
Elektromaterial für Profis
Produkte für die Gebäudeinstallation



Elektromaterial für Profi s 
Schnelle Installation, zuverlässiges Ergebnis
Bei der modernen Gebäudeinstallation spielt der Faktor Zeit eine immer bedeutendere 
Rolle. Wir bieten Ihnen die Geräte, Komponenten und Systeme für besondere Effi  zienz 
und Wirtschaftlichkeit. Mit unseren Produkten unterstützen wir Sie kompetent beim 
Anschließen, Markieren, Schützen und Verteilen.

Mehr erfahren 
mit dem Webcode
Die Webcodes in dieser Broschüre führen Sie zu detaillierten 
Informationen. # und vierstellige Zahlenfolge einfach in das 
 Suchfeld auf unserer Webseite eingeben.

 Webcode: #1234 (Beispiel)

oder nutzen Sie den Direktlink:
phoenixcontact.net/webcode/#1234
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Ihre Vorteile
 Zeitsparender, werkzeugloser Anschluss mit 
 Push-in-Klemmen

 Platzsparende Verdrahtung mit Schraubklemmen

 Gleiches Zubehör für beide Klemmentypen

 Potenziale intelligent mit standardisierten Steckbrü-
cken verteilen

 Neutralleiter sicher an der  N-Sammelschiene kontak-
tieren

Installationsklemmen  
Für Ihre Arbeitsweise das Richtige
Unser Produktprogramm der Installationsklemmen umfasst variantenreiche 
 Dreistock-Installationsklemmen sowie N-Trennklemmen und die dazu  passenden 
Durchgangs-, Trenn- und Schutzleiterklemmen. Sie können Leiter bis 16 mm² 
 anschließen.

 Webcode: #0073

4 PhoENIx CoNTACT



Installationsklemmen passend zu Ihrer Arbeitsweise

Klemmen mit Schraubanschluss und Push-in-Anschlusstechnik

Die Installationsklemmen PTI und UTI er-
leichtern den schnellen und platzsparenden 
Aufbau von Gebäudeinstallationsverteilern. 
Unabhängig von der Anschlusstechnik sind 
alle untereinander kompatibel und kombi-
nierbar.

Schraubanschluss:

 Webcode: #1397

Push-in-Anschluss:

 Webcode: #1126

Doppelstockklemmen farbig kodiert – einfach und sicher anschließen

Die farbig kodierten, nur 3,5 mm schmalen 
Doppelstockklemmen ermöglichen Ihnen 
eine eindeutige optische Zuordnung der 
Klemmstellen zu den Aderfarben. Ihre 
KNx-Installation wird komfortabel im Ins-
tallationsverteiler untergebracht und durch 
weiße Basisfarbgebung von der Lastverdrah-
tung getrennt.

 Webcode: #1420

Vormontierte und anschlussfertige Klemmenleisten – der besondere Service

Für standardisierte Anschlussbedingungen 
bietet Phoenix Contact als besonderen 
Service auch komplette, vormontierte und 
anschlussfertige Klemmenleisten. Diese 
werden nach Kundenvorgaben realisiert und 
montagefertig geliefert.

 Webcode: #1931
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Beschreibung Querschnitt Nennquerschnitt Strom/Spannung Farbe Typ Art.-Nr.

Installationsklemmen PT/PTI

Durchgangsklemmen, 
2 Anschlüsse

0,2 … 6 mm² 4 mm² 32 A / 800 V

GY PT 4 3211757

BU PT 4 BU 3211760

GN YE PT 4-PE 3211766

0,5 … 10 mm² 6 mm² 41 A / 1.000 V

GY PT 6 3211813

BU PT 6 BU 3211819

GN YE PT 6-PE 3211822

0,5 … 10 mm² 10 mm² 57 A / 1.000 V

GY PT 10 3212120

BU PT 10 BU 3212123

GN YE PT 10-PE 3212131

0,14 … 4 mm² 2,5 mm² 24 A / 800 V

GY PT 2,5 3209510

BU PT 2,5 BU 3209523

GN YE PT 2,5-PE 3209536

Durchgangsklemmen, 
3 Anschlüsse

0,2 … 6 mm² 4 mm² 32 A / 800 V

GY PT 4-TWIN 3211771

BU PT 4-TWIN BU 3211775

GN YE PT 4-TWIN-PE 3211780

0,5 … 10 mm² 6 mm² 41 A / 1.000 V

GY PT 6-TWIN 3211929

BU PT 6-TWIN BU 3211485

GN YE PT 6-TWIN-PE 3211498

0,14 … 4 mm² 2,5 mm² 24 A / 800 V

GY PT 2,5-TWIN 3209549

BU PT 2,5-TWIN BU 3209552

GN YE PT 2,5-TWIN-PE 3209565

Installationsklemmen

0,2 … 6 mm² 4 mm² 32 A / 800 V
GY PTI 4 3213970

BU PTI 4 BU 3213971

0,5 … 10 mm² 6 mm² 41 A / 800 V
GY PTI 6 3213972

BU PTI 6 BU 3213973

0,5 ... 16 mm² 10 mm² 76 A / 500 V
GY PTI 16/S 3214029

BU PTI 16/S BU 3214023

0,14 … 4 mm² 4 mm² 24 A / 800 V
GY PTI 2,5 3213968

BU PTI 2,5 BU 3213969

Schutzleiterklemmen

0,2 … 6 mm² 4 mm² 28 A / 400 V

GN YE

PTI 4-PE 3213964

0,5 … 10 mm² 6 mm² 41 A / 800 V PTI 6-PE 3213966

0,5 ... 16 mm² 10 mm² 76 A / 500 V PTI 16/S-PE 3214024

0,14 … 4 mm² 4 mm² 24 A / 400 V PTI 2,5-PE 3213962

Produktübersicht

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Beschreibung Querschnitt Nennquerschnitt Strom/Spannung Farbe Typ Art.-Nr.

Installationsklemmen PT/PTI

N-Trennklemme

0,2 … 6 mm² 4 mm² 32 A / 250 V

BU

PTN 4 3213965

0,5 … 10 mm² 6 mm² 41 A / 400 V PTN 6 3213967

0,5 … 16 mm² 10 mm² 68 A / 500 V PTN 16/S 3214025

0,14 … 4 mm² 4 mm² 24 A / 250 V PTN 2,5 3213963

Dreistock-Neutralleiter- 
Trennklemmen mit und ohne 
PE-Fuß

0,14 … 4 mm² 4 mm² 24 A / 400 V GY

PTI 2,5-PE/L/NT 3213946

PTI 2,5-L/NT 3213947

PTI 2,5-L/LT 3213948

Dreistockklemmen mit PE-Fuß

0,14 … 4 mm²

4 mm²

24 A / 400 V

GY

PTI 2,5-PE/L/L 3213949

PTI 2,5-PE/L/N 3213950

0,2 … 6 mm² 28 A / 400 V
PTI 4-PE/L/N 3214049

PTI 4-PE/L/L 3214050

Dreistockklemmen

0,14 … 4 mm² 2,5 mm² 24 A / 400 V

GY

PTI 2,5-N 3213952

PTI 2,5-L 3213951

PTI 2,5-L/L 3213953

PTI 2,5-L/N 3213954

0,2 … 6 mm² 4 mm² 28 A / 400 V
PTI 4-L/L 3214052

PTI 4-L/N 3214051

Dreistock-Neutralleiter- 
Trennklemmen mit PE-Fuß 0,2 … 6 mm² 4 mm² 28 A / 400 V GY

PTI 4-PE/L/NT 3214047

PTI 2,5-L/LT 3214048

Dreistock-Messertrennklem-
men für Einzelstromkreistren-
nung

0,14 … 4 mm² 2,5 mm² 24 A / 400 V GY

PTI 2,5-PE/L/LTB 3213957

PTI 2,5-PE/L/NTB 3213955

PTI 2,5-L/LTB 3213958

PTI 2,5-L/NTB 3213956

Dreistockklemmen mit 
 universeller Trennzone,  
mit und ohne PE-Fuß

0,14 … 4 mm² 4 mm² 24 A / 400 V GY
PTI 2,5-PE/L/TG 3213960

PTI 2,5-L/TG 3213961

Konturgleiche Dreistock- 
Durchgangsklemmen,  
mit und ohne PE-Fuß

0,14 … 4 mm²
2,5 mm² 24 A / 400 V

GY
PTI 2,5-PE/L/LB 3213959

4 mm² 24 A / 400 V PTI 2,5-L/LB 3213945

Dreistock- 
Installationsklemmen 0,14 … 4 mm² 2,5 mm²

22 A / 400 V
GY

PTB 2,5-PE/L/MT 3210549

PTB 2,5-PE/L/NTG 3210545

PTB 2,5-PE/L/TG 3210539

20 A / 400 V PTB 2,5-PE/L/L 3210547

Installationsklemmen KNX

Doppelstockklemmen  
für KNx-Bus 0,14 ... 1,5 mm² 1,5 mm² 16 A / 500 V

Wh RD PTTBS 1,5/S Wh/U-
BK/o-RD 3214662

Wh YE PTTBS 1,5/S Wh/U-
YE/o-Wh 3214661

Wh oG PTTBS 1,5/S-KNx 3214663

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Produktübersicht

Beschreibung Querschnitt Nennquerschnitt Strom/Spannung Farbe Typ Art.-Nr.

Installationsklemmen UT/UTI

Durchgangsklemmen,  
2 Anschlüsse

0,14 ... 4 mm² 2,5 mm² 24 A / 1.000 V
GY UT 2,5 3044076

BU UT 2,5 BU 3044089

0,14 ... 6 mm² 4 mm² 32 A / 1.000 V
GY UT 4 3044102

BU UT 4 BU 3044115

0,2 ... 10 mm² 6 mm² 41 A / 1.000 V
GY UT 6 3044131

BU UT 6 BU 3044144

0,5 ... 16 mm² 10 mm² 57 A / 1.000 V
GY UT 10 3044160

BU UT 10 BU 3044188

6 … 25 mm² 16 mm² 76 A / 400 V
GY UTI 16 3073827

BU UTI 16 BU 3075728

0,75 ... 35 mm² 35 mm² 125 A / 800 V
GY UTI 35 3074088

BU UTI 35 BU 3075731

Durchgangsklemmen,  
3 Anschlüsse

0,14 ... 4 mm² 2,5 mm² 24 A / 500 V
GY UT 2,5-TWIN 3044513

BU UT 2,5-TWIN BU 3044526

0,14 ... 6 mm² 4 mm² 32 A / 500 V
GY UT 4-TWIN 3044364

BU UT 4-TWIN BU 3044500

Schutzleiterklemmen

0,2 ... 10 mm² 6 mm² 41 A / 1.000 V

GN YE

UT 6-PE 3044157

0,5 ... 16 mm² 10 mm² 57 A / 1.000 V UT 10-PE 3044173

0,14 ... 4 mm² 2,5 mm² 24 A / 1.000 V UT 2,5-PE 3044092

0,14 ... 6 mm² 4 mm² 32 A / 1.000 V UT 4-PE 3044128

0,14 ... 4 mm² 2,5 mm² 24 A / 500 V UT 2,5-TWIN-PE 3044539

0,14 ... 6 mm² 4 mm² 32 A / 500 V UT 4-TWIN-PE 3044380

0,75 ... 35 mm² 35 mm² 125 A / 800 V UTI 35-PE 3074091

6 … 25 mm² 16 mm² 76 A / 400 V UTI 16-PE 3073830

Neutralleiter-Trennklemmen

0,14 ... 4 mm² 2,5 mm² 24 A / 250 V

BU

UTN 2,5 3245011

0,14 ... 6 mm² 4 mm² 32 A / 250 V UTN 4 3245024

0,2 ... 10 mm² 6 mm² 41 A / 400 V UTN 6 3245037

0,5 ... 16 mm² 10 mm² 57 A / 400 V UTN 10 3245040

0,75 … 35 mm² 35 mm² 110 A / 400 V UTN 35 3245066

6 ... 25 mm² 16 mm² 76 A / 400 V UTN 16 3245053

Dreistock-Neutralleiter- 
Trennklemmen mit PE-Fuß 0,2 ... 4 mm² 4 mm² 24 A / 400 V GY UTI 2,5-PE/L/NT 3076028

Dreistockklemmen mit PE-Fuß 0,2 ... 4 mm² 4 mm² 24 A / 400 V GY
UTI 2,5-PE/L/L 3076029

UTI 2,5-PE/L/N 3076030

Dreistockklemmen 0,2 ... 4 mm² 4 mm² 24 A / 400 V GY

UTI 2,5-L/N 3076035

UTI 2,5-L/L 3076031

UTI 2,5-L 3076034

Dreistock-Messertrennklem-
men für Einzelkreistrennung 
mit und ohne PE-Fuß

0,2 ... 4 mm² 4 mm²
24 A / 400 V

GY

UTI 2,5-L/LB 3076033

UTI 2,5-L/LTB 3076023

21 A / 400 V UTI 2,5-PE/L/NTB 3076032

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Beschreibung Pohlzahl Passend zu Typ Art.-Nr.

Steckbrücke, rot

5 PTTBS 1,5… FBS 5-3,5 3213043

20 PTTBS 1,5… FBS 20-3,5 3213069

2 PT 2,5 / U T 2,5 /PTI 2,5 als Einstock- und Dreistockklemme /  
UTI 2,5 als Einstock- und Dreistockklemme FBS 2-5 3030161

5 PT 2,5 / U T 2,5 /PTI 2,5 als Einstock- und Dreistockklemme /  
UTI 2,5 als Einstock- und Dreistockklemme FBS 5-5 3030190

2 PT 4 / U T 4 / PTI 4 als Einstock- und Dreistockklemme FBS 2-6 3030336

5 PT 4 / U T 4 / PTI 4 als Einstock- und Dreistockklemme FBS 5-6 3030349

2 PT 6 / U T 6 / PTI 6 als Einstockklemme FBS 2-8 3030284

2 UTI 6 als Dreistockklemme FBSL 2-8 3030324

2 PTI 16/S / UTI 10 FBS 2-10 3005947

Beschriftungsmaterial

PTTBS 1,5… ZB 3,5 unbedruckt 0829414

PTTBS 1,5… UCT-TM 3,5 0829484

PTTBS 1,5… ZBF 3,5 unbedruckt 0829392

PTTBS 1,5… UCT-TMF 3,5 0829486

PT 2,5 / U T 2,5 /PTI 2,5 als Einstock- und Dreistockklemme /  
UTI 2,5 als Einstock- und Dreistockklemme ZB 5 unbedruckt 1050004

PT 2,5 / U T 2,5 /PTI 2,5 als Einstock- und Dreistockklemme /  
UTI 2,5 als Einstock- und Dreistockklemme UCT-TM 5 0828734

PT 2,5 / U T 2,5 /PTI 2,5 als Einstock- und Dreistockklemme /  
UTI 2,5 als Einstock- und Dreistockklemme ZBF 5 unbedruckt 0808642

PT 2,5 / U T 2,5 /PTI 2,5 als Einstock- und Dreistockklemme /  
UTI 2,5 als Einstock- und Dreistockklemme UCT-TMF 5 0828744

PT 4 / U T 4 / PTI 4 als Einstock- und Dreistockklemme ZB 6 unbedruckt 1051003

PT 4 / U T 4 / PTI 4 als Einstock- und Dreistockklemme UCT-TM 6 0828736

PT 4 / U T 4 / PTI 4 als Einstock- und Dreistockklemme ZBF 6 unbedruckt 0808710

PT 4 / U T 4 / PTI 4 als Einstock- und Dreistockklemme UCT-TMF 6 0828746

PT 6 / U T 6 / PTI 6 als Einstockklemme / UTI 6 als Dreistockklemme ZB 8 unbedruckt 1052002

PT 6 / U T 6 / PTI 6 als Einstockklemme / UTI 6 als Dreistockklemme UCT-TM 8 0828740

PT 6 / U T 6 / PTI 6 als Einstockklemme / UTI 6 als Dreistockklemme ZBF 8 unbedruckt 0808781

PT 6 / U T 6 / PTI 6 als Einstockklemme / UTI 6 als Dreistockklemme UCT-TMF 8 0828748

PTI 16/S / UTI 10 / UTI 35 ZB 10 unbedruckt 1053001

PTI 16/S / UTI 10 / UTI 35 UCT-TM 10 0829142

PTI 16/S / UTI 10 / UTI 35 ZBF 10 unbedruckt 0809997

PTI 16/S / UTI 10 / UTI 35 UCT-TMF 10 0829204

Endhalter, grau

alle

Clipfix 35-5 3022276
Isolierhülse, rot MPS-Ih RD 0201676
Prüfstecker, silber MPS-MT 0201744

Sicherungsstecker, schwarz P-FU 5x20-5 3209235

Zubehör

Einheitliches Zubehör für alle Klemmen

Erst mit dem durchgängigen und passenden 
Zubehör von CLIPLINE complete wird Ihre 
Klemmenleiste übersichtlich und komplett. 
Das umfassende Sortiment finden Sie 
bei Ihrem Großhändler oder auf unserer 
Webseite.

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Auspacken, anschließen, fertig
Anschlussfertige Blöcke ermöglichen eine 
schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit 
bis zu 80 % Zeitvorteil.

Platzsparende 
Tragschienenmontage
Eine hohe Verdrahtungsdichte und 
bis zu 50 % Platzersparnis ermög-
lichen Verteilerblock varianten zur 
Quermontage auf der Trag schiene.

Anschlussfertige Verteilerblöcke
Auspacken, einbauen, anschließen, fertig
Die Verteilerblöcke PTFIx erhalten Sie anschlussfertig in unterschiedlichen Polzahlen 
und Montagearten. Sie sind sofort einsetzbar und lassen sich beliebig erweitern. So 
sorgt PTFIx für eine fl exible und wirtschaftliche Last- und Steuerstromverteilung. 

Mit der Push-in-Anschlusstechnik verdrahten Sie einfach und schnell durch feder-
leichtes Stecken. Selbst kleine Leiter ab 0,25 mm² schließen Sie sicher und ohne Werk-
zeug an. Zum Lösen und für den Anschluss fl exibler Leiter ohne Aderendhülse nutzen 
Sie  einfach den Betätigungsdrücker.

 Webcode: #1395
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Intuitive und sichere Installation
Verteiler- und Einspeiseblöcke mit 6, 12 
und 18 Anschlusspunkten sind für eine 
intuitive und sichere Installation in 
elf  Farben erhältlich. Individuell erweitern

Die Verteilerblöcke lassen sich anreihen 
und mit zweipoligen Steckbrücken aus 
dem CLIPLINE complete-System individuell 
erweitern, prüfen und beschriften.

Tragschienenmontage
Eine übersichtliche und komfortable Leiter-
führung bieten die Verteilerblöcke zur 
Montage auf 35-mm-Standardtragschienen. 
Für den Einsatz in kleinen  Klemmenkästen 
sind Ver teilerblöcke zur Montage auf 
 15-mm-Standard tragschienen erhältlich.

Montageart selbst 
 konfektionierbar
Die Grundblöcke lassen sich individuell, ent-
sprechend der gewünschten Montageart, mit 
unterschiedlichen Adaptern oder Flanschen 
selbst konfektionieren.

Werkzeuglose Montage
Die selbstklebenden Verteilerblöcke fi xieren 
Sie ohne Montagevorbereitung schnell und 
werkzeuglos auf geraden Flächen.

Einfach montieren, intuitiv installieren
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Querschnitt starr / flexibel

Strom / Spannung

Montageart auf

0,14 .. 4 mm² / 0,14 .. 2,5 mm²

24 A / 500 V

NS 35/7,5, NS 35/15

Ausrichtung Anschlüsse Farbe Typ Art.-Nr.

Tragschienenmontage

Senkrechte Ausrichtung 
ohne Einspeiseklemme inkl. 
Adapter

6

GY PTFIx 6x2,5-NS35 GY 3273000

BU PTFIx 6x2,5-NS35 BU 3273002

RD PTFIx 6x2,5-NS35 RD 3273004

oG PTFIx 6x2,5-NS35 oG 3273018

FE PTFIx 6x2,5-NS35-FE 3273020

12

GY PTFIx 12x2,5-NS35 GY 3273022

BU PTFIx 12x2,5-NS35 BU 3273024

RD PTFIx 12x2,5-NS35 RD 3273026

oG PTFIx 12x2,5-NS35 oG 3273040

FE PTFIx 12x2,5-NS35-FE 3273042

Senkrechte Ausrichtung 
Einspeiseklemme 6 mm² inkl. 
Adapter

6

GY PTFIx 6/6x2,5-NS35 GY 3273066

BU PTFIx 6/6x2,5-NS35 BU 3273068

RD PTFIx 6/6x2,5-NS35 RD 3273070

oG PTFIx 6/6x2,5-NS35 oG 3273084

FE PTFIx 6/6x2,5-NS35-FE 3273086

12

GY PTFIx 6/12x2,5-NS35 GY 3273088

BU PTFIx 6/12x2,5-NS35 BU 3273090

RD PTFIx 6/12x2,5-NS35 RD 3273092

oG PTFIx 6/12x2,5-NS35 oG 3273106

FE PTFIx 6/12x2,5-NS35-FE 3273108

Waagerechte Ausrichtung 
ohne Einspeiseklemme

6

GY PTFIx 6x2,5-NS35A GY 3273132

BU PTFIx 6x2,5-NS35A BU 3273134

RD PTFIx 6x2,5-NS35A RD 3273136

oG
PTFIx 6x2,5-NS35A oG 3273150

PTFIx 6x2,5 oG 3273282

FE PTFIx 6x2,5-FE 3273284

12

GY PTFIx 12x2,5 GY 3273286

BU PTFIx 12x2,5 BU 3273288

RD PTFIx 12x2,5 RD 3273290

oG PTFIx 12x2,5 oG 3273304

FE PTFIx 12x2,5-FE 3273306

Waagerechte Ausrichtung 
mit Einspeiseklemme 6mm² 6

GY PTFIx 6/6x2,5 GY 3273330

BU PTFIx 6/6x2,5 BU 3273332

RD PTFIx 6/6x2,5 RD 3273334

oG PTFIx 6/6x2,5 oG 3273348

FE PTFIx 6/6x2,5-FE 3273350

Produktübersicht

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Querschnitt starr / fl exibel

Strom / Spannung

Montageart auf

0,14 .. 4 mm² / 0,14 .. 2,5 mm²

24 A / 500 V

NS 35/7,5, NS 35/15

Ausrichtung Anschlüsse Farbe Typ Art.-Nr.

Klebemontage

ohne Einspeiseklemme 6

GY PTFIx 6x2,5-G GY 3273395

BU PTFIx 6x2,5-G BU 3273396

RD PTFIx 6x2,5-G RD 3273398

oG PTFIx 6x2,5-G oG 3273412

FE PTFIx 6x2,5-FE-G 3273414

Mit Einspeiseklemme 6mm²

6

GY PTFIx 6/6x2,5-G GY 3273460

BU PTFIx 6/6x2,5-G BU 3273462

RD PTFIx 6/6x2,5-G RD 3273464

oG PTFIx 6/6x2,5-G oG 3273478

FE PTFIx 6/6x2,5-FE-G 3273480

12

GY PTFIx 6/12x2,5-G GY 3273482

BU PTFIx 6/12x2,5-G BU 3273484

RD PTFIx 6/12x2,5-G RD 3273486

oG PTFIx 6/12x2,5-G oG 3273500

FE PTFIx 6/12x2,5-FE-G 3273502

Beschreibung Typ Art.-Nr.

Zubehör

Tragschienenadapter, höhe 10,8 mm PTFIx-NS35A-FIx 3274057

Tragschienenadapter, höhe 12 mm PTFIx-NS15A-FIx 3274059

Tragschienenadapter quer PTFIx-NS35 3274054

Push-in-Anschlusstechnik

Einfach und werkzeuglos direkt 
stecken
Die bis zu 50 % geringeren Steck-
kräfte erlauben das leichte und 
direkte Einstecken starrer und 
fl exibler Leiter mit Aderendhülse ab 
0,25 mm².

Einfach lösen mit jedem  Werkzeug
Der integrierte Drücker ermöglicht das 
Lösen angeschlossener Leiter mit jedem 
Werkzeug – einfach und ohne direkten 
Kontakt zu stromführenden Teilen. Der 
Anschluss fl exibler Leiter ab 0,14 mm² 
ohne Aderendhülse erfolgt mit dem 
 Betätigungsdrücker.

Sicher kontaktiert
hochwertige und oberfl ächenver-
gütete Kupferlegierungen sorgen für 
geringste Übergangswiderstände und 
somit für eine maximale Stromüber-
tragung.

Maximale Kräfte
Die spezielle Kontaktfeder, gefertigt aus 
hochwertigem Federstahl, gewährleistet 
maximale Kontakt- und Leiterauszugskräfte 
und eine vibrationssichere und gasdichte 
Kontaktierung.

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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hochwertiges handwerkzeug 
Für alle Fälle das richtige Werkzeug
Nur mit professionellem Werkzeug sind auch gute Arbeitsergebnisse möglich. Lernen 
Sie unser umfangreiches Produktspektrum von hochwertigen hand- und Messwerk-
zeugen kennen. Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Schrauben und Messen – für jede 
Tätigkeit haben wir das passende Werkzeug.

Ihre Vorteile
 Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten 
und Rohstoffe

 Funktionell und flexibel in der Anwendung dank ergo-
nomischer Form

 Effizienzsteigerung durch Automateneinsatz

 Umfangreiches Produktprogramm zum Schneiden, 
Abisolieren, Crimpen, Schrauben und Messen

 Webcode: #1929
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Produktübersicht

Beschreibung Typ Art.-Nr.

Abisolierwerkzeug

Standardleiter 0,02 … 10 mm² WIREFox 10 1212150

Standardleiter 4 … 16 mm² WIREFox 16 1212155

Kurzschlusssichere Leiter 1,5 … 6 mm² WIREFox 6SC 1212158

Leiter und Leitungen 4,5 mm … 40 mm Ø WIREFox-D 40 1212161

SAC-Leitungen 4,4 mm … 7 mm Ø WIREFox SAC 1212623

Crimpwerkzeug

Für Aderendhülsen 0,14mm² … 10mm² 
TWIN Aderendhülsen 2x 0,5 mm² … 2x 4 mm CRIMPFox DUo 10 1031721

Für Aderendhülsen 0,14 mm² … 6 mm², Vierkantcrimp CRIMPFox CENTRUS 6S 1213144

Für Aderendhülsen 0,14 mm² … 6 mm² , hEx-Crimp CRIMPFox CENTRUS 6h 1213146

Für Aderendhülsen 0,14 mm² … 10 mm², Vierkantcrimp 
TWIN-Aderendhülsen 2 x 0,5 mm² … 2 x 4 mm CRIMPFox CENTRUS 10S 1213154

Für Aderendhülsen 0,14 mm² … 10 mm², hEx-Crimp 
TWIN-Aderendhülsen 2x 0,5 mm² … 2x 4 mm CRIMPFox CENTRUS 10h 1213156

Für Aderendhülsen 10 mm² … 25 mm² CRIMPFox 25R 1212039

Für Aderendhülsen 35 mm² … 50 mm² CRIMPFox 50R 1212041

Für TWIN-Aderendhülsen 2 x 6 mm² … 2 x 16 mm² CRIMPFox 16R TWIN 1212845

Weiteres Werkzeug

Seitenschneider für harte (Pianodraht) und weiche Drähte CUTFox -S VDE 1212207

Micro-Seitenschneider, spitzer Kopf, mit Öffnungsfeder MICRoFox-SP 1212488

Kabelschneidwerkzeug für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Ø (~35 mm²) CUTFox 12 1212128

Verdrahtungskanalschere, Schnittlänge, 75 mm CUTFox-CD 1212474

Werkzeug-Sets

CRIMPhANDY 1,5 mm² (verpackt in einem robusten Koffer) CF CRIMPhANDY 1,5 SET 1003670

CRIMPhANDY 1,0 mm² (verpackt in einem robusten Koffer) CF CRIMPhANDY 1,0 SET 1003671

CRIMPhANDY 0,75 mm² (verpackt in einem robusten Koffer) CF CRIMPhANDY 0,75 SET 1003672

CRIMPhANDY 0,5 mm² (verpackt in einem robusten Koffer) CF CRIMPhANDY 0,5 SET 1003673

Bit-Schraubendreher-Set SF-M SET 1212543

Werkzeugetui mit Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeug für Solarverkabelung TooL-KIT SoLAR 1212071

Gürteltasche mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen TooL-BELTPoUCh 1212506

Koffer mit Multifunktionswerkzeug für Aderendhülsen 0,5 mm² … 2,5 mm² CRIMPFox 4 in1 SET 1200102

Abschließbarer Koffer mit Schneid-, Abisolier-, Verdrill- und Crimpwerkzeug TooL-CASE 1212629

Bestückte Werkzeugtasche für Aderendhülsen 1,0 mm² CF CRIMPhANDY 1,0 SET 1003671

Bestückte Werkzeugtasche für Aderendhülsen 0,75 mm² CF CRIMPhANDY 0,75 SET 1003672

Bestückte Werkzeugtasche für Aderendhülsen 0,5 mm² CF CRIMPhANDY 0,5 SET 1003673

Aderendhülsen

Band-Aderendhülsen für CRIMPFox 4in1, 0,5 mm², weiß AI 0.5-8 Wh S1 1200104

Band-Aderendhülsen für CRIMPFox 4in1, 0,75 mm², grau AI 0.75-8 GY S1 1200105

Band-Aderendhülsen für CRIMPFox 4in1, 1,0 mm², rot AI 1.0-8 RD S1 1200106

Band-Aderendhülsen für CRIMPFox 4in1, 1,5 mm², schwarz AI 1.5-8 BK S1 1200107

Band-Aderendhülsen für CRIMPFox 4in1, 2,5 mm², blau AI 2.5-8 BU S1 1200108

Sortibox rot
AI 0,5 Wh, AI 2,5 BU, AI 0,75GY, AI 1,0 RD, A AI SoRTI Box RD 3202960

Sortibox anthrazit
AI 4-10 GY, AI 6-12 YE, AI 10-12 RD, 10 Stck. AI 16-12 BU AI SoRTI Box ANT 3202973

TWIN-Aderendhülsen
AI-TWIN 2x0,5-8 Wh, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 
2x1,5-8 BK, AI-TWIN 2x2,5-10 BU

AI-TWIN SoRTI Box BU 3202986

TWIN-Aderendhülsen
AI-TWIN 2x4-12 GY, AI-TWIN 2x6-14 YE, AI-TWIN 2x10-14 RD AI-TWIN SoRTI Box GY 3202999

Band-Aderendhülsen für CRIMPhANDY, 0,5 mm2, weiß AI 0,5-8 Wh-S 1212521

Band-Aderendhülsen für CRIMPhANDY, 0,75 mm2, grau AI 0,75-8 GY-S 1212522

Band-Aderendhülsen für CRIMPhANDY, 1,0 mm2, rot AI 1,0-8 RD-S 1212523

Band-Aderendhülsen für CRIMPhANDY, 1,5 mm2, schwarz AI 1,5-8 BK-S 1212524

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Mobile Druck- und Beschriftungssysteme 
Zuverlässig im mobilen Einsatz
Mit unseren mobilen Drucksystemen werden Sie unabhängiger und flexibler. 
 Drucken Sie die benötigte Kennzeichnung direkt vor ort in Ihrer Applikation. Der 
 ThERMoFox überzeugt als handgerät mit einer innovativen Tastatur und einer 
 Anbindung an die professionelle Markierungs-Software PRoJECT complete.

Ihre Vorteile
 Software-on-Board: einfache Dateneingabe dank 
Touchscreen und vollständig integrierter Markie-
rungs-Software

 Energy-on-Board: ausgestattet mit einem Energiema-
nagement und austauschbaren, wieder aufladbaren 
hochleistungsakkus

 Vielseitig einsetzbar: großes Materialportfolio zu zahl-
reichen Produkten für verschiedenste Anwendungsbe-
reiche der industriellen Kennzeichnung

 Webcode: #1562
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Produktübersicht

Drucker

Beschreibung Typ Art.-Nr.

Tragbarer Thermotransferdrucker für Rollenmaterialien ohne Zubehör ThERMoFox 0803984

Tragbarer Thermotransferdrucker für Rollenmaterialien mit Zubehör ThERMoFox SET 0803986

Zubehör

Beschreibung Typ Art.-Nr.

Umhängetasche zum Verstauen des Druckers und der Zubehörteile ThERMoFox/BAG 0805003

Wiederaufladbare Batterie zum Betrieb des Druckers ThERMoFox/ACCU 0805009

Netzteil zum Betrieb des Druckers ThERMoFox/ADAPTER 0805010

Klemmenmarkierung

Beschreibung Größe
Farbe

Typ Art.-Nr.
Material Farbband

Markierungsstreifen, nichtklebend zur 
Klemmenmarkierung, Polyester

verschiedene Breiten, 
Länge des Materials: 5,5 m Wh

BK

MM-TMT (Ex9,5)R C1 Wh/BK 0803983

MM-TMT (Ex6,35)R C1 Wh/BK 0803982

Etikett, selbstklebend zur  
Klemmenmarkierung, Polyester

verschiedene Breiten, 
Länge des Materials: 8 m TR

MM-TML (Ex4,2)R C1 TR/BK 0803979

MM-TML (Ex9,5)R C1 TR/BK 0803981

Kabel- und Leitermarkierung

Beschreibung Größe
Farben

Typ Art.-Nr.
Material Farbband

Schrumpfschlauch, endlos,  
Schrumpfrate 3:1

Kabeldurchmesser: 1,6 … 4,8 mm,  
Länge des Materials: 1,8 m

Wh BK

MM-WMS 4,8 (Ex9)R C1 Wh/BK 0803924

Kabeldurchmesser: 2,1 … 6,4 mm,  
Länge des Materials: 1,8 m MM-WMS 6,4 (Ex10)R C1 Wh/BK 0803925

Schrumpfschlauch, endlos,  
Schrumpfrate 2:1

Kabeldurchmesser: 2,4 … 4,8 mm,  
Länge des Materials: 1,8 m MM-WMS-2 4,8 (Ex9)R C1 Wh/BK 0803928

Kabeldurchmesser: 3,2 … 6,4 mm,  
Länge des Materials: 1,8 m MM-WMS-2 6,4 (Ex10)R C1 Wh/BK 0803929

Etikett, selbstlaminierend,  
Vinylpolymer, endlos

Kabeldurchmesser: bis 3 mm,  
Länge des Materials: 6,5 m MM-WML 3 (Ex10)R C1 Wh/BK 0803931

Kabeldurchmesser: bis 5 mm,  
Länge des Materials: 6,5 m MM-WML 5 (Ex10)R C1 Wh/BK 0803932

Markierungsstreifen, endlos Breite: 15 mm, 
Länge des Materials: 5,5 m MM-EMT (Ex15)R C1 Wh/BK 0803966

Geräte- und Anlagenmarkierung

Beschreibung Größe
Farben

Typ Art.-Nr.
Material Farbband

Etikett, hochflexibles Polyamid Breite: 12 mm,  
Länge des Materials: 6 m Wh BK MM-EMLC (Ex12)R C1 Wh/BK 0803934

Etikett, selbstklebend, Polyester Breite: 12 mm,   
Länge des Materials: 8 m Wh BK MM-EML (Ex12)R C1 Wh/BK 0803971

Etikett, selbstklebend, Vinylpolymer Breite: 12 mm,  
Länge des Materials: 8 m

BU Wh MM-EMLF (Ex12)R C1 BU/Wh 0803946

YE BK MM-EMLF (Ex12)R C1 YE/BK 0803942

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Wirkungsvoller Überspannungsschutz 
Zuverlässiger Schutz, einfach im Einbau
Elektrische Geräte fallen öfter als vermutet infolge von Überspannungen aus. Nicht nur 
Blitzeinwirkungen, sondern auch Überspannungen, resultierend aus Schalthand lungen 
stellen eine tägliche Belastung für empfindliche Geräte dar. Wir haben den passenden, 
normgerechten Schutz für Sie.

Ihre Vorteile
 Schutz aller gängigen Anwendungen und Signale

 Vielfältige Einsatzbereiche: Bauformen und An-
schlusstechniken für jede Applikation

 Platzsparende und kostengünstige Installation dank 
schmaler Bauform

 Vorausschauende Prüfung des steckbaren Ableiters

 Webcode: #0291
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Produktübersicht

Beschreibung Nennspannung Stossstrom Typ Art.-Nr

Kombiableiter Typ 1/2

An der Gebäudeeinspeisung
240/415 V AC 50 kA VAL-MS-T1/T2 335/15.5/3+1 2800184

230/400 V AC 20 kA FLT-SEC-ZP-3S-255/12.5 1032207

Überspannungsableiter Typ 2

An der Gebäudeeinspeisung mit Fernmeldekontakt 240/415 V AC 40 kA VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM 2909635

An der Gebäudeeinspeisung 240/415 V AC 40 kA VAL-SEC-T2-3S-350/40 2909637

In der Unterverteilung 240/415 V AC 40 kA VAL-MS 230/3+1 2838209

Geräteschutz Typ 3

Für die Festinstallation auf hutschiene 230 V 5 kA PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928

Für die Festinstallation in Steckdosen 230 V AC 3 kA BLT-SKT-230-A 1038842

Für universelle Montage in Installations dosen, 
 Brüstungskanälen und Unterflurinstallationen 230 V AC 3 kA BLT-T3-230-A 1038841

Zwischenstecker tiefschwarz 230/400 V AC 3 kA (> 5x) MNT-1 D 2882200

Zwischenstecker reinweiß 230/400 V AC 3 kA (> 5x) MNT-1 D/Wh 2882213

Schutz für TV und Antenne

Zwischenstecker mit TV-Kabel tiefschwarz 230 V AC 3 kA (> 5x) MNT-TV-SAT D 2882284

Zwischenstecker mit TV-Kabel reinweiß 230 V AC 3 kA (> 5x) MNT-TV-SAT D/Wh 2882297

Zwischenstecker für Antennenverteiler 14 V DC (vertikal)  
18 V DC (horizontal) 2,5 kA C-SAT-Box 2880561

Schutz für Telefon und Daten

Zwischenstecker mit Telefonleitungsschutz tiefschwarz 230 V AC 3 kA (> 5x) MNT-TAE D 2882381

Zwischenstecker mit Telefonleitungsschutz reinweiß 230 V AC 3 kA (> 5x) MNT-TAE D/Wh 2882394

TAE-Anschlussdose mit Überspannungsschutz 60 V DC 10 kA TAE-TRAB FM-NFN-AP 2749628

Für Ethernet 2 kA (pro Signalpaar) DT-LAN-CAT.6+ 2881007

Für Telefonleitung für analoge und digitale Ports ≤ 5 kA DT-TELE-RJ45 2882925

Für Telefonleitung für zwei ShDSL-Ports ≤ 5 kA DT-TELE-ShDSL 2801593

Set

Paketlösung GEB-SET-T1/T2 TAE/TV-SAT 2801022

Zubehör für C-SAT-BOX

F-Connector-Adapter ADAPTER KoAx TYP F 2880972

Verbindungsleitung 20 cm mit F-Connector KBL-SAT/20 2880985

Das Schutzkreisprinzip

Ziehen Sie gedanklich um ein objekt, das 
Sie schützen möchten, einen Kreis.
An allen Stellen, an denen Leitungen den 
Kreis schneiden, müssen Sie Überspannungs-
schutzgeräte installieren.
Damit ist der Bereich innerhalb des Schutz-
kreises so gesichert, dass leitungsgebundene 
Überspannungen konsequent vermieden 
werden.

Antennentechnik

Telekommunikation

Stromversorgung

Regelungstechnik

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Flexibles Installationssystem
Energie einfach und schnell verteilen
Mit dem einzigartigen IDC-Schnellanschluss QUICKoN schließen Sie Leitungen 
schnell, unkompliziert und ohne Spezialwerkzeug an. ob einfache Leitungsverbindung, 
Verteiler knoten oder Geräteanschluss – mit dem Installationssystem QPD lassen sich 
viele Aufgaben der Energieverteilung komfortabel und zuverlässig erledigen.

Ihre Vorteile
 Bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor ort

 Einfache und schnelle Konfektionierung ohne 
 Spezialwerkzeug

 Flexible Energieverteilung durch feste und steckbare 
Anschlüsse

 Durchgängig geschützte Elektronik, da Geräte beim 
Anschluss vor ort geschlossen bleiben können

 hohe Zuverlässigkeit durch robuste Gehäuse in 
Schutzart IP66/IP68/IP69K, Stoßfestigkeit IK07

 Webcode: #0541
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Produktübersicht

Leiterquerschnitt  
starr und flexibel Polzahl Kabeldurchmesser Strom/Spannung Typ Art.-Nr.

Leitungsverbinder

0,14 … 0,34 mm2 4+PE 3,5 mm … 6 mm 5 A/ 125 V Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK 1641879

0,5 … 1,5 mm2 

2+PE
5 mm … 9,5 mm 17,5 A / 690 V QPD C 2PE1,5 2x4-9 BK 1414700

10 mm … 13 mm 17,5 A / 690 V QPD C 2PE1,5 2x8-13 BK 1414702

3+PE
5 mm … 9,5 mm 17,5 A / 690 V QPD C 3PE1,5 2x4-9 BK 1414696

10 mm … 13 mm 17,5 A / 690 V QPD C 3PE1,5 2x8-13 BK 1414698

4+PE
5 mm … 10 mm 17,5 A / 690 V QPD C 4PE1,5 2x5-10BK 1414740

9 mm … 14 mm 17,5 A / 690 V QPD C 4PE1,5 2x9-14 BK 1414742

1,0 … 2,5 mm2 4+PE
6 mm … 11 mm 20 A / 690 V QPD C 4PE2,5 2x6-11 BK 1403838

9 mm … 16 mm 20 A / 690 V QPD C 4PE2,5 2x9-16 BK 1403836

2,5 … 6,0 mm2 4+PE
9 mm … 14 mm 40 A / 690 V QPD C 4PE6,0 2x9-14 BK 1410410

12 mm … 20 mm 40 A / 690 V QPD C 4PE6,0 2x12-20 BK 1410412

Leitungsverbinder geschirmt

0,14 … 0,75 mm2 5+PE 5 mm … 9,7 mm 4 A/ 48 V AC/ 60 V DC SACC-CC-5Qo-0,75 Sh 1414417

0,14 … 0,75 mm2 4+PE 5 mm … 9,7 mm 4 A/ 250 V SACC-CC-4Qo-0,75 Sh 1414418

0,14 … 0,5 mm2 8+PE 5 mm … 9,7 mm 2 A / 30 V SACC-CC-8Qo-0,5 Sh 1414612

Steckverbinder

0,5 … 1,5 mm2 
2+PE

5 mm … 9,5 mm 17,5 A / 690 V QPD P 2PE1,5 4-9 BK 1414705

10 mm … 13 mm 17,5 A / 690 V QPD P 2PE1,5 8-13 BK 1414706

3+PE 5 mm … 9,5 mm 17,5 A / 690 V QPD P 3PE1,5 4-9 BK 1414703

1,0 … 2,5 mm2 4+PE
6 mm … 11 mm 20 A / 690 V QPD P 4PE2,5 6-11 BK 1403784

9 mm … 16 mm 20 A / 690 V QPD P 4PE2,5 9-16 BK 1403782

T-Verteiler

0,5 … 1,5 mm2 

2+PE
5 mm … 9,5 mm 17,5 A / 690 V QPD T 2PE1,5 3x4-9 BK 1414712

10 mm … 13 mm 17,5 A / 690 V QPD T 2PE1,5 3x8-13 BK 1414714

4+PE
5 mm … 10 mm 17,5 A / 690 V QPD T 4PE 1.5x5-10 BK 1414753

9 mm … 14 mm 17,5 A / 690 V QPD T 4PE 1.5x9-14 BK 1414754

1,0 … 2,5 mm2 4+PE
6 mm … 11 mm 20 A / 690 V QPD T 4PE 2.5x6-11 BK 1405401

9 mm … 16 mm 20 A / 690 V QPD T 4PE 2.5x9-16 BK 1405402

H-Verteiler

0,5 … 1,5 mm2 
2+PE 5 mm … 9,5 mm 17,5 A / 690 V QPD h 2PE1,5 4x4-9 BK 1414719

2+PE 10 mm … 13 mm 17,5 A / 690 V QPD h 2PE1,5 4x8-13 BK 1414720

1,0 … 2,5 mm2 
4+PE 6 mm … 11 mm 20 A / 690 V QPD h 4PE2,5 4x6-11 BK 1406368

9 mm … 16 mm 20 A / 690 V QPD h 4PE2,5 4x9-16 BK 1406369

Verschlussstopfen 
für freibleibende 
 Kabeleinführungen

Durchmesser 10 mm SEALING PLUG 10x16 RD 1400284

Durchmesser 7 mm SEALING PLUG 7x16 RD 1400255

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Zuverlässige Produkte für die PV-Anlage 
Einfach anschließen, erfolgreich schützen
Für eine ertragreiche Energiegewinnung durch Sonnenkraft bieten wir Ihnen innovative 
und passgenaue Lösungen aus einer hand. Darüber hinaus erhalten Sie die passenden 
Blitz- und Überspannungsableiter für Ihre PV-Anlage.

Ihre Vorteile
 Zuverlässiger Schutz vor Überspannungen sorgt für 
eine nachhaltige Ertragssicherung

 Generatoranschlusskästen für kleine bis große Anla-
gen, flexibel gestaltet für innen oder außen

 Schneller und einfacher Leiteranschluss dank 
 innovativer Schnellanschlusstechnik

 Absicherung der Erträge durch einfache Technik und 
langlebige Komponenten

 Dauerhaft zuverlässige Verbindung durch  
TÜV-geprüfte Komponenten
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Produktübersicht

Effi  ziente Verkabelung vom 
 PV-Modul bis zur Einspeisung
Verdrahten Sie mit SUNCLIx bei der Installa-
tion von PV-Anlagen variable Kabellängen vom 
Modul bis zum Wechselrichter schnell und 
effi  zient. Die einteiligen DC-Steckverbinder 
lassen sich durch Federtechnik ohne Spezial-
werkzeug einfach anschließen und sorgen für 
ein sicheres und zuverlässiges Kontaktieren 
der Leiter.

 Webcode: #0353

Sonnenstrom effi  zient nutzen
Fehler erkennen – Effi  zienz steigern: Pho-
tovoltaikanlagen sollen in möglichst kurzer 
Zeit maximale Energieerträge erzielen. Mit 
SoLARChECK reagieren Sie unmittelbar auf 
Leistungsverluste einzelner Stränge, wie sie 
etwa durch beschädigte Paneele oder defekte 
Kontakte und Verkabelungen hervorgerufen 
werden können.

 Webcode: #1925

Photovoltaikanlagen 
wirkungsvoll schützen
Mit unseren Produkten lassen sich PV-Anlagen 
wirkungsvoll gegen Schäden durch Blitzent-
ladungen und Überspannungen schützen. Ein 
durchdachtes Blitz- und Überspannungsschutz-
konzept für PV-Anlagen trägt in hohem Maße 
zur Erhöhung der Verfügbarkeit bei. Bei uns 
fi nden Sie universell einsetzbare Blitz- und 
Überspannungsableiter für PV-Anlagen.

 Webcode: #0920

Beschreibung Querschnitt Strom / Spannung Typ Art.-Nr.

Steckverbinder

2,5 mm² … 6 mm²

40 A / 1.100 V
PV-CF-S 2,5-6 (+) 1774674

PV-CM-S 2,5-6 (-) 1774687

40 A / 1.500 V
PV-C1F-S 2,5-6 (+) 1789821

PV-C1M-S 2,5-6 (-) 1789834

6 mm² … 16 mm² 65 A / 1.500 V
PV-CF-S 6-16 (+) 1790784

PV-CM-S 6-16 (-) 1790797

Photovoltaik-Adapterset 6 mm² 39 A/ 1.000 V PV-AS-MC4/6-150-MN-SET 1704982

Sicherungsstecker
10 A / 1.000 V PV-C-M/F-PRo/F-1000/10-EU 1622154

15 A / 1.000 V PV-C-M/F-PRo/F-1000/15-EU 1622156

Schutzkappe PV-C PRoTECTIoN CAP 1785430

Beschreibung Erfassung Typ Art.-Nr.

Photovoltaik-String-Überwachung

für bis zu 8 x SCK-Messmodule, 
RS-485 Modbus RTU-Ausgang SCK-C-MoDBUS 2901674

4 x Strommessung bis 20 A SCK-M-I-4S-20A 2903242

8 x Strommessung bis 20 A, 
Schnittstelle zum Spannungsmodul SCK-M-I-8S-20A 2903241

1 x Spannungsmessung bis 1.500 V DC SCK-M-U-1500V 2903591

Beschreibung Strings Spannung Typ Art.-Nr.

Generatoranschlusskasten

1x1

1.000 V DC

SoL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 2404298

1x2 SoL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS 1047767

2x1 SoL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 2404299

2x2
SoL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001 2404295

SoL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101 2404569

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Effi  ziente Stromversorgungen 
Besonders fl ach für den Installationsverteiler
Für Installationsverteiler und fl ache Bedienpulte eignen sich die Stromversorgungen der 
Familie STEP PoWER. Durch die geringen Leerlaufverluste und den hohen Wirkungs-
grad erzielen sie maximale Energieeffi  zienz in ihrer Klasse.

Ihre Vorteile
 Flexible Montage: Aufrasten auf Tragschiene oder 
Anschrauben auf ebenen Flächen

 Zuverlässige Versorgung durch hohe MTBF > 
500.000 h bei +40 °C und U/I-Kennlinie zur 
 Versorgung kapazitiver Lasten

 outdoor-Installation durch hohen Temperaturweit-
bereich von -25 °C bis +70 °C möglich

 Energie sparen durch maximale Energieeffi  zienz und 
einzigartig niedrige Leerlaufverluste

 Webcode: #1930
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Produktübersicht

Beschreibung Ausgang Typ Art.-Nr.

Stromversorgungen 1-phasig
100 V AC ... 240 V AC

12 V DC / 1 A STEP-PS/ 1AC/12DC/1 2868538

12 V DC / 1,5 A STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5 2868567

12 V DC / 1,5 A FL STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL 2868554

12 V DC / 3 A STEP-PS/ 1AC/12DC/3 2868570

12 V DC / 5 A STEP-PS/ 1AC/12DC/5 2868583

24 V DC / 0,5 A STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 2868596

24 V DC / 0,75 A STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 2868635

24 V DC / 0,75 A FL STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL 2868622

24 V DC / 1,75 A STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 2868648

24 V DC / 2,5 A STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 2868651

24 V DC / 4,2 A STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 2868664

Energie sparen im Gebäude

Die Stromversorgungen STEP PoWER 
sorgen durch geringe Leerlaufverluste und 
einen hohen Wirkungsgrad für optimale 
Energieeffi  zienz im Gebäude. 
Aufgrund des hohen Wirkungsgrads setzen 
sie weniger elektrische Energie in unge-
wünschte Wärmeenergie um. Das spart 
nicht nur Energie, sondern wirkt sich auch 
lebensverlängernd auf die Bauteile aus. 
Passend zu den Netzteilen sind die unter-
brechungsfreie Stromversorgung STEP UPS 
und das Redundanzmodul STEP DIoDE 
erhältlich.

Flexibel montieren

Die Stromversorgungen STEP PoWER sind 
fl exibel zu montieren: Sie lassen sich entwe-
der auf die Tragschiene aufrasten oder auf 
ebenen Flächen anschrauben. Bei der Mon-
tage auf einem ebenen Untergrund machen 
im Gehäuse integrierte Laschen zusätzliches 
Material überfl üssig.

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur

PhoENIx CoNTACT 25



Universelles Industrierelaissystem 
Einfaches handling garantiert
Egal ob Sie Signale trennen, vervielfachen oder verstärken wollen: Der Einsatzbereich 
reicht vom Koppel- und Zeitrelais bis zum Kleinschützersatz. Das durchgängig steck-
bare Relaissystem RIFLINE complete ermöglicht Ihnen ein schnelles, einfaches und 
fehlerfreies handling.

Ihre Vorteile
 Einfaches handling durch modernes Verdrahtungs- 
und Potenzialverteilungskonzept

 Einfaches Erweitern zum Zeitrelais durch steckbares 
Funktionsmodul

 Komplette Produktfamilie, die das Spektrum aller 
Standardrelaisanwendungen abdeckt

 Zuverlässiges System für eine hohe Maschinen- und 
Anlagenverfügbarkeit

 Als Komplettmodul oder modulares Baukastensystem 
erhältlich

 Webcode: #0695
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Produktübersicht

Beschreibung Eingangsspannung Anschluss Schaltstrom Schaltspannung Typ Art.-Nr.

Relaismodul,  
6,2 mm breit

12 V DC

1 Wechsler
6 A 250 V AC/DC RIF-0-RPT-12DC/21 2903371

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-0-RPT-12DC/21AU 2903369

1 Schließer
6 A 250 V AC/DC RIF-0-RPT-12DC/1 2903362

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-0-RPT-12DC/1AU 2903360

24 V DC

1 Wechsler
6 A 250 V AC/DC RIF-0-RPT-24DC/21 2903370

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-0-RPT-24DC/21AU 2903368

1 Schließer
6 A 250 V AC/DC RIF-0-RPT-24DC/1 2903361

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-0-RPT-24DC/1AU 2903359

Relaismodul,  
16 mm breit

24 V DC

1 Wechsler
11 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1x21 2903342

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1x21AU 2903338

2 Wechsler
8 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/2x21 2903334

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/2x21AU 2903330

24 V AC

1 Wechsler
10 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LV-24AC/1x21 2903341

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LV-24AC/1x21AU 2903337

2 Wechsler
8 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LV-24AC/2x21 2903333

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LV-24AC/2x21AU 2903329

120 V AC

1 Wechsler
10 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LV-120AC/1x21 2903340

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LV-120AC/1x21AU 2903336

2 Wechsler
8 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LV-120AC/2x21 2903332

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LV-120AC/2x21AU 2903328

230 V AC

1 Wechsler
10 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LV-230AC/1x21 2903339

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LV-230AC/1x21AU 2903335

2 Wechsler
8 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LV-230AC/2x21 2903331

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LV-230AC/2x21AU 2903327

Relaismodul,  
31 mm breit

24 V DC
2 Wechsler 10 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LDP-24DC/2x21 2903315

4 Wechsler 6 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LDP-24DC/4x21 2903308

24 V AC
2 Wechsler 8,5 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LV-24AC/2x21 2903313

4 Wechsler 5 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LV-24AC/4x21 2903306

120 V AC
2 Wechsler 8,5 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LV-120AC/2x21 2903311

4 Wechsler 5 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LV-120AC/4x21 2903305

230 V AC
2 Wechsler 8,5 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LV-230AC/2x21 2903310

4 Wechsler 5 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LV-230AC/4x21 2903304

Relaismodul,  
40 mm breit

24 V DC
2 Wechsler 10 A 250 V AC/DC RIF-3-RPT-LDP-24DC/2x21 2903297

3 Wechsler 8,5 A 250 V AC/DC RIF-3-RPT-LDP-24DC/3x21 2903294

120 V AC
2 Wechsler 7 A 250 V AC/DC RIF-3-RPT-LV-120AC/2x21 2903296

3 Wechsler 6 A 250 V AC/DC RIF-3-RPT-LV-120AC/3x21 2903293

230 V AC
2 Wechsler 7 A 250 V AC/DC RIF-3-RPT-LV-230AC/2x21 2903295

3 Wechsler 6 A 250 V AC/DC RIF-3-RPT-LV-230AC/3x21 2903292

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur

PhoENIx CoNTACT 27



Programmierbares Logikrelaissystem 
hochkompakt steuern und schalten
Das programmierbare Logikrelaissystem PLC logic ist die passende Lösung, wenn es 
darum geht, kleine Applikationen mit wenig Aufwand zu automatisieren. Die Geräte 
sind kompakt, einfach zu verdrahten und mit der Software Logic+ ohne besondere 
Kenntnisse zu programmieren.

Ihre Vorteile
 hohe Verfügbarkeit durch steckbare Schaltelemente

 Flexibel kombinieren: jeder Kanal individuell als Ein- 
oder Ausgang mit Relais- oder Analogmodulen je nach 
Applikationsanforderung bestückbar

 Effizient verdrahten dank  Push-in-Anschlusstechnik 
und Spezialvarianten für die Sensor- bzw. 
 Aktorverdrahtung

 Einfache Realisierung der Projekte durch intuitive 
Software 

 Drahtloses Bedienen und Beobachten mittels 
 Bluetooth-Adapter und PLC logic-App

 Webcode: #0687
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Produktübersicht

Funktion Typ Art.-Nr.

Logikmodule

Stand-Alone-Modul, 16 I/os nicht erweiterbar PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 2907443

Basismodul, 16 I/os erweiterbar auf 48 I/os PLC-V8C/PT-24DC/BM2 2907446

Erweiterungsmodul, 16 I/os PLC-V8C/PT-24DC/EM 2905137

Relaisausgang

1 Wechsler, 6 A, 250 V AC/DC PLC-RPT-24DC/21 2900299

1 Wechsler, 50 mA, 36 V DC, Goldkontakt PLC-RPT-24DC/21AU 2900306

1 Schließer, 6 A, 250 V AC/DC, Aktortype PLC-RPT-24DC/1/ACT 2900312

1 Schließer mit Schalter, 6 A, 250 V AC/DC PLC-RPT-24UC/1/S/h 2900328

Solid-State-Relaisausgang

100 mA, 3 V DC … 48 V DC PLC-oPT-24DC/48DC/100 2900352

3 A, 3 V DC … 33 V DC PLC-oPT-24DC/24DC/2 2900364

750 mA, 24 V AC … 253 V AC PLC-oPT-24DC/230AC/1 2900369

3 A, 3 V DC … 33 V DC, Aktortype PLC-oPT-24DC/24DC/2/ACT 2900376

500 mA, 3 V DC … 48 V DC, elektronischer Wechsler PLC-oPT-24DC/48DC/500/W 2900378

Relaiseingang

Eingangsspannung 24 V DC PLC-RPT-24DC/1AU/SEN 2900313

Eingangsspannung 120 V AC/DC PLC-RPT-120UC/1AU/SEN 2900314

Eingangsspannung 230 V AC/DC PLC-RPT-230UC/1AU/SEN 2900315

Eingangsspannung 5 V DC (Grundklemme ohne Relais) PLC-BPT- 5DC/ 1/ACT 2900448

Relais für 5 V DC Grundklemme REL-MR-4,5DC/21AU 2961370

Solid-State-Relaiseingang

Eingangsspannung 24 V DC PLC-oPT-24DC/V8C/SEN 2908172

Eingangsspannung 120 V AC/DC PLC-oPT-120UC/V8C/SEN 2908174

Eingangsspannung 230 V AC/DC PLC-oPT-230UC/V8C/SEN 2908176

Platzhalter bzw. Reserve

Grundklemmen Ausgang PLC-BPT-24DC/21 2900445

Grundklemmen Eingang PLC-BPT-24DC/1/SEN 2900262

Analoge Eingangsscheibe

Eingangssignal: 0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA PLC-APT-UI-IN 2906917

Eingangssignal: Pt 100- oder Pt 1000-Sensor PLC-APT-PT100-IN 2906919

Analoge Ausgangsscheibe

Ausgangssignal: 0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA PLC-APT-UI-oUT 2906921

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Zuverlässige Kommunikationstechnik 
Netzwerke zukunftssicher aufbauen
Mit der robusten Kommunikationstechnik von Phoenix Contact steigern Sie den 
Automatisierungsgrad Ihrer Anlagen. Wir bieten ein umfangreiches Programm 
 leistungsstarker Schnittstellengeräte, welche die hohen Ansprüche moderner 
 Applikationen erfüllen.

Ihre Vorteile
 Große Produktauswahl: für jede Anwendung das pas-
sende Produkt

 Maximale Anlagenverfügbarkeit mit robusten und 
störsicheren Netzwerkkomponenten

 Fernzugriff auf Anlagen und automatische Alarmierung 
per Mobilfunk 

 Standardfunktionen, variable Port-Zahl und 
 verschiedene Bauformen der Switches

 Webcode: #0936

Ausfall  
Heizung
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Produktübersicht

SMS-Relais

Beschreibung IN OUT Versorgungsspannung Typ Art.-Nr.

SMS-Relais
4 digital, 2 analog

4 Schließer
10 V DC ... 60 V DC TC MoBILE I/o x200 2903805

4 digital  93 V AC ... 250 V AC TC MoBILE I/o x200 AC 2903806

Zubehör

Beschreibung Besonderheiten Typ Art.-Nr.

Antenne

2 m, Schaltschrankmontage, SMA-Rundstecker PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371

5 m, Wand-/Mastmontage, SMA-Rundstecker TC ANT MoBILE WALL 5M 2702273

Montage direkt am Gerät, SMA (male) Antennenstecker  PSI-GSM-STUB-ANT 2313342

Patch-Panel Übergabemodul mit IDC-Schnellanschlusstechnik PP-RJ-IDC 2703019

Industrial Ethernet

Beschreibung Ports Bauform Übertragung Typ Art.-Nr.

Unmanaged Switch,
24 V DC

5 RJ 45 schmal
10/100 MBit/s

FL SWITCh SFN 5Tx 2891152

FL SWITCh SFNB 5Tx 2891001

10/100/1.000 MBit/s FL SWITCh SFN 5GT 2891444

8 RJ 45

fl ach 10/100 MBit/s FL SWITCh SF 8Tx 2832771

schmal
10/100 MBit/s

FL SWITCh SFN 8Tx 2891929

FL SWITCh SFNB 8Tx 2891002

10/100/1.000 MBit/s FL SWITCh SFN 8GT 2891673

16 RJ 45
fl ach

10/100 MBit/s
FL SWITCh SF 16Tx 2832849

schmal FL SWITCh SFN 16Tx 2891933

Unmanaged Switch mit 
Power-over-Ethernet

4 x RJ45 (PoE), 
1 x RJ45 schmal

10/100 MBit/s FL SWITCh 1001T-4PoE 2891064

10/100/1.000 MBit/s FL SWITCh 1001T-4PoE-GT 1026937

Power-over-Ethernet-In-
jektor 2 x RJ45 schmal 10/100/1.000 MBit/s INJ1000-T 2703006

Mit dem SMS-Relais überwachen Sie Sensoren 
einfach und sicher und schalten Relais aus der 
Ferne per SMS, E-Mail oder App.
Webcode #1915

Switches sind die Datenverteiler in Ether-
net-Netzwerken. Dank unterschiedlichen 
Portzahlen und Bauformen sind sie fl exibel 
einsetzbar. 
Webcode #1550

Mit dem passenden Installationsmaterial wie 
Antennen, Kabel und Patch-Panel sorgen Sie 
für die robuste Installation eines leistungsfähi-
gen Netzwerks.
Webcode #1561

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Vielfalt in der Datenverkabelung  
Sicher und flexibel verkabelt
Profitieren Sie von individuell konfektionierbaren Steckverbindern, Leitungen  
und vorgefertigten Kabelvarianten. Für die moderne Gebäudeverkabelung bietet 
 Phoenix Contact eine breite und zukunftsorientierte Produktpalette.

Ihre Vorteile
 Durchgängige Verkabelungssysteme für 19“-Technik

 Anschlusstechnik wahlweise für die Kupfer- oder 
LWL-Verkabelung

 Anschlusslösungen für Innen- und Außenanwendungen

 Durchgängiges Programm von  Datensteckverbindern 
bis zu aktiven Komponenten für die Gebäude-
verkabelung

 GhMT-zertifizierte Produkte

 Webcode: #0297
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Produktübersicht

Steckverbinder

Beschreibung Übertragung Material Steckgesicht Typ Art.-Nr.

Steckverbinder  

10 GBit/s / CAT6A Kunststoff RJ45 VS-08-RJ45-10G/Q 1419001

1 GBit/s / CAT5
Kunststoff

RJ45
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 1656725

Zink-Druckguss CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 1421607

RJ45-Steckverbinder
mit Knickschutztülle, ungerade

RJ45
FL PLUG RJ45 GN/2 2744571

mit Knickschutztülle, gerade FL PLUG RJ45 GR/2 2744856

LWL-Steckverbinder mit Knickschutz, für Multimode 50/125 µm LC-Duplex FoC-C-LCDU-GoF-MM 1411052

Datenverkabelung

Beschreibung Übertragung Länge Steckgesicht Typ Art.-Nr.

Netzwerkkabel
1 GBit/s / CAT5

1 m

RJ45

NBC-R4AC/1,0-94B/R4AC 1408950

2 m NBC-R4AC/2,0-94B/R4AC 1408951

5 m NBC-R4AC/5,0-94B/R4AC 1408952

10 m NBC-R4AC/10,0-94B/R4AC 1408953

100 MBit/s / CAT5 1 m M12 NBC-MSD/ 1,0-93K SCo 1411503

Patch-Kabel

10 GBit/s / CAT6A 

1 m

RJ45

VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/1 1418866

2 m NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 1408360

10 m NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0 1408367

CAT5 

0,5 m

RJ45

FL CAT5 PATCh 0,5 2832263

1 m FL CAT5 PATCh 1,0 2832276

2 m FL CAT5 PATCh 2,0 2832289

5 m FL CAT5 PATCh 5,0 2832580

10 m FL CAT5 PATCh 10,0 2832629

CAT6

0,5 m

RJ45

FL CAT6 PATCh 0,5 2891288

1 m FL CAT6 PATCh 1,0 2891385

2 m FL CAT6 PATCh 2,0 2891589

5 m FL CAT6 PATCh 5,0 2891783

10 m FL CAT6 PATCh 10 2891877

Informationen zu weiteren Varianten und technischen Daten erhalten Sie unter: phoenixcontact.de/installateur
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Ihr starker Partner
Unser umfangreiches Programm für die Elektroinstallation unterstützt Sie erfolgreich 
bei vielen Ihrer Aufgaben. Damit Sie bei Ihrer Installation besonders effizient und wirt-
schaftlich sind, bieten wir die Geräte, Komponenten und Systeme, die Sie benötigen.
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Schulungen und Workshops
Wollen Sie sich oder Ihre Mitarbeiter fit für 
den normgerechten Überspannungsschutz ma-
chen? Wir bieten Ihnen individuell zugeschnit-
tene Schulungen und Praxis-Workshops an.

Messen und Veranstaltungen
Unsere neuesten Produkte und Entwicklungen 
präsentieren wir Ihnen auf zahlreichen Messen 
und Ausstellungen. Von allgemeinen Grundla-
gen bis zum Know-how des Spezialisten: Wir 
vermitteln die gewünschten Kompetenzen.

Großhandel
Bestellen Sie unsere Produkte und Lösungen 
bequem über den Ihnen bekannten Großhänd-
ler vor ort. Gern können Sie sich regelmäßig 
zu verschiedensten Preisaktionen und neuen 
Produkten auf der homepage informieren.
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Unser komplettes Produktprogramm 
fi nden Sie unter:

phoenixcontact.de

Weltweit im Dialog mit Kunden und Partnern
Phoenix Contact ist ein weltweit agierender Marktführer mit  Unternehmenszentrale 
in Deutschland. Die Unternehmensgruppe steht für  zukunftsweisende  Komponenten, 
Systeme und  Lösungen in der Elektrotechnik,  Elektronik und Automation. Ein  globales 
 Netzwerk in mehr als 100 Ländern mit 16.500  Mitarbeitern  garantiert 
die wichtige Nähe zum Kunden.

Mit einem breitgefächerten und innovativen 
 Produkt portfolio  bieten wir unseren Kunden 
 zukunftsfähige Lösungen für  unterschiedliche 
 Applikationen und Industrien. Das gilt  besonders 
für die Bereiche Energie,  Infrastruktur, Prozess 
und Fabrikautomation.

PhoENIx CoNTACT Deutschland Gmbh
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg, Deutschland
Tel.: +49 5235 3-12000
Fax: +49 5235 3-12999
E-Mail: info@phoenixcontact.de
phoenixcontact.de

PhoENIx CoNTACT Gmbh
Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 68076
Fax: +43 1 68076-20
E-Mail: info.at@phoenixcontact.com
phoenixcontact.at

PhoENIx CoNTACT s.à r.l.
10a, z.a.i. Bourmicht
8070 Bertrange, Luxemburg
Tel.: +352 4502 35-1
Fax: +352 4502 38
E-Mail: info@phoenixcontact.lu
phoenixcontact.lu

PhoENIx CoNTACT AG
Zürcherstrasse 22
8317 Tagelswangen, Schweiz
Tel.: +41 5235 45555
Fax: +41 5235 45699
E-Mail: infoswiss@phoenixcontact.com
phoenixcontact.ch

 Netzwerk in mehr als 100 Ländern mit 16.500  Mitarbeitern  garantiert  Netzwerk in mehr als 100 Ländern mit 16.500  Mitarbeitern  garantiert 

 Applikationen und Industrien. Das gilt  besonders  Applikationen und Industrien. Das gilt  besonders 
für die Bereiche Energie,  Infrastruktur, Prozess für die Bereiche Energie,  Infrastruktur, Prozess 
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