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Band 1, WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Seite
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WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S Push-in CAGE CLAMP
Frontverdrahtung 1...16(25.F) mm 25
fur Tragschiene 35
WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder Push-in CAGE CLAMP®
X-COM®S-SYSTEM 1...2,5(4) mm? 183
Frontverdrahtung fur Tragschiene 35
- ®
WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S Push-in CAGE CLAMP
Frontverdrahtung 1...4(6)mms 225
fur Tragschiene 35
- ®
WAGO Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S Push-in CAGE CLAMP
Frontverdrahtun 0,14...1(1.,5) mms 245
9 fur Tragschiene 35
. POWER CAGE CLAMP
WAGO Hochstrom-Reihenklemmen 35...185 mm2, 1500 V Nennspannung, 255
Seitliche Verdrahtung . )
fiir Tragschiene 35
WAGO Reihenklemmen Classic CAGE CLAMP®
WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® Classic 15...35 mm? 269
Frontverdrahtung flir Tragschiene 35
. WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder CAGE CLAMP®
X-COM®-SYSTEM 2,5 (4) mm? 387
Frontverdrahtung flir Tragschiene 35
WAGO Reihenklemmen Mini CAGE CLAMP®
WAGO Reihenklemmen Compact 2,5 mm?2 (4 mm?) 459
Frontverdrahtung flir Tragschienen 35 und 15
WAGO Einzelklemmen und CAGE CLAMP®
WAGO Klemmenleisten 15...4mm? 483
Seitliche/Frontverdrahtung fur Oberflachenmontage
WAGO Gerateanschlussklemmen Push-in CAGE CLAMP®
WAGO Netzanschlussklemmen 2,5 mm? 4 mm? 513
Seitliche Verdrahtung fur Oberflachenmontage
®
WAGO Reihenklemmen Classic CAGE CLAMP
Seitliche Verdrahtung 15...16 mm? 535
fur Tragschienen 35
WAGO Rangiersysteme CAGE CLAMP® 547
WAGO Anschlussbldcke fiir Sammelschienen 1,5...16 mm?
o i WAGO Verbindungsklemmen 571
- WAGO Leuchtenklemmen
R WAGO Zubehér und WAGO Werkzeuge 621
@ Technischer Anhang 683
q Index und Adressen 733
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Handhabung der WAGO Anschlusstechnologien

Fur produktspezifische Handhabung, Hinweise bei den Produkten beachten!

[PUSH-IN CAGE CLAMPY
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Der Universalanschluss mit dem Zusatznutzen: Push-in
Eindréhtige und mehrdrahtige Leiter sowie feindrahtige Leiter
mit Aderendhiilsen kénnen ohne Werkzeug direkt gesteckt
werden.

Handhabung fr alle Leiterarten:
* Feder 6ffnen,

* Leiter einfuihren,

* Feder entlasten —fertig!

ICAGE CLAMPY

Der Universalanschluss fiir ein-, mehr- und feindréhtige Leiter

Handhabung:

* Feder 6ffnen,

* Leiter einfuihren,

* Feder entlasten —fertig!
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Push-in CAGE CLAMP® klemmt
folgende Kupferleiter:
eindrahtig

mehrdréhtig

feindrahtig,
auch mit verzinnten
Einzeladern

feindréhtig,
litzenverdichtet

feindrahtig, mit
Aderendhlilse
(gasdicht aufgecrimpt)

feindréhtig, mit
Stiftkabelschuh
(gasdicht aufgecrimpt)

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrahtig

mehrdréhtig

feindrahtig,
auch mit verzinnten
Einzeladern

feindrahtig,
litzenverdichtet

feindrahtig, mit
Aderendhlilse
(gasdicht aufgecrimpt)

feindréhtig, mit
Stiftkabelschuh
(gasdicht aufgecrimpt)

WwAGOo
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Handhabung der WAGO Anschlusstechnologien

FUr produktspezifische Handhabung, Hinweise bei den Produkten beachten!

/POWER
CAGE CLAMP®

Der Universalanschluss fiir Leiter liber 35 mm?

Handhabung:

» Zum Offnen der Klemmstelle mit Innensechskantschlissel
gegen den Uhrzeigersinn drehen.

* Bei gedffneter Leitereinflihrung Drehsperre einrasten.

* Leiter einfiihren.

* Durch weiteren kurzen Linksdreh Drehsperre entriegeln.

[PUSH WIRE ¥

Der Steckklemmanschluss fiir eindrahtige Leiter und
produktabhéngig auch fiir mehrdréhtige Leiter

Handhabung:

Ausreichend steife eindréhtige und mehrdrahtige Leiter
werden direkt ohne Werkzeug gesteckt.

wAaco

POWER CAGE CLAMP klemmt
folgende Kupferleiter:
eindréhtig

mehrdréhtig

feindrahtig,
auch mit verzinnten
Einzeladern

- T feindrahtig, mit

Aderendhlilse
(gasdicht aufgecrimpt)

E PUSH WIRE® klemmt folgende

Kupferleiter:
eindréhtig

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen 3



Produktiibersicht

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Durchgangsklemmen; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

=
. &)

e
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Seite 28

Schutzleiterklemmen; mit Hebel und

Push-in CAGE CLAMP®

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Schutzleiterklemmen; mit Hebel und Driicker

Seite 33

Durchgangsklemmen; mit Driicker

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Durchgangsklemmen

Seite 54

Schutzleiterklemmen

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Doppeldurchgangsklemmen

Seite 55

4 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Doppelstockklemmen; mit Driickern

Seite 28

Seite 38

Seite 54

Seite 70

www.wago.com

Durchgangsklemmen; mit Hebel und Driicker

Seite 33

Schutzleiterklemmen; mit Driicker

Seite 38

Schirmleiterklemmen

Seite 56

Doppelstockklemmen

wAaGo
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Produktiibersicht

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Doppelstock-Trennklemmen Doppelstock-Basisklemmen Doppelstock-Sicherungsklemmen

Seite 86 Seite 86 Seite 87

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Vierstock-Reihenklemmen als
Dreistockklemmen Motoranschluss-Reihenklemmen Trenn- und Messklemmen; mit Driicker

Seite 88 Seite 90 Seite 92

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Sicherungsklemmen; mit Driicker; fiir Kfz-Mini-Flachsi- Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshal-
cherungen ter; mit Driicker; fiir G-Sicherungseinsétze Durchgangsklemmen; mit Driicker

Seite 92 Seite 102 Seite 93

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshal-
Trenn- und Messklemmen Sicherungsklemmen fiir Kfz-Flachsicherungen ter; fir G-Sicherungseinsatze

Seite 104 Seite 104 Seite 112
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Produktiibersicht

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Trenn- und Messklemmen; fiir Strom- und Spannungs- Anschlussklemmenbldcke; fiir Strom- und Spannungs-
Erdleiter-Trennklemmen wandlerschaltungen wandler

Seite 116 Seite 128 Seite 130

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Basisklemmen; mit Driicker Basisklemmen Sicherungsstecker auf Basisklemmen

Seite 92 Seite 105 Seite 132

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Initiatorenklemmen Aktorenklemmen Initiatoren- und Aktoreneinspeiseklemmen

Seite 138 Seite 140 Seite 138

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Initiatoren- und Aktoreneinspeiseklemmen; mit steckba-
Initiatorenklemmen; mit steckbarer Signalebene Aktorenklemmen; mit steckbarer Signalebene rer Signalebene

Seite 143 Seite 145 Seite 143
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Produktiibersicht

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Diodenklemmen

Seite 146

LED-Klemmen

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Diodenbausteine

Seite 152

LED-Bausteine

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Doppelstock-Trenn- und Messklemmen

Seite 160

Seite 146

Seite 154

Doppelstock-Basisklemme

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM-MINI

Basisklemmen

wAaco

Seite 186

PE-Basisklemmen

Seite 162

Seite 186

Leerstecker

Seite 153

Bauelementestecker

Seite 158

Mehrstock-Diodenklemmen und Mehrstock-LED-Klem-
men

Seite 164

Doppelstock-Basisklemmen

Seite 188

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen
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Produktiibersicht

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM-MINI

1-Leiter-Federleisten 2-Leiter-Federleisten Federleisten zum Selbstkonfektionieren

Seite 190 Seite 190 Seite 192

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM-MINI

1-Leiter-Federleisten; mit Verriegelungsklinken und Zug-  2-Leiter-Federleisten; mit Verriegelungsklinken und Zug-
Vorkonfektionierte Federleisten entlastungsplatten entlastungsplatten

Seite 194 Seite 198 Seite 200

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM

Basisklemmen PE-Basisklemmen Basisklemmen

Seite 202 Seite 202 Seite 204

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM

PE-Basisklemmen Doppelstock-Basisklemmen Federleisten

—

Seite 204 Seite 206 Seite 208

8 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen WAEH
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Produktiibersicht

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM

Federleisten; mit Verriegelungsklinken und Zugentlas-
Federleisten zum Selbstkonfektionieren Vorkonfektionierte Federleisten tungsplatten

Seite 210 Seite 212 Seite 214

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM,; fiir Ex-Anwendungen

Basisklemmen; fiir Anwendungen Ex ec PE-Basisklemmen; fiir Anwendungen Ex ec Basisklemmen,; fiir Anwendungen Ex ec

Seite 216 Seite 216 Seite 218

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM,; fiir Ex-Anwendungen

Doppelstock-Basisklemmen; fiir Anwendungen Ex ec Federleisten; fiir Anwendungen Ex ec Vorkonfektionierte Federleisten; fiir Anwendungen Ex ec

Po]ll

Seite 220 Seite 222 Seite 223

WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Installationsetagenklemmen; mit N-Trennschlitten
2,5 (4) mm? Installationsetagenklemmen; mit interner N-Trennung Doppelsicherungsstecker

Seite 228 Seite 230 Seite 234

leﬂﬂ WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen 9
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Produktiibersicht

WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Installationsetagenklemmen; mit N-Trennschlitten
4 (6) mm? N-Trennklemmen und Potentialausgleichsklemmen Verteilereinspeiseklemmen

Seite 236 Seite 238 Seite 240

WAGO Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Mini-Durchgangsklemmen; mit Driicker; fiir Tragschiene  Mini-Schutzleiterklemmen; mit Driicker; fiir Tragschiene  Mini-Durchgangsklemmen; mit Driicker; mit Befesti-
15 15 gungsflansch oder Rastfu

Seite 248 Seite 248 Seite 250

WAGO Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss
Mini-Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflansch oder
Mini-Durchgangsklemmen; fiir Tragschiene 15 Mini-Schutzleiterklemmen; fiir Tragschiene 15 RastfuB

Seite 249 Seite 249 Seite 252

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; 35 mm? Schutzleiterklemmen; 35 mm? Potentialabgriffe; fiir Hochstromklemmen 35 mm?

Seite 258 Seite 258 Seite 258

10 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen Wﬁﬂﬂ
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Produktiibersicht

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; 50 mm? Schutzleiterklemmen; 50 mm? Potentialabgriffe; flir Hochstromklemmen 50 mm?

P S

Seite 262 Seite 262 Seite 262

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen; Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen;
50 mm? 50 mm?

Seite 263 Seite 263

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; 95 mm? Schutzleiterklemmen; 95 mm? Potentialabgriffe; flir Hochstromklemmen 95 mm?

Seite 264 Seite 264 Seite 264

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen; Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen;
95 mm? 95 mm?

Seite 265 Seite 265

leﬂﬂ WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen
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Produktiibersicht

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; 185 mm?

Seite 266

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen;
185 mm?

Seite 267

Schutzleiterklemmen; 185 mm?

Seite 266

Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen;
185 mm?

Seite 267

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Frontverdrahtung

Durchgangsklemmen

Seite 272

Schutzleiterklemmen

Seite 272

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Frontverdrahtung

Doppdurchgangsklemmen

Seite 273

12 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Verteilerklemmen

Seite 285

www.wago.com

Potentialabgriffe; fiir Hochstromklemmen 185 mm?

Seite 266

Schirmleiterklemmen

Seite 272

Doppelstockklemmen

Seite 288

wAaGo
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Produktiibersicht

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Vierstock-Reihenklemmen als Basis-Doppel- und Dreistockklemmen; fiir Sicherungs-
Dreistockklemmen Motoranschluss-Reihenklemmen stecker

Seite 298 Seite 300 Seite 294

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Durchgangsklemmen Schutzleiterklemmen N-Trennklemmen und Potentialausgleichsklemmen

Seite 303 Seite 303 Seite 307

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Trenn- und Messklemmen; fiir Strom- und Spannungs-
Trenn- und Messklemmen wandlerschaltungen Erdleiter-Trennklemmen

Seite 312 Seite 314 Seite 322

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Trenn- und Messklemmen Sicherungsklemmen fiir Kfz-Flachsicherungen Sicherungsstecker auf Basisklemmen

Seite 328 Seite 330 Seite 338

leEﬂ WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen 13



Produktiibersicht

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshal-

ter; fiir G-Sicherungseinsatze Rundsicherungen 10 x 38 mm

P — p—

Seite 334

Seite 342
WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Diodenklemmen LED-Klemmen

Seite 364 Seite 364

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Diodenbausteine LED-Bausteine

Seite 374

Seite 376

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®-SYSTEM

Basisklemmen PE-Basisklemmen

Seite 394 Seite 394

14 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Sicherungsklemmen; fiir Sicherungen Class CC und

www.wago.com

Initiatoren- und Aktorenklemmen

Seite 348

Mehrstock-Diodenklemmen und Mehrstock-LED-Klem-
men

Seite 370

Trennbasisklemmen

Seite 406

wAaGo
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Produktiibersicht

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®-SYSTEM

Diodenbasisklemmen LED-Basisklemmen

Seite 408 Seite 410

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®-SYSTEM

Doppelstock-Basisklemmen Stiftleisten; mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Seite 424 Seite 434

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®-SYSTEM

Federleisten; mit und ohne seitliche(n) Verriegelungs-
klinke Federleisten zum Selbstkonfektionieren

Seite 444 Seite 448

WAGO Reihenklemmen Mini; mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Durchgangsklemmen; fiir Tragschiene 35 Schutzleiterklemmen; fiir Tragschiene 35

Seite 462 Seite 462

wAaco

Basisklemmen; fiir steckbare Bausteine

Seite 416

Stiftleisten; mit Einlotstiften

Seite 438

Vorkonfektionierte Federleisten

Seite 450

Durchgangsklemmen Ex e Il; fiir Tragschiene 35

Seite 462

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen 15



Produktiibersicht

WAGO Reihenklemmen Mini; mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Durchgangsklemmen; fiir Tragschiene 15 Schutzleiterklemmen; fiir Tragschiene 15

Seite 463 Seite 463

WAGO Reihenklemmen Compact; mit CAGE-CLAMP-COMPACT-Anschluss

Durchgangsklemmen; fiir Tragschiene 35 Schutzleiterklemmen; fiir Tragschiene 35

Seite 466 Seite 466

WAGO Reihenklemmen Compact; mit CAGE-CLAMP-COMPACT-Anschluss

Durchgangsklemmen; fiir Tragschiene 15 Schutzleiterklemmen; fiir Tragschiene 15

Seite 467 Seite 467

WAGO Reihenklemmen Compact; mit CAGE-CLAMP-COMPACT-Anschluss

Doppdurchgangsklemmen Doppelstockklemmen

Seite 467 Seite 468

16 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen
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Durchgangsklemmen Ex e Il; fiir Tragschiene 15

%
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Seite 463

Durchgangsklemmen Ex e Il; fiir Tragschiene 35

Seite 466

Durchgangsklemmen Ex e Il; fiir Tragschiene 15

Seite 467

Dreistockklemmen

Seite 470

wAaGo
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Produktiibersicht

WAGO Reihenklemmen Compact; mit CAGE-CLAMP-COMPACT-Anschluss

Mehrstock-Dioden- und LED-Klemmen

Seite 472

WAGO Einzelklemmen und WAGO Klemmenleisten

Einzelklemmen

Seite 486

WAGO Einzelklemmen und WAGO Klemmenleisten

Einzelklemmen

Seite 490

WAGO Einzelklemmen und WAGO Klemmenleisten

Einzelklemmen

Seite 496

wAaco

Steckabgriffmodule Initiatoren- und Aktorenklemmen

Seite 477 Seite 479

Klemmenleisten; mit Befestigungsflanschen Klemmenleisten; mit RastfiiBen

Seite 485 Seite 485

Klemmenleisten; mit Befestigungsflanschen Klemmenleisten; mit RastfiiBen

=

Seite 492 Seite 492

Klemmenleisten; mit Befestigungsflanschen Klemmenleisten; mit RastfiiBen

Seite 497 Seite 497

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen
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Produktiibersicht

WAGO Gerateanschlussklemmen
WAGO Netzanschlussklemmen

4-Leiter-Gerateanschlussklemmen Netzanschlussklemmen

Seite 516 Seite 525

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Seitliche Verdrahtung

Durchgangsklemmen Schutzleiterklemmen Trenn- und Messklemmen

Seite 538 Seite 538 Seite 542

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Seitliche Verdrahtung

Erdleiter-Trennklemmen Sicherungsklemmen; fiir G-Sicherungseinsatze

Seite 543 Seite 544

WAGO Rangiersysteme

Rangierwaben Rangierwaben; mit Driickern Zusatzmodule

Seite 550 Seite 557 Seite 558

wAaGo
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Produkttiber

WAGO Rangiersysteme

Rangierklemmen

WAGO Anschlussbldcke; fiir Sammelschienen

Anschlussbldcke; fiir Sammelschienen

WAGO Verbindungsdosenklemmen

COMPACT-Verbindungsdosenklemme

WAGO Verbindungsdosenklemmen

Verbindungsdosenklem

wAaco

sicht

Seite 562

Seite 569

Seite 573

men

Seite 576

Potentialklemmen

Seite 563

PE-Anschlussbldcke; fiir Sammelschienen

Seite 569

COMPACT-Verbindungsdosenklemme

Seite 573

Ex-Verbindungsdosenklemmen

Seite 578

3-Leiter-Doppeldurchgangsklemmen oder Rangier-
klemmen

Seite 567

Isolierte Sammelschienentréger

Seite 569

Befestigungsadapter

Seite 573

Befestigungsadapter

Seite 575
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Produktiibersicht

WAGO Verbindungsdosenklemmen

MICRO-Verbindungsdosenklemmen

Seite 582

WAGO Verbindungsklemmen fiir alle Leiterarten

COMPACT-Verbindungsklemmen fiir alle Leiterarten;
4 mm?

Seite 585

WAGO Verbindungsklemmen fiir alle Leiterarten

COMPACT-Verbindungsklemmen fiir alle Leiterarten;
4 mm?; fiir Anwendungen Ex eb

Seite 594

WAGO Verbindungsklemmen fiir alle Leiterarten

COMPACT-Verbindungsklemmen fiir alle Leiterarten;
6 mm?

Seite 591
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MICRO-Verbindungsdosenklemmen

Befestigungsadapter

Befestigungsadapter; fiir Anwendungen Ex eb

— -

Befestigungsadapter

Seite 582

Seite 587

e

Seite 594

Seite 591

WWW.wago.com

Befestigungsadapter

Seite 583

Befestigungsadapter; fiir 4mm2-Einzelklemmen

o
.
l A

Seite 589

Gelboxen; fiir Verbindungsklemmen

Seite 599

COMPACT-Verbindungsklemmen fiir alle Leiterarten;
6 mm? fiir Anwendungen Ex eb

Seite 595
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Produktiibersicht

WAGO Verbindungsklemmen

Verbindungsdosen; fiir Verbindungsklemmen der Serie

221 (4 mm?)

Seite 603

WAGO Verbindungsklemmen fiir alle Leiterarten

CLASSIC-Verbindungsklemmen fiir alle Leiterarten

Seite 609

WAGO Leuchtenklemmen

Leuchtenklemmen

Seite 613

WAGO Verbindungsklemmenset

Verbindungsklemmenset

Seite 614

wAaco

WAGO Verbindungsklemmen

Durchgangsverbinder

Seite 605

Befestigungsadapter

Seite 611

Leuchtenklemmen

! 3

/it

Seite 613

Verbindungsklemmenset

Seite 614

g l‘;.
; Q7

Befestigungsadapter

Seite 607

WAGO Leuchtenklemmen

Leuchtensteckverbinder

Seite 618

Service-Klemmen

Seite 613

Verbindungsklemmensets

Y

Seite 616
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Produktiibersicht

WAGO Schirmanschlusssystem

Schirmklemmbiigel Schirmklemmbiigel

Seite 624 Seite 627

WAGO Beschriftungssysteme

Beschriftungskarten WMB Inline

Seite 640 Seite 640

WAGO Beschriftungssysteme

Beschriftungstrager Beschriftungstrager

Seite 651 Seite 649

WAGO Montagezubehdor

Schraubenlose Endklammern; fiir Tragschiene 35 Tragschienen 35

Seite 658 Seite 656
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Sammelschienenhalter

Seite 629

Beschriftungsstreifen

Seite 640

Beschriftungskarten; selbstklebender Beschriftungs-
streifen

Seite 642

Sammeltréger fiir Briicker

Bl

Seite 657
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Produktiibersicht

WAGO Montagezubehdr

Abdeckprofile

Seite 661
WAGO Werkzeuge
Betatigungswerkzeuge

Seite 664
WAGO Werkzeuge
Kabelschneider

Seite 676

WAGO Werkzeuge

Crimp-Zangen

Seite 670

wAaco

Schraubenlose Endklammern; fiir Tragschiene 15 Tragschienen 15

Seite 663 Seite 663

Betatigungswerkzeuge Betatigungswerkzeuge

Seite 664 Seite 665

Entmanteler Abisolierzangen

Seite 666 Seite 669
Aderendhiilsen Messgerate
T
inals ﬂ E w
Seite 671 Seite 678
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Band 1, Kapitel 1 | WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S
Frontverdrahtung

Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen; mit Hebeln und Drii-
ckern

0,25...16 (25 ,f") mm?

Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen; mit Driickern
0,14...16 (25 ,f") mm?

Durchgangsklemmen, Schutzleiterklemmen und Schirmleiterklemmen
0,14...16 (25 ,f") mm?

Mehrstock-Reihenklemmen; mit/ohne Driicker

1(1,5) mm2und 2,5 (4) mm?2

Trenn- und Messklemmen, Sicherungsklemmen und Durchgangsklem-
men; mit/ohne Driicker
0,25...2,5(4) mm?

Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter; mit/ohne
Driicker
0,25...2,5(4) mm?

Trennklemmen, Erdleiter-Trennklemmen und Sicherungsklemmen
0,5...6(10) mm?

Trenn- und Messklemmen; fiir Strom- und Spannungswandlerschaltun-
gen
0,5...6(10) mm?

Sicherungsstecker auf Basisklemmen

Initiatorenklemmen und Aktorenklemmen
0,14...1(1,5) mm?

Diodenklemmen und LED-Klemmen

0,25...4 (6) mm?2

Mehrstock-Diodenklemmen und -LED-Klemmen
0.25...2,5 (4) mm?

Diodenbausteine, LED-Bausteine und Leerstecker

Zubehor fiir Reihenklemmen TOPJOB® S

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Serien 2102...2116

Serien 2102...2116

Serien 2200...2216

Serien 2000...2016

Serien 2202/2000/2002

Serien 2202/2002

Serien 2202/2002

Serie 2006

Serie 2007

Serien 2004/2006

Serie 2000/2020

Serien 2001/2002/2004

Serie 2002

Serie 2002

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Seite
28

33

38

54

70

92

102

116

128

132

138

146

164

152

168

25



Band 1, Kapitel 1 | WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S Www.wago.com

Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Hebeln und Push-in CAGE CLAMP®
Serien 2102, 2106,2110und 2116
Systembeschreibung und Handhabung

Direktes Stecken (Push-in) - eindrahtige Leiter Direktes Stecken (Push-in) - feindrahtige Leiter mit Ader- Hebel bis zum Anschlag 6ffnen, feindréhtigen Leiter
endhlilse anschlieBen.

Hebel schlieBen - fertig!

Kammbriicker einsetzen und bis zum Anschlag hinunter-
driicken.

Einrasten eines Beschriftungsstreifens in die Beschrif- Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Priifen mit einem Priifstecker (@ 2 mm), max. 42 V
tungsaufnahme Beschriftungsaufnahme

[ — push-in CAGE cLAMPe kiemmt [[illll== B cnouhior,

folgende Kupferleiter: auch mit verzinnten
eindrahtig ,e" mehrdréhtig ,m" Einzeladern
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Band 1, Kapitel 1 | WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Driickern und Push-in CAGE CLAMP®

Serien 2200 bis 2216

Systembeschreibung und Handhabung

Direktes Stecken (Push-in) - eindréhtige Leiter und Leiter
mit Aderendhiilse

Leiter anschlieBen mit Betatigungswerkzeug - feindrah- Lésen mit Betatigungswerkzeug - alle Leiter
tige Leiter

Kammbriicker einsetzen und bis zum Anschlag hinunter-
driicken.

Briicken mit Reduzierbriicker

Einrasten eines Beschriftungsstreifens in die Beschrif-
tungsaufnahme

feindrahtig,
litzenverdichtet

wAaco

Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Priifen mit einem Priifstecker (@ 2 mm), max. 42V
Beschriftungsaufnahme

Bl 0 feindrantigmit w— feindrahtig, mit
Aderendhiilse Stiftkabelschuh

(gasdicht aufgecrimpt) (gasdicht aufgecrimpt)
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Www.wago.com

PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB?® S; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

2,5 (4) mm?; Serie 2102
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
800 VIS kV/I3 @ 600V, 20 AWa
IN24 A (32 A) 600V,20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

Ec
£E
[ ]
=] o
SV e
JASSSNY |
119,9mm/0.78in
~— 61,5mm/2.42in ———

==

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2102-1201 @ 50
@ blau ® 2102-1204© © 50

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

© grin-gelb & 2102-1207 @ 50

Zubehér; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2102-1292
grau 2102-1291

100(25)
100(25)

Zubehor; Serie 2102

Technische Daten

0,25...2,5(4)mm? @ 22...12 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 20 AR
IN24 A(30A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~ 30,6 mm/1.2in =~
722mm/2.84in ———

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2102-1301 @ 50
@ blau® 2102-1304© @ 50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

© griin-gelb & 2102-1307 @ 50

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stilick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

gelb 2002-115 100(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25

Dreieckbriicker; isoliert; v = Iy Klemme; lichtgrau
e 1-23-45-6 2002-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25

28 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

orange 2102-1392 100(25)
grau 2102-1391 100 (25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1auf3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf 5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker flir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

Steckbarer Leitungsbricker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm% Iy 18 A

h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

@ anschlieBbar:0,25...4 mm? e +f";
direkt steckbar: 1...4mm?2 ,e"und 1 ... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;235A
Briicker 20 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehdr, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2102

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002472 25
y 3-fach 2002-473 25
4-fach 2002474 25

5-fach 2002-475 25

6-fach 2002-476 25

7-fach 2002477 25

8-fach 2002-478 25

9-fach 2002479 25
10-fach 2002480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002-482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; In 25 A; lichtgrau

— 13 2002-473/011-000 25
WY 135 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25
1-3-5-7-9 2002-479/011-000 25
1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25
Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
) grau 2002-511 100(25)
<
L-Prifsteckermodul; anreihbar
2002-611 100(25)

iy grau

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weil 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

iB
@ wei

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt

2009-115 1

793-5501 5
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PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB?® S; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

4 (6) mm?; Serie 2104
Technische Daten

05...4(6)mm2 @ 20...10 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 30 ARd
IN32 A (40 A) 600V, 30 A@

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
11...13mm/0.43...0.51 inch

22,6 mm/0.89in
70mm/2.76in ———

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2104-1201 @ 50
@ blau® 2104-1204© © 50

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

© griin-gelb & 2104-1207 @ 50

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
- orange 2104-1292 100(25)
& gau 2104-1291  100(25)

Zubehor; Serie 2104

Technische Daten

05...4(6)mm2 @ 20...10 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 30 AW
IN32A (40 A) 600V, 30 A@

Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch
£ =211...13mm/0.43...0.51 inch

~—358mm/1.41in ==
83,2mm/3.28in

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2104-1301 @ 50
@ blau ® 21041304 @ © 50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

© griin-gelb & 2104-1307 @ 50

Zubehér; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2104-1392 100(25)
grau 2104-1391 100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2004-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2004-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2004-115 100(25)

Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau

2-fach 2004-402 25
3-fach 2004-403 25
4-fach 2004-404 25
5-fach 2004-405 25
6-fach 2004-406 25
7-fach 2004-407 25
8-fach 2004-408 25
9-fach 2004-409 25
10-fach 2004-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau
von 1auf 3 2004-433 25
von 1 auf 4 2004-434 25
von 1 auf 5 2004-435 25
von 1 auf 6 2004-436 25
von 1 auf7 2004-437 25
von 1auf 8 2004-438 25
von 1auf9 2004-439 25
von1auf10  2004-440 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
— 1-3-5 2004-405/011-000

Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
e 1-23-45-6 2004-406/020-000

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

2 grau 2004-511 100(25)
~

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

grau 2004-549 100(25)
K
Ry

Prufadapter; fir Prifstecker @ 4 mm
] grau 2009-174 100(25)

Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
I grau

2009-182 100(25)

@ anschlieBbar:0,5...6 mm? e +f";
direkt steckbar: 1,5... 6 mm?,e"und 1,5... 4 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.

550V;30A

(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehér, ab Seite 170

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Zubehdr; Serie 2104
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle
weil 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB?® S; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

6 (10) mm?; Serie 2106
Technische Daten

05...6(10)mm2 @ 20...8 AWG
800 VIS kVI3 @ 600V, 50 AR
In41A(55A) 600V, 50 A@

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

'24,8mm/0.981n

74,8mm/2.94in

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2106-1201 @ 25
@ blau® 2106-1204© © 25

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

© grin-gelb & 2106-1207 @ 25

Zubehér; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2106-1292 100(25)
grau 2106-1291 100(25)

Zubehor; Serie 2106

Technische Daten

0,5...6 (10)mm2 @ 20...8 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 50 AN
In41A(55A) 600V, 50 A@

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

~— 40,8mm/1.61in —=

90,8 mm/3.57 in

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2106-1301 @ 25
@ blau® 2106-1304 @ © 25

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

© griin-gelb & 2106-1307 @ 25

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2106-1392 100(25)
' grau 2106-1391 100 (25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau

2-fach 2006-402 25
3-fach 2006-403 25
4-fach 2006-404 25
5-fach 2006-405 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2006-433 25
von 1 auf 4 2006-434 25
von 1 auf 5 2006-435 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
e 1-3-5 2006-405/011-000 25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen
gelb 2006-115 100(25)

e
T I L
G

Verschlusskappe; fiir Leitereinfiihrung und Betatigungs-
offnung

grau 2006-191 25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
{?:_. grau 2006-511 50(25)
-

3

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

& grau

2006-549 50(25)
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Prufadapter; fur Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)

Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
5 grau

2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5...5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

@ anschlieBbar:0,5... 10 mm? e +f*;

direkt steckbar: 2,5... 10 mm2 ,e"und 2,5 ... 6 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

800 V = Bemessungsspannung

8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

Klemmen mit blauem Isoliergeh&use sind fur Anwen-
dungen Ex i geeignet.

Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.

550V;41A

Briicker 33 A

(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehdr, ab Seite 170

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB?® S; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

10 (16) mm?; Serie 2110
Technische Daten

0,5...10(16) mm2 @ 20...6 AWG

800 VI8 kVI3 @ 600V, 65 AN
IN57 A (74 A) 600V, 65 A&

Klemmenbreite 10 mm/0.394 inch
17...19mm/0.67...0.75 inch

.
Ec

\ En
=
O —
™

\\.-..‘- ST Js]
= A |

~30,8mm/1.27in=

89mm/3.5in

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2110-1201 @ 25
@ blau ® 2110-1204 © © 25

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

© griin-gelb & 2110-1207 @ 25

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

. orange 2110-1292 100(25)
I grau 2110-1291  100(25)

i

Zubehor; Serie 2110

Technische Daten

0,5...10(16) mm? @ 20...6 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 65 AW
IN57 A (74 A) 600V, 65 A@

Klemmenbreite 10 mm/0.394 inch
C==217...19mm/0.67...0.75inch

~——52,2mm/2.06 in —=

110,4 mm/4.35in

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2110-1301 @ 25
@ blau ® 21101304 @ © 25

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

© griin-gelb & 2110-1307 @ 25

Zubehér; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2110-1392 100(25)

grau 21101391 100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 57 A; lichtgrau

2-fach 2010-402 25
3-fach 2010-403 25
4-fach 2010-404 25
5-fach 2010-405 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 57 A; lichtgrau
g von 1 auf 3 2010-433 25
von 1 auf 4 2010-434 25
von 1auf 5 2010-435 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
__— 135 2010-405/011-000 25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen

gelb 2010-115 100(25)

T L

Fingerschutzabdeckung; dient als Berlihrungsschutz fiir
nicht belegte Klemmstellen

gelb 2010-100 100(25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
{% ; grau 2010-511 50(25)
|
:!

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

g grau

2010-549 50(25)

wAacGo

Prufadapter; fir Prifstecker @ 4 mm
] grau 2009-174 100(25)

Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
G grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5.... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

@ anschlieBbar:0,5... 16 mm? e +f";

direkt steckbar: 4 ... 16 mm?2 ,e"und 4 ... 10 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 18 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung

8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-

dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen

sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;57 A

Briicker 50 A

(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehér, ab Seite 170

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com
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PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB?® S; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

16 (25 ,f) mm2; Serie 2116

Technische Daten

05...16(25,f)mm? @ 20...4 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 85 AW
IN76 A(90 A) 600V, 78 A@

Klemmenbreite 12 mm/0.472 inch
18...20mm/0.71...0.79 inch

~323mm/1.27in=
91,5mm/3.6in ———

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2116-1201 @ 20
@ blau ® 21161204 © © 20

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und

Push-in CAGE CLAMP®

Bei einer Strombelastung tiber 76 A sind Tragschienen
35 mit einer Héhe von 15 mm zu verwenden!

© grin-gelb & 2116-1207 @ 20

Zubehér; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2116-1292
grau 2116-1291

100(25)
100(25)

Zubehor; Serie 2116

Technische Daten

05...16 (25 ,f") mm2 @ 20...4 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 85 AW
IN76 A(90 A) 600V, 78 A@

Klemmenbreite 12 mm/0.472 inch
£ ==218...20mm/0.71...0.79 inch

<—543mm/2.14in —
113,5mm/4.47in ——

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2116-1301 @ 20
@ blau® 2116-1304© @ 20

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und

Push-in CAGE CLAMP®

Bei einer Strombelastung tiber 76 A sind Tragschienen
35 mit einer H6he von 15 mm zu verwenden!

© griin-gelb & 2116-1307 @ 20

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2116-1392
. grau 2116-1391

100(25)
100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 76 A; lichtgrau

2-fach 2016-402 25
3-fach 2016-403 25
4-fach 2016-404 25
5-fach 2016-405 25

Kammbriicker; isoliert; Iy 76 A; lichtgrau
e von 1auf 3 2016-433 25
von 1auf 4 2016-434 25
von 1auf5 2016-435 25
Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
—— 1-3-5 2016-405/011-000 25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen
gelb 2016-115 100(25)

Drehstromset; mit orangefarbener Abschlussplatte; mit
Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Bei einer Strombelastung (iber 76 A sind Tragschienen
35 mit einer Héhe von 15 mm zu verwenden!

Lgf 2116-1201/605-038 1

>

Fingerschutzabdeckung; dient als Bertihrungsschutz fiir
nicht belegte Klemmstellen

gelb 2016-100 100(25)
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Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
{-; grau 2016-511 50(25)
i
| .
s

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

&: grau 2016-549 50(25)
Priifadapter; fiir Priifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Prufabgriff; fur max. 2,56 mm?
5 grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

@ anschlieBbar:0,5... 16 mm? e + ", 25 mm2 ,f";
direkt steckbar: 6... 16 mm?2 ,e"und 6 ... 16 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 18 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;76 A
Briicker 65 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehdr, ab Seite 171

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Hebel und Driicker

2,5 (4) mm?; Serie 2102
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 20 AR
IN24 A (32 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

19,9mm/0.78in

~— 61,5mm/2.42in ——

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2102-5201 @ 50
@ blau® 2102-5204 © @ 50

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Driicker
© griin-gelb & 2102-5207 @ 50

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2102-1292
grau 2102-1291

100(25)
100(25)

Zubehor; Serie 2102

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24 A (30 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

¢ \\-ﬁgﬁj“ﬁ
/:\\ ,ﬁ"ﬂ’ {

- 30,6 mm/1.2in =

-~ 722mm/2.84in ——

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2102-5301 @ 50
@ blau® 2102-5304 © @ 50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Driicker
© griin-gelb & 2102-5307 @ 50

Zubehér; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2102-1392
grau 2102-1391

100(25)
100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?

lichtgrau 2002-171 200(25)
Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau 2002-172 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1auf 5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von 1auf10  2002-440 25
Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
e 1-23-45-6  2002-406/020-000

25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25

Querbricker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker flir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25
Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
-= 2-fach 2002-472 25
: 3-fach 2002-473 25
4-fach 2002-474 25
5-fach 2002-475 25
6-fach 2002-476 25
7-fach 2002-477 25
8-fach 2002-478 25
9-fach 2002-479 25
10-fach 2002-480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002-482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; In 25 A; lichtgrau

— 13 2002-473/011-000 25
WY 135 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-5-7-9 2002-479/011-000 25

1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm? e +f";
direkt steckbar: 1...4mm? e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;20,5A
Briicker 20 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Zubehdr; Serie 2102
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1,5mm? Iy 18 A

r——s\ L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
‘—4 grau 2002-511 100(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

" grau 2002-549 100(25)
B
19
Priifadapter; fir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fiir max. 2,5 mm?
5 grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar5... 5,2 mm

iB
@ wei

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt

2009-115 1

793-5501 5
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Hebel und Driicker

4 (6) mm?; Serie 2104
Technische Daten

05...4(6)mm2 @ 20...10 AWG
800 VIS kVI3 @ 600V, 30 AR
IN32 A (40 A) 600V, 30 A€

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
==211...13mm/0.43...0.51 inch

22,6 mm/0.89in

<~ 70mm/2.76in ——

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2104-5201 @ 50
@ blau® 2104-5204© © 50

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Driicker
© grin-gelb & 2104-5207 @ 50

Zubehér; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2104-1292 100(25)
grau 2104-1291 100(25)

Zubehor; Serie 2104

Technische Daten @ anschlieBbar:0,5...6 mm? e +f";
0,5...4(6)mm2 @ 20...10 AWG direkt steckbar: 1,5...6 mm? ,e"und 1,5 ... 4 mm?
+Aderendhilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"

800 VI8 kVI3 @ 600V, 30 A Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
IN32A (40 A) 600V, 30 A@ Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.
Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 |ncr.1 @ 800V = Bemessungsspannung
11...13mm/0.43...0.51 inch 8 kV = BemessungsstoBspannung

3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

f @ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen

1= sind fur Anwendungen Ex e |l geeignet.
Ea 550V; 28 A
> (siehe Kapitel 15)
> ¢ Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
‘ { - Hinweise:
< 35,8mm/1.41in —— Briicker, ab Seite 177

Prifzubehdr, ab Seite 170
Beschriftung, ab Seite 640

~—832mm/3.28in

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Driicker

Farbe Bestellnr. VPE Z_u lassungsdaten
siehe wwwwago.com

O grau® 2104-5301 @ 50

@ blau® 2104-5304 © @ 50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Driicker
© griin-gelb & 2104-5307 @ 50

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2104-1392 100(25)

O g 21041391 100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2004-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau  2004-172 200(25)

Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau

2-fach 2004-402 25
3-fach 2004-403 25
4-fach 2004-404 25
5-fach 2004-405 25
6-fach 2004-406 25
7-fach 2004-407 25
8-fach 2004-408 25
9-fach 2004-409 25
10-fach 2004-410 25

Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau
von 1auf 3 2004-433 25
von 1 auf 4 2004-434 25
von 1auf5 2004-435 25
von 1 auf 6 2004-436 25
von 1auf7 2004-437 25
von 1 auf 8 2004-438 25
von 1 auf9 2004-439 25
von1auf10  2004-440 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau

— 1-3-5 2004-405/011-000 25
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Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
T 1-23-45-6  2004-406/020-000

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
2 grau 2004-511 100(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

% grau 2004-549 100(25)

Priifadapter; fiir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)

Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
5 grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

WwAGOo
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Hebel und Driicker

6 (10) mm?; Serie 2106
Technische Daten

0,5...6 (10)mm2 @ 20...8 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 50 ARA
In41A(55A) 600V,50 A@

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

L~ ST,
— a— .

12

'24,8mm/0.981n

~— 74,8mm/2.94in

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2106-5201 @ 25
@ blau® 2106-5204 @ @ 25

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Driicker
© griin-gelb ® 2106-5207 @ 25

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2106-1292
grau 2106-1291

100(25)
100(25)

Zubehor; Serie 2106

Technische Daten

0,5...6(10) mm2 @ 20...8 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 50 AWy
INn41A(55A) 600V, 50 A@

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
£ ==213...15mm/0.51...0.59 inch

~— 40,8mm/1.61in —=

90,8 mm/3.57 in

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2106-5301 @ 25
@ blau® 2106-5304 @ @ 25

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Driicker
© grin-gelb ® 2106-5307 25

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau

2-fach 2006-402 25
3-fach 2006-403 25
4-fach 2006-404 25
5-fach 2006-405 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau
von 1auf3 2006-433 25
von 1 auf 4 2006-434 25
von 1auf5 2006-435 25

Sternbriicker; isoliert; Ix = Iy Klemme; lichtgrau
e 1-3-5 2006-405/011-000

25

Verschlusskappe; fur Leitereinfiihrung und Betétigungs-

6ffnung
grau 2006-191 25
- “w

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

2006-511 50(25)

{ﬁ_. grau
I
|

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

ﬁ grau

2006-549 50(25)

wAacGo

orange 2106-1392 100(25)
' grau 2106-1391  100(25)
Priifadapter; fiir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fiir max. 2,5 mm?
¥ grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weil 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

@ anschlieBbar:0,5... 10 mm? e + "

direkt steckbar: 2,5... 10 mm2 ,e"und 2,5 ... 6 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

800 V = Bemessungsspannung

8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

Klemmen mit blauem Isoliergehéuse sind fur Anwen-
dungen Ex i geeignet.

Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.

550V;41A

Briicker 33 A

(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehér, ab Seite 170

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com
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Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Hebel und Driicker

10 (16) mm?; Serie 2110
Technische Daten

05...10(16) mm2 @ 20...6 AWG

800 VIS kVI3 @ 600V, 65 AW
IN57 A (74 A) 600V, 65 A@

Klemmenbreite 10 mm/ 0.394 inch
17...19mm/0.67...0.75 inch

_{.

~30,8mm/1.27Tin=

89mm/3.5in

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2110-5201 @ 25
@ blau® 2110-5204 © © 25

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

© grin-gelb & 2110-5207 @ 25

Zubehér; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
. orange 2110-1292 100(25)
a | grau 2110-1291  100(25)

Zubehor; Serie 2110

Technische Daten

0,5...10(16) mm2 @ 20...6 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 65 AN
IN57 A (74 A) 600V, 65 A@

Klemmenbreite 10 mm /0.394 inch
17...19mm/0.67...0.75 inch

~—52,2mm/2.06 in —=

110,4 mm/4.35in

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2110-5301 @ 25
@ blau® 2110-5304 @ @ 25

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und
Push-in CAGE CLAMP®

© griin-gelb & 2110-5307 @ 25

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2110-1392 100(25)
grau 2110-1391  100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 57 A; lichtgrau

2-fach 2010-402 25

3-fach 2010-403 25

4-fach 2010-404 25

5-fach 2010-405 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 57 A; lichtgrau

J— vontlauf3  2010-433 25

von 1 auf 4 2010-434 25

von 1auf5 2010-435 25
Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau

1-3-5 2010-405/011-000 25

—

Fingerschutzabdeckung; dient als Beriihrungsschutz fiir
nicht belegte Klemmstellen

gelb 2010-100 100(25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
{%_ ’ grau 2010-511 50(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

s grau

2010-549 50(25)
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Priifadapter; fir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)

Priifabgriff; fir max. 2,5 mm?
5 grau

2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

@ anschlieBbar:0,5... 16 mm? e +f*;

direkt steckbar: 4... 16 mm?2 ,e"und 4 ... 10 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 18 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

800 V = Bemessungsspannung

8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

Klemmen mit blauem Isoliergeh&use sind fur Anwen-
dungen Ex i geeignet.

Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.

550V;57 A

Briicker 50 A

(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehdr, ab Seite 170

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Hebel und Driicker

16 (25 ,f*) mm2; Serie 2116

Technische Daten

05...16(25.f)mm? @ 20...4 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 85 AW
IN76 A(90 A) 600V, 78 AG

Klemmenbreite 12 mm/0.472 inch
18...20mm/0.71...0.79 inch

~32,3mm/1.27in=

~—91,5mm/3.6in

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2116-5201 @ 20
@ blau® 2116-5204 @ @ 20

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Driicker
Bei einer Strombelastung iiber 76 A sind Tragschienen
35 mit einer Hohe von 15 mm zu verwenden!

© griin-gelb ® 2116-5207 @ 20

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2116-1292 100(25)
grau 2116-1291  100(25)

Zubehor; Serie 2116

Technische Daten

05...16 (25 ,f) mm? @ 20...4 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 85 AW
IN76 A(90 A) 600V, 78 AG@

Klemmenbreite 12 mm/0.472 inch
18...20mm/0.71...0.79 inch

~— 543mm/2.14in —

~ 1135mm/4.47in ——

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2116-5301 @ 20
@ blau® 2116-5304 @ @ 20

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Driicker
Bei einer Strombelastung iiber 76 A sind Tragschienen
35 mit einer H6he von 15 mm zu verwenden!

© griin-gelb & 2116-5307 @ 20

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2116-1392 100(25)
| grau 2116-1391  100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 76 A; lichtgrau

2-fach 2016-402 25
3-fach 2016-403 25
4-fach 2016-404 25
5-fach 2016-405 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 76 A; lichtgrau
— von 1auf3 2016-433 25
von 1 auf 4 2016-434 25
von 1auf 5 2016-435 25

Sternbriicker; isoliert; v = Iy Klemme; lichtgrau
_— 1-3-5 2016-405/011-000 25

Fingerschutzabdeckung; dient als Berlihrungsschutz fiir
nicht belegte Klemmstellen

gelb 2016-100 100(25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
I"‘ grau 2016-511 50(25)
H

-

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebrickten Klemmen

&: grau 2016549  50(25)

Priifadapter; fiir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)

Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
i grau

2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

@ anschlieBbar:0,5... 16 mm? e +f", 25 mm?2 ,f";

direkt steckbar: 6... 16 mm?2 ,e"und 6 ... 16 mm?2
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 18 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

800 V = Bemessungsspannung

8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

Klemmen mit blauem Isoliergehéuse sind fur Anwen-
dungen Ex i geeignet.

Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.

550V; 76 A

Briicker 65 A

(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehér, ab Seite 171

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com
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Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Driicker

1(1,5) mm?; Serie 2200

Technische Daten

014...1(1,5)mm2 @ 24...16 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 10 A
IN135A(17,5A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
229...11mm/0.35...0.43inch
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2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2200-1201 @ 100
@ blau® 2200-1204 © © 100

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© grin-gelb & 2200-1207 @ 100

Zubehér; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange 2000-1292 100(25)
grau 2000-1291  100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
90 mm 209-190 50(25)
m 120 mm 209-191 50(25)

Zubeh6r; Serie 2200

Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau

Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 10 AN
IN135A(17,5A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
£ 229...11mm/0.35...0.43inch
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3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE

O grau® 2200-1301 @ 100

@ blau® 2200-1304 © @ 100

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© griin-gelb & 2200-1307 @ 100

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange 2000-1392 100(25)

grau 2000-1391 100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm 209-191 50(25)

Technische Daten

0,14...1(1,5) mm2 @ 24...16 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 10 AW
IN13,5A(17,5A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch
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4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker
Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2200-1401 @ 100
@ blau ® 2200-1404 ©@ © 100

4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© griin-gelb & 2200-1407 @ 100

Zubehér; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange 2000-1492 100(25)

grau 2000-1491 100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120mm 209-191 50(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Steckbarer Leitungsbricker; isoliert; Leitungsquerschnitt

2-fach 2000402 25 0,75 mm? Iy 9 A
3-fach 2000-403 25 L=60mm 2009-402 100(10)
4-fach 2000-404 25 L=110mm 2009-404 100 (10)
5-fach 2000-405 25 L =250 mm 2009-406 100(10)
6-fach 2000-406 25 Modularer Steckverbinder; anreihbar; fir Briickerschlitze
7-fach 2000-407 2% Klemmenbreite 5 mm /0.197 inch
8-fach 2000-408 25 ; grau 2000-511 100 (25)
9-fach 2000409 25 |
10-fach 2000410 25 Modularer Steckverbinder; anreihbar; fir Briickerschlit

e s o u‘arer eckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
voniauf3 2000433 25 oy g 2000-510 100025)
vonlauf4 2000434 25 '
von 1auf5 2000-435 25 T ihb b . B

g indmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
von 1 auf 6 2000-436 25 gebriickten Klemmen
von 1auf7 2000-437 25 _ grau 2000-549 100 (25)
von 1 auf 8 2000-438 25 Lia
von 1auf9 2000-439 25
: . vc.m 1_ L - & Priifadapter; fiir Prifstecker @ 4 mm
Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau - grau 2009-174 100(25)
g 1-23-45-6  2000-406/020-000 25 -
1l
. — " Priifabgriff; fir max. 2,5 mm?

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau - grau 2009-182 100(25)

1-3-5 2000-405/011-000 25 Y
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Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/

Rolle
&

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fir Klemmenbreite 3,5 mm

793-3501 5

weiB 2009-113 1

unbedruckt
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

@ anschlieBbar:0,14...1,5mm? e +f;
direkt steckbar: 0,5 ... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

©® Klemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;13A
Briicker 12 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, ab Seite 168

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme, Doppeldurchgangsklemme TOPJOB?® S; mit Driicker

1,5 (2,5) mm?2; Serie 2201

Technische Daten

0.25...1,5(25) mm2 @ 22...14 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 15 AW
IN18A (24 A) 600V, 15 A@

Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
229...11mm/0.35...0.43inch

199mm/0.78in
~— 485mm/1.91in —=

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2201-1201 @ 100
@ blau® 2201-1204©@ @ 100

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© griin-gelb & 2201-1207 @ 100

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange 2002-1292  100(25)

- grau 20021291  100(25)
Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick

orange 2002-1294 100(25)

- grau 2002-1293  100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
90 mm 209-190 50(25)

m 120 mm 209-191 50(25)

Zubehor; Serie 2201

Technische Daten

0,25...1,5(2,5)mm2 @ 22...14 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 15 AW
IN18 A (24 A) 600V, 15 A@

Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
£ 229...11mm/0.35...0.43inch
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3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2201-1301 @ 100
@ blau® 2201-1304 @ @ 100
@ orange ® 2201-1302@ 100

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© griin-gelb ® 2201-1307 @ 100

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

. orange 2002-1392  100(25)
grau 2002-1391 100(25)

Trennwand; (iberstehend; 2 mm dick
orange 2002-1394 100(25)
grau 2002-1393  100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

@ 120mm 209-191 50(25)

Technische Daten

0.25...1,5(25) mm2 @ 22...14 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 15 AW
IN18A (24 A) 600V, 15 A@

Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

—= 306 mml1.2|n -

~— 699mm/2.75in ———

4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2201-1401 @ 100
@ blau® 2201-1404 @ @ 100

4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
Q© grin-gelb ® 2201-1407 @ 100

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

N orange 2002-1492  100(25)

!’ grau 20021491  100(25)
Trennwand; iberstehend; 2 mm dick

orange 2002-1494 100(25)

grau 2002-1493  100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

@ 120mm 209-191 50(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?

lichtgrau 2001-171 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 18 A; lichtgrau
2-fach 2001-402 25
3-fach 2001-403 25
4-fach 2001-404 25
5-fach 2001-405 25
6-fach 2001-406 25
7-fach 2001-407 25
8-fach 2001-408 25
9-fach 2001-409 25
10-fach 2001-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 18 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2001-433 25
von 1auf 4 2001-434 25
von 1auf 5 2001-435 25
von 1 auf 6 2001-436 25
von 1auf 7 2001-437 25
von 1auf 8 2001-438 25
von 1auf9 2001-439 25
von1auf10  2001-440 25
40 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
— 1-23-45-6  2001-406/020-000 25
1l

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
= 135 2001-405/011-000 25

.| | |
Reduzierbriicker; isoliert; von 6/4 mm? auf 4/2,5/1,5 mm?;

IN32A

lichtgrau 2006-499 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm? Iy 18 A

h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
-‘-l grau 2001-511 100(25)

Priifadapter; firr Prifstecker @ 4 mm

T grau 2009-174  100(25)
Priifabgriff; fir max. 2,5 mm?2
o grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 2.000 WMB-Schilder (4 mm)/
Rolle; dehnbar 4 ... 4,2 mm

iB
@ wei

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 4 ... 42 mm

unbedruckt

2009-114 1

793-4501 5
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

@ anschlieBbar:0,25... 2,5 mm? e +f;
direkt steckbar: 0,75...2,5 mm?,e"und 0,75 ...
1.5 mm? ,Aderendhdilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

©® Klemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen . a

sind fr Anwendungen Ex e Il geeignet. Reduzierbriicker (2006-499): von 6/4 mm? (Serien

550V, 17.5A 2206/2204) auf 4/2,5/1,5 mm? (Serien 2204/2202/2201)
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:
Briicker, ab Seite 177

Prifzubehdr, ab Seite 168
Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme, Doppeldurchgangsklemme TOPJOB?® S; mit Driicker
2,5 (4) mm?; Serie 2202

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG 0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG 0,25...2,5(4) mm2 @ 22...12 AWG
800 V/8kVIi3@® 600V, 20 A 800 V/8kVI3 @ 600V,20 AN 800 V/I8kVI3 @® 600V,20 AN
IN24A(32A) 600V,20 A€ IN24A(32A) 600V, 20 A@ IN24A(32A) 600V, 20 A€
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
2210...12mm/0.39...0.47 inch & =210...12mm/0.39...0.47 inch £ =210...12mm/0.39...0.47 inch
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‘19,9mml0.78|n ~30,6mm/1.2in = - 30,6 mml1.2|n -
~— 485mm/1.91in — ~— 59,2mm/2.33in —— ~— 699mm/2.75in ———
2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker 3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker
Farbe Bestellnr. VPE Farbe Bestellnr. VPE Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2202-1201 @ 100 O grau® 2202-1301 @ 100 O grau® 2202-1401 @ 100
@ blau® 2202-1204©@ ® 100 @ blau® 2202-1304© O 100 @ blau® 2202-1404© O 100
@ rot® 2202-1203 @ 100 @ orange ® 2202-1302 @ 100 @ rot® 2202-1403 @ 100
@ schwarz ® 2202-1205 @ 100 @ rot® 2202-1303 @ 100 @ schwarz® 2202-1405 @ 100
O lichtgrau & 2202-1209 @ 100 @ schwarz ® 2202-1305 @ 100 QO lichtgrau & 2202-1409 @ 100
O lichtgrau & 2202-1309 @ 100
2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker 3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© griin-gelb ® 2202-1207 @ 100 © griin-gelb ® 2202-1307 @ 100 © grin-gelb 2202-1407 @ 100
Zubehér; artikelspezifisch Zubehor; artikelspezifisch Zubehér; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-1292 100(25) orange 2002-1392 100(25) _ orange 2002-1492 100(25)
grau 2002-1291  100(25) : grau 2002-1391  100(25) "'_‘ grau 2002-1491  100(25)
Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick
orange 2002-1294 100(25) orange 2002-1394 100(25) orange 2002-1494 100(25)
- grau 2002-1293  100(25) grau 2002-1393  100(25) grau 2002-1493  100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
90 mm 209-190 50(25) 120mm 209-191 50(25) 120mm 209-191 50(25)
m 120 mm 209-191 50(25) @ @
Zubehor; Serie 2202
Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm? Kammbricker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau Reduzierbriicker; isoliert; von 6/4 mm? auf 4/2,5/1,56 mm?;
lichtgrau 2002171 200(25) vonlauf3 2002433 25 In32A
von 1 auf 4 2002-434 25 lichtgrau 2006-499 25
von 1auf 5 2002-435 25 1l
Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm? von 1 auf 6 2002-436 25
dunkelgrau 2002172 200(25) vonlauf7 2002437 25 Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
vonlaufg8  2002-438 25 = 2-fach 2002-412 25
vonlauf9 2002439 25 3-fach 2002-473 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau von1lauf10 2002440 25 4-fach 2002-474 25
2-fach 2002-402 25 Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau 5-fach 2002-475 2
3-fach 2002403 25 - 1-3-5 2002-405/011-000 25 6-fach 2002-476 25
4-fach 2002-404 25 7-fach 2002-477 25
5-fach 2002-405 25 8-fach 2002-478 25
6-fach 2002-406 25 Querbriicker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; 9-fach 2002479 25
7-fach 2002-407 25 Iichtgrau 10-fach 2002-480 25
8-fach 2002-408 25 2-fach 2002-400 25 11-fach 2002-481 25
9-fach 2002-409 25 12-fach 2002-482 25
10-fach 2002-410 25 Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1 1,5mm2 Iy 18 A
. 123456 2002406020000 25 3 , ) L=60mm 2009412 100{10)
=Tt o lichtgrau 2002-423 25 L=110mm  2009-414 100(10)
rot 2002-423/000-005 25 L=250mm  2009-416 100(10)
blau 2002-423/000-006 25

42 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen leﬁﬂ


https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-406/020-000
https://www.wago.com/2202-1201
https://www.wago.com/2202-1301
https://www.wago.com/2202-1401
https://www.wago.com/2202-1204
https://www.wago.com/2202-1304
https://www.wago.com/2202-1404
https://www.wago.com/2202-1203
https://www.wago.com/2202-1302
https://www.wago.com/2202-1403
https://www.wago.com/2202-1205
https://www.wago.com/2202-1303
https://www.wago.com/2202-1405
https://www.wago.com/2202-1209
https://www.wago.com/2202-1305
https://www.wago.com/2202-1409
https://www.wago.com/2202-1309
https://www.wago.com/2202-1207
https://www.wago.com/2202-1307
https://www.wago.com/2202-1407
https://www.wago.com/2002-1292
https://www.wago.com/2002-1392
https://www.wago.com/2002-1492
https://www.wago.com/2002-1291
https://www.wago.com/2002-1391
https://www.wago.com/2002-1491
https://www.wago.com/2002-1294
https://www.wago.com/2002-1394
https://www.wago.com/2002-1494
https://www.wago.com/2002-1293
https://www.wago.com/2002-1393
https://www.wago.com/2002-1493
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-405/011-000
https://www.wago.com/2002-400
https://www.wago.com/2002-423
https://www.wago.com/2002-423/000-005
https://www.wago.com/2002-423/000-006
https://www.wago.com/2006-499
https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416

WWW.wago.com

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

©® Klemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;22A
Briicker 20 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2202

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; Iy 25 A; lichtgrau

= 13 2002-473/011-000 25
i 135 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-5-7-9 2002-479/011-000 25
1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25
Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
| ™ grau 2002-511 100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

& grau 2002-549 100(25)

L-Prifsteckermodul; anreihbar
ﬁ; grau 2002-611 100(25)
4

Priifadapter; fr Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)

Priifabgriff; flir max. 2,5 mm?
3 grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weil3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weif; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

wAaco
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Reduzierbriicker (2006-499): von 6/4 mm? (Serien
2206/2204) auf 4/2,5/1,5 mm? (Serien 2204/2202/2201)
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PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Driicker

2,5 (4) mm?; Serie 2202

Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 20 A
IN24 A (32 A) 600V,20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

_.4
av’ -i

\i!-"&

__*/a'\-—-—(“ls

=

< 389 mm/1.53in -

=26 1mm/1 03in=
~— 52,6 mm/2.07in —>

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2202-6301 100
@ blau 2202-6304 @ 100
@ orange 2202-6302 100
@ rot 2202-6303 100
@ schwarz 2202-6305 100
O gelb 2202-6306 100

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© grin-gelb 2202-6307 100

Zubehor; Serie 2202
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-6392 100(25)
grau 2002-6391  100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1auf7 2002-437 25
von 1 auf8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von 1auf10  2002-440 25
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@ anschlieBbar:0,25...4 mm?2 e +f"
direkt steckbar: 1...4mm?2,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

©® Klemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2202
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
— 1-23-45-6  2002-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; Ix = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002-472 25
y 3-fach 2002-473 25
4-fach 2002-474 25

5-fach 2002-475 25

6-fach 2002-476 25

7-fach 2002-477 25

8-fach 2002-478 25

9-fach 2002-479 25
10-fach 2002-480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002-482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; Iy 25 A; lichtgrau

= 1-3 2002-473/011-000 25
WY 138 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-5-7-9 2002-479/011-000 25

1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

Querbrticker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker flir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf3

- lichtgrau 2002-423 25

rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt

1.5mm% Iy 18 A

F——s\ L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Zubehdr; Serie 2202
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
) grau 2002-511 100(25)
~

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

grau 2002-549 100(25)

o

L-Priifsteckermodul; anreihbar
r‘/-' grau

-

2002-611 100(25)

L-Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebrickten Klemmen

grau 2002-649 100(25)
f’-‘."{
Priifadapter; fiir Prifstecker @ 4 mm
N grau 2009-174 100(25)

Prifabgriff; fiir max. 2,5 mm?
3 grau

2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ wei3 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5
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Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB?® S; mit Driicker

2.5 (4) mm?; Serie 2202

Technische Daten

0,25...2,5 (4)mm? @ 22...12AWG
800 V/I8KkV/I3 @ 600V, 20 A
IN24 A(32A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

38,9 mm/1.53in =

~26,1mm/1.03in=
~—— 52,6 mm/2.07in —

4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker
Achtung: Diese Klemme ist nicht mit Kammbriickern
briickbar!

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2202-6401 100
@ blau 2202-6404 @ 100
@ orange 2202-6402 100
@ rot 2202-6403 100
@ schwarz 2202-6405 100
O gelb 2202-6406 100

4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© griin-gelb 2202-6407 100

Zubehor; Serie 2202
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-6392

B - 2002-6391

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

100(25)
100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weil 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; wei; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5.... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

wAacGo

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1... 2,56 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

3- und 4-Leiter-Klemmen in abgewinkelter Bauform

Die um 35° geneigte Verdrahtungsebene dieser Reihen-
klemmen TOPJOB® S ermdglicht einen sehr engen Verle-
geradius und damit einen kiirzestméglichen Verlegeweg
der angeschlossenen Leiter in den Kabelkanal oder in
Schalt- und Steuerschranken haufig genutzter Verdrah-
tungssysteme, wie z. B. Lltze LSC. Der Kabelkanal kann
platzsparend dicht neben den Klemmen montiert und in
seiner Hohe relativ flach gehalten werden.

Produktmerkmale

Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss fir alle Leiterarten
mit dem Zusatznutzen ,Stecken von eindrahtigen und
mehrdrahtigen Leitern sowie feindrahtigen Leitern mit
Aderendhlse”

Ruttelsicher, schnell, wartungsfrei
3-Leiter-Durchgangs- und Schutzleiterklemmen mit
doppelter Briickerspur

4-Leiter-Klemmen zur Potentialvervielfaltigung ohne
Briicker und ohne zusatzliche Klemmen

3-und 4-Leiter-Klemmen sind konturengleich.

Beim Wechseln von einer 3-Leiter-Klemme auf eine
4-Leiter-Klemme bzw. umgekehrt muss immer eine
Abschlussplatte gesetzt werden!
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Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Driicker

4 (6) mm?; Serie 2204
Technische Daten

05...4(6)mm2 @ 20...10 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 30 AR
IN32A(41A) 600V, 30 A@

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
=211...13mm/0.43...0.51 inch

22 6mml0 89in
~— 523mm/2.06in —

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2204-1201 @ 50
@ blau® 2204-1204© O 50

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© griin-gelb & 2204-1207 @ 50

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2004-1292  100(25)

- grau 2004-1291 100(25)
Trennwand; liberstehend; 2 mm dick

orange 2004-1294 100(25)

grau 2004-1293  100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
90 mm 209-190 50(25)

m 120 mm 209-191 50(25)

Zubehor; Serie 2204

Technische Daten

05...4(6)mm2 @ 20...10 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 30 AN
IN32A(41A) 600V, 30 A@

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
& =211...13mm/0.43...0.51 inch

. e W A
‘zrﬂrijg_m 4

- 35,8 mm/1.41in =
~——— 655mm/2.58in ——

329mm/ __
1.3in

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2204-1301 @ 50
@ blau® 2204-1304© © 50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© griin-gelb ® 2204-1307 @ 50

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick

orange 2004-1392  100(25)

grau 2004-1391 100(25)
Trennwand; liberstehend; 2 mm dick

orange 2004-1394 100(25)

grau 2004-1393  100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

- 120mm 209-191 50(25)

Technische Daten

05...4(6)mm2 @ 0...10 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 30 AW
IN32A(41A) 600V, 30 A€

Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch
£ =211...13mm/0.43...0.51 inch

~ 358mm/1.41in =

~— 78,7mm/3.1in

4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2204-1401 @ 50
@ blau® 2204-1404© O 50

4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© grin-gelb ® 2204-1407 @ 50

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2004-1492  100(25)
— grau 2004-1491  100(25)
Trennwand; iberstehend; 2 mm dick

orange 2004-1494 100(25)
w grau 2004-1493  100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

- 120mm 209-191 50(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2004-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?

dunkelgrau 2004-172 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau

2-fach 2004-402 25

tH 3-fach 2004-403 25
4-fach 2004-404 25
5-fach 2004-405 25
6-fach 2004-406 25
7-fach 2004-407 25
8-fach 2004-408 25
9-fach 2004-409 25
10-fach 2004-410 25
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Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau

von 1 auf3 2004-433 25
von 1 auf 4 2004-434 25
von 1auf 5 2004-435 25
von 1 auf 6 2004-436 25
von 1 auf 7 2004-437 25
von 1 auf 8 2004-438 25
von 1auf9 2004-439 25
von 1auf10  2004-440 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2004-405/011-000 25

Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
i 1-23-45-6  2004-406/020-000

Reduzierbricker; isoliert; von 6/4 mm? auf 4/2,5/1,5 mm?

IN32A

lichtgrau 2006-499 25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
B grau 2004-511 100(25)
<

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

& grau 2004-549 100(25)
Prufadapter; fir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
5 grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5.... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

WwAGOo
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https://www.wago.com/2004-1393
https://www.wago.com/2004-1493
https://www.wago.com/2004-511
https://www.wago.com/2004-549
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/793-5501
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@ anschlieBbar:05...6 mm? e +f";
direkt steckbar: 1,5... 6 mm? ,e"und 1,5... 4 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

©® Klemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;31A
Briicker 30 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehér, ab Seite 170

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Reduzierbriicker (2006-499): von 6/4 mm? (Serien
2206/2204) auf 4/2,5/1,5 mm?2 (Serien 2204/2202/2201)
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Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Driicker

6 (10) mm?; Serie 2206

Technische Daten Technische Daten @ anschlieBbar:0,5... 10 mm? e +f";

05...6(10)mm2 @ 20...8 AWG 05...6(10)mm2 @ 20...8 AWG direkt steckbar: 2,5... 10mm? " und 2,5.... 6 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"

800 VIigkVI3 @ 600V, 50 AR 800 V/8 kVIi3 @ 600 V. 50 AW Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

IN41A (57 A) 600V, 50 AG@ In41A (57 A) 600V, 50 A@ Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch @ 800V = Bemessungsspannung

13...15mm/0.51...0.59 inch 13...15mm/0.51...0.59 inch 8 kV = BemessungsstoBspannung

3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;41A
Briicker 33 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen

'24,8mm/0.98in - 40.8mm/1.61in = Hinweise:
~—— 57,3mm/2.26in —— -~ 733mm/2.89in ——— Briicker, ab Seite 177
" — . —— Priifzubehdr, ab Seite 170
2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker 3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker Beschriftung, ab Seite 640
Farbe Bestellnr. VPE Farbe Bestellnr. VPE
Zulassungsdaten
O grau® 2206-1201 @ 50 O grau® 2206-1301 @ 25 siehe wwwawago.com
@ blau® 2206-1204© © 50 @ blau® 2206-1304© @ 25
2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker 3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© griin-gelb & 2206-1207 @ 50 © griin-gelb ® 2206-1307 @ 25
Zubehor; artikelspezifisch Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick
orange 2006-1292  100(25) orange 2006-1392  100(25)
- grau 2006-1291  100(25) grau 2006-1391 100 (25)
Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick Trennwand; liberstehend; 2 mm dick
orange 2006-1294  100(25) orange 2006-1394 100 (25)
- grau 2006-1293  100(25) - grau 2006-1393  100(25)
Zubehér: Serie 2206 Reduzierbriicker (2006-499): von 6/4 mm? (Serien

. . . . 2206/2204) auf 4/2,5/1,5 mm? (Serien 2204/2202/2201)
Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
- 120 mm 209-191 50(25) % grau 2006-511 50(25)
Kammbrcker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
2-fach 2006-402 25 gebriickten Klemmen
3-fach 2006-403 25 i grau 2006-549 50(25)
4-fach 2006-404 25 &‘
5-fach 2006-405 25
Kammbrticker; isoliert; ly 41 A; lichtgrau Prifadapter; fir Priifstecker @ 4 mm
vonlauf3  2006-433 25 1 grau 2009174 100(25)

von 1 auf 4 2006-434 25
von 1auf5 2006-435 25
Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau Priifabagriff; flr max. 2,5 mm?

135 2006-405/011-000 25 - grau 2009182 100(25)

Reduzierbriicker; isoliert; von 6/4 mm? auf 4/2,5/1,5 mmz;  Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
In32A 50m-Rolle

lichtgrau 2006-499 25 weif 2009110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5
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Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB?® S; mit Driicker

10 (16) mm?; Serie 2210
Technische Daten

0,5...10(16) mm2 @ 20...6 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 65 AN
IN57 A (76 A) 600V, 64 A@

Klemmenbreite 10 mm/0.394 inch
17...19mm/0.67...0.75 inch

A t
f.
1

et [
T

CNE—T S .J]

36,9 mm/
1.45in

T |
1L_k{ \‘2'_&-‘.

- 30,8mm/1.21 in =
- 67,6mm/2.66in ——

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2210-1201 @ 25
@ blau® 2210-1204©@ @ 25

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© griin-gelb & 2210-1207 @ 25

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick
orange 2010-1292  100(25)
s 20101291 10005)

Zubehor; Serie 2210

Technische Daten

0,5...10(16) mm? @ 20...6 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 65 AW
IN57 A(76 A) 600V, 64 A@

Klemmenbreite 10 mm/0.394 inch
C==217...19mm/0.67...0.75inch

~—— 52,2mm/2.06in —

89mm/3.5in

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 22101301 @ 25
@ blau® 2210-1304© O 25

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
© grin-gelb ® 2210-1307 @ 25

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2010-1392  100(25)
F grau 2010-1391  100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

@ 120mm 209-191 50(25)

Kammbriicker; isoliert; Iy 57 A; lichtgrau

2-fach 2010-402 25
3-fach 2010-403 25
4-fach 2010-404 25
5-fach 2010-405 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 57 A; lichtgrau
g von 1auf3 2010-433 25
von 1 auf 4 2010-434 25
von 1auf 5 2010-435 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
__— 135 2010-405/011-000 25

Reduzierbriicker; isoliert; von 16/10 mm? auf
10/6/4/2,5 mm2; Iy 57 A

lichtgrau 2016-499 25

Fingerschutzabdeckung; dient als Beriihrungsschutz fiir
nicht belegte Klemmstellen

gelb 2010-100 100(25)

wAacGo

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

{-?_ ’ grau 2010-511 50(25)
|

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.

gebrilckten Klemmen

s grau

Priifadapter; fiir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)

2010-549 50(25)

Prifabgriff; fiir max. 2,5 mm?
i grau

2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-

der/Karte; dehnbar 5.... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

@ anschlieBbar:0,5... 16 mm? e +f";
direkt steckbar: 4 ... 16 mm?2 ,e"und 4 ... 10 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 18 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;54 A
Briicker 50 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehér, ab Seite 170

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com
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Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Driicker

16 (25 ,f) mm?2; Serie 2216

Technische Daten

05...16(25,f)mm? @ 20...4 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 85 AW
IN76 A(90 A) 600V, 85 A€

Klemmenbreite 12 mm/0.472 inch
18...20mm/0.71...0.79 inch

~32,3mm/1.27in =~
~—— 698mm/2.75in ——

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2216-1201 @ 20
@ blau® 2216-1204© © 20

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
Bei einer Strombelastung tiber 76 A sind Tragschienen
35 mit einer Hohe von 15 mm zu verwenden!

© griin-gelb ® 22161207 @ 50

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2016-1292  100(25)
grau 2016-1291  100(25)

Zubehor; Serie 2216

Technische Daten

05...16 (25 ,f") mm2 @ 20...4 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 85 AW
IN76 A (90 A) 600V, 85 A@

Klemmenbreite 12 mm/0.472 inch
0.79inch

& ==218...20mm/0.71...

'\1 _I_I--‘L . L‘

b‘?Lﬂﬁa., J
~— 54,3mm/2.14in —

91,8mm/3.61in ———

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2216-1301 @ 20
@ blau® 2216-1304© @ 20

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker
Bei einer Strombelastung tiber 76 A sind Tragschienen
35 mit einer Hohe von 15 mm zu verwenden!

© grin-gelb 2216-1307 @ 20

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick
orange 2016-1392  100(25)

e e 20161391 100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

@ 120mm 209-191 50(25)

Kammbriicker; isoliert; Iy 76 A; lichtgrau

2-fach 2016-402 25
3-fach 2016-403 25
4-fach 2016-404 25
5-fach 2016-405 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 76 A; lichtgrau
_— von 1auf 3 2016-433 25
von 1 auf 4 2016-434 25
von 1auf 5 2016-435 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau

__—— 135 2016-405/011-000 25

Reduzierbriicker; isoliert; von 16/10 mm? auf
10/6/4/2,5 mm?; 1y 57 A

lichtgrau 2016-499 25

Fingerschutzabdeckung; dient als Bertihrungsschutz fir
nicht belegte Klemmstellen

gelb 2016-100 100(25)
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Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
a;? grau 2016-511 50(25)
i

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

E grau

Priifadapter; fiir Priifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)

2016-549 50(25)

Prufabgriff; fur max. 2,56 mm?
grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weif; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

WWW.wago.com
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@ anschlieBbar:0,5... 16 mm? e +f", 25 mm2 ,f";

direkt steckbar: 6... 16 mm?2 ,e"und 6 ... 16 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 18 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

800 V = Bemessungsspannung

8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

Klemmen mit blauem Isoliergeh&use sind fur Anwen-
dungen Ex i geeignet.

Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.

550V;76 A

Briicker 65 A

(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehdr, ab Seite 171

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®
Serien 2000 bis 2016
Systembeschreibung und Handhabung

Direktes Stecken - ein&réhtigé Leiter und Leiter mit Ader-  Leiter anschlieBen mit Betatigungswerkzeug - feindrah- Leiter anschlieBen - Isolierungsstopp.
endhiilse tige Leiter

Kammbriicker einsetzen und bis zum Anschlag hinunter-
driicken.

Individuelle Briicker entstehen durch Herausbrechen von
Kontaktstiften (Serien 2000, 2001, 2002, 2004).

MOTOR  BLOCK
r CONFISLIRATHON

I > k &
Kammbriicker Briicken mit Reduzierbriickern Dieser speziell fir die Herstellung des ,Sternpunktes” ent-
Beschriften mit Faserschreiber wickelte Sternbriicker findet bei Motorklemmenbrettern
mit Reihenklemmen TOPJOB® S seinen Einsatz.

[ — push-in CAGE cLAMPe kiemmt [[iilll== B cinouhior

folgende Kupferleiter: auch mit verzinnten
eindrahtig ,e" mehrdréhtig ,m" Einzeladern
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Motoranschluss-Klemmenblock L-Prifsteckermodule, hier in einer Dreistockklemme plat- ~ Der Priifabgriff (2069-1 82) ist fiir die Serien 2000 bis
ziert 2016, fur den werkzeuglosen Anschluss individueller
Prifleitungen bis 2,5 mm? geeignet.

Der Prifadapter, CAT | (2009-174) fiir Priifstecker @ 4 mm
ist fir die Serien 2000 bis 2016 geeignet.

Gruppenschildtrager (2009-163) fir Beschriftungsstreifen
(2009-110)

Leitungsbricker bis zum Anschlag hinunterdriicken. Fiir Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Einrasten eines Beschriftungsstreifens in die Beschrif-
Umverdrahtungen Briicker mittels Betatigungswerkzeug Beschriftungsaufnahme tungsaufnahme
heraushebeln.

[ === U feindrahtig, mit w— feindrahtig, mit
feindrahtig, Aderendhiilse Stiftkabelschuh
litzenverdichtet (gasdicht aufgecrimpt) (gasdicht aufgecrimpt)
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Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme, Doppeldurchgangsklemme TOPJOB® S

1(1,5) mm2; Serie 2000

Technische Daten

014...1(1,5)mm2 @ 24...16 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 15 AN
IN135A(17,5A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 3,5 mm/0.138 inch
2=29...11mm/0.35...0.43inch

... _.Iif’..-—‘_‘&_".i. ?
-
[ M_ﬁj i
s : =
—
19.9mm/0.78in

~— 485mm/1.91in —

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2000-1201 @ 100
@ blau® 2000-1204© © 100
@ orange ® 2000-1202 @ 100
@ ot® 2000-1203 @ 100
@ schwarz ® 2000-1205 @ 100
O geb® 2000-1206 @ 100

2-Leiter-Schutzleiterklemme
© grin-gelb & 2000-1207 @ 100

Zubehér; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange 2000-1292 100(25)
grau 2000-1291  100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
90 mm 209-190 50(25)
@ 120 mm 209-191 50(25)

Zubeh6r; Serie 2000

Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 15 AN
IN135A(17,5A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

~ 296mm/1.17in =
~—— 582mm/2.29in

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2000-1301 @ 100
@ blau® 2000-1304 © @ 100
@ orange ® 2000-1302 @ 100
@ rot® 2000-1303 @ 100
@ schwarz ® 2000-1305 @ 100
O geb® 2000-1306 @ 100

3-Leiter-Schutzleiterklemme
© griin-gelb & 2000-1307 @ 100

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange 2000-1392 100(25)

grau 2000-1391 100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm 209-191 50(25)

Technische Daten

0,14...1(1,5) mm2 @ 24...16 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 15 AW
IN13,5A(17,5A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

~296mm/1.17in =

~— 67,9mm/2.67in

4-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2000-1401 @ 100
@ blau® 2000-1404 © © 100
@ orange ® 2000-1402 @ 100
@ rot® 2000-1403 @ 100
@ schwarz ® 2000-1405 @ 100
O geb® 2000-1406 @ 100

4-Leiter-Schutzleiterklemme
© griin-gelb & 2000-1407 @ 100

Zubehér; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange 2000-1492 100(25)

grau 2000-1491 100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120mm 209-191 50(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau

2-fach 2000-402 25

3-fach 2000-403 25

4-fach 2000-404 25

5-fach 2000-405 25

6-fach 2000-406 25

7-fach 2000-407 25

8-fach 2000-408 25

9-fach 2000-409 25

10-fach 2000-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau

von 1auf 3 2000-433 25

von 1 auf 4 2000-434 25

von 1auf 5 2000-435 25

von 1 auf 6 2000-436 25

von 1auf7 2000-437 25

von 1 auf 8 2000-438 25

von 1 auf9 2000-439 25

von 1auf 10  2000-440 25
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

gelb 2000-115 100(25)
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Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
— 1-23-45-6  2000-406/020-000 25
1l

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2000-405/011-000 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
0,75mm2% N9 A

L=60mm 2009-402 100(10)
L=110mm  2009-404 100(10)
L=250mm  2009-406 100(10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
Klemmenbreite 5 mm/0.197 inch

grau 2000-511 100(25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

e grau 2000-510 100(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

) grau 2000-549 100(25)
o
Priifadapter; fiir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
3 grau 2009-182 100(25)
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Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
800 V/8kVI3@® 600V, 15 AW
IN13,5A(17,5A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 3,6 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

~—— 47,6mm/1.87in —
-~ 859mm/338in ——>

Doppeldurchgangsklemme; beide Potentiale briickbar
Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2000-2141 @ 50

Zubehér; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick
orange 2000-2196
grau 2000-2195

100(25)
100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/

Rolle
&

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fiir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt  793-3501 5

weiB 2009-113 1

wAaco

= 32,5mm/1.28in =
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@ anschlieBbar:0,14... 1,5 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 0,5 ... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;13A
Briicker 12 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Trennwand Ex e/Ex i, Seite 63

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehdr, ab Seite 168

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

32,5mm/1.28in >

~—— 47,6mm/1.87in —
-~ 859mm/3.38in ——

Doppeldurchgangsklemmen sind Raumsparer. Bei nur
3,5mm-Klemmenbreite sind in einem Isoliergehduse 2
potentialfremde Durchgangsklemmen in einer Ebene
untergebracht. Bezogen auf ,normale” Durchgangsklem-
men betrégt die Klemmenbreite also nur 1,75 mm. ,Ein-
gang” und ,Ausgang" eines Stromkreises liegen auf der
gleichen Klemmenseite. Beide Stromkreise kdnnen
getrennt nach ,Eingang” und ,Ausgang” gekennzeichnet
werden.

Gruppenschildtrager (27009-1 93) hier bestlickt mit

Beschriftungsstreifen, verwendbar fiir alle Reihenklemmen

TOPJOB® S der Serien 2000 bis 2016.
Nicht Uber eine Abschlussplatte hinweg setzen!

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Universelle und schnelle Beschriftung
3 Beschriftungsaufhahmen fiir Einzelschildchen oder
Beschriftungsstreifen

Universelle und schnelle Beschriftung
4 Beschriftungsaufnahmen (Doppeldurchgangsklemmen)
fiir Einzelschildchen oder Beschriftungsstreifen

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen 55


https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-113
https://www.wago.com/793-3501
https://www.wago.com/2000-1301
https://www.wago.com/2000-1401
https://www.wago.com/2000-2141
https://www.wago.com/2000-1204
https://www.wago.com/2000-1304
https://www.wago.com/2000-1404
https://www.wago.com/2000-1202
https://www.wago.com/2000-1302
https://www.wago.com/2000-1402
https://www.wago.com/2000-1203
https://www.wago.com/2000-1303
https://www.wago.com/2000-1403
https://www.wago.com/2000-1205
https://www.wago.com/2000-1305
https://www.wago.com/2000-1405
https://www.wago.com/2000-1206
https://www.wago.com/2000-1306
https://www.wago.com/2000-1406
https://www.wago.com/2000-1207
https://www.wago.com/2000-1307
https://www.wago.com/2000-1407
https://www.wago.com/2000-1292
https://www.wago.com/2000-1392
https://www.wago.com/2000-1492
https://www.wago.com/2000-2196
https://www.wago.com/2000-1291
https://www.wago.com/2000-1391
https://www.wago.com/2000-1491
https://www.wago.com/2000-2195
https://www.wago.com/209-190
https://www.wago.com/209-191
https://www.wago.com/209-191
https://www.wago.com/209-191

Band 1, Kapitel 1 | WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

WWW.wago.com

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme, Schirmleiterklemme, Doppeldurchgangsklemme

TOPJOB® S

1.5 (2,5) mm?2; Serie 2001
Technische Daten

0,25...1,5(2,5)mm2 @ 22...14 AWG

800 VI8 kVI3 @ 600V, 15 AW
IN18 A (24 A) 600V, 15 A@

Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
2=29...11mm/0.35...0.43inch

[yl L E =
— - P | [32]
N
‘ -h_.ﬂ_;ﬂ_ _13 |
199mm/0.78in

~— 485mm/1.91in —

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2001-1201 @ 100
@ blau® 2001-1204 @ © 100
@ orange ® 2001-1202 @ 100
@ ot® 2001-1203 @ 100
@ schwarz & 2001-1205 @ 100
O geb® 2001-1206 @ 100

2-Leiter-Schutzleiterklemme
© griin-gelb & 2001-1207 @ 100

2-Leiter-Schirmleiterklemme
O weiB 2001-1208 100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden 2001-1211/1000-411  Seite 146

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-1292 100(25)
grau 2002-1291 100(25)

Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick
orange 2002-1294  100(25)

- grau 2002-1293  100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
90 mm 209-190 50(25)

ﬁ 120 mm 209-191 50(25)

.

Zubehor; Serie 2001

Isolierungsstopp; 5 Stilick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2001-171 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

gelb 2001-115 100(25)
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Technische Daten

0,25...1,5(2,5)mm2 @ 22...14 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 15 AW
IN18 A (24 A) 600V, 15 A@

Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

Technische Daten

0,25...1,5(25)mm2 @ 22...14 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 15 A
IN18A (24 A) 600V, 15 A@

Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

~30,6mm/1.2in =
~— 59,2mm/2.33in ——

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2001-1301 @ 100
@ blau® 2001-1304 © @ 100
@ orange ® 2001-1302 @ 100
@ rot® 2001-1303 @ 100
@ schwarz @ 2001-1305 @ 100
O gelb® 2001-1306 @ 100

3-Leiter-Schutzleiterklemme
© griin-gelb ® 2001-1307 @ 100

3-Leiter-Schirmleiterklemme
O weiB 2001-1308 100

Weitere Klemmen gleicher Bauform
Dioden 2001-1311/1000-411  Seite 146
LED 2001-1321/1000-434  Seite 146

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-1392 100(25)
grau 2002-1391 100 (25)

Trennwand; iberstehend; 2 mm dick
orange 2002-1394  100(25)

- grau 2002-1393  100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

@ 120 mm 209-191 50(25)

Kammbriicker; isoliert; Iy 18 A; lichtgrau

2-fach 2001-402 25
3-fach 2001-403 25
4-fach 2001-404 25
5-fach 2001-405 25
6-fach 2001-406 25
7-fach 2001-407 25
8-fach 2001-408 25
9-fach 2001-409 25
10-fach 2001-410 25

< 306mm/1.2in =

~— 699mm/2.75in ———

4-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2001-1401@ 100
@ blau® 2001-1404 © © 100
@ orange ® 2001-1402 @ 100
@ rot® 2001-1403 @ 100
@ schwarz® 2001-1405 @ 100
O gelb® 2001-1406 @ 100

4-Leiter-Schutzleiterklemme
O griin-gelb ® 2001-1407 @ 100

4-Leiter-Schirmleiterklemme
O weiB 2001-1408 100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden 2001-1411/1000-411  Seite 146
LED 2001-1421/1000-434  Seite 146

Zubehér; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-1492 100(25)
grau 2002-1491 100(25)

Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick
orange 2002-1494  100(25)

- grau 2002-1493  100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

@ 120 mm 209-191 50(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 18 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2001-433 25
von 1 auf 4 2001-434 25
von 1 auf 5 2001-435 25
von 1 auf 6 2001-436 25
von 1 auf7 2001-437 25
von 1 auf 8 2001-438 25
von 1 auf9 2001-439 25
von 1auf 10  2001-440 25
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Technische Daten

0.25...1,5(25) mm2 @ 22...14 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 15 AW
IN18A (24 A) 600V, 15AG

Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

< 306mm/1.2in =

~— 69,9mm/2.75in ———

Doppeldurchgangsklemme; mit doppelter, mittiger
Beschriftungsaufnahme

Achtung: Diese Doppeldurchgangsklemme ist nicht mit
Kammbriickern briickbar!

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2001-1441 @ 100

Zubehér; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,9 mm dick

orange 2002-1492 100(25)

grau 2002-1491  100(25)
Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick

orange 2002-1494  100(25)

grau 2002-1493  100(25)

Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
— 1-23-45-6  2001-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
_vf‘"ﬂ 1-3-5 2001-405/011-000 25

.]'|
|

wAacGo
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@ anschlieBbar: 0,25 ...2,5 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 0,75 ... 2,5 mm? ,e"und 0,75 ...
1.5 mm? ,Aderendhdilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;17 A
Briicker 16 A
Doppeldurchgangsklemme 550 V; 15 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Trennwand Ex e/Ex i, Seite 63

Reduzierbriicker, Seite 67

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehor, ab Seite 168

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehdr; Serie 2001
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Reduzierbriicker; isoliert; von 6/4 mm? auf 4/2,5/1,5 mm?
IN32A

lichtgrau 2006-499 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm2 Iy 18A

h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
"-4 grau 2001-511 100(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

b.' grau 2001-549 100(25)
Priifadapter; fiir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100 (25)
Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
i grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 2.000 WMB-Schilder (4 mm)/
Rolle; dehnbar 4 ... 4,2 mm

iB
@ wei

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 4 ... 42 mm

unbedruckt

2009-114 1

793-4501 5

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

= 30,6mm/1.2in =

~— 699mm/2.75in ——

Achtung: Diese Doppeldurchgangsklemmen sind nicht mit
Kammbriickern briickbar!

Doppeldurchgangsklemmen sind Raumsparer. Bei nur
4,2mm-Klemmenbreite sind in einem Isoliergehduse 2
potentialfremde Durchgangsklemmen in einer Ebene
untergebracht. Bezogen auf ,normale” Durchgangsklem-
men betrdgt die Klemmenbreite also nur 2,17 mm. ,Ein-
gang" und ,Ausgang"” eines Stromkreises liegen auf der
gleichen Klemmenseite. Beide Stromkreise kdnnen
getrennt nach ,Eingang” und ,Ausgang” gekennzeichnet
werden.
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https://www.wago.com/2002-1291
https://www.wago.com/2002-1391
https://www.wago.com/2002-1491
https://www.wago.com/2002-1491
https://www.wago.com/2002-1294
https://www.wago.com/2002-1394
https://www.wago.com/2002-1494
https://www.wago.com/2002-1494
https://www.wago.com/2002-1293
https://www.wago.com/2002-1393
https://www.wago.com/2002-1493
https://www.wago.com/2002-1493
https://www.wago.com/209-190
https://www.wago.com/209-191
https://www.wago.com/209-191
https://www.wago.com/209-191
https://www.wago.com/2006-499
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
https://www.wago.com/2001-511
https://www.wago.com/2001-549
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-114
https://www.wago.com/793-4501
https://www.wago.com/2001-406/020-000
https://www.wago.com/2001-405/011-000
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Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme, Schirmleiterklemme, Doppeldurchgangsklemme

TOPJOB® S

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0,25...25(@) mm2 @ 22...12 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24 A (32 A) 600V,20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

19.9mm/0.78in
-— 48,5mm/1.91in —

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1201@ 100
@ blau® 2002-1204© © 100
@ orange ® 2002-1202 @ 100
@ rot® 2002-1203 @ 100
@ schwarz ® 2002-1205 @ 100
O gelb ® 2002-1206 @ 100

2-Leiter-Schutzleiterklemme
© griin-gelb & 2002-1207 @ 100

2-Leiter-Schirmleiterklemme

O weiB 2002-1208 100
Weitere Klemmen gleicher Bauform
Dioden 2002-1211/1000-411  Seite 148
Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-1292  100(25)
grau 2002-1291  100(25)
Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick
orange 2002-1294 100(25)
- grau 2002-1293  100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
90 mm 209-190 50(25)

m 120 mm 209-191 50(25)

Yy

Zubehor; Serie 2002

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24 A(32A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

f “alal;
M
;‘ [‘,/:‘\—_-’zi; |

- 30,6 mm/1.2 in >
~— 59,2mm/2.33in ——

329mm/
1.3in

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1301 @ 100
@ blau® 2002-1304© @ 100
@ orange ® 2002-1302 @ 100
@ rot® 2002-1303 @ 100
@ schwarz ® 2002-1305 @ 100
O gelb ® 2002-1306 @ 100

3-Leiter-Schutzleiterklemme
© griin-gelb ® 2002-1307 @ 100

3-Leiter-Schirmleiterklemme

O weiB 2002-1308 100
Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden 2002-1311/1000-411  Seite 148
LED 2002-1321/1000-434  Seite 148

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange 2002-1392  100(25)

grau 2002-1391  100(25)
Trennwand; liberstehend; 2 mm dick

orange 2002-1394 100(25)

grau 2002-1393  100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

@ 120 mm 209-191 50(25)

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 20 AR
IN24 A (32 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

= 306mm12in =

~— 69,9mm/2.75in ——

4-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1401@ 100
@ blau® 2002-1404 © @ 100
@ orange ® 2002-1402 @ 100
@ rot® 2002-1403 @ 100
@ schwarz® 2002-1405 @ 100
O gelb ® 2002-1406 @ 100

4-Leiter-Schutzleiterklemme
© grin-gelb ® 2002-1407 @ 100

4-Leiter-Schirmleiterklemme

O weiB 2002-1408 100
Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden 2002-1411/1000-411  Seite 148
LED 2002-1421/1000-434  Seite 148

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange 2002-1492  100(25)

grau 2002-1491 100(25)
Trennwand; liberstehend; 2 mm dick

orange 2002-1494 100(25)

grau 2002-1493  100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

@ 120mm 209-191 50(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?2

lichtgrau 2002-171 200(25)
Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

58 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25

Kammbrticker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1 auf3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von 1auf10  2002-440 25

WwAGOo


https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-1201
https://www.wago.com/2002-1301
https://www.wago.com/2002-1401
https://www.wago.com/2002-1441
https://www.wago.com/2002-1204
https://www.wago.com/2002-1304
https://www.wago.com/2002-1404
https://www.wago.com/2002-1202
https://www.wago.com/2002-1302
https://www.wago.com/2002-1402
https://www.wago.com/2002-1203
https://www.wago.com/2002-1303
https://www.wago.com/2002-1403
https://www.wago.com/2002-1205
https://www.wago.com/2002-1305
https://www.wago.com/2002-1405
https://www.wago.com/2002-1206
https://www.wago.com/2002-1306
https://www.wago.com/2002-1406
https://www.wago.com/2002-1207
https://www.wago.com/2002-1307
https://www.wago.com/2002-1407
https://www.wago.com/2002-1208
https://www.wago.com/2002-1308
https://www.wago.com/2002-1408
https://www.wago.com/2002-1292
https://www.wago.com/2002-1392
https://www.wago.com/2002-1492
https://www.wago.com/2002-1492
https://www.wago.com/2002-1291
https://www.wago.com/2002-1391
https://www.wago.com/2002-1491
https://www.wago.com/2002-1491
https://www.wago.com/2002-1294
https://www.wago.com/2002-1394
https://www.wago.com/2002-1494
https://www.wago.com/2002-1494
https://www.wago.com/2002-1293
https://www.wago.com/2002-1393
https://www.wago.com/2002-1493
https://www.wago.com/2002-1493
https://www.wago.com/209-190
https://www.wago.com/209-191
https://www.wago.com/209-191
https://www.wago.com/209-191

www.wago.com

Technische Daten

0.25...2,5(4)mm? @ 22...12AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 20 A
IN24 A(32A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~ 30,6 mm/1.2in =
~—— 69,9mm/2.75in ———

Doppeldurchgangsklemme; mit doppelter, mittiger
Beschriftungsaufnahme

Achtung: Diese Doppeldurchgangsklemme ist nicht mit
Kammbriickern briickbar!

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1441@ 100

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,9 mm dick

orange 2002-1492  100(25)

grau 2002-1491  100(25)
Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick

orange 2002-1494 100(25)

grau 2002-1493  100(25)

Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
— 1-23-45-6  2002-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25
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@ anschlieBbar:0,25...4 mm2 e +f";
direkt steckbar: 1...4mm?2 ,e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;22 A
Doppeldurchgangsklemme 550 V; 21 A
Briicker 20 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Trennwand Ex e/Ex i, Seite 63

Reduzierbriicker, Seite 67

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehdr, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2002
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker flir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf3

o lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

Reduzierbriicker; isoliert; von 6/4 mm?2 auf 4/2,5/1,5 mm?
IN32A

lichtgrau 2006-499 25

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002472 25
! 3-fach 2002473 25
4-fach 2002-474 25

5-fach 2002475 25

6-fach 2002-476 25

7-fach 2002477 25

g-fach 2002-478 25

9-fach 2002479 25
10-fach 2002480 25
11-fach 2002481 25
12-fach 2002482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; In 25 A; lichtgrau

— 13 2002-473/011-000 25
A N0 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-56-7-9 2002-479/011-000 25

1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm2; Iy 18 A

r—\ L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

PUSH-IN CAGE CLAMPY

Zubehdr; Serie 2002
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

i grau 2002-511 100(25)
<

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

" grau 2002-549 100(25)
B
L-Priifsteckermodul; anreihbar
e grau 2002-611 100(25)

-

L-Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

grau 2002649  100(25)
f’-'l‘(
Prifadapter; flr Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fiir max. 2,5 mm?
5 grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

~ 30,6 mm/1.2in =
- 69,9mm/2.75in ————

Achtung: Diese Doppeldurchgangsklemmen sind nicht mit
Kammbriickern briickbar!

Doppeldurchgangsklemmen sind Raumsparer. Bei nur
5,2mm-Klemmenbreite sind in einem Isoliergehduse 2
potentialfremde Durchgangsklemmen in einer Ebene
untergebracht. Bezogen auf ,normale” Durchgangsklem-
men betragt die Klemmenbreite also nur 2,6 mm. ,Ein-
gang" und ,Ausgang"” eines Stromkreises liegen auf der
gleichen Klemmenseite. Beide Stromkreise kénnen
getrennt nach ,Eingang” und ,Ausgang” gekennzeichnet
werden.
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https://www.wago.com/2002-1201
https://www.wago.com/2002-1301
https://www.wago.com/2002-1401
https://www.wago.com/2002-1441
https://www.wago.com/2002-1204
https://www.wago.com/2002-1304
https://www.wago.com/2002-1404
https://www.wago.com/2002-1202
https://www.wago.com/2002-1302
https://www.wago.com/2002-1402
https://www.wago.com/2002-1203
https://www.wago.com/2002-1303
https://www.wago.com/2002-1403
https://www.wago.com/2002-1205
https://www.wago.com/2002-1305
https://www.wago.com/2002-1405
https://www.wago.com/2002-1206
https://www.wago.com/2002-1306
https://www.wago.com/2002-1406
https://www.wago.com/2002-1207
https://www.wago.com/2002-1307
https://www.wago.com/2002-1407
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https://www.wago.com/2002-1392
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https://www.wago.com/2002-1492
https://www.wago.com/2002-1291
https://www.wago.com/2002-1391
https://www.wago.com/2002-1491
https://www.wago.com/2002-1491
https://www.wago.com/2002-1294
https://www.wago.com/2002-1394
https://www.wago.com/2002-1494
https://www.wago.com/2002-1494
https://www.wago.com/2002-1293
https://www.wago.com/2002-1393
https://www.wago.com/2002-1493
https://www.wago.com/2002-1493
https://www.wago.com/209-190
https://www.wago.com/209-191
https://www.wago.com/209-191
https://www.wago.com/209-191
https://www.wago.com/2002-400
https://www.wago.com/2002-423
https://www.wago.com/2002-423/000-005
https://www.wago.com/2002-423/000-006
https://www.wago.com/2006-499
https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/2002-473/011-000
https://www.wago.com/2002-475/011-000
https://www.wago.com/2002-477/011-000
https://www.wago.com/2002-479/011-000
https://www.wago.com/2002-481/011-000
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
https://www.wago.com/2002-406/020-000
https://www.wago.com/2002-405/011-000
https://www.wago.com/2002-511
https://www.wago.com/2002-549
https://www.wago.com/2002-611
https://www.wago.com/2002-649
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
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PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme, Schirmleiterklemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 20 A
IN24 A (32 A) 600V,20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

{ore
PIT2
[
o
- sso o -

~26,1mm/1.03in=
~—— 52,6 mm/2.07in —

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-6301 @ 100
@ blau® 20026304 @ @ 100
@ orange ® 2002-6302 @ 100
@ ot® 2002-6303 @ 100
@ schwarz ® 2002-6305 @ 100
O geb® 2002-6306 @ 100

3-Leiter-Schutzleiterklemme
© grin-gelb & 2002-6307 @ 100

3-Leiter-Schirmleiterklemme
O weiB 2002-6308 100

Zubehor; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange 2002-6392 100(25)
grau 2002-6391  100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
s, 120 MM 209-191 50(25)

Isolierungsstopp; 5 Stilick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

gelb 2002-115 100(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
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@ anschlieBbar:0,25...4 mm?2 e +f"
direkt steckbar: 1...4mm?2,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

©® Klemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;22A
Briicker 20 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Trennwand Ex e/Ex i, Seite 63

Briicker, ab Seite 174

Prifzubehdr, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf 7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
o 1-23-45-6 2002-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002-472 25
it 3-fach 2002473 25
4-fach 2002-474 25
5-fach 2002475 25
6-fach 2002-476 25
7-fach 2002-477 25
8-fach 2002-478 25
9-fach 2002-479 25
10-fach 2002480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; In 25 A; lichtgrau

— 13 2002-473/011-000 25
135 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-5-7-9 2002-479/011-000 25
1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

Querbriicker fir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Zubehdr; Serie 2002
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

o lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5 mm2 Iy 18 A

m L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
e, grau 2002-511 100(25)

<

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebrilckten Klemmen

" grau 2002-549 100(25)
5
4
L-Priifsteckermodul; anreihbar
2002-611 100(25)

S grau

L-Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

i grau 2002-649 100(25)
i
Priifadapter; fiir Prifstecker @ 4 mm
N grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
3 grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar5 ... 5,2 mm

ﬁ; wei3 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5.... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm?2; Serie 2002
Technische Daten @ anschlieBbar: 0,25...4 mm? e +f";

025...25(4) mm2 @ 22...12 AWG direkt steckbar: 1...4 mm?2 ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"

800 V/BKVI3 @ 600 V. 20 A Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
IN24 A(32A) 600V, 20 A@ Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 |ncr.1 @ 800V = Bemessungsspannung
10...12mm/0.39...0.47 inch 8kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)
© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
3 A dungen Ex i geeignet.
ﬁ @ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
[Ye} . - i
< sind fur Anwendungen Ex e |l geeignet. 3- und 4-Leiter-Klemmen in abgewinkelter Bauform
A E 55,9 Vi22A Die um 35° geneigte Verdrahtungsebene dieser Reihen-
2 Briicker 20 A klemmen TOPJOB® S erméglicht einen sehr engen Verle-
N (siehe Kapitel 15) geradius und damit einen kiirzestméglichen Verlegeweg
Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen der angeschlossenen Leiter in den Kabelkanal oder in
- Hinweise: Schalt- und Steuerschrénken haufig genutzter Verdrah-
26 mm722(3;?:”'03'”> Trennwand Ex e/Ex i Seite 63 tungssysteme, wie z. B. Liitze LSC. Der Kabelkanal kann
' ’ Beschriftung, ab Sei'te 640 platzsparend dicht neben den Klemmen montiert und in
4-Leiter-Durchgangsklemme ' seiner Hohe relativ flach gehalten werden.
Achtung: Diese Klemme ist nicht mit Kammbriickern Zulassungsdaten
briickbar! siehe wwwwago.com
Farb Bestellnr. VPE
5' € — 2:;224';'1 — Zubehbr; Serie 2002
grau i o Passendes Beschriftungssystem:
@ blau® 20026404 © @ 100 WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
- 1
® orange © SR 00 WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
@ rot® 2002-6403 @ 100 der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm
@ schwarz® 2002-6405 @ 100 unbedruckt  793-5501 5
O gelb ® 2002-6406 @ 100

4-Leiter-Schutzleiterklemme
© griin-gelb & 2002-6407 @ 100

Zubehor; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-6392 100 (25) Produktmerkmale

grau 2002-6391 100(25) * Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss fiir alle Leiterarten
mit dem Zusatznutzen ,Stecken von eindrahtigen und
mehrdréhtigen Leitern sowie feindrahtigen Leitern mit
Aderendhiilse”
120mm 209-191 50(25) * Riittelsicher, schnell, wartungsfrei
- * 3-Leiter-Durchgangs- und Schutzleiterklemmen mit
! doppelter Briickerspur
Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm? értgtg: ﬂzrzr;ﬂ: en ;g;;fﬁg?gl\;en?ﬁ;?ltlgung ohne
lichtgrau 2002171 200(25) + 3-und 4-Leiter-Klemmen sind konturengleich.
* Beim Wechseln von einer 3-Leiter-Klemme auf eine
4-Leiter-Klemme bzw. umgekehrt muss immer eine
Abschlussplatte gesetzt werden!

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1
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Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme, Schirmleiterklemme TOPJOB® S

4 (6) mm?; Serie 2004
Technische Daten

05...4(6)mm2 @ 20...10 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 30 AR
IN32A(41A) 600V, 30 A@

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
=211...13mm/0.43...0.51 inch

Technische Daten

05...4(6)mm2 @ 20...10 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 30 AN
IN32A(41A) 600V, 30 A@

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
& =211...13mm/0.43...0.51 inch

Technische Daten

05...4(6)mm2 @ 0...10 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 30 AW
IN32A(41A) 600V, 30 A€

Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch
£ =211...13mm/0.43...0.51 inch

22,6mm/0.89in
52,3mm/2.06in —

-~

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2004-1201 @ 50
@ blau® 2004-1204 © © 50
@ orange ® 2004-1202 @ 50
@ rot® 2004-1203 @ 50
@ schwarz ® 2004-1205 @ 50
O gelb ® 2004-1206 @ 50

2-Leiter-Schutzleiterklemme
© grin-gelb & 2004-1207 @ 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden 2004-1211/1000-401 ~ Seite 150
Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2004-1292  100(25)
grau 2004-1291  100(25)
Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick
orange 2004-1294 100(25)
grau 2004-1293  100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
90 mm 209-190 50(25)
m 120 mm 209-191 50(25)

Zubehor; Serie 2004

= 358mm/1.41in =~

~— 65,5mm/2.58iIn ——

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr.

O grau® 2004-1301 @
@ blau® 2004-1304 © @
© orange ® 2004-1302 @
@ rot® 2004-1303 @
@ schwarz® 2004-1305 @
O geb® 2004-1306 @

3-Leiter-Schutzleiterklemme
© griin-gelb ® 2004-1307 @

Weitere Klemmen gleicher Bauform
Dioden 2004-1311/1000-401

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick
orange 2004-1392
grau 2004-1391

Trennwand; liberstehend; 2 mm dick
orange 2004-1394

grau 2004-1393

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

m 120mm 209-191

Seite 150

100(25)
100(25)

100(25)
100(25)

50(25)

~ 358mm/1.41in =

4-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2004-1401 @ 50
@ blau ® 2004-1404 ©@ © 50
@ orange ® 2004-1402 @ 50
@ rot® 2004-1403 @ 50
@ schwarz® 2004-1405 @ 50
O gelb® 2004-1406 @ 50

4-Leiter-Schutzleiterklemme
© griin-gelb & 2004-1407 @ 50

4-Leiter-Schirmleiterklemme

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?

lichtgrau 2004-171 200(25)
Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2004-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen
gelb 2004-115 100(25)

Dreieckbricker; isoliert; Iy =
— 1-23-45-6

Ix Klemme; lichtgrau
2004-406/020-000 25
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Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau

2-fach 2004-402 25
3-fach 2004-403 25
4-fach 2004-404 25
5-fach 2004-405 25
6-fach 2004-406 25
7-fach 2004-407 25
8-fach 2004-408 25
9-fach 2004-409 25
10-fach 2004-410 25
Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2004-405/011-000

25

O weiB 2004-1408 50
Weitere Klemmen gleicher Bauform
Dioden 2004-1411/1000-401  Seite 150
Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2004-1492  100(25)
grau 2004-1491 100(25)
Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick
= orange 2004-1494 100(25)
grau 2004-1493  100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
m 120mm 209-191 50(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau
von 1 auf3 2004-433 25
von 1 auf 4 2004-434 25
von 1 auf5 2004-435 25
von 1 auf 6 2004-436 25
von 1 auf7 2004-437 25
von 1 auf 8 2004-438 25
von 1auf9 2004-439 25
von1auf10  2004-440 25

Reduzierbriicker; isoliert; von 6/4 mm?2 auf 4/2,5/1,5 mm?
IN32A

lichtgrau 2006-499 25
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@ anschlieBbar:05...6 mm? e +f";
direkt steckbar: 1,5...6 mm? ,e"und 1,5 ... 4 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

©® Klemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;30A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Trennwand Ex e/Ex i, Seite 63

Reduzierbriicker, Seite 67

Briicker, ab Seite 177

Prifzubehér, ab Seite 170

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2004
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
= grau 2004-511 100(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebrickten Klemmen

ﬁ grau 2004-549 100(25)
Priifadapter; fir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Priifabgriff; fir max. 2,5 mm?
T grau 2009-182 100 (25)
4

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weil3 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weif; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

wAaco
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Durchgangsklemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir
Anwendungen Ex i geeignet.

Trennwand Ex e/Ex i
Die erste Klemme nach einer Trennwand Ex e/Ex i ist mit
einer Abschlussplatte zu versehen!

Die Klemmenleiste Ex e Il wird durch die Trennwand von
der Klemmenleiste Ex i separiert.

® Abschlussplatte

@ KlemmenExell

® Trennwand Ex e/Ex i

@ Abschlussplatte

® Klemmen Ex i

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Alle Durchgangs- und Schutzleiterklemmen sind fiir
Anwendungen Ex e Il geeignet.

Klemmenleiste Ex e II/Ex i

Achtung:

Die beweglichen FiiBe von Klemmen und Trennwand wei-
sen in dieselbe Richtung!

Beschriftungsbeispiel

Die Aufschrift auf den Klemmen enthalt das Herstellerzei-
chen, die Seriennummer, die Zlindschutzart Ex e Il die
Zulassungsnummer, die Zulassungsdaten sowie den
Namen des Prifinstitutes.
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme, Schirmleiterklemme TOPJOB® S

6 (10) mm?; Serie 2006
Technische Daten

05...6(10)mm2 @ 20...8 AWG
800 VIS kVI3 @ 600V, 50 AR
In41A (57 A) 600V, 50 A@

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

Technische Daten

0,5...6 (10)mm2 @ 20...8 AWG

800 V/8kVI3 @ 600V, 50 AN
IN41A (57 A) 600V, 50 A@

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

24,8mm/0.98in
~— 57,4mm/2.26in ——

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2006-1201 @ 50
@ blau® 2006-1204 © @ 50
© orange ® 2006-1202 @ 50

2-Leiter-Schutzleiterklemme
© griin-gelb & 2006-1207 @ 50

2-Leiter-Schirmleiterklemme
O weiB 2006-1208 50

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2006-1292  100(25)

- grau 2006-1291  100(25)
Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick

orange 2006-1294 100(25)

- grau 2006-1293  100(25)

Zubehor; Serie 2006

—= 40,8mm/1.61in =

~— 733mm/2.89in ——

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2006-1301 @ 25
@ blau® 2006-1304 © © 25
@ orange ® 2006-1302 @ 25
@ schwarz® 2006-1305 @ 25

3-Leiter-Schutzleiterklemme
© griin-gelb ® 2006-1307 @ 25

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2006-1392  100(25)

grau 2006-1391  100(25)
Trennwand; Uberstehend; 2 mm dick

orange 2006-1394 100(25)

grau 2006-1393  100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

- 120 mm 209-191 50(25)
Kammbricker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau
2-fach 2006-402 25
3-fach 2006-403 25
4-fach 2006-404 25
5-fach 2006-405 25
Kammbricker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2006-433 25
von 1 auf 4 2006-434 25
von 1auf 5 2006-435 25
Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
Ja— 1-3-5 2006-405/011-000 25

Reduzierbriicker; isoliert; von 6/4 mm? auf 4/2,5/1,5 mm?;
INn32A

lichtgrau 2006-499 25
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Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fiir 5 Klemmen

. Qelb 2006-115 100(25)
R

Verschlusskappe; fur Leitereinfiihrung und Betétigungs-
6ffnung

grau 2006-191 25
. 9

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

& grau 2006-511 50(25)
Prufadapter; fur Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

@ anschlieBbar:0,5... 10 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 2,5... 10 mm?,e"und 2,5 ... 6 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550 V; 38 A; flir 2-Leiter-Klemmen
550 V; 36 A; flir 3-Leiter-Klemmen
Briicker 33 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Trennwand Ex e/Ex i, Seite 63

Reduzierbriicker, Seite 67

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehér, ab Seite 170

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Verschlusskappe (2006-191) ist in die nicht benétigte
Klemmstelle eingerastet.

N

Briicken mit Reduzierbriickern
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme, Schirmleiterklemme TOPJOB® S

10 (16) mm?; Serie 2010
Technische Daten

0,5...10(16) mm2 @ 20...6 AWG

800 VI8 kVI3 @ 600V, 65 AW
IN57A(76 A) 600V, 65 A@

Klemmenbreite 10 mm/0.394 inch
17...19mm/0.67...0.75 inch

—30,8mm/1.27in =
~— 67,8mm/2.67in ——

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2010-1201 @ 25
@ blau® 2010-1204 @ © 25
© orange ® 2010-1202 @ 25
@ schwarz® 2010-1205 @ 25

© dunkelgrau-gelb ® 2010-1201/000-053@ 25

2-Leiter-Schutzleiterklemme
© grin-gelb ® 2010-1207 @ 25

2-Leiter-Schirmleiterklemme
O weiB 2010-1208 25

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick
orange 2010-1292

- grau 2010-1291

Zubehor; Serie 2010

100(25)
100(25)

Technische Daten

0,5...10(16) mm? @ 20...6 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 65 AW
IN57 A(76 A) 600V, 65 A€

Klemmenbreite 10 mm/0.394 inch
C==217...19mm/0.67...0.75inch

~—— 52,2mm/2.06in —=

89mm/3.5in
3-Leiter-Durchgangsklemme
Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2010-1301@ 25
@ blau ® 2010-1304 ©@ © 25
@ orange & 2010-1302 @ 25
@ schwarz® 2010-1305 @ 25

© dunkelgrau-gelb ® 2010-1301/000-053@ 25

3-Leiter-Schutzleiterklemme
© grin-gelb & 2010-1307 @ 25

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick
orange 2010-1392

O o 20101391

100(25)
100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

- 120 mm 209-191 50(25)

Kammbriicker; isoliert; Iy 57 A; lichtgrau

2-fach 2010-402 25
3-fach 2010-403 25
4-fach 2010-404 25
5-fach 2010-405 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 57 A; lichtgrau
g vontlauf3  2010-433 25
von 1 auf 4 2010-434 25
von 1auf 5 2010-435 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
__— 135 2010-405/011-000

Reduzierbricker; isoliert; von 16/10 mm? auf
10/6/4/2,5 mm2 Iy 57 A

lichtgrau 2016-499 25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen

gelb 2010-115 100(25)

25

Fingerschutzabdeckung; dient als Beriihrungsschutz fiir

nicht belegte Klemmstellen

gelb 2010-100 100(25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

F grau 2010-511 50(25)

Prufadapter; fir Prifstecker @ 4 mm
grau 2009-174

100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-

der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

@ anschlieBbar:0,5... 16 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 4 ... 16 mm?,e"und 4 ... 10 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 18 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550 V; 51 A; fur 2-Leiter-Klemmen
550 V; 50 A; fur 3-Leiter-Klemmen
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Trennwand Ex e/Ex i, Seite 63

Reduzierbriicker, Seite 67

Briicker, ab Seite 177

Priifzubehér, ab Seite 170

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Briicken mit Reduzierbriickern
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme, Schirmleiterklemme TOPJOB® S

16 (25 .f') mm2; Serie 2016

Technische Daten

05...16(25,f)mm? @ 20...4AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 85 AW
IN76 A(90 A) 600V, 80 A€

Klemmenbreite 12 mm/0.472 inch
18...20mm/0.71...0.79 inch

—32,3mm/1.27in =
~— 698mm/2.75in ——

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2016-1201@ 20
@ blau® 2016-1204© O 20
@ orange ® 2016-1202 @ 20
@ rot® 2016-1203 @ 20

2-Leiter-Schutzleiterklemme
Bei einer Strombelastung tiber 76 A sind Tragschienen
35 mit einer Hohe von 15 mm zu verwenden!

© griin-gelb & 2016-1207 @ 20

2-Leiter-Schirmleiterklemme
Bei einer Strombelastung tiber 76 A sind Tragschienen
35 mit einer H6he von 15 mm zu verwenden!

O weiB 2016-1208 20

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2016-1292  100(25)
grau 2016-1291  100(25)

Zubehor; Serie 2016

Technische Daten @ anschlieBbar:0,5... 16 mm? e +f", 25 mm2 ,f";
direkt steckbar: 6... 16 mm?,e"und 6 ... 16 mm?
T 2 ..
B DS [ i) it Y +Aderendhilse mit Kunststoffkragen; 18 mm"
800 V/8 kVI3 @ 600V, 85 AN Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
In76 A (90 A) 600V, 80 A@ Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Klemmenbreite 12 mm/0.472 inch

£ ==218...20mm/0.71...0.79 inch

~—— 54,3mm/2.14in —
91,8mm/3.61in

3-Leiter-Durchgangsklemme

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550 V; 70 A, fur 2-Leiter-Klemmen
550 V; 67 A; flrr 3-Leiter-Klemmen
Briicker 65 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Trennwand Ex e/Ex i, Seite 63

Reduzierbriicker, Seite 67

Farbe Bestellnr. VPE Briicker, ab Seite 177
Priifzubehdr, ab Seite 171
rau & 2016-1301 20 o
2 gl ® 2016 13043 o 2 Beschriftung, ab Seite 640
au -
@ orange @ 2016-1302@ 20 Z_“'ESSU”QSdate”
siehe wwwwago.com
@ rot® 2016-1303@ 20 g
@ schwarz® 2016-1305 @ 20
O gelb® 2016-1306 @ 20
3-Leiter-Schutzleiterklemme 4

Bei einer Strombelastung tiber 76 A sind Tragschienen
35 mit einer Hohe von 15 mm zu verwenden!

© griin-gelb ® 2016-1307 @ 20

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2016-1392  100(25)
grau 2016-1391  100(25)

Fingerschutzabdeckung ist in die nioHt belegte Klemm-
stelle eingerastet.

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

- 120mm 209-191 50(25)

Kammbricker; isoliert; Iy 76 A; lichtgrau

2-fach 2016-402 25
3-fach 2016-403 25
4-fach 2016-404 25
5-fach 2016-405 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 76 A; lichtgrau
R von 1auf 3 2016-433 25
von 1auf 4 2016-434 25
von 1auf5 2016-435 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
el 1-3-5 2016-405/011-000 25

Reduzierbriicker; isoliert; von 16/10 mm? auf
10/6/4/2,5 mm2 Iy 57 A

lichtgrau 2016-499 25

66 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fiir 5 Klemmen
gelb 2016-115 100(25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berlihrungsschutz fiir
nicht belegte Klemmstellen

gelb 2016-100 100(25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

E'. grau 2016-511 50(25)

Priifadapter; fr Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
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Reduzierbriicker TOPJOB® S
Handhabung

“"_,’” -
AN 8

Reduzierbriicker (2006-499 und 2016-499)

Reduzierbriicker (2006-499): von 6/4 mm? (Serien
2006/2004) auf 4/2,5/1,5 mm? (Serien 2004/2002/2001)

Band 1, Kapitel 1 | WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

Reduzierbriicker schaffen den Ubergang von quer-
schnittsgroBen auf querschnittskleine Durchgangsklem-
men, ohne Klemmstellenverlust. Sie sind z. B. interessant,
wenn bei groBen Leitungslédngen der Spannungsfall gering
gehalten werden soll, ,vor Ort" aber der Nennquerschnitt
ausreicht.

Das Briicken kann wahlweise zur offenen Klemmenseite
hin oder iiber die Klemmenriickwand, aber auch in beide
Richtungen gleichzeitig vorgenommen werden. Die quer-
schnittskleineren Durchgangsklemmen kénnen bei Bedarf
durch Kammbriicker parallel geschaltet werden.

Reduzierbriicker (2016-499): von 16/10 mm2 (Serien
2016/2010) auf 10/6/4/2,5 mm? (Serien
2010/2006/2004/2002)

AT =

Beim Briicken mit Reduzierbriickern ist zwischen den zu
briickenden Klemmen immer eine Abschlussplatte zu set-
zen.

Kammbriicker als Reduzierbriicker

Das Briicken liber die offene Klemmenseite mit
Abschlussplatte ist bei 16 mm? und 10 mm?2 bis zu zwei
Querschnitte kleiner moglich und bei 6/4/2,5 mm2 um
einen Querschnitt kleiner mdglich; z. B. 16 mm?2 auf 6 mm?
(siehe Abb.) oder 10 mm?2 auf 4 mma2.

wAaco

Kammbriicker als Reduzierbriicker

Das Briicken iiber die Klemmenriickwand mit Abschluss-
platte ist um zwei Querschnitte kleiner méglich; z. B.

16 mm2 auf 6 mm?2 oder 6 mm?2 auf 2,5 mm?2 (siehe Abb.).

Dabei ist zu beachten:
Der Summenstrom der Abgénge darf den Nennstrom des
Reduzierbriickers/Kammbriickers nicht Gberschreiten.
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Verbindungstechnikset und Reihenklemmenset

Serie 821

Verbindungstechnikset; L-BOXX® 102; Serie 221 &
TOPJOB® S mit Hebel

Bestellnr. VPE
821-153 1
Inhalt
Menge Bestellnr. Bezeichnung

COMPACT-Verbindungsklemmen
100 221-412 COMPACT-Verbindungsklemme; 2
Leiter; 0,14 ... 4 mm2; mit Hebeln;
transparent
COMPACT-Verbindungsklemme; 3
Leiter; 0,14 ... 4 mm2; mit Hebeln;
transparent
COMPACT-Verbindungsklemme; 5
Leiter; 0,14 ... 4 mm2; mit Hebeln;
transparent
COMPACT-Verbindungsklemme;
2 Leiter; 0,5 ... 6 mm?; mit Hebeln;
transparent
COMPACT-Verbindungsklemme;
3 Leiter; 0,5 ... 6 mm?; mit Hebeln;
transparent
COMPACT-Verbindungsklemme;
5 Leiter; 0,5 ... 6 mm2; mit Hebeln;
transparent
Reihenklemmen TOPJOB® S
60  2102-1201 2-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Hebel und Push-in CAGE CLAMP®;
0,25...2,5 (4) mm2; grau
12 2106-1201 2-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Hebel und Push-in CAGE CLAMP®; 0,5
... 6 (10) mm2; grau

50  221-413

25 221-415

50  221-612

30 221-613

15 221-615

Zubehor

1 210-110  Faserschreiber; wischfest

5 221-500 Befestigungsadapter; Serie 221 -
4 mm?; zur Montage auf Tragschiene
35/Schraubmontage; orange

3 221-510 Befestigungsadapter; Serie 221 -
6 mm?; zur Montage auf Tragschiene
35/Schraubmontage; orange

10  249-116  Schraubenlose Endklammer; fiir

Tragschiene 35; 6 mm breit; grau

793-5501 WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt

2 793-5566 WMB-Beschriftungskarte; Aufdruck 1
.50

25 2002-400 Querbriicker fir Endlosbriickung;
isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A;
lichtgrau

25 2006-402 Kammbriicker; isoliert; 2-fach;
Nennstrom 41 A; lichtgrau

1 2009-310 Betatigungswerkzeug; Klingen 3,5 x
0,5 mmund 5,5x0,8 mm

15 2102-1292 Abschluss- und Zwischenplatte; fir
2-Leiter-Klemmen; orange

5 2106-1292 Abschluss- und Zwischenplatte; fiir
2-Leiter-Klemmen; orange

N
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Reihenklemmenset; L-BOXX® 102; Serien 20xx, 21xx,
22xx

Bestellnr. VPE
821-154 1

Inhalt

Menge Bestellnr.  Bezeichnung
Reihenklemmen TOPJOB® S

10  2002-1301 3-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Push-in CAGE CLAMP®; 0,25 ... 2,5
(4) mm?; grau

8 2004-1201 2-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 ... 4
(6) mm?; grau

20  2102-1201 2-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Hebel und Push-in CAGE CLAMP®;
0,25...2,5 (4) mm2; grau

6 2102-5301 3-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Hebel und Driicker; 0,25 ... 2,5
(4) mm?; grau

2 2102-5304 3-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Hebel und Driicker; 0,25 ... 2,5
(4) mm2; blau

2 2102-5307 3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit
Hebel und Driicker; 0,25 ... 2,5
(4) mm?; griin-gelb

6 2106-5301 3-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Hebel und Driicker; 0,5 ... 6 (10) mm2;
grau

2 2106-5304 3-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Hebel und Driicker; 0,5 ... 6 (10) mm2;
blau

2 2106-5307 3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit
Hebel und Driicker; 0,5 ... 6 (10) mm2;
grin-gelb

6 2116-5301 3-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Hebel und Driicker; 0,5 ... 16 (25) mm?;
grau

2 2116-5304 3-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Hebel und Driicker; 0,5 ... 16 (25) mm?;
blau

2 2116-5307 3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit
Hebel und Driicker; 0,5 ... 16 (25) mm?;
grin-gelb

25 2200-1401 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Driicker; 0,14 ... 1 (1,5) mm?; grau

10  2202-1301 3-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Driicker; 0,25 ... 2,5 (4) mm2; grau

8 2204-1201 2-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Driicker; 0,5 ... 4 (6) mm?; grau

6 2210-1201 2-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Driicker; 0,5 ... 10 (16) mm?; grau

2 2210-1204 2-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Driicker; 0,5 ... 10 (16) mm2; blau

2 2210-1207 2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit
Driicker; 0,5 ... 10 (16) mm?; griin-gelb

WWW.wago.com

Inhalt 821-154 Fortsetzung

Menge Bestellnr.
Zubehor

10 249-116  Schraubenlose Endklammer; fiir
Tragschiene 35; 6 mm breit; grau

25 2000-402 Kammbriicker; isoliert; 2-fach;
Nennstrom 14 A; lichtgrau

10 2000-1491 Abschluss- und Zwischenplatte; fiir
4-Leiter-Klemmen; grau

25 2002-400 Querbricker fiir Endlosbriickung;
isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A;
lichtgrau

25 2002-402 Kammbriicker; isoliert; 2-fach;
Nennstrom 25 A; lichtgrau

10 2002-1391 Abschluss- und Zwischenplatte; fir
3-Leiter-Klemmen; grau

10 2004-402 Kammbriicker; isoliert; 2-fach;
Nennstrom 32 A; lichtgrau

10 2004-1291 Abschluss- und Zwischenplatte; fir
2-Leiter-Klemmen; grau

10 2006-402 Kammbriicker; isoliert; 2-fach;
Nennstrom 41 A; lichtgrau

5 2010-402 Kammbriicker; isoliert; 2-fach;
Nennstrom 57 A; lichtgrau

5 2010-1291 Abschluss- und Zwischenplatte; fir
2-Leiter-Klemmen; grau

10 2016-402 Kammbriicker; isoliert; 2-fach;
Nennstrom 76 A; lichtgrau

10 2102-1291 Abschluss- und Zwischenplatte; fir
2-Leiter-Klemmen; grau

5 2102-1391 Abschluss- und Zwischenplatte; fiir
3-Leiter-Klemmen; grau

5 2106-1391 Abschluss- und Zwischenplatte; fir
3-Leiter-Klemmen; grau

5 2116-1391 Abschluss- und Zwischenplatte; fir
3-Leiter-Klemmen; grau

Bezeichnung
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Reihenklemmenset; L-BOXX® 102; Serien 2002, 2006,
2016

Bestellnr. VPE
821-155 1

Inhalt

Menge Bestellnr.  Bezeichnung
Reihenklemmen TOPJOB® S

75 2002-1201 2-Leiter-Durchgangsklemme; 0,25 ...
2,5 (4) mm2; grau

25 2002-1204 2-Leiter-Durchgangsklemme; 0,25 ...
2,5 (4) mm?2; blau

25 2002-1207 2-Leiter-Schutzleiterklemme; 0,25 ...
2,5 (4) mm2; griin-gelb

9 2006-1201 2-Leiter-Durchgangsklemme; 0,5 ... 6
(10) mm?; grau

3 2006-1204 2-Leiter-Durchgangsklemme; 0,5 ... 6
(10) mm2; blau

3 2006-1207 2-Leiter-Schutzleiterklemme; 0,5 ... 6
(10) mm?; griin-gelb

12 2016-1201 2-Leiter-Durchgangsklemme; 0,5 ... 16
(25) mm?; grau

6 2016-1204 2-Leiter-Durchgangsklemme; 0,5 ... 16
(25) mm2; blau

6 2016-1207 2-Leiter-Schutzleiterklemme; 0,5 ... 16
(25) mm?; griin-gelb

Zubehor

1 210-110  Faserschreiber; wischfest

1 210-722  Betatigungswerkzeugset; mit teiliso-
liertem Schaft

5 249-119  Hohenverstellbare Gruppenschildtra-
ger

10 249-117  Schraubenlose Endklammer; fir
Tragschiene 35; 10 mm breit; grau

2 793-5501 WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt

2 793-5566 WMB-Beschriftungskarte; Aufdruck 1
.50

1 793-5472 WMB-Beschriftungskarte; Aufdruck
L1,L2;L3;N,PE

25 2002-400 Querbriicker fir Endlosbriickung;
isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A;
lichtgrau

25 2002-1292 Abschluss- und Zwischenplatte; fir
2-Leiter-Klemmen; orange

25 2006-402 Kammbriicker; isoliert; 2-fach;
Nennstrom 41 A; lichtgrau

10  2006-1292 Abschluss- und Zwischenplatte; fir
2-Leiter-Klemmen; orange

1 2009-110 Beschriftungsstreifen; weiB; 1 mlang

5 2009-182 Prifabgriff; fur max. 2,5 mm?

1 2009-310 Betatigungswerkzeug; Klingen 3,5 x
0,5 mmund 5,5x0,8 mm

25 2016-402 Kammbricker; isoliert; 2-fach;
Nennstrom 76 A; lichtgrau

10  2016-1292 Abschluss- und Zwischenplatte; fir
2-Leiter-Klemmen; orange

wAacGo
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Doppelstockklemme TOPJOB?® S; mit Driicker; mit senkrechter Leitereinfiihrung

2,5 (4) mm?; Serie 2202
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
800 VIS kV/I3 @ 600V, 20 A
IN24 A 600V, 24 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

51,7mm/2.04in =

~— 92,5mm/3.64in ——

Doppelstockklemme; mit Driicker; Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; mit senkrechter Leitereinfiihrung; ohne
Beschriftungstrager; grau

Bestellnr. VPE
O LwLe 2202-2701 @ 50
O NL® 2202-2702 @ 50
O LN® 2202-2703 @ 50

Doppelstockklemme; mit Driicker; Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; mit senkrechter Leitereinfiihrung; ohne
Beschriftungstrager; blau

@ NNG

22022704 © @ 50

[~ 51,7mm/2.04in =

il

—i
~— 92,5mm/3.64in ——

Doppelstockklemme; mit Driicker; 4-Leiter-Durch-
gangsklemme; mit senkrechter Leitereinflihrung; ohne
Beschriftungstrager; intern gebriickt; Leitereinflihrung
violett bedruckt; grau

Bestellnr. VPE

OL® 2202-2708 @ 50

Doppelstockklemme; mit Driicker; 4-Leiter-Durch-
gangsklemme; mit senkrechter Leitereinflihrung; ohne
Beschriftungstrager; intern gebriickt; Leitereinfiihrung
violett bedruckt; blau

@ N©e 2202-2709© @ 50
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Technische Daten

0,25...25(4) mm2 @ 22...12 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24 A 600V, 24 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

[~ 51,7mm/2.04in =

=
e

-~ 925mm/364in — =

Doppelstockklemme; mit Driicker; Schutzleiter-/Durch-
gangsklemme; mit senkrechter Leitereinflihrung; ohne
Beschriftungstrager; grau

Bestellnr. VPE
O PEIN® 220227117 @ 50
O PEL® 2202-2727@ 50

51,7mm/2.04in =

~— 92,5mm/3.64in ——

Doppelstockklemme; mit Driicker; 4-Leiter-Schutz-
leiterklemme; mit senkrechter Leitereinfiihrung; ohne
Beschriftungstrager; intern gebriickt; griin-gelb

Bestellnr. VPE

O PE® 2202-2707 @ 50

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm? e +f";
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1...2,56 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;17,5A
Briicker 17 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Prifzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehbr; Serie 2202
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-2792
grau 2002-2791

100(25)
100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

q 125,5mm 209-192 50(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?

dunkelgrau 2002-172 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25

3-fach 2002-403 25

4-fach 2002-404 25

5-fach 2002-405 25

6-fach 2002-406 25

7-fach 2002-407 25

8-fach 2002-408 25

9-fach 2002-409 25

10-fach 2002-410 25
Kammbricker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3 2002-433 25

von 1 auf 4 2002-434 25

von 1 auf5 2002-435 25

von 1 auf 6 2002-436 25

von 1 auf7 2002-437 25

von 1 auf 8 2002-438 25

von 1 auf9 2002-439 25

von1auf10  2002-440 25
Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 24 A

lichtgrau 2002-492 100(25)

orange 2002-492/000-012

100(25)

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

4 grau 2002-121 50(25)

P

3
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https://www.wago.com/2002-492/000-012
https://www.wago.com/2002-121
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Doppelstockklemme TOPJOB® S
1(1,5) mm?2; Serie 2000

Technische Daten

0.14...1(1,5) mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/I3 @ 600V, 15 AW
In13,5A (16 A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch

=29

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;

11mm/0.35...0.43 inch

1,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

~—69,7mm/2.74in ——>

mit Beschriftungstréger; grau

O LL®e
O NL®
O LIN®

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;

Bestellnr. VPE
2000-2231 @ 50
2000-2232 @ 50
2000-2233 @ 50

ohne Beschriftungstréger; grau

O LL®
O NL®
O LIN®

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit

2000-2201 @ 50
2000-2202 @ 50
2000-2203 @ 50

1,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

:

:fn Az J}ibg -

~——69,7mm/2.74in ——

Beschriftungstréger; intern gebriickt; Leitereinflihrung
violett bedruckt; grau

OL®

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; ohne

Bestellnr. VPE
2000-2238 @ 50

Beschriftungstréger; intern gebriickt; Leitereinflihrung
violett bedruckt; grau

OLe

72

2000-2208 @ 50
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Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
500 V/6 kVI3 @ 600V, 15 AW
IN13,5A(16 A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch

=9

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;

11 mm/0.35...0.43 inch

1,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

:

—
~—69,7mm/2.74in —

mit Beschriftungstréger; blau

@ NINE

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;

Bestellnr. VPE
2000-2234© O 50

ohne Beschriftungstréger; blau

@ NINE

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Beschriftungstrager; intern gebriickt; Leitereinflihrung

2000-2204 © @ 50

1,7mm/2.04in —»
61,8mm/2.43in —

s

.l_
~——69,7mm/2.74in ——

violett bedruckt; blau

@ NG

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; ohne
Beschriftungstréger; intern gebriickt; Leitereinflihrung

Bestellnr. VPE
2000-2239©@ O 50

violett bedruckt; blau

@ N6

2000-2209© O 50

WWW.wago.com

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 4...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 600V, 15 AW
IN13,5A (16 A) 600V, 10 A€

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

~—69,7mm/2.74in ——

, 7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme;

mit Beschriftungstrager; grau

Bestellnr.
O PEIN® 2000-2247 @
O PEIL® 2000-2257 @

VPE
50
50

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme;

ohne Beschriftungstrager; grau

O PEIN® 2000-2217 @
O PEL® 2000-2227 @
‘-&, .

~——69,7mm/2.74in ——

50
50

1,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

5

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit
Beschriftungstrager; intern gebriickt; griin-gelb

Bestellnr.

© PE® 2000-2237 @

VPE
50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; ohne
Beschriftungstrager; intern gebriickt; griin-gelb

© PE® 2000-2207 @

50
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Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
500 V/6 kVI3 @ 600V, 15 AW
IN13,5A(16 A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

1,7mm/2.04in —»
61,8mm/2.43in —

G
b
¢

~—69,7mm/2.74in —

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme;
mit Beschriftungstréger; grau

Bestellnr. VPE
O Schirm/N 2000-2248 50
O Schirm/L 2000-2258 50

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme;
ohne Beschriftungstréger; grau

O Schirm/N 2000-2218 50
O Schirm/L 2000-2228 50

wAaco
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@ anschlieBbar:0,14... 1,5 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 0,5 ... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V = Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
350V;13A
Briicker 12 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Prifzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2000
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick
orange 2000-2292 25
grau 2000-2291 25

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

- 125,5mm 209-192 50(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
2-fach 2000-402 25
18 3-fach 2000403 25
4-fach 2000-404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25
7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
Kammbricker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2000-433 25
von 1 auf 4 2000-434 25
von 1 auf5 2000-435 25
von 1 auf 6 2000-436 25
von 1 auf 7 2000-437 25
von 1auf8 2000-438 25
von 1 auf9 2000-439 25
von1auf10  2000-440 25
Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 13,5 A
lichtgrau 2000-492 100(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fiir 5 Klemmen

gelb 2000-115 100(25)
;Iu, M
Priifadapter; fir Prifstecker @ 4 mm
2009-174 100(25)

1 grau

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Zubehdr; Serie 2000
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Prifabgriff; fiir max. 2,5 mm?
5 grau

2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/

Rolle
&

WMB-Beschriftungskarte; weil; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; flir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt 793-3501 5

weil 2009-113 1

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

rau
ﬁ;-‘f)ﬁ 9

).

2000-121 50(25)

Doppelstockklemmen

Bei Doppelstockklemmen ohne Beschriftungstrager lasst
sich ein Doppelstock-Beschriftungsadapter (2000-121)
nachtréglich einrasten.
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https://www.wago.com/2000-434
https://www.wago.com/2000-435
https://www.wago.com/2000-436
https://www.wago.com/2000-437
https://www.wago.com/2000-438
https://www.wago.com/2000-439
https://www.wago.com/2000-440
https://www.wago.com/2000-492
https://www.wago.com/2000-115
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-113
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Doppelstockklemme TOPJOB® S; mit Abschlussplatte; 800 V

1(1,5) mm2; Serie 2000

Technische Daten

0.14...1(1,5) mm? @ 24...16 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 15 AW
In13,5A (16 A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
2=29...11mm/0.35...0.43inch

51,7mm/2.04in —
61,8mm/2.43in —

et

~—69,7mm/2.74in —

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstréger; grau

Bestellnr. VPE

O LLe 2000-2231/099-000 @ 50
O NL® 2000-2232/099-000@ 50
O LIN® 2000-2233/099-000 @ 50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstrager; grau

O LLe 2000-2201/099-000 @ 50
O NL® 2000-2202/099-000 @ 50
O LN® 2000-2203/099-000 @ 50

1,7mm/2.04in —
61,8mm/2.43in —

~<——69,7mm/2.74in ——

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstréger; intern
gebrickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; grau
Bestellnr. VPE
OLe 2000-2238/099-000 @ 50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstrager; intern
gebruckt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; grau

OLe 2000-2208/099-000@ 50
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Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 15 AW
IN13,5A(16 A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

1,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

-

—
~—69,7mm/2.74in —

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstréger; blau

Bestellnr. VPE

@ NIN® 2000-2234/099-000©@ 50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstrager; blau

@ NN® 2000-2204/099-0000@ 50

\—\-

1,7mm/2.04in >
61,8mm/2.43in —

-

—

~<——69,7mm/2.74in ——

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme;

mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstrager; intern

gebrickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; blau
Bestellnr. VPE

@ N& 2000-2239/099-0000@ 50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstréger; intern
gebruckt; Leitereinfihrung violett bedruckt; blau

@ N& 2000-2209/099-000©0@ 50

WWW.wago.com

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 15 AW
IN13,5A (16 A) 600V, 10 A€

Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

51,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

~—69,7mm/2.74in ——

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstrager; grau

Bestellnr. VPE
2000-2247/099-000 @ 50
2000-2257/099-000 @ 50

O PEIN®
O PEIL®

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstrager; grau

O PEIN® 2000-2217/099-000 @ 50
O PEL® 2000-2227/099-000 @ 50

1,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

LA

|/
Ej

-——69,7mm/2.74in ——

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme;
mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstréger; intern
gebrickt; grin-gelb

Bestellnr. VPE

O PE® 2000-2237/099-000 @ 50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstrager; intern
gebrlckt; grin-gelb

O PE® 2000-2207/099-000 @ 50
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https://www.wago.com/2000-2231/099-000
https://www.wago.com/2000-2234/099-0003
https://www.wago.com/2000-2247/099-000
https://www.wago.com/2000-2248/099-000
https://www.wago.com/2000-2232/099-000
https://www.wago.com/2000-2257/099-000
https://www.wago.com/2000-2258/099-000
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https://www.wago.com/2000-2201/099-000
https://www.wago.com/2000-2204/099-0003
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https://www.wago.com/2000-2228/099-000
https://www.wago.com/2000-2203/099-000
https://www.wago.com/2000-2238/099-000
https://www.wago.com/2000-2239/099-0003
https://www.wago.com/2000-2237/099-000
https://www.wago.com/2000-2208/099-000
https://www.wago.com/2000-2209/099-0003
https://www.wago.com/2000-2207/099-000
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Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
800 V/8kVI3@® 600V, 15 AW
IN13,5A(16 A) 600V, 10 A@

Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

51,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

v

~-—69,7mm/2.74in —
Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstréger; grau
Bestellnr. VPE
2000-2248/099-000 50
2000-2258/099-000 50

O Schirm/N
O Schirm/L

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstrager; grau

O Schirm/N 2000-2218/099-000 50
O Schirm/L 2000-2228/099-000 50

wAaco
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@ anschlieBbar:0,14... 1,5 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 0,5 ... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;13A
Briicker 12 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 165

Prifzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2000

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick
orange 2000-2292 25

‘ grau 2000-2291 25

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

- 125,5mm 209-192 50(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 18 A; lichtgrau
2-fach 2001-402 25
1\ 3-fach 2001403 25
4-fach 2001-404 25
5-fach 2001-405 25
6-fach 2001-406 25
7-fach 2001-407 25
8-fach 2001-408 25
9-fach 2001-409 25
10-fach 2001-410 25
Kammbricker; isoliert; Iy 18 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2001-433 25
von 1 auf 4 2001-434 25
von 1 auf5 2001-435 25
von 1 auf 6 2001-436 25
von 1 auf 7 2001-437 25
von 1 auf 8 2001-438 25
von 1 auf9 2001-439 25
von1auf10  2001-440 25
Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 13,5 A
lichtgrau 2000-492 100(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fiir 5 Klemmen

_ gelb 2001-115 100(25)
gy
Prifadapter; flr Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Zubehdr; Serie 2000
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Prifabgriff; fiir max. 2,5 mm?
5 grau

2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 2.000 WMB-Schilder (4 mm)/
Rolle; dehnbar 4 ... 4,2 mm

@ weil

WMB-Beschriftungskarte; weil; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 4 ... 4,2 mm

unbedruckt

2009-114 1

793-4501 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
grau 2000-121 50(25)

ﬁ;ﬁ‘)ﬁﬁ

).

Sl

Doppelstockklemmen

Bei Doppelstockklemmen ohne Beschriftungstrager lasst
sich ein Doppelstock-Beschriftungsadapter (2000-121)
nachtréglich einrasten.
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https://www.wago.com/2000-2231/099-000
https://www.wago.com/2000-2234/099-0003
https://www.wago.com/2000-2247/099-000
https://www.wago.com/2000-2248/099-000
https://www.wago.com/2000-2232/099-000
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https://www.wago.com/2000-2233/099-000
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https://www.wago.com/2000-2202/099-000
https://www.wago.com/2000-2227/099-000
https://www.wago.com/2000-2228/099-000
https://www.wago.com/2000-2203/099-000
https://www.wago.com/2000-2238/099-000
https://www.wago.com/2000-2239/099-0003
https://www.wago.com/2000-2237/099-000
https://www.wago.com/2000-2208/099-000
https://www.wago.com/2000-2209/099-0003
https://www.wago.com/2000-2207/099-000
https://www.wago.com/2000-2292
https://www.wago.com/2000-2291
https://www.wago.com/209-192
https://www.wago.com/2001-402
https://www.wago.com/2001-403
https://www.wago.com/2001-404
https://www.wago.com/2001-405
https://www.wago.com/2001-406
https://www.wago.com/2001-407
https://www.wago.com/2001-408
https://www.wago.com/2001-409
https://www.wago.com/2001-410
https://www.wago.com/2001-433
https://www.wago.com/2001-434
https://www.wago.com/2001-435
https://www.wago.com/2001-436
https://www.wago.com/2001-437
https://www.wago.com/2001-438
https://www.wago.com/2001-439
https://www.wago.com/2001-440
https://www.wago.com/2000-492
https://www.wago.com/2001-115
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-114
https://www.wago.com/793-4501
https://www.wago.com/2000-121
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Doppelstockklemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
500 V/I6 kVI3 @ 300V, 20 AW
In24 A (28 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

1,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

9l
R
-

e
~-——69,7mm/2.74in ——

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
mit Beschriftungstréger; grau

Bestellnr. VPE
O LLe 20022231 @ 50
O NL® 2002-2232 @ 50
O LN® 2002-2233 @ 50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
ohne Beschriftungstréger; grau

O LLe 2002-2201 @ 50
O NL® 2002-2202 @ 50
O LN® 2002-2203 @ 50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
ohne Beschriftungstrager; orange

O NL® 2002-2206 @ 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden 2002-2211/1000-410 ~ Seite 164
LED 2002-2221/1000-434  Seite 164

! L

cm

PN

Ewx

~&

o

~<——69,7mm/2.74in ——

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Beschriftungstréger; intern gebriickt; Leitereinfithrung
violett bedruckt; grau

Bestellnr. VPE

OLe 20022238 @ 50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; ohne
Beschriftungstrager; intern gebriickt; Leitereinflihrung
violett bedruckt; grau

OL® 2002-2208 @ 50
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Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
500 V/6 kVI3 @ 300V, 20 A
IN24 A (28 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

1,7mm/2.04in —
61,8mm/2.43in —

:

L —
~<——69,7mm/2.74in ——

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
mit Beschriftungstréger; blau
Bestellnr. VPE

@ NIN® 20022234 © @ 50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
ohne Beschriftungstréger; blau

@ NIN® 20022204 © @ 50

1,7mm/2.04in >
61,8mm/2.43in —

:

—_—
~<——69,7mm/2.74in ——

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Beschriftungstrager; intern gebriickt; Leitereinflihrung
violett bedruckt; blau

Bestellnr. VPE

@ NE 2002-2239© @ 50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; ohne
Beschriftungstréger; intern gebriickt; Leitereinfiihrung
violett bedruckt; blau

@ \N® 2002-2209© @ 50

WWW.wago.com

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 20 A
IN24 A (28 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

1

~——69,7mm/2.74in ——

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme;
mit Beschriftungstrager; grau

Bestellnr. VPE
O PEIN® 2002-2247 @ 50
O PEIL® 2002-2257 @ 50

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme;
ohne Beschriftungstréger; grau

O PEIN® 2002-2217 @ 50
O PEL® 2002-2227 @ 50

1,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

by

~——69,7mm/2.74in ——
Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit
Beschriftungstrager; intern gebriickt; griin-gelb

Bestellnr. VPE

O PE® 2002-2237 @ 50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; ohne
Beschriftungstréger; intern gebriickt; griin-gelb

O PE® 2002-2207 @ 50
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https://www.wago.com/2002-2231
https://www.wago.com/2002-2234
https://www.wago.com/2002-2247
https://www.wago.com/2002-2248
https://www.wago.com/2002-2232
https://www.wago.com/2002-2257
https://www.wago.com/2002-2258
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https://www.wago.com/2002-2201
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https://www.wago.com/2002-2202
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https://www.wago.com/2002-2203
https://www.wago.com/2002-2206
https://www.wago.com/2002-2238
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Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
500 V/6 kVI3 @ 300V, 20 A
IN24 A (28 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

51,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

s

b ) e
<——69,7mm/2.74in ——

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme;
mit Beschriftungstréger; grau

Bestellnr. VPE
O Schirm/N 2002-2248 50
O Schirm/L 2002-2258 50

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme;
ohne Beschriftungstréger; grau

O Schirm/N 2002-2218 50
O Schirm/L 2002-2228 50

wAaco
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@ anschlieBbar: 0,25...4 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1... 2,56 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V = Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
440V;20A
Briicker 18 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Prifzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-2292

‘ grau 2002-2291

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

- 125,5mm 209-192 50(25)

Trennwand; Obergeschoss Uberstehend; anrastbar;
2 mm dick

100(25)
100(25)

2002-2296
2002-2295

orange

a -

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

100(25)
100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?

dunkelgrau 2002-172 200(25)
Kammbrticker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbricker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf 7 2002-437 25
von 1auf8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Zubehor; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; In 24 A

lichtgrau 2002-492 100(25)
orange 2002-492/000-012
100(25)
Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
& grau 2002-121 50 (25)

.j‘ﬁ*"

Doppelstock-Klemmenleiste

Die Schutzleiter- oder Schirmleiterklemmen haben einen
KontaktfuB mit automatischer Kontaktierung zur Trag-/
Sammelschiene.

Der uber den Verdrahtungsebenen stehende Doppel-
stock-Beschriftungsadapter wird wahrend der Verdrah-
tung automatisch zur Seite gebogen. Die in der Hohe ver-
setzt angeordneten Beschriftungsaufnahmen fiir
WMB-Beschriftungsschilder sind den ,Stockwerken" ein-
deutig zugeordnet.

Bei einer Klemmenbreite von nur 5,2 mm ergibt sich ein
effektives TeilungsmaB fiir Klemmen gleicher oder unter-
schiedlicher Potentiale von nur 2,6 mm bei einem Quer-
schnittsbereich von 0,25 mmz2... 4 mmz2,

Zum Schutz gegen Stdrsignale von auBen werden in
zunehmendem MaBe abgeschirmte Steuerleitungen ver-
legt.

Fur den Anschluss und die Verbindung des Schirmge-
flechtes gibt es Schirmleiterklemmen fiir Frontverdrah-
tung. Sie sind wie Schutzleiterklemmen fiir Frontverdrah-
tung mit einem KontaktfuB zur Tragschiene aufgebaut,
unterscheiden sich jedoch deutlich durch ihre weiBen Iso-
liergehduse. Schirmleiterklemmen fiir Frontverdrahtung
kénnen direkt neben den Signalleiterklemmen montiert
werden und sorgen fiir eine gute Ableitung der Storsig-
nale.
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https://www.wago.com/2002-2248
https://www.wago.com/2002-2232
https://www.wago.com/2002-2257
https://www.wago.com/2002-2258
https://www.wago.com/2002-2233
https://www.wago.com/2002-2201
https://www.wago.com/2002-2204
https://www.wago.com/2002-2217
https://www.wago.com/2002-2218
https://www.wago.com/2002-2202
https://www.wago.com/2002-2227
https://www.wago.com/2002-2228
https://www.wago.com/2002-2203
https://www.wago.com/2002-2206
https://www.wago.com/2002-2238
https://www.wago.com/2002-2239
https://www.wago.com/2002-2237
https://www.wago.com/2002-2208
https://www.wago.com/2002-2209
https://www.wago.com/2002-2207
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https://www.wago.com/2002-172
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https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-492
https://www.wago.com/2002-492/000-012
https://www.wago.com/2002-121
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Doppelstockklemme TOPJOB® S; mit Abschlussplatte; 800 V

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24 A 600V, 20 A@

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

1,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

e

~—69,7mm/2.74in ——>

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstrager; grau

Bestellnr. VPE

O L 2002-2231/099-000 50
O NL 2002-2232/099-000 50
O LIN 2002-2233/099-000 50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstrager; grau

O LL 2002-2201/099-000 50

O NIL 2002-2202/099-000 50

O LN 2002-2203/099-000 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden 2002-2211/1000-410 ~ Seite 164

LED 2002-2221/1000-434  Seite 164
N
=5
3o
St
Ewx
~ &

1

-

~—69,7mm/2.74in ——>

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstrager; intern
gebriickt; Leitereinfilhrung violett bedruckt; grau

Bestellnr. VPE
oL 2002-2238/099-000 50
Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstrager; intern
gebrickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; grau
oL 2002-2208/099-000 50
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Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24 A 600V, 20 A@

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

1,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

:

———
~—69,7mm/2.74in —

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstréger; blau
Bestellnr. VPE

@ NN 2002-2234/099-000 @ 50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstréger; blau

@ NN 2002-2204/099-000© 50

1,7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

s

—_—
~——69,7mm/2.74in ——

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme;

mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstréger; intern

gebriickt; Leitereinfilhrung violett bedruckt; blau
Bestellnr. VPE

@ N 2002-2239/099-000 @ 50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstréger; intern
gebrickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; blau

@ N 2002-2209/099-000 @ 50

WWW.wago.com

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24 A 600V,20 A€

Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

7mm/2.04in -
61,8mm/2.43in —

!r [
b

~—69,7mm/2.74in ——

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstrager; grau

Bestellnr. VPE
2002-2247/099-000 50
2002-2257/099-000 50

O PEN
O PEL

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstrager; grau

O PEIN 2002-2217/099-000 50
O PEL 2002-2227/099-000 50

61,8mm/2.43in —

51,7mm/2.04in -

~——69,7mm/2.74in —

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme;
mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstrager; intern
gebriickt; grin-gelb

Bestellnr. VPE

© PE 2002-2237/099-000 50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstrager; intern
gebrickt; grin-gelb

O PE 2002-2207/099-000 50
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https://www.wago.com/2002-2258/099-000
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https://www.wago.com/2002-2202/099-000
https://www.wago.com/2002-2227/099-000
https://www.wago.com/2002-2228/099-000
https://www.wago.com/2002-2203/099-000
https://www.wago.com/2002-2238/099-000
https://www.wago.com/2002-2239/099-000
https://www.wago.com/2002-2237/099-000
https://www.wago.com/2002-2208/099-000
https://www.wago.com/2002-2209/099-000
https://www.wago.com/2002-2207/099-000
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Technische Daten

0.25...2,5(4)mm? @ 22...12AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 20 A
IN24A 600V,20 AG

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

1,7mm/2.04in —»
61,8mm/2.43in —

) /-
e

~——69,7mm/2.74in ——
Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; mit Beschriftungstréger; grau
Bestellnr. VPE
2002-2248/099-000 50
2002-2258/099-000 50

O Schirm/N
O Schirm/L

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme;
mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungstréger; grau

O Schirm/N 2002-2218/099-000 50
O Schirm/L 2002-2228/099-000 50

Band 1, Kapitel 1 | WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

@ anschlieBbar:0,25...4 mm2 e +f";
direkt steckbar: 1...4mm?2 ,e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 165

Priifzubehor, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Warnabdeckung und Isolierungsstopp mussen bei
Verwendung vereinzelt werden. Aufgrund der Teilung
von 6,2 mm ist bei den Doppelstockklemmen mit
Abschlussplatte das Briickerprogramm der Serie
2004 zu verwenden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehdr; Serie 2002
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
2002-2292
2002-2291

100(25)
100(25)

. orange

SN grau

R ——

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?

W dunkelgrau  2002-172 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau
2-fach 2004-402 25
3-fach 2004-403 25
4-fach 2004-404 25
5-fach 2004-405 25
6-fach 2004-406 25
7-fach 2004-407 25
8-fach 2004-408 25
9-fach 2004-409 25
10-fach 2004-410 25
Kammbrucker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2004-433 25
von 1 auf 4 2004-434 25
von 1 auf5 2004-435 25
von 1 auf 6 2004-436 25
von 1 auf 7 2004-437 25
von 1 auf 8 2004-438 25
von 1 auf9 2004-439 25
von 1auf 10  2004-440 25
Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 24 A
lichtgrau 2002-492 100(25)
orange 2002-492/000-012
100(25)
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

PUSH-IN CAGE CLAMPY

Zubehor; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen

Prifadapter; flr Prifstecker @ 4 mm

1 grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fiir max. 2,5 mm?
5 grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

& grau 2002-121 50(25)
o

?
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https://www.wago.com/2002-2231/099-000
https://www.wago.com/2002-2234/099-000
https://www.wago.com/2002-2247/099-000
https://www.wago.com/2002-2248/099-000
https://www.wago.com/2002-2232/099-000
https://www.wago.com/2002-2257/099-000
https://www.wago.com/2002-2258/099-000
https://www.wago.com/2002-2233/099-000
https://www.wago.com/2002-2201/099-000
https://www.wago.com/2002-2204/099-000
https://www.wago.com/2002-2217/099-000
https://www.wago.com/2002-2218/099-000
https://www.wago.com/2002-2202/099-000
https://www.wago.com/2002-2227/099-000
https://www.wago.com/2002-2228/099-000
https://www.wago.com/2002-2203/099-000
https://www.wago.com/2002-2238/099-000
https://www.wago.com/2002-2239/099-000
https://www.wago.com/2002-2237/099-000
https://www.wago.com/2002-2208/099-000
https://www.wago.com/2002-2209/099-000
https://www.wago.com/2002-2207/099-000
https://www.wago.com/2002-2292
https://www.wago.com/2002-2291
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2004-402
https://www.wago.com/2004-403
https://www.wago.com/2004-404
https://www.wago.com/2004-405
https://www.wago.com/2004-406
https://www.wago.com/2004-407
https://www.wago.com/2004-408
https://www.wago.com/2004-409
https://www.wago.com/2004-410
https://www.wago.com/2004-433
https://www.wago.com/2004-434
https://www.wago.com/2004-435
https://www.wago.com/2004-436
https://www.wago.com/2004-437
https://www.wago.com/2004-438
https://www.wago.com/2004-439
https://www.wago.com/2004-440
https://www.wago.com/2002-492
https://www.wago.com/2002-492/000-012
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-121
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Doppelstockklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm?; Serie 2002

Technische Daten Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ |22...12awG 0,25...2,5 (4 mm? @ |22...12awG
AC/DC 1000V /DC 1500 V/12kV/3 @ AC/DC 1000V /DC 1500 V/12kVI3 @

24 A [1000v, 20 AT w24 A [1000v, 20 AT
Klemmenbreite 7,2 mm/0.283 inch Klemmenbreite 7,2 mm/0.283 inch

==210...12mm/0.39...0.47 inch 2=10...12mm/0.39...0.47 inch

53,3mm/2.1in —

~—— 69,9mm/2.75in —

~—— 69,9mm/2.75in —>

Doppelstockklemme; Kontakteinsatz nur im Oberge- Doppelstockklemme; Kontakteinsatz nur im Oberge-
schoss; graue Trennwand; Uberstehend; grau schoss; orangefarbene Trennwand; liberstehend; grau

Bestellnr. VPE Bestellnr. VPE
oL 2002-2201/097-000 50 oL 2002-2201/098-000 50

Zubehor; Serie 2002
Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stuick/Strang; 0,75 ... T mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

Prifadapter; fir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)

Prufabgriff; fiir max. 2,5 mm?2
5 grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt ~ 793-5501 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
& grau 2002-121 50(25)

.j'@-"
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@ anschlieBbar: 0,25 ... 4 mm? e +f*;

direkt steckbar: 1...4mm? ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

AC/DC 1000 V = Bemessungsspannung
DC 1500V

12 kV = BemessungsstoBspannung

3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Priifzubehor, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Warnabdeckung und Isolierungsstopp mussen bei
Verwendung vereinzelt werden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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Doppelstockklemme TOPJOB® S; mit senkrechter Leitereinflhrung

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 20 AR
IN24 A (28 A) 600V, 24 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

I~ 51,7 mm/2.04in =

~— 92,5mm/3.64in ———

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;

mit senkrechter Leitereinflihrung; ohne Beschriftungs-
tréger; grau

Bestellnr. VPE
O LwLe 2002-2701 @ 50
O NL® 2002-2702 @ 50
O LN® 2002-2703 @ 50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;

mit senkrechter Leitereinflihrung; ohne Beschriftungs-
trager; blau

@ NIN® 2002-2704© @ 50

i g

a1,

e

~— 92,5mm/3.64in ———

51,7mm/2.04in =

L

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit

senkrechter Leitereinflihnrung; ohne Beschriftungstréager;

intern gebriickt; Leitereinflihrung violett bedruckt; grau
Bestellnr. VPE

OL® 2002-2708 @ 50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit

senkrechter Leitereinfilhrung; ohne Beschriftungstrager;

intern gebrickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; blau
@ N&® 2002-2709© O 50

wAacGo

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24 A (28 A) 600V, 24 A@

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

I~ 51,7mm/2.04in =

-— 92,5 mm/3.64in ——

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme;
mit senkrechter Leitereinfiihrung; ohne Beschriftungs-
tréger; grau

Bestellnr. VPE
O PEIN® 2002-2717 @ 50
O PEL® 2002-2727 @® 50

f:z;f: [ A | it =
XA

1.__._.-”

-~ 92, SmmIS 64in ——

51,7mm/2.04in =

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit

senkrechter Leitereinfiihrung; ohne Beschriftungstrager;

intern gebrtickt; griin-gelb

Bestellnr. VPE
O PE 2002-2707 50
O PE® 2002-2707/999-950@) 50

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm?2 e +f;
direkt steckbar: 1...4 mm?,e"und 1... 2,56 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;21A
Briicker 17 A und Schachtelbriicker 16 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Prufzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Zubehor; Serie 2002
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-2792
grau 2002-2791

100(25)
100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

‘ 125,5mm 209-192 50(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?

lichtgrau 2002-171 200(25)
Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... T mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)
Kammbricker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbricker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25
Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; In 24 A
lichtgrau 2002-492 100(25)
orange 2002-492/000-012
100(25)
Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
& A4 grau 2002-121 50 (25)
.
d
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4-Leiter-Doppelstockklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm?; Serie 2002

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

0.25...2,5(4) mm? @ 22...12 AWG 0,25...2,5(4) mm2 @ 22...12 AWG 0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 20 AR 800V/8kV/I3 @ 600V, 20 AW 800V/I8kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24 A (28 A) 600V, 20 A€ IN24 A (28 A) 600V, 20 AG IN24 A (28 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

2,1mm/2.05in =

i
o

105,1mm/4.14in

4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; mit Beschriftungstrager; grau

62,7 mm/2.47in —=

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

52,1mm/2.05in =

SR

~— 105, 1mm/4.14in ————

4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; mit Beschriftungstrager; blau

62,7 mm/2.47in —=

|-

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

52,1mm/2.05in =

\£

1051 mm/4.14in ———>

4-Leiter-Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durch-
gangsklemme; mit Beschriftungstrager; grau

Bestellnr. VPE Bestellnr. VPE Bestellnr. VPE
O LULe 20022431 @ 50 @ NN® 2002-2434© © 50 O PEIN® 2002-2447 @ 50
O NL® 2002-2432 @ 50 O PEL® 2002-2457 @ 50
O LN® 20022433 @ 50

4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; ohne Beschriftungstrager; grau

4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; ohne Beschriftungstrager; blau

4-Leiter-Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durch-
gangsklemme; ohne Beschriftungstrager; grau

O LLe 20022401 @ 50 @ NN® 2002-2404 © © 50 O PEIN® 20022417 @ 50
O NL® 2002-2402 @ 50 O PEL® 2002-2427 @ 50
O LN® 2002-2403 @ 50

<~ 105,1mm/4.14in

4-Leiter-Doppelstockklemme; 8-Leiter-Durchgangs-
klemme; mit Beschriftungstréger; intern gebriickt;
Leitereinfilhrung violett bedruckt; grau

Bestellnr. VPE

OL® 2002-2438 @ 50

4-Leiter-Doppelstockklemme; 8-Leiter-Durchgangs-
klemme; ohne Beschriftungstrager; intern gebrtickt;
Leitereinfiihrung violett bedruckt; grau

OLe 2002-2408 @ 50

52,1mm/2.05in =

62,7 mm/2.47in —=
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<~ 105 1mm/4.14in ——

4-Leiter-Doppelstockklemme; 8-Leiter-Durchgangs-
klemme; mit Beschriftungstréger; intern gebriickt;
Leitereinfiihrung violett bedruckt; blau

Bestellnr. VPE

@ N© 2002-2439© @ 50

4-Leiter-Doppelstockklemme; 8-Leiter-Durchgangs-
klemme; ohne Beschriftungstrager; intern gebriickt;
Leitereinfiihrung violett bedruckt; blau

@ NE 2002-2409© @ 50

52,1mm/2.05in =

o

62,7 mm/2.47in —=

52,17mm/2.05in =

:

<~ 105 1mm/4.14in ———

4-Leiter-Doppelstockklemme; 8-Leiter-Schutzleiter-
klemme; mit Beschriftungstrager; intern gebriickt;
griin-gelb

Bestellnr. VPE

O PE® 2002-2437 @ 50

4-Leiter-Doppelstockklemme; 8-Leiter-Schutzleiter-
klemme; ohne Beschriftungstrager; intern gebriickt;
grin-gelb

O PE® 2002-2407 @ 50

WwAGOo
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62,7mm/2.47in —=
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Technische Daten

0.25...2,5(4)mm? @ 22...12AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 20 A
IN24 A (28 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

52,1mm/2.05in =

e

<~ 105,1mm/4.14in

4-Leiter-Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durch-
gangsklemme; mit Beschriftungstrager; grau

Bestellnr. VPE
O Schirm/N 2002-2448 50
O Schirm/L 2002-2458 50

4-Leiter-Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durch-
gangsklemme; ohne Beschriftungstrager; grau

O Schirm/N 2002-2418 50
O Schirm/L 2002-2428 50

wAacGo

62,7 mm/2.47in —=

Band 1,

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1... 2,56 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
550V;21A
Briicker 17 A und Schachtelbriicker 16 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Prifzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehdr; Serie 2002
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-2492
grau 2002-2491

100(25)
100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

‘ 1255 mm 209-192 50(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2

dunkelgrau 2002-172 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25

3-fach 2002-403 25

4-fach 2002-404 25

5-fach 2002-405 25

6-fach 2002-406 25

7-fach 2002-407 25

8-fach 2002-408 25

9-fach 2002-409 25

10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3 2002-433 25

von 1 auf 4 2002-434 25

von 1 auf 5 2002-435 25

von 1 auf 6 2002-436 25

von 1 auf7 2002-437 25

von 1 auf8 2002-438 25

von 1 auf9 2002-439 25

von1auf10  2002-440 25
Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 24 A

lichtgrau 2002-492 100(25)

orange 2002-492/000-012

100(25)
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Zubehdr; Serie 2002
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Querbrticker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker fir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

Prifadapter; fr Prifstecker @ 4 mm

i grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fiir max. 2,5 mm?
5 grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar5... 5,2 mm

@ weil

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5...5,2 mm

unbedruckt

2009-115 1

793-5501 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
2002-121 50 (25)

L & grau

3

Doppelstock-Klemmenleiste
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https://www.wago.com/2002-2447
https://www.wago.com/2002-2448
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https://www.wago.com/2002-2457
https://www.wago.com/2002-2458
https://www.wago.com/2002-2433
https://www.wago.com/2002-2401
https://www.wago.com/2002-2404
https://www.wago.com/2002-2417
https://www.wago.com/2002-2418
https://www.wago.com/2002-2402
https://www.wago.com/2002-2427
https://www.wago.com/2002-2428
https://www.wago.com/2002-2403
https://www.wago.com/2002-2438
https://www.wago.com/2002-2439
https://www.wago.com/2002-2437
https://www.wago.com/2002-2408
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https://www.wago.com/2002-2407
https://www.wago.com/2002-2492
https://www.wago.com/2002-2491
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https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
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https://www.wago.com/2002-408
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https://www.wago.com/2002-435
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https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-492
https://www.wago.com/2002-492/000-012
https://www.wago.com/2002-400
https://www.wago.com/2002-423
https://www.wago.com/2002-423/000-005
https://www.wago.com/2002-423/000-006
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-121
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Doppelstockklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm?; Serie 2002

Technische Daten

0.25...2,5(4) mm? @ 22...12 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V,20 A%
IN24 A (28 A) 300V, 20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

51,7mm/2.04in =
61,8mm/2.43in —=

~—— 93mm/3.66in ———

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme; ohne
Beschriftungstréger; grau

Bestellnr. VPE
O LLe 2002-2601@ 50
O NL® 2002-2602 @ 50
O LN® 2002-2603@ 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Basis 2002-2661 Seite 86
Trenn 2002-2671 Seite 86
Sicherung 2002-2611 Seite 87
£9Q

. H

<

-

T e—

93 mm/3.66in

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme;
konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme; ohne
Beschriftungstréger; intern gebriickt; Leitereinfiihrung
violett bedruckt; grau

Bestellnr. VPE
OLe 2002-2608 @ 50
84 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
500 V/6 kVI3 @ 300V,20 AR
IN24 A (28 A) 300V, 20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

,7mm/2.04in =
61,8mm/2.43in —=

e

~—— 93mm/3.66in ———

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme;
konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme; ohne
Beschriftungstrager; blau

Bestellnr. VPE

@ NING® 20022604 © @ 50

,7mm/2.04in =
61,8mm/2.43in —=

-

. —

~—— 93mm/3.66in ———

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme;
konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme; ohne
Beschriftungstrager; intern gebriickt; Leitereinfiihrung
violett bedruckt; blau

Bestellnr. VPE

@ N© 2002-2609© @ 50

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
500 V/6kV/3 @ 300V,20 A%y
IN24 A (28 A) 300V,20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

1,7mm/2.04in =
61,8mm/2.43in —=

\”‘. g

. =
-

~—— 93mm/3.66in ——

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme;
konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme; ohne
Beschriftungstrager; grau

Bestellnr. VPE

O PEIN® 2002-2647 @ 50

O PELL® 2002-2657 @ 50
L
=
£2
3%
E g
EX
~&

.

93mm/3.66in ———

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme;
konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme; ohne
Beschriftungstréger; intern gebriickt; griin-gelb

Bestellnr. VPE

O PE® 2002-2607 @ 50
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@ anschlieBbar:0,25...4mm? e +f";
direkt steckbar: 1...4mm2,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

©® Klemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen

sind fur Anwendungen Ex e Il geeignet. Die Durchgangsklemme (2002-2601) hat zwei unabhén- Die 4-Leiter-Durchgangsklemme (2002-2609) mit interner
4‘."0 Vi14 A gige Stromschienen auf der unteren und oberen Etage Briickung ist an ihren violetten Leitereinflhrungsoffnun-
(siehe Kapitel 15) und ist konturengleich zur Trennklemme. gen sofort zu erkennen.

Mit dem Doppelstock-Vertikalbriicker (2002-492) ist auch

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen o ) c ey
bei diesen Klemmen eine Briickung méglich.

Hinweise:

Briicker, ab Seite 174
Prifzubehér, Seite 173
Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 20022692 100(25)

a0 o 2002-2691  100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?

lichtgrau 2002-171 200(25) Die Doppelstock-Trennklemme mit schwenkbarem Trenn-  Analog zur Trennklemme: Basisklemme (2002-2661)
messer (2002-2671) ist auf der unteren Etage als Durch- Alternativ einzusetzen:
gangsklemme und auf der oberen als Trennklemme zu Trennstecker (a: 2002-401),
- = verwenden. steckbare Dioden- (b: 2002-800/1000-411) bzw.
Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm? Neben der Trenn- und Messfunktion bietet die dazupas-  LED-Bausteine (ohne Abbildung 2002-800/1000-541)
dunkelgrau  2002-172 200(25) sende Doppelstock-Basisklemme (2002-2667) zudem oder Sicherungsstecker (c: 2004-911)

eine Schutzleiterfunktion.

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002402 25
1\ A 3-fach 2002-403 25
4-fach 2002404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1auf 3 2002-433 25

[ von 1 auf 4 2002-434 25 Die Doppelstock-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Eine Endplatte fur Sicherungsklemmen (hier 2002-1092,

I Sicherungshalter (2002-2611, grau) ist kombinierbar mit orange) dient als zusatzlicher Schutz vor dem Offnen des
vontaufs  2002-435 5 den Trenn-, Basis-, Durchgangs- und Schutzleiterklem- Sicherungshalters. Das Auswechseln der Sicherung kann
von 1 auf 6 2002-436 25 men. Der Sicherungshalter ist auch mit einer LED-Defekt-  erst erfolgen, nachdem der Sicherungshalter vom Strom-
von 1auf7 2002-437 25 anzeige erhéltlich (z. B. 2002-2611/1000-541 fur kreis getrennt wurde.

12...30V).

von 1 auf 8 2002-438 25

von 1auf9 2002-439 25

von1auf10  2002-440 25
Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 24 A

lichtgrau 2002-492 100 (25)
orange 2002-492/000-012
100(25)
Querbriicker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau
2-fach 2002-400 25

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau 2002-121 50(25) Durch Konturengleichheit ist die Briickung auf der oberen Linbé Abbildung - Vértikalbﬁ]cker (20702-492)
Etage mit Doppelstock- und auf der unteren Etage mit Rechte Abbildung - Kammbrticker der Serie 2002
Dreistockklemmen maglich.
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https://www.wago.com/2002-2692
https://www.wago.com/2002-2691
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
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Doppelstock-Trennklemme, Doppelstock-Basisklemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

025...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

[~ 51,7mm/2.04in =
56,4mm/2.22in —

~—— 93mm/3.66in ——

Doppelstock-Trennklemme; mit schwenkbarem Trenn-
messer; grau

Bestellnr. VPE
O LLe 2002-2671@ 50
O NL® 2002-2672© 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform
2002-2601
2002-2611

Seite 84
Seite 87

Durchgang
Sicherung

51,7mm/2.04in =
56,4mm/2.22in —=

93mm/3.66in ———

Doppelstock-Trennklemme; mit schwenkbarem Trenn-
messer; grau

Bestellnr. VPE
O Schirm/L 2002-2678 @ 50
86 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Technische Daten

0,25...25(4) mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

‘4 51,7mm/2.04in =

~—— 93mm/3.66in ———

Doppelstock-Basisklemme; Obergeschoss Basis; grau

Bestellnr. VPE
O LLe 2002-2661@ 50
O NL® 2002-2662 @ 50

51,7mm/2.04in =

~— 93mm/3.66in ——

Doppelstock-Basisklemme; Obergeschoss Basis; grau

Bestellnr. VPE

O PEL® 2002-2667 @ 50

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm? e +f";
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1...2,56 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 400V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
440V;14 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehbr; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-2692 100(25)

‘ grau 20022691 100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Kammbruicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25A; lichtgrau
von 1 auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf 5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von 1auf 10  2002-440 25

Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 24 A
lichtgrau 2002-492 100(25)
orange 2002-492/000-012

100(25)

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

. & grau 2002-121 50(25)
o

4
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Doppelstock-Sicherungsklemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
250 VI6 kVI3 @ 300V, 6,3AW
IN6,3A 300V, 6,3A€

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

48 |

/.,-1;‘___. EE SR 3

. »

v 53

¢ )|
. ..‘_ =

~—— 93mm/3.66in ———

Doppelstock-Sicherungsklemme mit schwenkbarem
Sicherungshalter; Durchgangs-/Sicherungsklemme; fur
G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne Defektanzeige;
grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

Bestellnr. VPE
O LL® 2002-2611@ 25
O NL® 2002-2612© 25

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2002-2601 Seite 84

Zubehdr; Serie 2002

Technische Daten

0.25...2,5 () mm2 @ 22...12 AWG
250V/I6 kVI3 @ 30V,63AN
IN6,3A 30V,6,3A8

Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

4 |

f_::‘:“—' L 057
\ E

/‘-VV \ ~

—

[\ S =

~—— 93mm/3.66in ——

Doppelstock-Sicherungsklemme mit schwenkbarem
Sicherungshalter; Durchgangs-/Sicherungsklemme;
fiir G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige
durch LED; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA

Bestellnr. VPE

O 12...30VE® 2002-2611/1000-541@ 25
O 30..65V® 2002-2611/1000-542@ 25
O 230ve 2002-2611/1000-836 @ 25
O 120V® 2002-2611/1000-867@ 25

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick
orange 2002-2692
grau 2002-2691

100(25)
100(25)

Endplatte fiir Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange 2002-1092 100(25)
‘ grau 20021091 100(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau
2-fach 2004-402 25
3-fach 2004-403 25
4-fach 2004-404 25
5-fach 2004-405 25
6-fach 2004-406 25
7-fach 2004-407 25
8-fach 2004-408 25
9-fach 2004-409 25
10-fach 2004-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau
von 1auf3 2004-433 25
von 1 auf 4 2004-434 25
von 1 auf5 2004-435 25
von 1 auf 6 2004-436 25
von 1 auf7 2004-437 25
von 1 auf 8 2004-438 25
von 1auf9 2004-439 25
von1auf10  2004-440 25
Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 24 A
lichtgrau 2002-492 100(25)
orange 2002-492/000-012
100(25)

wAacGo

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm?2 e +f;
direkt steckbar: 1...4 mm?,e"und 1... 2,56 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 250V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
275V;6,3A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 165

Beschriftung, ab Seite 640

Warnabdeckung und Isolierungsstopp mussen bei
Verwendung vereinzelt werden. Aufgrund der Teilung
von 6,2 mm ist bei den Doppelstockklemmen mit
Abschlussplatte das Briickerprogramm der Serie
2004 zu verwenden.

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Am Ende der Klemmenleiste oder, wenn keine Sicherungs-
klemme folgt, ist zusé&tzlich eine Endplatte fur Sicherungs-
klemmen (z. B. 2002-1092, orange) zu verwenden.

Bei Sicherungsklemmen mit 6,2mm-Klemmenbreite ist
eine Distanzplatte Bestandteil der Klemme und wird
serienmaBig mitgeliefert.

Aufgrund der Teilung von 6,2 mm ist bei den Sicherungs-
klemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter das Bri-
ckerprogramm der Serie 2004 zu verwenden.
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https://www.wago.com/2002-2692
https://www.wago.com/2002-2691
https://www.wago.com/2002-1092
https://www.wago.com/2002-1091
https://www.wago.com/2004-402
https://www.wago.com/2004-403
https://www.wago.com/2004-404
https://www.wago.com/2004-405
https://www.wago.com/2004-406
https://www.wago.com/2004-407
https://www.wago.com/2004-408
https://www.wago.com/2004-409
https://www.wago.com/2004-410
https://www.wago.com/2004-433
https://www.wago.com/2004-434
https://www.wago.com/2004-435
https://www.wago.com/2004-436
https://www.wago.com/2004-437
https://www.wago.com/2004-438
https://www.wago.com/2004-439
https://www.wago.com/2004-440
https://www.wago.com/2002-492
https://www.wago.com/2002-492/000-012
https://www.wago.com/2002-2611
https://www.wago.com/2002-2611/1000-541
https://www.wago.com/2002-2612
https://www.wago.com/2002-2611/1000-542
https://www.wago.com/2002-2611/1000-836
https://www.wago.com/2002-2611/1000-867
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/793-5501
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Dreistockklemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0,25...2,5(4) mm2 @ 22...12 AWG
500 V/I6 kVI3 @ 300V, 20 AR
IN24 A (28 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

9,5mm/2.74in —
81,3mm/3.20in ———

-

- 933mm/3.67in ———

Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; mit Beschriftungstrager; grau

Bestellnr. VPE
O LLL® 2002-3231 @ 50
O LLING® 2002-3233 @ 50

Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; ohne Beschriftungstréger; grau

O LLL® 2002-3201 @ 50
O LLIN® 2002-3203 @ 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform
Dioden 2002-3211/1000-410
LED 2002-3221/1000-434

Seite 166
Seite 166

81,3mm/3.20in ——

9,5mm/2.74in —

93,3mm/3.67in ———

Dreistockklemme; 6-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Beschriftungstréger; intern gebriickt; Leitereinfithrung
violett bedruckt; grau

Bestellnr. VPE

OLe 2002-3238 @ 50

Dreistockklemme; 6-Leiter-Durchgangsklemme; ohne
Beschriftungstréger; intern gebriickt; Leitereinfithrung
violett bedruckt; grau

OL® 2002-3208 @ 50
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Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
500 V/6 kVI3 @ 300V, 20 AN
IN24 A (28 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/ 0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

9,5mm/2.74in —
81,3mm/3.20in ——

L:e

~— 933mm/3.67in ———

Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; mit Beschriftungstrager; blau
Bestellnr. VPE

@ NINNE 2002-3234© O 50

Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; ohne Beschriftungstrager; blau

@ NNN® 2002-3204© O 50

81,3mm/3.20in ——

9,5mm/2.74in —

-

~— 933mm/3.67in ———

Dreistockklemme; 6-Leiter-Durchgangsklemme; mit
Beschriftungstréger; intern gebriickt; Leitereinfiihrung
violett bedruckt; blau

Bestellnr. VPE

@ NE 2002-3239© O 50

Dreistockklemme; 6-Leiter-Durchgangsklemme; ohne
Beschriftungstrager; intern gebriickt; Leitereinflihrung
violett bedruckt; blau

@ \Ne 2002-3209© @ 50

WWW.wago.com

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
500 V/6kV/3 @ 300V,20 A%y
IN24 A (28 A) 600V,20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

9,5mm/2.74in —=
81,3mm/3.20in ——

it

- 933mm/3.67in ————

Dreistockklemme; Schutzleiter-/Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; mit Beschriftungstrager; grau

Bestellnr. VPE
O PEINL® 2002-3247 @ 50
O PELIL® 2002-3257 @ 50

Dreistockklemme; Schutzleiter-/Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; ohne Beschriftungstrager; grau

O PENL®& 2002-3217@ 50
O PELIL® 2002-3227 @ 50

81,3mm/3.20in ——

9,5mm/2.74in —=

et

~— 93,3mm/3.67in ———

Dreistockklemme; 6-Leiter-Schutzleiterklemme; mit
Beschriftungstrager; intern gebriickt; griin-gelb

Bestellnr. VPE

O PE® 2002-3237@ 50

Dreistockklemme; 6-Leiter-Schutzleiterklemme; ohne
Beschriftungstrager; intern gebriickt; griin-gelb

O PE® 2002-3207 @ 50
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https://www.wago.com/2002-3231
https://www.wago.com/2002-3234
https://www.wago.com/2002-3247
https://www.wago.com/2002-3248
https://www.wago.com/2002-3233
https://www.wago.com/2002-3257
https://www.wago.com/2002-3258
https://www.wago.com/2002-3201
https://www.wago.com/2002-3204
https://www.wago.com/2002-3217
https://www.wago.com/2002-3218
https://www.wago.com/2002-3203
https://www.wago.com/2002-3227
https://www.wago.com/2002-3228
https://www.wago.com/2002-3238
https://www.wago.com/2002-3239
https://www.wago.com/2002-3237
https://www.wago.com/2002-3208
https://www.wago.com/2002-3209
https://www.wago.com/2002-3207
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Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
500 V/6 kVI3 @ 300V,20 AR
IN24 A (28 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/ 0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

9,5mm/2.74in —

~— 933mm/3.67in ————

Dreistockklemme; Schirmleiter-/Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; mit Beschriftungstrager; grau

Bestellnr. VPE
O Schirm/N/L 2002-3248 50
O Schirm/L/L 2002-3258 50

Dreistockklemme; Schirmleiter-/Durchgangs-/Durch-
gangsklemme; ohne Beschriftungstrager; grau

O Schirm/N/L 2002-3218 50
O Schirm/L/L 2002-3228 50

wAaco

81,3mm/3.20in ——
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@ anschlieBbar: 0,25 ... 4 mm? e +f*;

direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V = Bemessungsspannung

6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-

dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen

sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
440V;19A

Briicker 17 A

(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Prifzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange 2002-3292
F

2002-3291
Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

100(25)
100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?

dunkelgrau 2002-172 200(25)
Kammbricker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2002-433 25
\ von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf 5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf 7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von 1auf10  2002-440 25
Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 24 A
lichtgrau 2002-492 100(25)
orange 2002-492/000-012
100(25)
Dreistock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 24 A
lichtgrau 2002-493 100(25)

Dreistock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

b S grau 2002131 50(25)

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Der Dreistock-Vertikalbriicker (2002-493) verbindet in
Dreistockklemmen drei Ebenen miteinander.

Kombination von Mehrstockklemmen
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https://www.wago.com/2002-3231
https://www.wago.com/2002-3234
https://www.wago.com/2002-3247
https://www.wago.com/2002-3248
https://www.wago.com/2002-3233
https://www.wago.com/2002-3257
https://www.wago.com/2002-3258
https://www.wago.com/2002-3201
https://www.wago.com/2002-3204
https://www.wago.com/2002-3217
https://www.wago.com/2002-3218
https://www.wago.com/2002-3203
https://www.wago.com/2002-3227
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https://www.wago.com/2002-3238
https://www.wago.com/2002-3239
https://www.wago.com/2002-3237
https://www.wago.com/2002-3208
https://www.wago.com/2002-3209
https://www.wago.com/2002-3207
https://www.wago.com/2002-3292
https://www.wago.com/2002-3291
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-492
https://www.wago.com/2002-492/000-012
https://www.wago.com/2002-493
https://www.wago.com/2002-131
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Vierstock-Reihenklemme als Motoranschluss-Reihenklemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 20 A
IN20 A (25 A) 600V,20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

839mm/3.3in ——
96,8 mm/3.81in ———

<—— 103,5mm/4.08in ———

Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihen-
klemme; ohne Beschriftungstréger; grau

Bestellnr.
O L1-L2-L3-PE® 2002-4127 @

VPE
25

Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihen-
klemme; mit Beschriftungstréger; grau

O L1-L2-L3-PE® 2002-4157 @ 25
Zubehdr; Serie 2002
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-4192  100(25)
‘ grau 20024191  100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?2
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
800 V/8kVI3 @ 600V, 20 AW
IN20 A (25 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

839mm/3.3in ——
96,8mm/3.81in ———

~<—— 103,5mm/4.08in ———

Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihen-
klemme; ohne Beschriftungstrager; grau

Bestellnr.
2002-4111@

VPE
O L1-L26 25

Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihen-
klemme; mit Beschriftungstréger; grau

O L-L2& 2002-4141 @ 25

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 20 AR
IN20A (25 A) 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

83,9mm/3.3in ——
96,8 mm/3.81in ———

~—— 103,5mm/4.08in ——
Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihen-
klemme; ohne Beschriftungstréger; grau
Bestellnr.
2002-4101 @

VPE
O L1-L2-13& 25

Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihen-
klemme; mit Beschriftungstréger; grau

O L1-12-13® 2002-4131 @ 25

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1 auf3 2002-433 25

von 1 auf 4 2002-434 25

von 1 auf 5 2002-435 25

von 1 auf 6 2002-436 25

von 1 auf7 2002-437 25

von 1 auf 8 2002-438 25

von 1 auf9 2002-439 25

von1auf10  2002-440 25
Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
J— 1-23-45-6  2002-406/020-000

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

gelb 2002-115 100(25)

Sternbriicker; isoliert; I = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000

Verschlusskappe; fiir Leitereinfilhrung und Betatigungs-

6ffnung Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
orange 2002192 25 - 2-fach 2002-472 25
r ﬂ grau 2002-191 25 3-fach 2002-473 25
blau 2002-194 25 4-fach 2002-474 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau 5-fach 2002-475 25
2-fach 2002-402 2 6-fach 2002-476 25
3-fach 2002-403 25 7-fach 2002-477 25
4-fach 2002-404 25 8-fach 2002-478 25
5-fach 2002-405 25 9-fach 2002-479 25
6-fach 2002-406 25 10-fach 2002-480 25
7-fach 2002-407 25 11-fach 2002-481 25
8-fach 2002-408 25 12-fach 2002-482 25
9-fach 2002-409 2% Querbriicker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
10-fach 2002-410 25 lichtgrau
2-fach 2002-400 25
90 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1

auf3
_— lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25
Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5 mm2 Iy 18 A
h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
25 Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle
weil 2009-110 1
25

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

iB
@ wei

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt

2009-115 1

793-5501 5

Dreistock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

& <) grau 2002-131 50(25)

S
2
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https://www.wago.com/2002-478
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https://www.wago.com/2002-480
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https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/2002-400
https://www.wago.com/2002-423
https://www.wago.com/2002-423/000-005
https://www.wago.com/2002-423/000-006
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
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https://www.wago.com/2002-131
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@ anschlieBbar: 0,25...4 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 1...4mm2,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Die mitdem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
440V;19A
Briicker 17 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Verschlusskappe (2002-192) fiir Leitereinfiihrung und Ergénzend zu den Motoranschluss-Reihenklemmen sind auch Sonderausfiihrungen im Programm.

Betétigungsoffnung « Variante ohne Schutzleiterkontakt und mit nur 2 Potentialen:

Abdeckungen der Leitereinflihrungen und Betatigungsoff- Sie ist speziell fir Zusatzfunktionen wie Motorbremsen oder Temperaturfiihler gedacht. Durch den konturengleichen
nungen zur Erstellung von Distanzgehéusen fiir Motoran- Aufbau kann dieser Klemmentyp ohne Zwischenplatten neben der zugehérigen Motoranschluss-Reihenklemme posi-
schluss-Reihenklemmen tioniert werden. Das macht die Reihenklemmenschiene tbersichtlicher und erleichtert die Verdrahtung. Da keine

Klemmstelle unbelegt bleibt, werden Verdrahtungsfehler vermieden.

« Variante ohne Schutzleiterkontakt und mit 3 Potentialen:
Ubersichtliche und eindeutige Klemmstellenbelegung ist auch hier der Sinn dieser Ausfiilhrung. Zum Beispiel beim Ein-
satz schutzisolierter Gerate sind Irritationen durch eine offene Schutzleiter-Klemmstelle ausgeschlossen.

. 2 7]
RN

Beschriftung der Klemmstellen mit WMB-Multibeschrif-

tungssystem

Gruppenbeschriftung mit Beschriftungsstreifen (Bestellnr.

709-177)
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Trenn- und Messklemme, Sicherungsklemme, Basisklemme, Durchgangsklemme TOPJOB® S;
mit Druicker

2,5 (4) mm?; Serie 2202

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

0,25...25(@) mm2 @ 22...12 AWG 0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG 0,25...2,5(4) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 300V,15 A% 400 VI6 kVI3 @ 300V,10 ARa 400V/I6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A€ IN10A@® 300V, 10 A€ IN16 A 300V, 15 A€
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

£ ==210...12mm/0.39...0.47 inch & =210...12mm/0.39...0.47 inch £ =210...12mm/0.39...0.47 inch

—

37,6 mm/1.48in =

—

38mm/1.5in —
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LE
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ARy

Ec Ec Eg
3 e | IS ES £ o] | (5 Ec
LTS T '.'i} 3= - &= wanndlUans 0 37
& -"-“"’\_/“*’ - e TP\~ P i
X N— 7 |3 X N— T Ly 72— 7 |
—_— - S —
~ 34mm/1.34in = = 34mm/1.34in = ~= 34mm/1.34in =
~— 66,1mm/2.6in ——— ~—— 66,1mm/2.6in ————> ~— 66,1mm/2.6in ————
2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Driicker; mit Priif- 2-Leiter-Sicherungsklemme; mit Driicker; fir Kfz-Mini- 2-Leiter-Basisklemme; mit Driicker; mit Priifméglichkeit
mdglichkeit; Trennmesserhalter orange Flachsicherung; mit Priifmdglichkeit
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt. Flachsicherungseinsatze, ab 42 V Berlihrungs-
schutz beachten!
Farbe Bestellnr. VPE Farbe Bestellnr. VPE Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2202-1671 50 O grau 2202-1681 50 O grau 2202-1661 50
@ blau 2202-1674 50
© orange 2202-1672 50

Zubehor; artikelspezifisch

Trennstecker fiir Basisklemmen; zur Verwendung der
Basisklemme als Trennklemme

g orange 2002-401 100(25)
Zubehor; Serie 2202
Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit

orange 2002-1692 100 (25) von 1auf3 2002-433 25 werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-

grau 20021691 100(25) vonlauf4 2002434 25 druckung; I 251A:3"°htgra“ T30 25

vonlauf5 2002435 25 0 s 2002-475101 1'000 .

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm? vonlauf6 2002436 25 1_3'5 ; 2002'4771011'000 »

lichtgrau 2002-171 200(25) vonlauf7 2002437 25 o g )

1-3-5-7-9 2002-479/011-000 25
1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

von 1auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2 von1auf10  2002-440 25
dunkelgrau 2002-172 200(25) Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
= 1-23-45-6  2002-406/020-000 25

2-fach 2002-400 25

SEITTHAITE @R ERIEE [ 25 A E g EL Querbricker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1

2-fach 2002-402 25 Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau auf 3
3-fach 2002403 25 . 1-3-5 2002-405/011-000 25 ~ lichtgrau 2002423 25
4-fach 2002-404 25 rot 2002-423/000-005 25
5-fach 2002405 25 blau 2002-423/000-006 25
6-fach 2002-406 25 Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
7-fach 2002-407 25 _ 2-fach 2002-472 25 1.5mm2; Iy 18 A
8-fach 2002-408 25 4 3-fach 2002-473 25 r—\ L=60mm 2009-412 100(10)
9-fach 2002409 25 4-fach 2002-474 25 L=110mm  2009-414  100(10)
10-fach 2002-410 25 5-fach 2002-475 25 L=250mm  2009-416 100(10)

6-fach 2002-476 25

7-fach 2002-477 25

8-fach 2002-478 25

9-fach 2002-479 25

10-fach 2002-480 25

11-fach 2002-481 25

12-fach 2002-482 25
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https://www.wago.com/2202-1671
https://www.wago.com/2202-1681
https://www.wago.com/2202-1661
https://www.wago.com/2202-1601
https://www.wago.com/2202-1674
https://www.wago.com/2202-1604
https://www.wago.com/2202-1672
https://www.wago.com/2202-1602
https://www.wago.com/2002-401
https://www.wago.com/2002-1692
https://www.wago.com/2002-1691
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-406/020-000
https://www.wago.com/2002-405/011-000
https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/2002-473/011-000
https://www.wago.com/2002-475/011-000
https://www.wago.com/2002-477/011-000
https://www.wago.com/2002-479/011-000
https://www.wago.com/2002-481/011-000
https://www.wago.com/2002-400
https://www.wago.com/2002-423
https://www.wago.com/2002-423/000-005
https://www.wago.com/2002-423/000-006
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
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Technische Daten

0.25...2,5 (4 mm2 @ 22...12AWG
400V/I6kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16A 300V, 15 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

= 34mm/1.34in =

~— 66,1mm/2.6in ———

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker; mit Priifmég-
lichkeit; konturengleich zu 2-Leiter-Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2202-1601 50
@ blau 2202-1604 50
© orange 2202-1602 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Sicherung 2202-1611 Seite 102

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
e grau 2002-511 100(25)
<

d
Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

& grau 2002-549 100(25)
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;

50m-Rolle
weil 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

wAacGo
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@ anschlieBbar:0,25...2,5 mm? e + f" und
0.25...4mm2 e"
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 400V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@© Ab 42V Berlihrungsschutz beachten!
* in Einzelanordnung 10 A
* in Verbundanordnung 5 A

Flachsicherungseinsétze sind nicht im WAGO
Lieferprogramm enthalten.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehor, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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Trenn- und Messklemme, Sicherungsklemme, Basisklemme, Durchgangsklemme, Schutzleiter-
klemme TOPJOB® S; mit Driicker

2,5 (4) mm?; Serie 2202

Technische Daten

0,25...25(@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~ 32,9mm/1.3in =
I~ 37,6 mm/1.48in =

~— 44,7mm/1.76in —=

<~ 76,8mm/3.02in ————

3-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Driicker; mit Priif-
mdglichkeit; Trennmesserhalter orange

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2202-1771 50
@ blau 2202-1774 50
@ orange 2202-1772 50

Zubehor; Serie 2202

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kVI3 @ 300V, 10 AW
IN10A@® 300V, 10 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

2,9mm/1.3in =
38mm/1.5in —

3

M

~— 44,7mm/1.76in —=
~— 76,8mm/3.02in ——

3-Leiter-Sicherungsklemme; mit Driicker; fir Kfz-Mini-
Flachsicherung; mit Priifmdglichkeit

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt. Flachsicherungseinsatze, ab 42 V Berlihrungs-
schutz beachten!

Farbe

O grau

Bestellnr. VPE
2202-1781 50

Technische Daten

0,25...2,54) mm2 @ 22...12 AWG
400 V/I6kVI3 @ 300V, 15 AR
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

Natib T alat
”ﬁnllﬂ'ﬂﬂu@j j

s

Y=

~ 329 mm/1.3in =

~— 44,7mm/1.76in —=
~— 768mm/3.02in ———

3-Leiter-Basisklemme; mit Driicker; mit Priifméglichkeit

Bestellnr. VPE
2202-1761 50

Farbe

O grau

Zubehor; artikelspezifisch

Trennstecker fir Basisklemmen; zur Verwendung der
Basisklemme als Trennklemme

a orange

2002-401 100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1792
grau 2002-1791

100(25)
100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?

lichtgrau 2002-171 200(25)
Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau 2002-172 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25

Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
e 1-23-45-6  2002-406/020-000 25
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Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1 auf3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf 7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von 1auf10  2002-440 25

Sternbriicker; isoliert; I = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002-472 25
e 3-fach 2002473 25
4-fach 2002-474 25
5-fach 2002475 25
6-fach 2002-476 25
7-fach 2002-477 25
8-fach 2002-478 25
9-fach 2002479 25
10-fach 2002480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; In 25 A; lichtgrau

= 13 2002-473/011-000 25
WP 135 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1:3-5-7-9  2002-479/011-000 25
1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbricker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

_— lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm2 Iy 18 A

h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
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https://www.wago.com/2202-1771
https://www.wago.com/2202-1781
https://www.wago.com/2202-1761
https://www.wago.com/2202-1701
https://www.wago.com/2202-1774
https://www.wago.com/2202-1704
https://www.wago.com/2202-1772
https://www.wago.com/2202-1702
https://www.wago.com/2202-1707
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https://www.wago.com/2002-1792
https://www.wago.com/2002-1791
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-406/020-000
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-405/011-000
https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/2002-473/011-000
https://www.wago.com/2002-475/011-000
https://www.wago.com/2002-477/011-000
https://www.wago.com/2002-479/011-000
https://www.wago.com/2002-481/011-000
https://www.wago.com/2002-400
https://www.wago.com/2002-423
https://www.wago.com/2002-423/000-005
https://www.wago.com/2002-423/000-006
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
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Technische Daten

0.25...2,5 (4 mm2 @ 22...12AWG
400V/I6kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16A 300V, 15 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

32,9mm/1.3in =

—=— 44,7mm/1.76in —=
<~ 76,8mm/3.02in ————

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker; mit Prifmdg-
lichkeit; konturengleich zu 3-Leiter-Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2202-1701 50
@ blau 2202-1704 50
© orange 2202-1702 50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker; mit Prifmég-
lichkeit

© grin-gelb 2202-1707 50
Weitere Klemmen gleicher Bauform

Sicherung 2202-1711 Seite 102

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
A, grau 2002-511 100(25)
<

d
Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

& grau 2002-549 100(25)
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;

50m-Rolle
weil 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

wAacGo
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@ anschlieBbar:0,25...2,5 mm? e + f" und
0.25...4mm2 e"
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 400V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@© Ab 42V Berlihrungsschutz beachten!
* in Einzelanordnung 10 A
* in Verbundanordnung 5 A

Flachsicherungseinsétze sind nicht im WAGO
Lieferprogramm enthalten.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehor, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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Trenn- und Messklemme, Sicherungsklemme, Basisklemme, Durchgangsklemme TOPJOB® S;

mit Druicker

2,5 (4) mm?; Serie 2202

Technische Daten

0,25...25(@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
12mm/0.39...0.47 inch

—=10...

32,9mm/1.3in =
37,6 mm/1.48in =

]
[ A N
-
—=— 44,7mm/1.76in —=

~— 87.5mm/3.44in ———

4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Driicker; mit Priif-
mdglichkeit; Trennmesserhalter orange

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2202-1871 50
@ blau 2202-1874 50
@ orange 2202-1872 50

Zubehor; Serie 2202

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kVI3 @ 300V, 10 AW
IN10A@® 300V, 10 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch
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9mm/1.3in =
38mm/1.5in —=
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~=— 44,7mm/1.76in —=
-~ 87,5mm/3.44in ———
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4-Leiter-Sicherungsklemme; mit Driicker; fir Kfz-Mini-
Flachsicherung; mit Priifmdglichkeit

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt. Flachsicherungseinsatze, ab 42 V Berlihrungs-
schutz beachten!

Farbe

O grau

Bestellnr. VPE
2202-1881 50

Technische Daten

0,25...2,54) mm2 @ 22...12 AWG
400 V/I6kVI3 @ 300V, 15 AR
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

‘dJ

Cala

J‘L‘!‘L‘l‘u-ulﬂ-u"ﬂt‘*\_ }
, A_,."}.,

32,9mm/1.3in =

L

-
—

~<— 44,7mm/1.76in —=
-~ 87.5mm/344in ———

4-Leiter-Basisklemme; mit Driicker; mit Priifméglichkeit

Farbe
O grau

Bestellnr. VPE
2202-1861 50

Zubehor; artikelspezifisch

Trennstecker fir Basisklemmen; zur Verwendung der
Basisklemme als Trennklemme

a orange

2002-401 100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1892
grau 2002-1891

100(25)
100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stilick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?

lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
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Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1auf3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
o 1-23-45-6  2002-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; I = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002-472 25
e 3-fach 2002473 25
4-fach 2002-474 25
5-fach 2002-475 25
6-fach 2002-476 25
7-fach 2002-477 25
8-fach 2002-478 25
9-fach 2002479 25
10-fach 2002480 25
11-fach 2002481 25
12-fach 2002482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; Iy 25 A; lichtgrau

= 1-3 2002-473/011-000 25
W 135 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-5-7-9 2002-479/011-000 25

1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

Querbriicker fir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf3

o lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mmz Iy 18A

r—\ L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
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https://www.wago.com/2002-476
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https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/2002-473/011-000
https://www.wago.com/2002-475/011-000
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https://www.wago.com/2002-481/011-000
https://www.wago.com/2002-400
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Technische Daten

0.25...2,5 (4 mm2 @ 22...12AWG
400V/I6kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16A 300V, 15 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

32,9mm/1.3in =

—=— 44,7mm/1.76in —=

~— 87.5mm/3.44in ———

4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker; mit Prifmdg-
lichkeit; konturengleich zu 4-Leiter-Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2202-1801 50
@ blau 2202-1804 50
© orange 2202-1802 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Sicherung 2202-1811 Seite 103

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
A, grau 2002-511 100 (25)
<

d
Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

& grau 2002-549 100(25)
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;

50m-Rolle
weil 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weil3 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weif; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

wAacGo
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@ anschlieBbar:0,25...2,5 mm? e + f" und
0.25...4mm2 e"
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 400V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@© Ab 42V Berlihrungsschutz beachten!
* in Einzelanordnung 10 A
* in Verbundanordnung 5 A

Flachsicherungseinsétze sind nicht im WAGO
Lieferprogramm enthalten.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehor, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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Trenn- und Messklemme, Sicherungsklemme, Basisklemme, Durchgangsklemme, Schutzleiter-
klemme TOPJOB® S; mit Driicker; mit zusatzlicher Briickung

2,5 (4) mm?; Serie 2202

Technische Daten

0,25...25(@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

(e --’-:‘.-7-;"7 it
I.;'\m-‘——!___mj LL—-@-. q'.r' :‘f’c;;
T et O D

=g 8
= —

—— 40,8mm/1.61in —
-~ 729mm/2.87iIn ——

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Driicker; mit Priif-
moglichkeit; Trennmesserhalter orange; mit zusatzlicher
Briickung

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2202-1971 50
@ blau 2202-1974 50
© orange 2202-1972 50

Zubehor; Serie 2202

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kVI3 @ 300V, 10 AW
N10A@® 300V, 10 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~ 329mm/1.3in =
~— 38mm/1.5in —

-—40,8mm/1.61in —

-~ 729mm/2.87In ——

2-Leiter-Sicherungsklemme; mit Driicker; fir Kfz-Mini-
Flachsicherung; mit Priifmdglichkeit; ohne Defektan-
zeige; mit zusétzlicher Briickung

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab 42 V Beriihrungs-
schutz beachten!

Farbe

O grau

Bestellnr. VPE
2202-1981 50

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
400 V/I6kVI3 @ 300V, 15 AR
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

= 329mm/1.3in -

-— 40,8mm/1.61in —

-~ 72,9mm/2.87in

2-Leiter-Basisklemme; mit Driicker; mit Priifméglichkeit;
mit zusatzlicher Briickung

Bestellnr. VPE
2202-1961 50

Farbe

O grau

Zubehor; artikelspezifisch

Trennstecker fiir Basisklemmen; zur Verwendung der
Basisklemme als Trennklemme

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1992
grau 2002-1991

100(25)
100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?

W dunkelgrau  2002-172 200(25)

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
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Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
— 1-23-45-6  2002-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25

Querbrticker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

n orange 2002-401 100(25)
Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
= 2-fach 2002-472 25
) 3-fach 2002473 25
4-fach 2002-474 25
5-fach 2002-475 25
6-fach 2002-476 25
7-fach 2002-477 25
8-fach 2002-478 25
9-fach 2002-479 25
10-fach 2002-480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002-482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; Iy 25 A; lichtgrau

— 13 2002-473/011-000 25
W 135 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-5-7-9  2002-479/011-000 25
1-3-5-7-9-11 2002-481/011-000 25
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Technische Daten

0.25...2,5 (4 mm2 @ 22...12AWG
400V/I6kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

= L
.'f_‘_&__;, a'mmﬁwﬁé

= 32,9mm/1.3in =

-— 40,8mm/1.61in —

-~ 729mm/2.87in ———

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker; mit Priifmég-
lichkeit; mit zusatzlicher Briickung; konturengleich zu
2-Leiter-Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2202-1901 50
@ blau 2202-1904 50
© orange 2202-1902 50

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Driicker; mit Prifmdg-
lichkeit; mit zusatzlicher Briickung

© grin-gelb 2202-1907 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform
Sicherung 2202-1911 Seite 102

Querbriicker fir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm2 Iy 18 A

h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
i grau 2002-511 100(25)
<

|
|

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

& grau 2002-549 100(25)

By
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@ anschlieBbar:0,25...2,5 mm? e + f" und
0.25...4mm2 e"
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 400V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@© Ab 42V Berlihrungsschutz beachten!
* in Einzelanordnung 10 A
* in Verbundanordnung 5 A

Flachsicherungseinsétze sind nicht im WAGO
Lieferprogramm enthalten.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehor, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehdr; Serie 2202
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle
weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5.... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5
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Sicherungsklemme TOPJOB® S; mit Driicker; flr Kfz-Mini-Flachsicherung; mit zusatzlicher Bru-

ckung

2,5 (4) mm?; Serie 2202
Technische Daten

0,25...25(@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 12V, 10 AR
N10A® 12V, 10 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~ 32,9mm/1.3in =
~— 38mm/1.5in —

-=—40,8mm/1.61in —

-~ 72,9mm/2.87in
2202-1981/1000-429 2202-1981/1000-449

%
%

2-Leiter-Sicherungsklemme; mit Driicker; fir Kfz-Mini-
Flachsicherung; mit Prifmdglichkeit; 12 V; mit Defek-
tanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA; mit
zusatzlicher Briickung; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und
Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab
42V Bertihrungsschutz beachten!

Bestellnr. VPE
2202-1981/1000-429 50
2202-1981/1000-449 50

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2202-1901 Seite 99

Zubehor; Serie 2202

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kVI3 @ 24V,10 AW
IN10A@® 24V, 10 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~ 32.9mm/1.3in =
~— 38mm/1.5in —

-—40,8mm/1.61in —

-~ 72,9mm/2.87 in
2202-1981/1000-413 2202-1981/1000-434

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
400 V/I6kVI3 @ 48V, 10 AR
N10A© 48V, 10 A@

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

~ 32,9mm/1.3in =
~— 38mm/1.5in —

-—40,8mm/1.61in —

-~ 72,9mm/2.87in
2202-1981/1000-414 2202-1981/1000-435

%
%

2-Leiter-Sicherungsklemme; mit Driicker; firr Kfz-Mini-
Flachsicherung; mit Prifmdglichkeit; 24 V; mit Defek-
tanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA; mit
zusatzlicher Bruckung; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und
Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab
42V Berlhrungsschutz beachten!

Bestellnr. VPE
2202-1981/1000-413 50
2202-1981/1000-434 50

O Anode rechts
O Anode links

&
%

2-Leiter-Sicherungsklemme; mit Driicker; fiir Kfz-Mini-
Flachsicherung; mit Prifmdglichkeit; 48 V; mit Defek-
tanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA; mit
zusétzlicher Briickung; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und
Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab
42V Berlihrungsschutz beachten!

Bestellnr. VPE
2202-1981/1000-414 50
2202-1981/1000-435 50

O Anode rechts
O Anode links

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1992
grau 2002-1991

100(25)
100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?

lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm2; Iy 18 A

m L=60mm 2009-412 100(10)

L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
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Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf 5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002472 25
! 3-fach 2002473 25
4-fach 2002-474 25

5-fach 2002475 25

6-fach 2002-476 25

7-fach 2002477 25

g-fach 2002-478 25

9-fach 2002479 25
10-fach 2002480 25
11-fach 2002481 25
12-fach 2002482 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbricker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

_— lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25
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https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/2002-400
https://www.wago.com/2002-423
https://www.wago.com/2002-423/000-005
https://www.wago.com/2002-423/000-006
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Technische Daten @ anschlieBbar:0,25...2,5 mm? e + f" und
025...2,5(4)mm* @ 22...12 AWG 2;25k-t-- :r mﬁf '-e;i At o und 1 2.5

irekt steckbar: 1...4mm?2,e"und 1...2,5 mm
400 VI6 kVI3 @ 300V, 10 AW +Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
N10A© 300V, 10 A€ Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.
10...12mm/0.39...0.47 inch 0 400V = Bemessungsspannung

6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Ab 42V Berlihrungsschutz beachten!
* in Einzelanordnung 10 A
* in Verbundanordnung 5 A

Flachsicherungseinsétze sind nicht im WAGO
Lieferprogramm enthalten.

~ 32.9mm/1.3in =
~— 38mm/1.5in —

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:
~—408mm/1.61in — Br_t:mker, ab_l Seite 174
-~ 72,9mm/2.87in Priifzubehor, ab Seite 169
Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Sicherungsklemme; mit Driicker; fir Kfz-Mini-
Flachsicherung; mit Prifmdglichkeit; ohne Defektan-
zeige; mit zusétzlicher Briickung

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt. Flachsicherungseinsatze, ab 42 V Berlihrungs-

schutz beachten!
Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2202-1981 50

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
& grau 2002-121 50(25)

.i‘ﬁ-"
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https://www.wago.com/2202-1981/1000-429
https://www.wago.com/2202-1981/1000-413
https://www.wago.com/2202-1981/1000-414
https://www.wago.com/2202-1981
https://www.wago.com/2202-1981/1000-449
https://www.wago.com/2202-1981/1000-434
https://www.wago.com/2202-1981/1000-435
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-121
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Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter TOPJOB® S; mit Driicker; fir Siche-

rungseinsatz 5 x 20 mm
2,5 (4) mm?; Serie 2202

Technische Daten

0.25...2,5(4) mm2 @ 22...12 AWG
250 V/I6kVI3 @ 250V, 10 AW
IN6,3A 250V, 10 A@

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

57,6 mm/2.27in —=

e

~34mm/1.34in=

~— 66,Tmm/2.6in ———

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem
Sicherungshalter; mit Driicker; fir G-Sicherungseinsatz
5 x 20 mm; ohne Defektanzeige

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

Bestellnr. VPE

O grau 2202-1611 50

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem
Sicherungshalter; mit Driicker; fiir G-Sicherungseinsatz
5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA

O 12..30V 2202-1611/1000-541 50
O 30...65V 2202-1611/1000-542 50
O 120V 2202-1611/1000-867 50
O 230V 2202-1611/1000-836 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2202-1601 Seite 93

Zubehor; Serie 2202

Technische Daten

0,25...2,5(4) mm2 @ 22...12 AWG
250 VI6kVI3 @ 250V, 10 AR
IN63A 250V, 10 A@

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

W —

3 e
- -

|«——57,6mm/2.27iIn ——

e .y —————
12—
~— 408mm/1.6Tin —

-~ 729mm/287in ——

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Siche-
rungshalter; mit Driicker; mit zusé&tzlicher Briickung; fir
G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

Bestellnr. VPE

O grau 2202-1911 50

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Siche-
rungshalter; mit Driicker; mit zusatzlicher Briickung;
fir G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige
durch LED; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA

O 12..30V 2202-1911/1000-541 50
O 30..65V 2202-1911/1000-542 50
O 120V 2202-1911/1000-867 50
O 230V 2202-1911/1000-836 50

Zubehdr; artikelspezifisch

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt

1.5mm2 Iy 18 A
r——\ L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm 2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
Weitere Klemmen gleicher Bauform
Durchgang 2202-1901 Seite 113

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
250V/I6 kVI3 @ 250V, 10 AR
IN6,3A 250V, 10 A€

Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

/“ LI 4 =
] ; (’:l
[ == i N
oot il ., S
£
n 2
N
n
— = i

!

~=— 44,7mm/1.76in —=
-~ 76,8mm/3.02in ————

3-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem
Sicherungshalter; mit Driicker; fir G-Sicherungseinsatz
5 x 20 mm; ohne Defektanzeige

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

Bestellnr. VPE

O grau 2202-1711 50

3-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem
Sicherungshalter; mit Driicker; fiir G-Sicherungseinsatz
5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA

O 12..30V 2202-1711/1000-541 50
O 30..65V 2202-1711/1000-542 50
O 120V 2202-1711/1000-867 50
O 230V 2202-1711/1000-836 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2202-1701 Seite 95

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Endplatte fur Sicherungsklemmen; 2 mm dick
orange 2002-992 100(25)

I =
E'“'_ a grau 2002-991 100 (25)
N

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Verriegelungsprofil; zum Koppeln mehrerer Trennhebel;
1mlang

transparent ~ 210-254 1

102 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau

2-fach 2004-402 25
3-fach 2004-403 25
4-fach 2004-404 25
5-fach 2004-405 25
6-fach 2004-406 25
7-fach 2004-407 25
8-fach 2004-408 25
9-fach 2004-409 25
10-fach 2004-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2004-433 25
von 1 auf 4 2004-434 25
von 1 auf 5 2004-435 25
von 1 auf 6 2004-436 25
von 1 auf7 2004-437 25
von 1 auf 8 2004-438 25
von 1auf9 2004-439 25
von 1auf10  2004-440 25

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5


https://www.wago.com/2002-992
https://www.wago.com/2002-991
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/210-254
https://www.wago.com/2202-1611
https://www.wago.com/2202-1911
https://www.wago.com/2202-1711
https://www.wago.com/2202-1811
https://www.wago.com/2202-1611/1000-541
https://www.wago.com/2202-1911/1000-541
https://www.wago.com/2202-1711/1000-541
https://www.wago.com/2202-1811/1000-541
https://www.wago.com/2202-1611/1000-542
https://www.wago.com/2202-1911/1000-542
https://www.wago.com/2202-1711/1000-542
https://www.wago.com/2202-1811/1000-542
https://www.wago.com/2202-1611/1000-867
https://www.wago.com/2202-1911/1000-867
https://www.wago.com/2202-1711/1000-867
https://www.wago.com/2202-1811/1000-867
https://www.wago.com/2202-1611/1000-836
https://www.wago.com/2202-1911/1000-836
https://www.wago.com/2202-1711/1000-836
https://www.wago.com/2202-1811/1000-836
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
https://www.wago.com/2004-402
https://www.wago.com/2004-403
https://www.wago.com/2004-404
https://www.wago.com/2004-405
https://www.wago.com/2004-406
https://www.wago.com/2004-407
https://www.wago.com/2004-408
https://www.wago.com/2004-409
https://www.wago.com/2004-410
https://www.wago.com/2004-433
https://www.wago.com/2004-434
https://www.wago.com/2004-435
https://www.wago.com/2004-436
https://www.wago.com/2004-437
https://www.wago.com/2004-438
https://www.wago.com/2004-439
https://www.wago.com/2004-440
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/793-5501
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Technische Daten

0,25...2,5(4) mm2 @ 22...12AWG
250 VI6kVI3 @ 250V, 10 AR
IN63A 250V, 10 A@

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

/- T
At e =
P B
- ey S
T A -'-l__._n-uqu_‘ %
£
[ \ L:»
[’
; .__J;L
== =

~—447mm/1.76in—=
-~ 87,5mm/3.44in ———

4-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem
Sicherungshalter; mit Driicker; fir G-Sicherungseinsatz
5 x 20 mm; ohne Defektanzeige

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

Bestellnr. VPE

O grau 2202-1811 50

4-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem
Sicherungshalter; mit Driicker; fiir G-Sicherungseinsatz
5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA

O 12..30V 2202-1811/1000-541 50
O 30..65V 2202-1811/1000-542 50
O 120V 2202-1811/1000-867 50
O 230V 2202-1811/1000-836 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2202-1801 Seite 97
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@ anschlieBbar: 0,25 ... 2,5 mm? e + f" und
0,25...4 mm?,.e";
direkt steckbar: 1...4mm?2 ,e"und 1 ... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 250V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, Seite 164

Beschriftung, ab Seite 640

Warnabdeckung und Isolierungsstopp mussen bei
Verwendung vereinzelt werden. Aufgrund der Teilung
von 6,2 mm ist bei den Doppelstockklemmen mit
Abschlussplatte das Briickerprogramm der Serie
2004 zu verwenden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

PUSH-IN C

AGE CLAMPY

G-Sicherungseinsatze 5x 20

Serie Uberlastschutz AusschlieBlich
Bestellnr. und Kurzschlussschutz Kurzschlussschutz
Einzel- | Verbund- Einzel- Verbund-
anordnung | anordnung | anordnung | anordnung
Sicherungsklemmen

2202-1611

2202-1711 1.6W 16W 25W 25W

2202-1811

2202-1611/....-....

2202-1711.ccm.u.. 1.6W 1.6W 25W 25W

2202-1811/...-....

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsatzen ist darauf zu
achten, dass die folgend aufgeflihrte max. Verlustleistung
nicht Uiberschritten wird. Sie wird geméaB IEC bzw.

EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach
Anwendung und Einbauweise sind die Erwarmungsverhalt-
nisse der Klemme zu priifen. Fir die Sicherungseinsétze
stellen héhere Umgebungstemperaturen eine zusatzliche
Belastung dar. In solchen Anwendungsféllen muss daher
gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms
berucksichtigt werden. Nahere Angaben hierzu machen
die Sicherungshersteller.

G-Sicherungseinsatze 5 x 20

Serie Uberlastschutz AusschlieBlich
Bestellnr. und Kur hut: Kurzschl
Einzel- | Verbund- Einzel- Verbund-
anordnung | anordnung | anordnung | anordnung
Sicherungsklemmen
2202-1911 16W 16W 25W 25W
2202-1911/ccemune 1.6W 1.6W 25W 25W

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsatzen ist darauf zu
achten, dass die folgend aufgeflihrte max. Verlustleistung
nicht Uberschritten wird. Sie wird gemas IEC bzw.

EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach
Anwendung und Einbauweise sind die Erwarmungsverhalt-
nisse der Klemme zu priifen. Fir die Sicherungseinsétze
stellen hhere Umgebungstemperaturen eine zusatzliche
Belastung dar. In solchen Anwendungsfallen muss daher
gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms
beriicksichtigt werden. Nahere Angaben hierzu machen
die Sicherungshersteller.
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https://www.wago.com/2202-1611
https://www.wago.com/2202-1911
https://www.wago.com/2202-1711
https://www.wago.com/2202-1811
https://www.wago.com/2202-1611/1000-541
https://www.wago.com/2202-1911/1000-541
https://www.wago.com/2202-1711/1000-541
https://www.wago.com/2202-1811/1000-541
https://www.wago.com/2202-1611/1000-542
https://www.wago.com/2202-1911/1000-542
https://www.wago.com/2202-1711/1000-542
https://www.wago.com/2202-1811/1000-542
https://www.wago.com/2202-1611/1000-867
https://www.wago.com/2202-1911/1000-867
https://www.wago.com/2202-1711/1000-867
https://www.wago.com/2202-1811/1000-867
https://www.wago.com/2202-1611/1000-836
https://www.wago.com/2202-1911/1000-836
https://www.wago.com/2202-1711/1000-836
https://www.wago.com/2202-1811/1000-836
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416

Band 1, Kapitel 1 | WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

WWW.wago.com

Trenn- und Messklemme, Sicherungsklemme, Basisklemme, Durchgangsklemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0,25...25(@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

—

7,6 mm/1.48in =

32,9 mm/
1.3in

~ 34mm/1.34in =

~— 66,1mm/2.6in ———

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Priifméglichkeit;

Trennmesserhalter orange

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1671@ 50
@ blau® 2002-1674@ © 50
© orange ® 2002-1672@ 50

Zubehor; Serie 2002

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

@i

= 34mm/1.34in =
66,1mm/2.6in ———>

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit mechanischer
Verriegelung; mit Priifméglichkeit; Trennmesserhalter
orange

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1671/401-000@ 50
@ blau® 2002-1674/401-000@ @ 50
© orange ® 2002-1672/401-000@9 50

8,9 mm/1.53in

Technische Daten

025...25(4)mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kV/I3 @ 250V, 10 A
N10A@ 250V, 10 A@

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

lfi\d‘:jy}"@f

w3 [——

—

32,9 mm/
1.3in
38mm/1.5in —=

3“
Il
Il
vy
k

~= 34mm/1.34in =
~——— 66,1mm/2.6in

2-Leiter-Sicherungsklemme; fiir Kfz-Mini-Flachsiche-
rung; mit Prifméglichkeit

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab 42 V Berlihrungs-
schutz beachten!

Farbe
O grau®

Bestellnr. VPE
2002-1681@ 50

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2002-1692 100(25)

grau 2002-1691  100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm 209-191 50(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?

lichtgrau 2002-171 200(25)
Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
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Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1auf 3 2002-433 25

von 1 auf 4 2002-434 25

von 1auf 5 2002-435 25

von 1 auf 6 2002-436 25

von 1auf7 2002-437 25

von 1 auf 8 2002-438 25

von 1 auf9 2002-439 25

von 1auf10  2002-440 25
Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
= 1-23-45-6  2002-406/020-000

Sternbriicker; isoliert; Iy =
1-3-5

Ix Klemme; lichtgrau
2002-405/011-000

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

- 2-fach 2002472 25
. 3-fach 2002-473 25
4-fach 2002-474 25

5-fach 2002475 25

6-fach 2002-476 25

7-fach 2002477 25

8-fach 2002-478 25

9-fach 2002479 25
10-fach 2002-480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002-482 25

25

25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; In 25 A; lichtgrau

— 13 2002-473/011-000 25
W 135 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-56-7-9 2002-479/011-000 25

1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

. lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm2 Iy 18 A

h L=60mm 2009-412 100(10)

L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)
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https://www.wago.com/2002-1671
https://www.wago.com/2002-1671/401-000
https://www.wago.com/2002-1681
https://www.wago.com/2002-1661
https://www.wago.com/2002-1601
https://www.wago.com/2002-1674
https://www.wago.com/2002-1674/401-000
https://www.wago.com/2002-1604
https://www.wago.com/2002-1672
https://www.wago.com/2002-1672/401-000
https://www.wago.com/2002-1602
https://www.wago.com/2002-401
https://www.wago.com/2002-473/011-000
https://www.wago.com/2002-475/011-000
https://www.wago.com/2002-477/011-000
https://www.wago.com/2002-479/011-000
https://www.wago.com/2002-481/011-000
https://www.wago.com/2002-400
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Technische Daten Technische Daten @ anschlieBbar:0,25...4mm2 e +f";

0,25...2,54) mm2 @ 22...12 AWG 0,25...2,5 4 mm? @ 22...12 AWG direkt steckbar: 1... 4mm2,e"und 1.... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"

400 V/6 kVI3 @ 300V, 15 A 400 V/6 kVI3 @ 300V, 15AW Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
IN16 A 300V, 15 A@ IN16 A 300V, 15 A€ Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch @ 400V = Bemessungsspannung
10...12mm/0.39...0.47 inch 10...12mm/0.39...0.47 inch 6 kV = BemessungsstoBspannung

3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@® Ab 42V Berlihrungsschutz beachten!
* in Einzelanordnung 10 A
* in Verbundanordnung 5 A

@ Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
440V; 17 A
. .
~ 34mm/1.34in = ~ 34mm/1.34in = (siehe Kapitel 15)

~— 66,Tmm/2.6in ——— ~— 66,1Tmm/2.6in ————>

Flachsicherungseinsétze sind nicht im WAGO
2-Leiter-Basisklemme; mit Priifméglichkeit 2-L eiter-Durchgangsklemme; mit Priifméglichkeit; kontu- Lieferprogramm enthalten.

rengleich zu 2-Leiter-Trennklemme Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen

Hinweise:
Briicker, ab Seite 174
Priifzubehér, ab Seite 169

Farbe Bestellnr. VPE Farbe Bestellnr. VPE Beschriftung, ab Seite 640
O grau® 2002-1661@ 50 O grau® 2002-1601@ 50 Zulassungsdaten
@ blau® 2002-1604@ @ 50 siche wwwwago.com

© orange & 2002-1602@ 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform
Sicherung 2002-1611 Seite 112

Zubehor; artikelspezifisch

Trennstecker fiir Basisklemmen; zur Verwendung der
Basisklemme als Trennklemme

n orange 2002-401 100 (25)

Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze Trenner ffnen.

B grau 2002-511 100(25)

|

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebrickten Klemmen

& grau 2002-549 100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

=

weiB 2009-110 1

Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Trenner schlieBen.

Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm
@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5...5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

| -
Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser
Priifen mit Spannungspriifer
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Trenn- und Messklemme, Sicherungsklemme, Basisklemme, Durchgangsklemme, Schutzleiter-

klemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0.25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 300V,15 A%
IN16 A 300V, 15 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~ 32,9mm/1.3in =
I~ 37,6 mm/1.48in =

~— 44,7mm/1.76in —=

<~ 76,8mm/3.02in ————

3-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Priifméglichkeit;
Trennmesserhalter orange

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1771@ 50
@ blau® 2002-1774@ @ 50
© orange ® 2002-1772@ 50

Zubehor; Serie 2002

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

i-If-
i{‘:&‘—-‘-"

‘“-f

I~ 38,9mm/1.53in =

~ 32,9 mm/1.3in =

~— 44,7mm/1.76in —=
<~ 768mm/3.02in ———

3-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit mechanischer
Verriegelung; mit Priifméglichkeit; Trennmesserhalter
orange

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1771/401-000@ 50
@ blau® 2002-1774/401-000@ @ 50
© orange ® 2002-1772/401-000@9 50

Technische Daten

025...25(4)mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kV/I3 @ 250V, 10 A
N10A@ 250V, 10 A@

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
12mm/0.39...0.47 inch

—=210...

= 32,9mm/1.3in =
~— 38mm/1.5in —=

~— 44,7mm/1.76in —=
<~ 76,8mm/3.02in

3-Leiter-Sicherungsklemme; fiir Kfz-Mini-Flachsiche-
rung; mit Prifméglichkeit

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab 42 V Berlihrungs-
schutz beachten!

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1781@ 50

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1792
grau 2002-1791

100(25)
100(25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

ﬁ 120 mm 209-191 50(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2

dunkelgrau 2002-172 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
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Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1auf3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
e 1-23-45-6 2002-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25

Querbriicker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker fir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002472 25
. 3-fach 2002473 25
4-fach 2002-474 25

5-fach 2002475 25

6-fach 2002-476 25

7-fach 2002477 25

8-fach 2002-478 25

9-fach 2002479 25
10-fach 2002-480 25
11-fach 2002481 25
12-fach 2002482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; In 25 A; lichtgrau

— 13 2002-473/011-000 25
135 2002-475/011-000 25

1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-5-7-9 2002-479/011-000 25

1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

Steckbarer Leitungsbrlicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm% Iy 18 A

h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
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Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/6 kVI3 @ 300V, 15 AN
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/ 0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

= 32,9 mm/1.3in =

~— 44,7mm/1.76in —=
+~— 768mm/3.02in ———

3-Leiter-Basisklemme; mit Prifmaoglichkeit

Bestellnr. VPE
2002-1761@ 50

Farbe
O grau®

Zubehor; artikelspezifisch

Trennstecker fir Basisklemmen; zur Verwendung der
Basisklemme als Trennklemme

n orange

2002-401 100(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen

_ gebb 2002-115 100(25)
gy

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

it grau 2002-511 100(25)
Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

) grau
&

2002-549 100(25)

wAaco
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Technische Daten

0,25...25(4) mm2 @ 22...12 AWG
400 V/6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

~ 329 mm/1.3in =

~=— 44,7mm/1.76in —=
~— 76,8mm/3.02in ———

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Prifmdglichkeit; kontu-
rengleich zu 3-Leiter-Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1701@ 50
@ blau® 20021704 @ @ 50
© orange & 2002-1702@ 50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Priifmdglichkeit
© griin-gelb ® 2002-1707 @ 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Sicherung 2002-1711 Seite 112

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

iB
@ wei

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt

2009-115 1

793-5501 5

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm?2 e +f;
direkt steckbar: 1...4 mm?,e"und 1... 2,56 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 400V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Ab 42V Beriihrungsschutz beachten!
* in Einzelanordnung 10 A
* in Verbundanordnung 5 A

@ Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
440V; 17 A
(siehe Kapitel 15)

Flachsicherungseinsétze sind nicht im WAGO
Lieferprogramm enthalten.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser
und mit mechanischer Verriegelung
Trenner gedffnet.

Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser
und mit mechanischer Verriegelung
Trenner schlieBen.

Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser
Priifen mit Spannungspriifer
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Trenn- und Messklemme, Sicherungsklemme, Basisklemme, Durchgangsklemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0,25...25(@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

32,9mm/1.3in =
37,6 mm/1.48in =

—=— 44,7mm/1.76in —=
-~ 87.5mm/3.44in ———

4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Priifmdglichkeit;
Trennmesserhalter orange

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1871@ 50
@ blau® 2002-1874@ @ 50
© orange ® 2002-1872@ 50

Zubehor; Serie 2002

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

38,9mm/1.53in =

32,9mm/1.3in =

_:4V_L

~=— 44,7mm/1.76in —=
87,5mm/3.44in ———

4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit mechanischer
Verriegelung; mit Priifméglichkeit; Trennmesserhalter
orange

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1871/401-000@ 50
@ blau® 2002-1874/401-000@ @ 50
© orange ® 2002-1872/401-000@9 50

Technische Daten

025...25(4)mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kV/I3 @ 250V, 10 A
N10A@ 250V, 10 A@

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

i

R = T e D e, _‘55
DAL I LA
AL R T VT
T

~=— 44,7mm/1.76in —=
~—— 87,5mm/3.44in

4-Leiter-Sicherungsklemme; fiir Kfz-Mini-Flachsiche-
rung; mit Prifméglichkeit

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab 42 V Berlihrungs-
schutz beachten!

Farbe
O grau®

Bestellnr. VPE
2002-1881@ 50

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2002-1892 100(25)
grau 2002-1891  100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
209-191 50(25)

ﬁ 120 mm

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?

dunkelgrau 2002-172 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
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Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von 1auf10  2002-440 25

Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
— 1-23-45-6  2002-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

- 2-fach 2002472 25
. 3-fach 2002-473 25
4-fach 2002-474 25

5-fach 2002475 25

6-fach 2002-476 25

7-fach 2002477 25

8-fach 2002-478 25

9-fach 2002479 25
10-fach 2002-480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002-482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; In 25 A; lichtgrau

— 13 2002-473/011-000 25
W 135 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-56-7-9 2002-479/011-000 25

1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm2 Iy 18 A

h L=60mm 2009-412 100(10)

L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)
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https://www.wago.com/2002-475/011-000
https://www.wago.com/2002-477/011-000
https://www.wago.com/2002-479/011-000
https://www.wago.com/2002-481/011-000
https://www.wago.com/2002-400
https://www.wago.com/2002-423
https://www.wago.com/2002-423/000-005
https://www.wago.com/2002-423/000-006
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2002-1892
https://www.wago.com/2002-1891
https://www.wago.com/209-191
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-406/020-000
https://www.wago.com/2002-405/011-000
https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
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Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/6 kVI3 @ 300V, 15 AN
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/ 0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

_'“7@?

~=— 44,7mm/1.76in —=
87,5mm/3.44in

4-Leiter-Basisklemme; mit Prifmaoglichkeit

Bestellnr. VPE
2002-1861@ 50

Farbe
O grau®

Zubehor; artikelspezifisch

Trennstecker fiir Basisklemmen; zur Verwendung der
Basisklemme als Trennklemme

u orange

2002-401 100(25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

=" grau 2002-511

100(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebrickten Klemmen

& grau

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

2002-549 100(25)

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

iB
@ wei

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5...5,2 mm

unbedruckt

2009-115 1

793-5501 5

wAaco

~ 329 mm/1.3 in =
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Technische Daten

0.25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
400 V/6 kVI3 @ 300V, 15 A%
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

329mm/1.3in =

~— 44,7mm/1.76in —=
-~ 87.5mm/3.44in ——

4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Prifmdglichkeit; kontu-
rengleich zu 4-Leiter-Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE

O grau® 2002-1801@ 50

@ blau® 2002-1804Q @ 50

© orange & 2002-1802@ 50
Weitere Klemmen gleicher Bauform

Sicherung 2002-1811 Seite 113

UL L DS - | et RO

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

anschlieBbar: 0,25 ... 4 mm2 e + f*;

direkt steckbar: 1...4mm? ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

400 V = Bemessungsspannung

6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

Ab 42V Beriihrungsschutz beachten!
* in Einzelanordnung 10 A
* in Verbundanordnung 5 A

Klemmen mit blauem Isoliergehéuse sind fur Anwen-
dungen Ex i geeignet.

Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.

440V;17A

(siehe Kapitel 15)

Flachsicherungseinsétze sind nicht im WAGO
Lieferprogramm enthalten.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

q [ ]

Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser
und mit mechanischer Verriegelung
Draufsicht

P 2

.vﬁn - E‘%@Ig’\:

“

2]

1 Ry —

Trennstecker (2002-401) in Basisklemme (2002-1861) in
Parkstellung gesteckt

Trennstecker (2002-401) in Basisklemme (2002-1861) in
Funktionsstellung gesteckt
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https://www.wago.com/2002-1871
https://www.wago.com/2002-1871/401-000
https://www.wago.com/2002-1881
https://www.wago.com/2002-1861
https://www.wago.com/2002-1801
https://www.wago.com/2002-1874
https://www.wago.com/2002-1874/401-000
https://www.wago.com/2002-1804
https://www.wago.com/2002-1872
https://www.wago.com/2002-1872/401-000
https://www.wago.com/2002-1802
https://www.wago.com/2002-401
https://www.wago.com/2002-511
https://www.wago.com/2002-549
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
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Trenn- und Messklemme, Sicherungsklemme, Basisklemme, Durchgangsklemme, Schutzleiter-
klemme TOPJOB® S; mit zusatzlicher Briickung

2,5 (4) mm?; Serie 2002

Technische Daten

0,25...25(@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~ 32,9mm/1.3in =
I~ 37.9mm/1.49in =

~— 40,8mm/1.61in —
729mm/2.87in ——

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Priifméglichkeit;
Trennmesserhalter orange; mit zusatzlicher Briickung

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1971 @ 50
@ blau® 2002-1974@ @ 50
© orange ® 2002-1972@ 50

Zubehor; Serie 2002

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~ 32,9mm/1.3in =
~— 38,9mm/1.53in —

-— 40,8mm/1.61in —
729 mm/2.87in ———

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit mechanischer Ver-
riegelung; mit Prifmaéglichkeit; mit zusétzlicher Briickung;
Trennmesserhalter orange

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1971/401-000@ 50
@ blau® 2002-1974/401-000@ @ 50
© orange ® 2002-1972/401-000@ 50

Technische Daten

025...2,5 (4 mm2 @ 22...12 AWG
400 V/6 kVI3 @ 250V, 10 AR
N10A@ 250V, 10 A@

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

~ 32,9mm/1.3in =
~— 38mm/1.5in —

<—40,8mm/1.61in —
-~ 72,9mm/2.87in

2-Leiter-Sicherungsklemme; fiir Kfz-Mini-Flachsiche-
rung; mit Priifméglichkeit; ohne Defektanzeige; mit
zusatzlicher Briickung

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab 42 V Berlihrungs-
schutz beachten!

Farbe
O grau®

Bestellnr. VPE
2002-1981@ 50

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2002-1992  100(25)
grau 2002-1991  100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
209-191 50(25)

‘ 120 mm

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
J— 1-23-45-6 2002-406/020-000 25
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Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriuicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002472 25
e 3-fach 2002-473 25
4-fach 2002474 25
5-fach 2002-475 25
6-fach 2002476 25
7-fach 2002477 25
8-fach 2002478 25
9-fach 2002479 25
10-fach 2002480 25
11-fach 2002481 25
12-fach 2002482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; Iy 25 A; lichtgrau

= 13 2002-473/011-000 25
i 135 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-5-7-9  2002-479/011-000 25
1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25
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https://www.wago.com/2002-1971
https://www.wago.com/2002-1971/401-000
https://www.wago.com/2002-1981
https://www.wago.com/2002-1961
https://www.wago.com/2002-1901
https://www.wago.com/2002-1974
https://www.wago.com/2002-1974/401-000
https://www.wago.com/2002-1904
https://www.wago.com/2002-1972
https://www.wago.com/2002-1972/401-000
https://www.wago.com/2002-1902
https://www.wago.com/2002-1907
https://www.wago.com/2002-401
https://www.wago.com/2002-1992
https://www.wago.com/2002-1991
https://www.wago.com/209-191
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-406/020-000
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-405/011-000
https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/2002-473/011-000
https://www.wago.com/2002-475/011-000
https://www.wago.com/2002-477/011-000
https://www.wago.com/2002-479/011-000
https://www.wago.com/2002-481/011-000
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Technische Daten

0.25...2,5 (4 mm2 @ 22...12AWG
400V/I6kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16A 300V, 15 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

l=-32,9mm/1.3in =

—— 40,8mm/1.61in —

-~ 729mm/287in ——

2-Leiter-Basisklemme; mit Prifmaéglichkeit; mit zusatzli-
cher Briickung

Bestellnr. VPE
2002-1961@ 50

Farbe
O grau®

Zubehor; artikelspezifisch

Trennstecker fir Basisklemmen; zur Verwendung der
Basisklemme als Trennklemme

g orange

2002-401 100(25)

Querbriicker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker flir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf3

- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm2 Iy 18A

h L=60mm 2009-412 100(10)

L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

=iy

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
A, grau 2002-511 100 (25)

N
L ]

wAacGo
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Technische Daten

0.25...2,5 (@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6kVI3 @ 300V, 15 AR
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

=-329mm/1.3in >

-— 40,8mm/1.61in —

-~ 72,9mm/2.87in

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Prifmaéglichkeit; mit
zusatzlicher Briickung; konturengleich zu 2-Leiter-
Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1901@ 50
@ blau® 2002-1904@ © 50
© orange & 2002-1902@ 50

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Prifméglichkeit; mit
zusatzlicher Briickung

© griin-gelb ® 2002-1907 @ 50
Weitere Klemmen gleicher Bauform

Sicherung 2002-1911 Seite 112

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ wei3 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm?2 e +f;
direkt steckbar: 1...4 mm?,e"und 1... 2,56 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 400V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Ab 42V Beriihrungsschutz beachten!
* in Einzelanordnung 10 A
* in Verbundanordnung 5 A

@ Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
440V;17A
(siehe Kapitel 15)

Flachsicherungseinsétze sind nicht im WAGO
Lieferprogramm enthalten.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Durchgangsklemmen und Trenn- und Messklemmen

* Zwei seitliche und eine mittige Beschriftungsaufnahme
flir WMB-Beschriftungsschilder oder Beschriftungsstrei-
fen

* Zwei Briickerspuren positionsgleich mit anderen Klem-
men der Serie 2002

* Wahlweises Briicken vor oder nach dem Trennmesser,
je nach Einspeiserichtung
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https://www.wago.com/2002-1971
https://www.wago.com/2002-1971/401-000
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https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2002-511
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Sicherungsklemme TOPJOB® S; fiir Kfz-Mini-Flachsicherung; mit zusatzlicher Brickung

2,5 (4) mm?; Serie 2002

Technische Daten

0,25...25(@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 12V, 10 AN
N10A@®

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~ 32,9mm/1.3in =
~— 38mm/1.5in —

-=—40,8mm/1.61in —

-~ 729mm/2.87In ——

2002-1981/1000-429 2002-1981/1000-449

%
%

2-Leiter-Sicherungsklemme; fiir Kfz-Mini-Flachsiche-
rung; mit Priifméglichkei; 12 V; mit Defektanzeige durch
LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und
Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab
42V Berlihrungsschutz beachten!

Bestellnr. VPE
O Anoderechts ®  2002-1981/1000-429@ 50

O Anode links & 2002-1981/1000-449@ 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2002-1901 Seite 111

Zubehor; Serie 2002

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kVI3 @ 24V,10 AW
IN10A@®

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~ 329mm/1.3in =
~— 38mm/1.5in —

-—40,8mm/1.61in —

-~ 729mm/2.87In ——

2002-1981/1000-413 2002-1981/1000-434

Technische Daten

025...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6KVI3 @ 48V, 10 AR
N10A@

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

~ 32,9mm/1.3in =
~— 38mm/1.5in —

-—40,8mm/1.61in —

-~ 729mm/287in ——

2002-1981/1000-414 2002-1981/1000-435

%
%

2-Leiter-Sicherungsklemme; fiir Kfz-Mini-Flachsiche-
rung; mit Prifmaéglichkei; 24 V; mit Defektanzeige durch
LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und
Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab
42V Berlhrungsschutz beachten!

Bestellnr. VPE
O Anoderechts ®  2002-1981/1000-413@ 50

O Anode links & 2002-1981/1000-434@ 50

&

%

2-Leiter-Sicherungsklemme; fiir Kfz-Mini-Flachsiche-
rung; mit Priifmoglichkei; 48 V; mit Defektanzeige durch
LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und
Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab
42V Berlihrungsschutz beachten!

Bestellnr. VPE
O Anoderechts ®  2002-1981/1000-414@ 50

O Anodelinks ® 2002-1981/1000-435@ 50

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2002-1992  100(25)
grau 2002-1991  100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
209-191 50(25)

m 120 mm

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm2; Iy 18 A

h L=60mm 2009-412 100(10)

L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
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Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1auf3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1auf 8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002472 25
. 3-fach 2002-473 25
4-fach 2002474 25

5-fach 2002-475 25

6-fach 2002476 25

7-fach 2002477 25

8-fach 2002478 25

9-fach 2002479 25
10-fach 2002480 25
11-fach 2002481 25
12-fach 2002482 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25
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Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kVI3 @ 250V, 10 A
N10A@® 250V, 10 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

N R =T

A
I T
‘!‘ﬁ..- it Y el

-«—408mm/1.61in —

-~ 729mm/2.87iIn ——

2-Leiter-Sicherungsklemme; fiir Kfz-Mini-Flachsiche-
rung; mit Prifmaéglichkei; ohne Defektanzeige; mit
zusatzlicher Bruckung

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung

bestimmt. Flachsicherungseinsatze, ab 42 V Berlihrungs-

schutz beachten!
Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2002-1981@ 50

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weif; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
4 grau 2002-121 50(25)

.j'ﬁ-"
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@ anschlieBbar: 0,25 ... 4 mm? e +f*;

direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

400 V = Bemessungsspannung

6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

Ab 42V Beriihrungsschutz beachten!
* in Einzelanordnung 10 A
* in Verbundanordnung 5 A

Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.

440V;17 A

(siehe Kapitel 15)

Flachsicherungseinsétze sind nicht im WAGO
Lieferprogramm enthalten.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehor, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Fir die Produktsicherheit der Anwendungen sowie die
Lebensdauer und Zuverlassigkeit der Sicherungseinsétze
ist eine korrekte Auswahl wichtig. Denn nur bei korrekter
Auswahl und bei einem bestimmungsgemaBen Gebrauch
unter Beachtung des Sicherheitsgrundsatzes ist eine ein-
wandfreie Funktion der Sicherungseinsatze als Schutz-
bauelement méglich.

Die Nennstréme der Sicherungseinsatze sind in den inter-
nationalen Normen unterschiedlich definiert.

Bedingt durch die unterschiedliche Nennstromdefinition
betragt die empfohlene Dauerbelastbarkeit der Sicherun-
gen gemaB DIN 72581, Teil 3, max. 80 % ihres Nennstro-
mes (bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C).

Im Hinblick auf die spezifischen Verhéltnisse der jeweils
vorliegenden Anwendung (Produktsicherheit) ist es gene-
rell erforderlich, den Sicherungseinsatz im zu schiitzenden
Gerat unter Normal- und Fehlerbedingungen zu priifen!
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Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter TOPJOB?® S; flir Sicherungseinsatz

5x20 mm

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0,25...25(@) mm2 @ 22...12 AWG
250 VI6 kVI3 @ 250V, 10 AW
IN6,3A 250V, 10 A€

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

- T
o~ LES £
B —— &
o o
. . E
o~
~
w0
b f—, -

~=34mm/1.34in=

~— 66,Tmm/2.6in ———

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Siche-
rungshalter; fiir G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne
Defektanzeige

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

Bestellnr. VPE

O grau® 2002-1611@ 50

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Siche-
rungshalter; fiir G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit
Defektanzeige durch LED; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA

O 12..30V® 2002-1611/1000-541@ 50
O 30..65V® 2002-1611/1000-542@ 50
O 120VE 2002-1611/1000-867@ 50
O 230Ve 2002-1611/1000-836@ 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2002-1601 Seite 105

Zubehor; Serie 2002

Technische Daten

0,25...2,5(4) mm2 @ 22...12 AWG
250 VI6kVI3 @ 250V, 10 AR
IN63A 250V, 10 A@

Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

- — }

= -' =]
R ——— £
A~ =
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. mm WSS
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-— 40,8mm/1.61in —

-~ 729mm/287in ——

[

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Siche-
rungshalter; mit zusatzlicher Briickung; fiir G-Siche-
rungseinsatz 5 x 20 mm; ohne Defektanzeige

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

Bestellnr. VPE

O grau® 2002-1911@ 50

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Siche-
rungshalter; mit zusatzlicher Briickung; fiir G-Siche-
rungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED;
grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA

O 12..30V® 2002-1911/1000-541@ 50
O 30..65V® 2002-1911/1000-542@ 50
O 120v® 2002-1911/1000-867@ 50
O 230ve 2002-1911/1000-836 @ 50

Zubehor; artikelspezifisch

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt

1.5mm? Iy 18 A

F——\ L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2002-1901 Seite 111

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
250V/I6 kVI3 @ 250V, 10 AR
IN6,3A 250V, 10 A€

Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

~—— 57,6 mm/2.27in —

L — -t

_— il

~=— 44,7mm/1.76in —=
-~ 76,8mm/3.02in ————

3-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Siche-
rungshalter; fir G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne
Defektanzeige

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

Bestellnr. VPE

O grau® 2002-1711@ 50

3-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Siche-
rungshalter; fiir G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit
Defektanzeige durch LED; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA

O 12..30V® 2002-1711/1000-541@ 50
O 30..65V® 2002-1711/1000-542@ 50
O 120V® 2002-1711/1000-867@ 50
O 230ve 2002-1711/1000-836 @ 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2002-1701 Seite 107

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Endplatte fur Sicherungsklemmen; 2 mm dick
orange 2002-992 100(25)

™
E'd | F a grau 2002-991 100(25)
N

Isolierungsstopp; 5 Stilick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)
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Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau

2-fach 2004-402 25
3-fach 2004-403 25
4-fach 2004-404 25
5-fach 2004-405 25
6-fach 2004-406 25
7-fach 2004-407 25
8-fach 2004-408 25
9-fach 2004-409 25
10-fach 2004-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2004-433 25
von 1 auf 4 2004-434 25
von 1 auf5 2004-435 25
von 1 auf 6 2004-436 25
von 1auf7 2004-437 25
von 1 auf 8 2004-438 25
von 1auf9 2004-439 25
von1auf10  2004-440 25

Verriegelungsprofil; zum Koppeln mehrerer Trennhebel;
1mlang

transparent ~ 210-254 1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5
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Technische Daten
0,25...2,5(4) mm2 @
250 V/6 kVI3 @
IN6,3A

22...12 AWG
250V, 10 AN
250V, 10 A@

Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

e _' L

1

57,6 mm/2.27in —

L

&

~—447mm/1.76in—=

<~ 87.5mm/344in ——

4-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Siche-
rungshalter; fir G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne

Defektanzeige

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung

bestimmt.

O grau®

Bestellnr. VPE
2002-1811@ 50

4-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Siche-
rungshalter; fiir G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit
Defektanzeige durch LED; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter

Sicherung: LED 2 mA

O 12..30VE
O 30..65V®
O 120V®
O 230Ve

2002-1811/1000-541@ 50
2002-1811/1000-542@ 50
2002-1811/1000-867@ 50
2002-1811/1000-836@ 50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang

wAaco

2002-1801 Seite 109

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter
Sicherungswechsel
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anschlieBbar: 0,25 ... 4 mm?2 e + f*;

direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

250 V = Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad

Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
275V;6,3A

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, Seite 164

Beschriftung, ab Seite 640

Sicherungsklemmen mit 6,2mm-Klemmenbreite kénnen
direkt aneinandergereiht werden. Am Ende der Klemmen-
leiste oder, wenn keine Sicherungsklemme folgt, ist eine

Warnabdeckung und Isolierungsstopp miissen bei Endplatte flr Sicherungsklemmen zu verwenden.

Verwendung vereinzelt werden. Aufgrund der Teilung
von 6,2 mm ist bei den Sicherungsklemmen mit
Abschlussplatte das Briickerprogramm der Serie
2004 zu verwenden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
G-Sicherungseinsatze 5x 20

Serie Uberlastsct A
Bestellnr. und Kur I Kurzsct
Einzel- | Verbund- | Einzel- | Verbund-
anordnung | anordnung | anordnung | anordnung
Sicherungsklemmen
2002-1611
2002-1711 1.6W 16W 25W 25W
2002-1811
2002-1611/....-....
2002-17111... 16W 16W 25W 25W
2002-1811/....m..e

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsétzen ist darauf zu
achten, dass die folgend aufgefiihrte max. Verlustleistung
nicht Gberschritten wird. Sie wird gemas IEC bzw.

EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach
Anwendung und Einbauweise sind die Erwarmungsverhalt-
nisse der Klemme zu priifen. Fir die Sicherungseinsétze
stellen héhere Umgebungstemperaturen eine zusatzliche
Belastung dar. In solchen Anwendungsfallen muss daher
gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms
bertcksichtigt werden. Ndhere Angaben hierzu machen
die Sicherungshersteller.

Ex
La ]

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter
Sicherungshalter in Endposition ausschwenken.

G-Sicherungseinsatze 5 x 20

Serie Uberlastschutz AusschlieBlich
Bestellnr. und Kur I Kurzschl I
Einzel- | Verbund- Einzel- Verbund-
anordnung | anordnung | anordnung | anordnung
Sicherungsklemmen
2002-1911 16W 1.6W 25W 25W
2002-1911/.um.ue. 1.6W 16W 25W 25W

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsatzen ist darauf zu
achten, dass die folgend aufgefiihrte max. Verlustleistung
nicht Uberschritten wird. Sie wird gemas IEC bzw.

EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach
Anwendung und Einbauweise sind die Erwarmungsverhalt-
nisse der Klemme zu priifen. Fir die Sicherungseinsétze
stellen hohere Umgebungstemperaturen eine zusatzliche
Belastung dar. In solchen Anwendungsfallen muss daher
gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms
beriicksichtigt werden. Nahere Angaben hierzu machen
die Sicherungshersteller.
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Trennklemme, Erdleiter-Trennklemme, Basisklemme, Durchgangsklemme TOPJOB® S

6 (10) mm?2; Serie 2006
Technische Daten

05...6(10)mm2 @ 20...8 AWG
800 VI8 kVI3 @ 600V, 30 AR
IN30A 600V, 30 A@

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

~— 36,8mm/1.47 —

- 38,2mm/1.5in -

-~ 963mm/3.79In ——

2-Leiter-Trennklemme; mit Priifmdglichkeit; Trennmes-
serhalter orange

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-1671 25
@ blau 2006-1674 25
Weitere Klemmen gleicher Bauform
Durchgang 2006-1601 Seite 117
Zubehor; artikelspezifisch
KammbrUcker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau
2-fach 2006-402 25
3-fach 2006-403 25
4-fach 2006-404 25
5-fach 2006-405 25
Kammbricker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2006-433 25
von 1auf 4 2006-434 25
von 1auf5 2006-435 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
e 1-3-5 2006-405/011-000 25

Zubehor; Serie 2006

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
2006-1692
2006-1691

100(25)
100(25)

orange
grau

116 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

|—— 49,6 mm/1.95 ——

Technische Daten

05...6(10)mm2 @ |20...8AWG

Klemmenbreite 15 mm/0.591 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

~— 36,8mm/1.47 —

- 38,2mm/1.5in =

96,3mm/3.79in ——

Erdleiter-Trennklemme; mit Priifméglichkeit; Trennmes-
serhalter orange; grau

Bestellnr.

O 24v 2006-1671/1000-848 12
O 48V 2006-1671/1000-849 12
O 120V 2006-1671/1000-850 12
O 230V 2006-1671/1000-851 12

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2006-1601 Seite 117
Zubehor; artikelspezifisch
Kammbriicker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau

2-fach 2006-402 25

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Verschlusskappe; filr Leitereinflihrung und Betatigungs-

6ffnung
grau 2006-191 25

- b J

le—— 49,6 mm/1.95 ——

Technische Daten

0,5...6(10) mm2 @ 20...8 AWG
800V/I8kVI3 @ 600V, 30 AW
IN30A 600V, 30 A€

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
£ ==213...15mm/0.51...0.59 inch

—- 38,2mm/1.5in —
96,3mm/3.79in ———

2-Leiter-Basisklemme; mit Priifmdglichkeit; konturen-
gleich zu 2-Leiter-Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-1661 25
@ blau 2006-1664 25
Weitere Klemmen gleicher Bauform
Durchgang 2006-1601 Seite 117
Zubehor; artikelspezifisch
Kammbriicker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau
2-fach 2006-402 25
3-fach 2006-403 25
4-fach 2006-404 25
5-fach 2006-405 25
Kammbricker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2006-433 25
von 1 auf 4 2006-434 25
von 1 auf5 2006-435 25

Sternbriicker; isoliert; v = Iy Klemme; lichtgrau
e 1-3-5 2006-405/011-000 25

Trennstecker fir Basisklemmen; zur Verwendung der
Basisklemme als Trennklemme

n orange

Blindstecker fiir Basisklemme; als Schaltzustandsanzeige

n rot 2006-451 100(25)

2006-401 100(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; flr 5 Klemmen
gelb 2006-115 100(25)

aﬁﬁa o
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Technische Daten

0,5...6 (10) mm? @ 20...8 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 30 AW
IN30A 600V,30 A€

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

- 38,2mm/1.5in =
96,3mm/3.79in ——

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Prifmdglichkeit; kontu-
rengleich zu 2-Leiter-Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-1601 25
@ blau 2006-1604 25
Weitere Klemmen gleicher Bauform
Basis 2006-1661 Seite 116
Sicherung 2006-1681 Seite 118
Trenn 2006-1671 Seite 116
Zubehor; artikelspezifisch
Kammbriicker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau
2-fach 2006-402 25
3-fach 2006-403 25
4-fach 2006-404 25
5-fach 2006-405 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau
von 1auf3 2006-433 25
von 1 auf 4 2006-434 25
von 1auf5 2006-435 25

Sternbriicker; isoliert; In = Iy Klemme; lichtgrau
e 1-3-5 2006-405/011-000 25

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
4 grau 2002-121 50(25)

-

-
'-qf-’
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@ anschlieBbar:0,5... 10 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 2,5... 10 mm2,e"und 2,5 ... 6 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

In der EN 60204, Teil 1/DIN VDE 0113, Teil 1 ,Elektrische
Ausrlstungen von Maschinen, Teil 1: Allgemeine Anforde-
rungen” heiBt es unter 9.4.3.1 Erdschliisse:

Erdschliisse in Steuerstromkreisen dirfen weder zum
unbeabsichtigten Anlauf oder zu gefahrbringenden Bewe-
gungen einer Maschine filhren noch deren Stillsetzen ver-
hindern.

Um diese Anforderungen zu erfiillen, muss, in Uberein-
stimmung mit 8.2, eine Verbindung zum Schutzleitersys-
tem vorgesehen sein, und die Gerate miissen, wie in 9.1.4
beschrieben, angeschlossen sein. Steuerstromkreise, die
von einem Transformator gespeist und nicht an den
Schutzleiterkreis angeschlossen werden, miissen mit
einer Isolationsiiberwachungseinrichtung (z. B. Fehler-
stromeinrichtung) versehen sein, die einen Erdschluss
entweder anzeigt oder den Stromkreis nach einem Erd-
schluss automatisch unterbricht.

Bei elektronischen Stromkreisen kann der Anschluss von
einer Seite des Steuerstromkreises an den Schutzleiter-
kreis gemé&B 9.1.4 einen unbeabsichtigten Betrieb verhin-
dern. Wenn dies nicht ausreicht oder, wenn aus anderen
Griinden elektronische Kreise nicht an den Schutzleiter-
kreis angeschlossen werden kénnen, miissen andere
MaBnahmen ergriffen werden, um das gleiche Sicherheits-
niveau zu erreichen.

Ist der Steuerstromkreis direkt zwischen den AuBenleitern
der Versorgung oder zwischen einem AuBenleiter und
einem Neutralleiter, der entweder nicht geerdet oder tber
einen hohen Widerstand geerdet ist, angeschlossen, miis-
sen mehrpolige Steuerschalter verwendet werden, die alle
stromflihrenden Leiter unterbrechen. Diese Forderung gilt
fur Start- und Stoppfunktionen der Maschine, bei der ein
unbeabsichtigter Anlauf oder ein nicht mégliches Stillset-
zen einen gefahrlichen Zustand oder Schaden an der
Maschine oder am Arbeitsgut verursachen kénnen.

o1 °
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H2
LED/GIi
griin

Betrieb
Geschlossener Trennschieber, Hilfsstromkreis ist geerdet,
griine LED/Glimmlampe leuchtet.

H2
LED/Glimmlampe
grin

Priifung - kein Erdschluss
Geoffneter Trennschieber, Hilfsstromkreis ist nicht geer-
det.

Priifung - Erdschluss
Geoffneter Trennschieber, Hilfsstromkreis ist nicht geer-
det, rote LED/Glimmlampe leuchtet.

L @ o |
Slo Bl |

1@

.-

Erdleiter-Trennklemme - Draufsicht

T =" ( ]
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Sicherungsklemme TOPJOB® S; fiir Kfz-Flachsicherung

6 (10) mm?2; Serie 2006
Technische Daten

05...6(10)mm2 @ 20...8 AWG
500 V/I6 kVI3 @ 12V,30 AN
IN25A(30A)© 12V,30 A@

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

[~ 329mm/1.3in =

~—— 58,1mm/2.29in —
-~ 96,3mm/3.79in ———>

2006-1681/1000-429 2006-1681/1000-449

%
%

2-Leiter-Sicherungsklemme; fiir Kfz-Flachsicherung;
mit Priifmdglichkeit; 12 V; mit Defektanzeige durch LED;
Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und
Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsatze, ab
42V Berlihrungsschutz beachten!

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-1681/1000-429 25
O grau 2006-1681/1000-449 25
Weitere Klemmen gleicher Bauform
Durchgang 2006-1601 Seite 117
Zubehor; Serie 2006
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2006-1692  100(25)
grau 2006-1691  100(25)
Kammbrlcker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau
2-fach 2006-402 25
3-fach 2006-403 25
4-fach 2006-404 25
5-fach 2006-405 25
Kammbricker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau
von 1auf 3 2006-433 25
von 1 auf 4 2006-434 25
von 1auf5 2006-435 25
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
_ gelb 2006-115 100(25)
=7 awd
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[~— 37,9mm/1.49in —

Technische Daten

0,5...6(10)mm2 @ 20...8 AWG
500 VI6 kVI3 @ 24V, 30 ARM
IN25A(30A) © 24V,30 A€

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

=~ 32,9mm/1.3in =

~—— 58,1mm/2.29in —
-~ 963mm/3.79iIn ——

2006-1681/1000-413 2006-1681/1000-434

~— 37,.9mm/1.49in —

WWW.wago.com

Technische Daten

05...6(10)mm2 @ 20...8 AWG
500 V/6 kVI3 @ 48V,30 AW
In25A (30 A) @ 48V,30 A€

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
£ ==213...15mm/0.51...0.59 inch

~ 329mm/1.3in =
[~— 37.9mm/1.49in —

~—— 58,1mm/2.29in —
-~ 963mm/3.79iIn ———>

2006-1681/1000-414 2006-1681/1000-435

%
%

2-Leiter-Sicherungsklemme; fiir Kfz-Flachsicherung;
mit Priifméglichkeit; 24 V; mit Defektanzeige durch LED;
Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und
Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab
42V Berlihrungsschutz beachten!

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-1681/1000-413 25
O grau 2006-1681/1000-434 25

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
& grau 2002-121 50(25)

.j'@-"

&
%

2-Leiter-Sicherungsklemme; fiir Kfz-Flachsicherung;
mit Priifmdglichkeit; 48 V; mit Defektanzeige durch LED;
Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und
Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsétze, ab
42V Beriihrungsschutz beachten!

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-1681/1000-414 25
O grau 2006-1681/1000-435 25
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Technische Daten

0,5...6 (10) mm? @ 20...8 AWG
500 V/I6 kV/I3 @ 600V, 30 AW
IN25A (30 A) 600V,30 A€

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

=~ 32,9mm/1.3in =

~—— 58,1mm/2.29in —
-~ 96,3mm/3.79iIn ——>

2-Leiter-Sicherungsklemme; fiir Kfz-Flachsicherung; mit
Prifméglichkeit; ohne Defektanzeige

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt. Flachsicherungseinsatze, ab 42 V Berlihrungs-
schutz beachten!

Bestellnr. VPE
2006-1681 25

Farbe

O grau

wAacGo

~— 37,.9mm/1.49in —
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@ anschlieBbar:0,5... 10 mm2 e +f";
direkt steckbar: 2,5... 10 mm2 ,e"und 2,5 ... 6 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V = Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Flachsicherungseinsétze sind nicht im WAGO
Lieferprogramm enthalten.

Thermische Uberstromschutzschalter sind nicht im
WAGO Lieferprogramm enthalten.

Es werden Uberstromschutzschalter der Firma ETA
empfohlen.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Belastbarkeit
W C [O————0 01 >\ Leiter-
[o——_mmo >~ briicken
30 C I
28 ‘
267 /| Flachsicherungseinsatz... A
244 @), IQuerschnitt ... mm?
22 | !
20 - | Einzelanordnung
8 I (D 10A/2,5mm?
16 4 ® | @ 15A/25mm?
L | (3 20A/25mm?
124 P | @ 30A/4mm?
@

10 |

8- |

6 @ [

4 |

2 |

T T T T 1 —» Temperaturerhéhung

0 10 20 30 404550 ATIK]
Zuldssige Umgebungs-

temperatur [*C]

85 75 65 55 454035

Hinweise fiir den Einsatz von Sicherungsklemmen
Diagramm ,Einzelanordnung"

Irat — Verschiebung %
40
30
20

10
0 [~

-10
-20
-30
-40

23C
-20 0 20 40 60

Hinweise fiir den Einsatz von Sicherungsklemmen

Die Nennstréme der Sicherungseinsétze sind in den inter-
nationalen Normen unterschiedlich definiert.

Bedingt durch die unterschiedliche Nennstromdefinition
betrégt die empfohlene Dauerbelastbarkeit der Sicherun-
gen gemaB DIN 72581, Teil 3, max. 80 % ihres Nennstro-
mes (bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C).
Hinsichtlich der Produktsicherheit der Anwendungen und
der Lebensdauer/Zuverlassigkeit der Sicherungseinsatze
ist eine korrekte Auswahl wichtig. Denn nur bei korrekter
Auswahl und bei einem bestimmungsgemaBen Gebrauch
(d. h. gemé&B dem Stand der Technik und der jeweils giilti-
gen Vorschriften sowie den in den Datenblattern spezifi-
zierten Eigenschaften), unter Beachtung des Sicherheits-
grundsatzes (d. h. Menschen, Tiere und Sachwerte vor
Gefahren zu schiitzen), ist eine einwandfreie Funktion der
Sicherungseinsétze als Schutzbauelement (Sollbruch-
stelle) moglich.

\

Umgebungstemperatur °C
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Belastbarkeit

[Al )
=0 e

%0 ( — )/ riicken
O Iy

8+ C =0

264 | Flachsicherungseinsatz ... A

24 4 |/ Querschnitt... mm?

2(21: @: Verbundanordnung

18 | (D 10A/2,5mm?

16 - ® | @ 15A/25mm?

14 | @ 20A/4mm?

12 4 0 | @ 25A/4mm?

10 |

8- |

6 @ |

4 |

2 |

‘ ‘ ‘ |+ Temperaturerhohung

o) 10 20 30 404550 ATIK
T Zuldssige Umgebungs-

T T
4540 35 temperatur [°C]

85 75 65 55

Hinweise fiir den Einsatz von Sicherungsklemmen
Diagramm ,Verbundanordnung”

Angaben der Kfz-Sicherungshersteller

Derating % Fr
Tumg IDC

-25 14 0,877
-20 13 0,885
-15 12 0,893
-10 1) 0,901
-5 10 0,909
0 9 0,917

5 8 0,926
10 6 0,943
15 4 0,962
20 2 0,980
23 0 1,000
30 -2 1,020
35 -4 1,042
40 -6 1,064
45 -8 1,087
50 -10 1,111
55 -13 1,149
60 -16 1,190
65 -19 1,235
70 -22 1,282

Im Hinblick auf die spezifischen Verhéltnisse der jeweils
vorliegenden Anwendung (Produktsicherheit) ist es gene-
rell erforderlich, den Sicherungseinsatz im zu schiitzenden
Gerat unter Normal- und Fehlerbedingungen zu priifen!
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Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter TOPJOB® S; fiir Sicherungseinsatz
5x20 mm, 5 x 30 mm und 4" x 14"

6 (10) mm?; Serie 2006
Technische Daten

05...6(10)mm2 @ 20...8 AWG
800 VIS kVI3 @ 600V, 15 AW
IN10A 600V, 15 A€

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

k=
I
]
o

£

E
@
re)

96,3mm/3.79in ———

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Siche-
rungshalter; ohne Defektanzeige

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

fiir G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-1611 25

fiir G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm
O grau 2006-1621 25

fiir G-Sicherungseinsatz %" x 1V4"
O grau 2006-1631 25

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2006-1601 Seite 117

Zubehdr; Serie 2006

Technische Daten

0,5...6 (10)mm2 @ 20...8 AWG
800 V/8kVI3 @ 30V, 15AN
IN10A 30V, 15 A@

Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

i
I
2]
o
£

£
L]
jre)

~ 96,3mm/3.79in ——

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Siche-
rungshalter; grau; mit Defektanzeige durch LED

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA

fiir G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
Bestellnr. VPE

O 12..30V 2006-1611/1000-541 25
O 30..65V 2006-1611/1000-542 25
O 120V 2006-1611/1000-867 25
O 230V 2006-1611/1000-836 25

fiir G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm

O 12..30V 2006-1621/1000-541 25
O 30..65V 2006-1621/1000-542 25
O 230V 2006-1621/1000-836 25
O 380...500V 2006-1621/1000-859 25

firr G-Sicherungseinsatz 7" x 14"

O 12..30V 2006-1631/1000-541 25
O 30..65V 2006-1631/1000-542 25
O 120V 2006-1631/1000-867 25
O 230V 2006-1631/1000-836 25
O 380...500V 2006-1631/1000-859 25

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2006-1601 Seite 117

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2006-1692
grau 2006-1691

100(25)
100(25)

Endplatte fiir Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange 2006-992 100(25)
‘ grau 2006-991 100(25)
Kammbricker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau

2-fach 2006-402 25

3-fach 2006-403 25

4-fach 2006-404 25

5-fach 2006-405 25
Kammbrlcker; isoliert; Iy 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3 2006-433 25

von 1auf 4 2006-434 25

von 1 auf 5 2006-435 25
120 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
— 1-3-5 2006-405/011-000 25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2006-115 100(25)

Prufstecker; mit 500mm-Leitung; @ 2 mm; max. 42 V

/ rot 210-136 50(1)

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

@ anschlieBbar:0,5... 10 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 2,5... 10 mm?,e"und 2,5 ... 6 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter
Sicherungshalter in Endposition ausschwenken.

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter
Sicherungswechsel:
Abklappen des Verschlussdeckels
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Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter TOPJOB® S; fiir Sicherungseinsatz

V4" x 14"
6 (10) mm?; Serie 2006

Technische Daten

05...6 (10)mm? @ 20...8 AWG
800V/8kV/I3 @ 600V, 15 AW
IN10A 600V, 15AG

Klemmenbreite 10,4 mm/0.409 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch
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96,3mm/3.79in

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter
und Abschlussplatte; ohne Defektanzeige

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

fir G-Sicherungseinsatz 2" x 14"
Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-1631/099-000 25

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2006-1601 Seite 117

Zubehor; Serie 2006

Technische Daten

0,5...6(10) mm2 @ 20...8 AWG
800V/I8kVI3 @ 30V, 15 AW
IN10A 30V, 15 A€

Klemmenbreite 10,4 mm/0.409 inch
£ ==213...15mm/0.51...0.59 inch
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96,3mm/3.79in

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter
und Abschlussplatte; grau; mit Defektanzeige durch LED
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung

und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA

fir G-Sicherungseinsatz 4" x 14"
Bestellnr. VPE

O 12..30V 2006-1631/1099-541 25
O 30..65V 2006-1631/1099-542 25
O 120V 2006-1631/1099-867 25
O 230V 2006-1631/1099-836 25
O 380...500V 2006-1631/1099-859 25

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2006-1601 Seite 117

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Endplatte fiir Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange 2006-992 100(25)
* grau 2006-991 100(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1auf 3 2002-433 25

von 1auf 5 2002-435 25

von 1auf7 2002-437 25

von 1 auf9 2002-439 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25

Priifstecker; mit 500mm-Leitung; @ 2 mm; max. 42 V

/ rot 210-136 50(1)

WMB-Beschriftungskarte; weif; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt ~ 793-5501 5

wAacGo

@ anschlieBbar:0,5... 10 mm? e + "
direkt steckbar: 2,5... 10 mm2 ,e"und 2,5 ... 6 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 177

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Schwenkbarer Sicherungshalter mit Kdcher fiir Ersatzsi-
cherung

G-Sicherungseinsatze

Serie Uberl hlieBlich
Bestellnr. und Kurzschl I Kur
Einzel- Verbund- Einzel- Verbund-

anordnung | anordnung | anordnung | anordnung

Sicherungsklemmen

2006-1611 7,5 1.6W 16W 25W 25W
2006-1621 7.5 1.6W 16W 25W 25W
2006-1631 7.5 16W 16W 25W 25W
2006-1631

1099-... 104 25W 25W 25W 25W
2006-1631

/1099-.. 10,4 25W 25W 25W 25W

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsétzen ist darauf zu

achten, dass die folgend aufgeflihrte max. Verlustleistung

nicht Gberschritten wird. Sie wird gema IEC bzw.
EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach

Anwendung und Einbauweise sind die Erwarmungsverhalt-

nisse der Klemme zu priifen. Fir die Sicherungseinsétze
stellen héhere Umgebungstemperaturen eine zusatzliche
Belastung dar. In solchen Anwendungsféllen muss daher
gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms
bericksichtigt werden. Ndhere Angaben hierzu machen
die Sicherungshersteller.
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Trenn- und Messklemme, Basisklemme, Durchgangsklemme TOPJOB® S

6 (10) mm?; Serie 2006

Technische Daten

05...6(10)mm2 @ |20...8AWG
AC/DC 1000V /DC 1500 V/12kV/I3 @
IN\30A 600V,30A%N; 1000V, 30 A@
Klemmenbreite 15 mm/0.591 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

E
@
]
g

£

£
~
o
el

Technische Daten

05...6(10) mmz @ |20...8aWG
AC/DC 1000V /DC 1500 V/12kVI3 @
IN30A 600V, 30AW; 1000V, 30 A@
Klemmenbreite 15 mm/0.591 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

<~ 106,9mm/4.21in

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Prifméglichkeit;
Trennmesserhalter orange

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-8671 12
@ blau 2006-8674 12

Zubehor; Serie 2006

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2006-8692 48(12)

S - 20068691 48(12)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen
gelb 2006-115 100(25)

T
T
Kammbriicker; isoliert; Iv 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3 2006-433 25
Y von 1 auf5 2006-435 25

Verschlusskappe; firr Leitereinflihrung und Betatigungs-
6ffnung

grau 2006-191 25
.- v
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;

50m-Rolle
weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar5.... 5,2 mm

unbedruckt ~ 793-5501 5
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=~ 33mm/1.3in =

Technische Daten

0,5...6(10)mm2 @ |20...8AWG
AC/DC 1000V /DC 1500 V/12kV/3 @
IN\30A 600V, 30A%W; 1000V, 30 A@
Klemmenbreite 15 mm/0.591 inch

£ ==213...15mm/0.51...0.59 inch

~ 33mm/1.3in =

106,9 mm/4.21in

2-Leiter-Basisklemme; mit Priifmdglichkeit

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-8661 12
@ blau 2006-8664 12

Zubehor; artikelspezifisch

Trennstecker fiir Basisklemmen; zur Verwendung der
Basisklemme als Trennklemme

n orange

2006-8401  48(12)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

106,9mm/4.21in ———

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Priifméglichkeit; kontu-
rengleich zu 2-Leiter-Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-8601 12
@ blau 2006-8604 12

wAco
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@ anschlieBbar:0,5... 10 mm2 e +f";
direkt steckbar: 2,5... 10 mm2,e"und 2,5 ... 6 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ AC/DC 1000 V = Bemessungsspannung
DC 1500V
12 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 640

Warnabdeckung muss bei Verwendung vereinzelt
werden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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Die Trennklemmen 2006-8671 und 2006-8661 wurden fiir
den Einsatz in Photovoltaik- und Windkraftanlagen entwi-
ckelt, wo Spannungen gréBer 1.000 V gemaB [EC und gro-
Ber 600 V geméaB UL gefordert sind, z. B. in Generatoren-
anschlusskésten.

Fir hohe Einsatzspannungen bei Anwendungen im
Bereich regenerativer Energien

Trennklemmen mit zwei alternativen Trennmdglichkei-
ten:

mit orangem Trennmesser (2006-8671)

mit orangem Trennstecker (2006-8661)

Diese Klemmen der Serie 2006 sind fiir DC 1.500 V IEC
bzw. 1.000 V UL und 30 A zugelassen.

Bei einer Klemmenbreite von 15 mm betrégt der maxi-
mal anschlieBbare Querschnitt bei ein- und feindrahti-
gen Leitern 10 mm? (8 AWG) und bei Verwendung von
Aderendhiilsen 6 mm?2 (10 AWG).

Ausgestattet mit 2 Priféffnungen

Kombinierbar mit konturengleicher Durchgangsklemme
sowie mit allen anderen Klemmen der Familie

TOPJOB® S

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Trenn- und Messklemme mit Trennmesser (2006-8671) in
Trennposition

Mit den Kammbr(ickern von 1 auf 3 (2006-433) und von 1
auf 5 (2006-435) kann die Klemme (Klemmenbreite
15 mm) gebriickt werden.

Trennstecker (2006-8401) in Basisklemme in Funktions-
stellung gesteckt

Verschlusskappe (2006-191) ist in die nicht benétigte
Klemmstelle eingerastet.

Trennstecker (2006-8401) in Basisklemme in Parkstellung

Auf beiden Seiten der Klemme befinden sich Priféffnun- Auf beiden Seiten der Klemme befinden sich Priifoffnun- Alternativ kann auch mit Steckverbindern (2006-511) von

gen zum direkten Messen. gen zum direkten Messen. Klemme 1 auf 2 gemessen werden. Aufgrund der Klem-
menbreite von 15 mm sind zusétzlich Blindmodule
(2006-549) zu verwenden.
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Stromwandlerklemmen TOPJOB® S, 2007-8821 (orangefarbener Trennhebel)

Schaltungsbriicker

3

Briickerschacht

Priifbuchse

Leitereinfiihrung

Wandlerseite

Trennhebel in
Betriebsstellung |

Briickerschacht

Priifbuchse

Zahlerseite

Schaltungsbriicker

~y

Briickerschacht

Priifbuchse

Leitereinfiihrung

Wandlerseite

Trennhebel in
~ . Kurzschlussstellung Il

N

-

_«  Briickerschacht

Priifbuchse

_ Leitereinfiihrung

Zahlerseite

Schaltungsbriicker

Briickerschacht

Priifbuchse

Leitereinfiihrung

Trennhebel in
~ . Messstellung Il
(Teststrommessung)

-

» _ Briickerschacht

Priifbuchse

Leitereinfiihrung

Kurzschluss flr StromwanEIer-Pri]fschaltungen vorberei-
ten.
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Isolierte, beri]hrungsgesch?]tzte%chaltungsbrﬁcker inden
Schaltungsbriickerschacht einstecken.

Die Stromwandlerklemme bzw. Trenn- und Messklemme
(2007-8821) wurde flir den Einsatz in Stromwandlerschal-
tungen entwickelt.

Der Stromwandler wird dazu mit dem Trennhebel iiber den
eingelegten Schaltungsbriicker zunachst kurzgeschlos-
sen (Schaltungsbriicker einlegen, Trennhebel von
Betriebsstellung | auf Kurzschlussstellung Il schieben,
Kurzschluss ausldsen). Erst nach kompletter Trennung der
Stromkreise (Trennhebel in Messstellung lll) kann ein
Messgerat an der Priifbuchse auf der Zahlerseite ange-
schlossen werden.

Vorteile:

Mit oben liegendem Schaltungsbriickerschacht fiir den
Wandlerkurzschluss

Intuitive und komfortable Bedienung sowie genaue
Anzeige des Schaltzustandes

Hohe Funktionalitat bei geringen Abmessungen von nur
99,6 mm L&nge und 8 mm Breite

Alle Klemmen der Serie 2007 sind fiir 30 A/500 V IEC
und 300 V UL ausgelegt.

Bei einer Klemmenbreite von 8 mm betragt der maximal
anschlieBbare Querschnitt bei ein- und feindrahtigen
Leitern 10 mm?2 (8 AWG) und bei Verwendung von Ader-
endhiilsen 6 mm?2 (10 AWG).

Beriihrungssichere Prifbuchsen fir Priifstecker @ 4 mm
auf der Wandler- und Z&hlerseite

Kombinierbar mit konturengleichen Durchgangs- und
Schutzleiterklemmen

Durch \7erwénleg von Verriegeluﬁéskappen oder -profi-
len wird eine gleichzeitige Betatigung von Trennhebeln
nebeneinander liegender Klemmen vereinfacht.

wAaGo
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Durchflihrung einer Strom- und Spannungswandlerschaltung TOPJOB® S

O Leitereinfiihrung [E] Briickerschacht fiir Schaltungsbriicker

© Priifbuchse 2007-844x
n Briickerschacht fiir Briicker 282-43x [ Schaltungsbriicker 2007-844x
“ L,_1 A $
f
=
o m
[0 Vol
o-I§- \OJ

Trennhebel in Betriebsstellung |

Bendtigte Klemmen:

2 x Trenn- und Messklemme (2007-8821)

1 x Schaltungsbriicker, orange (2007-8442)
optional mit Verriegelungskappen oder -profilen

Das Messgerat ist in Betriebsstellung am Wandler angeschlossen, der Schaltungsbriicker eingesteckt und der Trennhe-
belin Betriebsstellung I.

O Leitereinfiihrung [E] Briickerschacht fiir Schaltungsbriicker
© Priifbuchse 2007-844x
n Briickerschacht fiir Briicker 282-43x [ Schaltungsbriicker 2007-844x

n = "

@ —_

L)
o) = ° \&

:
|

Trennhebel in Kurzschlussstellung Il Das Messgerat ist noch nicht vom Wandler getrennt, der Trennhebel in Kurzschlussstellung Il hat den Schaltungsbri-

cker jedoch bereits voreilend aktiviert und den Wandler sicher kurzgeschlossen.

O Leitereinfiihrung [E] Briickerschacht fiir Schaltungsbriicker

© Priifbuchse 2007-844x
n Briickerschacht fiir Briicker 282-43x [ Schaltungsbriicker 2007-844x
“ L,_1 - $
O] ’—.—tc Q o
O—Oo{1H—
= = s o ?
o m
(1O Vol
oTH \OJ
~=
Messung durchfiihren, Trennhebel in Messstellung Ill/ Das Messgerat ist elektrisch vom Wandler getrennt. Im Bedarfsfall kann am Messgerét eine Fremdspannung Uber die

Teststrommessung Prufbuchse eingespeist werden.

O Leitereinfiihrung [E] Briickerschacht fiir Schaltungsbriicker
© Priifbuchse 2007-844x
n Briickerschacht fiir Briicker 282-43x [ Schaltungsbriicker 2007-844x

m "

—_

N
B S R asE R

Messwertpriifung durchfiihren, unter Verwendung bei- Messwertpriifung: Erst das Referenzamperemeter (A) in die Priifouchse stecken, anschlieBend den Trennhebel umlegen
der Priifbuchsen und in Messstellung Il (Teststrommessung) bringen.
Klemme 1: Trennhebel in Betriebsstellung |

Klemme 2: Trennhebel in Messstellung Il
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Beispiele fur Stromwandlerschaltungen TOPJOB® S
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— T
Dozslami

Messsatz fiir 3-phasigen Stromwandler
Bendtigte Klemmen:

* 6 x Trenn- und Messklemme (2007-8821)

3 x Schaltungsbriicker, orange (2007-8442)

« weiterhin Verriegelungsprofile, Verriegelungskappen,

Schaltsperren

Messsatz fiir 3-phasigen Stromwandler, mit Sternpunkt

Bendtigte Klemmen:

* 6 x Trenn- und Messklemme (2007-8821)

* 1 x Schaltungsbriicker, orange (2007-8446)
* 1 xBriicker, orange (282-433)

Weiterhin Verriegelungsprofile, Verriegelungskappen,

Schaltsperren

126
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O Leitereinfiihrung
© Priifbuchse

m Briickerschacht fiir Briicker 282-43x

WWW.wago.com

[E] Briickerschacht fiir Schaltungsbriicker
2007-844x

[ Schaltungsbriicker 2007-844x

m "=
= AN
O
= AN
x

O Leitereinfilhrung

Je 2 Trennhebel sind wahlweise (iber die Verriegelungskappe oder das Verriegelungsprofi miteinander verbunden. Nach
dem Lésen der Verriegelung ist auch eine Messwertprifung méglich.

[E] Briickerschacht fiir Schaltungsbriicker

© Priifbuchse 2007-844x
n Briickerschacht fiir Briicker 282-43x [ Schaltungsbriicker 2007-844x
—i ¥ = — *
X~
|
~ 2
— |
~ F—{-o—o—
— |
F—-e—o—=r—( X
— |
ol (%)
{ =/
o
&

Alle 6 Trennhebel sind liber die Verriegelungskappe oder das Verriegelungsprofil miteinander verbunden.
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Spannungswandlerklemmen TOPJOB® S, 2007-8811 (lichtgrauer Trennhebel)

Trennhebel in Messstellung - = Trennhebelin
~ .. Betriebsstellung

(Spannungsmessung) f"\ h ’
pe A

-.I‘_‘(""
-

-.
Briickerschacht

Priifbuchse

Zahlerseite

Wandlerseite

O Leitereinfiihrung
© Priifbuchse
m Briickerschacht fiir Briicker 282-43x

Die Spannungswandlerklemme bzw. Trenn- und Mess-
klemme (2007-8811) wurde fiir den Einsatz in Spannungs-
wandlerschaltungen entwickelt.

Der Spannungswandler wird dazu vom Stromkreis
getrennt (von Betriebsstellung auf Messstellung). Erst
nach kompletter Trennung (Messstellung) kann ein Mess-
gerat an der Prifbuchse auf der Z&hlerseite angeschlos-
sen werden.

Vorteile:

Fir Spannungswandlerschaltungen (daher kein Schal-
tungsbriickerschacht wie bei der Stromwandlerklemme
2007-8821)

Intuitive und komfortable Bedienung sowie genaue
Anzeige des Schaltzustandes

Hohe Funktionalitat bei geringen Abmessungen von nur
99,6 mm L&nge und 8 mm Breite

Alle Klemmen der Serie 2007 sind fiir 30 A/500 V IEC
und 300 V UL ausgelegt.

Bei einer Klemmenbreite von 8 mm betragt der maximal
anschlieBbare Querschnitt bei ein- und feindrahtigen
Leitern 10 mm? (8 AWG) und bei Verwendung von Ader-
endhiilsen 6 mm?2 (10 AWG).

Beriihrungssichere Prifbuchsen fir Priifstecker @ 4 mm
auf der Wandler- und Zahlerseite

Kombinierbar mit konturengleichen Durchgangs- und
Schutzleiterklemmen

O /1
7 L)

~f

N —+]
V< [

©
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Beispiel fiir Spannungswandlerpriifung

Messsatz firr 1-phasige Spannungswandlerpriifung
Bendtigte Klemmen:

* 1 xTrenn- und Messklemme (2007-8811)

* 1 x Durchgangsklemme (2007-8801)

* 1x Abschlussplatte, orange (2007-8892)

« Weiterhin Verriegelungskappe, Schaltsperre

seite angeschlossen werden.

Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem oder Zusétzliche Briickung auf der Wandlerseite

Beschriftungsstreifen

wAaco

Spannungswandler vom Stromkreis trennen: Trennhebel von der Betriebsstellung auf Messstellung schieben.
Spannungsmessung: Nach kompletter Trennung (Messstellung) kann ein Messgerét an der Prifbuchse auf der Zahler-

Die auf den Trennhebel aufrastbare Klarsichtabdeckung
(Verriegelungskappe) ermdglicht ein mehrpoliges Schal-
ten.
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Trenn- und Messklemme, Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme TOPJOB?® S; fir Strom- und
Spannungswandlerschaltungen

6 mm?2; Serie 2007
Technische Daten

05...6(10)mm2 @ 20...8 AWG
500 V/I6 kVI3 @ 300V, 30 ARa
IN30A 600V, 30 A@

Klemmenbreite 8 mm/0.315 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

L-— 65,3mm/2.57in —

99,6 mm/3.92in

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; z. B. fiir Stromwand-
lerschaltungen; mit Aufnahme flir Schaltungsbriicker;
mit berlihrungssicheren Prifbuchsen; fur Priifste-
cker @4 mm

Farbe Bestellnr. VPE

O grau 2007-8821 20

Zubehor; artikelspezifisch

Schaltungsbriicker; isoliert; Iy 30 A; orange
2-fach 2007-8442  50(10)

E& 3-fach 2007-8443  50(10)

4-fach 2007-8444  50(10)
5-fach 2007-8445  50(10)
6-fach 2007-8446  50(10)
7-fach 2007-8447  50(10)
8-fach 2007-8448  50(10)

Zubehor; Serie 2007

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombier-
moglichkeit

"

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; mit Plombier-
moglichkeit

2007-8892
2007-8891

50(10)
50(10)

orange
grau

orange 2007-8894  50(10)
‘ grau 2007-8893  50(10)
Schaltsperre; flr Trennhebel

gelb 2007-8899 100(20)

D

Verriegelungsprofil; zum Koppeln mehrerer Trennhebel;
1mlang

transparent ~ 210-254 1

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel;
transparent

1-polig 282-881 50(10)
2-polig 282-882 50(10)
3-polig 282-883 50(10)
4-polig 282-884 50(10)
5-polig 282-885 50(10)
6-polig 282-886 50(10)
7-polig 282-887 50(10)
8-polig 282-888 50(10)
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Technische Daten

0,5...6(10)mm2 @ 20...8 AWG

500 V/6 kVI3 @ 300V, 30 AR
IN30A 600V, 30 A@

Klemmenbreite 8 mm/0.315 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

|« 653mm/257in ——=

Technische Daten

0,5...6(10) mm2 @ 20...8 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 30AW
IN30A 600V, 30 A€

Klemmenbreite 8 mm/0.315 inch
£ ==213...15mm/0.51...0.59 inch

.
w0
.
=
=

£

£
©
<
<

99,6 mm/3.92in

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; z. B. fiir Spannungs-
wandlerschaltungen; mit bertihrungssicheren Priifbuch-
sen; flir Prifstecker @ 4 mm

Bestellnr.
2007-8811 20

Farbe

O grau

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Briicker; isoliert; Iy 30 A; orange

2-fach 282-432 50(10)
ﬁ 3-fach 282-433 50(10)
4-fach 282-434 50(10)
5-fach 282-435 50(10)
6-fach 282-436 50(10)
7-fach 282-437 50(10)
8-fach 282-438 50(10)
9-fach 282-439 50(10)
10-fach 282-440 50(10)
Briicker mit Sicherungsklappe; isoliert; Iy 30 A; orange
2-fach 282-432/100-000  50(10
" 3-fach 282-433/100-000  50(10
4-fach 282-434/100-000  50(10
Briicker; isoliert; Iy 30 A; orange
1-3 282-433/011-000  50(10
ﬁ 1-3-5 282-435/011-000  50(10
1-4-5 282-435/301-000  50(10
1-3-4-5 282-435/300-000  50(10
1-2-4-6 282-436/301-000  50(10
1-4-6 282-436/304-000  50(10
1-3-5-7 282-437/011-000  50(10
1-4-7 282-437/012-000  50(10
1-2-5-8 282-438/300-000  50(10
1-4-7-8 282-438/301-000  50(10
1-3-5-7-9 282-439/011-000  50(10

99,6 mm/3.93 in

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit beriihrungssicherer
Prifbuchse; fiir Priifstecker @ 4 mm

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2007-8801 20
@ blau 2007-8804 20

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

. gelb 2006-115 100(25)
T
s

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

WMB-Beschriftungskarte; 10 Streifen a 10 Schilder/
Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm; gelb

S k/1(50%) 794-5553/000-002 5

WMB-Beschriftungskarte; 10 Streifen a 10 Schilder/
Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm; blau

M U/V (50x) 794-5554/000-006 5
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https://www.wago.com/282-435/300-000
https://www.wago.com/282-436/301-000
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https://www.wago.com/282-437/012-000
https://www.wago.com/282-438/300-000
https://www.wago.com/282-438/301-000
https://www.wago.com/282-439/011-000
https://www.wago.com/2006-115
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/794-5553/000-002
https://www.wago.com/794-5554/000-006

www.wago.com Band 1, Kapitel 1 | WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Technische Daten @ anschlieBbar:0,5... 10mm2 e +f*;
05...6(10)mm? @ |20 ..8AWG direkt steckbar: 2,5... 10 mm? ,e"und 2,5 ... 6 mm?
+Aderendhulse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Klemmenbreite 8 mm/0.315 inch @ 500V = Bemessungsspannung

13...15mm/0.51...0.59 inch 6 kV = BemessungsstoBspannung

3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

T Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen

- Hinweise:

2 Beschriftung, ab Seite 640

E Z}Jlassungsdaten Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem oder
R= siehe wwwwago.com Beschriftungsstreifen

<

~———— 99,6 mm/3.93in

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit bertihrungssicherer
Prufbuchse; fiir Priifstecker @ 4 mm

Farbe Bestellnr. VPE
© griin-gelb 2007-8807 20

Die Schaltsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betati- Die Schaltsperre ist in beiden Schaltstellungen einrastbar.
gen des Trennhebels.

Verriegelungsprofil, zum mechanischen Koppeln mehrerer PIombierméincheit de} TrennhebeTin Betfiebssgellung I,
Trennhebel miteinander, erlaubt mehrpoliges Schalten. in Verbindung mit Abschluss- und Trennplatte (2007-8893
oder 2007-8894)
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Anschlussklemmenblock TOPJOB?® S; fiir Strom- und Spannungswandler
6 (10) mm?; Serie 2007

Bestellnr. fiir 2007-8873 Menge
Bezeichnung

249-117 2
Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit

282-882 3
Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 2-polig

282-884 1
Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 4-polig

2007-8442 3
Schaltungsbriicker; isoliert; 2-fach

2007-8807 1
2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit beriihrungssicherer Prifbuchse; fiir Priifste-

cker @ 4 mm

2007-8811 4

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit beruhrungssicheren Prifbuchsen; fur
Prifstecker @ 4 mm

2007-8821 6
2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit bertihrungssicheren Prifbuchsen; fir
Priifstecker @ 4 mm

2007-8892 2
Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombierméglichkeit

2009-115 21
WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5...  Schilder
52 mm

282-435/011-000 1

Briicker; isoliert; 1-3-5
Blockbreite inkl. Endklammer 11,2 cm

-S| 1|k

. S S
c ] - k-
: W S| UL
¢ L2 i I k-
: ¥ y S|n 1|k
¢ i
¢ L2
3 13

3-Phasen-Leistungsmessmodul Anschlussklemmenblock fiir Stromwandler
Serie 750 Strom- und Spannungswandler Serie 855

Serie 2007
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Bestellnr. fiir 2007-8876 Menge
Bezeichnung

249-117 2
Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit

282-369 1

Sammeltrager fir Briicker; fir Tragschiene 35; fir Briicker der quer schaltbaren
Klemme 282-811 und langs schaltbaren Trennklemme 282-821

282-882 3
Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 2-polig

2007-8442 3
Schaltungsbriicker; isoliert; 2-fach

2007-8821 6
2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit beriihrungssicheren Prifbuchsen; fir
Prifstecker @ 4 mm

2007-8892 1
Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombierméglichkeit

2009-115 12
WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5...  Schilder
52 mm

282-435/011-000 1

Bricker; isoliert; 1-3-5
Blockbreite inkl. Endklammer ~ 8,5cm
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Sicherungsstecker TOPJOB® S auf Basisklemme, 2,5 (4) mm?

Serie 2004

Technische Daten
250V /Iy63A
Steckerbreite 6,1 mm/0.24 inch

Sicherungsstecker mit Lasche; fiir G-Sicherungseinsatz
5x20 mm

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2004-911 50

Zubehor; fir Sicherungsstecker

Technische Daten
250V /Iy6,3A
Steckerbreite 6,1 mm/0.24 inch

Sicherungsstecker mit Lasche; fir G-Sicherungseinsatz
5 x 20 mm; mit Leuchtanzeige; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung

und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA

Bestellnr. VPE

O 12..30V 2004-911/1000-541 50
O 30...65V 2004-911/1000-542 50
O 120V 2004-911/1000-867 50
O 230V 2004-911/1000-836 50

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

grau 2002-1661 50

2-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

grau 2202-1661 50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2002-1692 100(25)
grau 2002-1691  100(25)
3-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4) mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
grau 2002-1761 50
i’l jl;‘l-
3-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4) mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
}pﬂ—“ ey Orau 2202-1761 50
i sy 1y
Al
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1792 100(25)
[ . 20021791 100(25)
132 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

4-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

. l.-.!f grau 2002-1861 50

4-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4)mm?2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

grau 2202-1861 50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2002-1892 100(25)
grau 2002-1891  100(25)
2-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4) mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
grau 2002-1961 50
2-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
grau 2202-1961 50
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1992 100(25)
grau 2002-1991 100(25)

WWW.wago.com

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehdr; fiir Sicherungsstecker

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen

Doppelstock-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

B 2002-2961 50

Doppelstock-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

P L/N 2002-2963 50
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-2992 100(25)
grau 20022991 100(25)

Endplatte flir Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange 2002-992 100(25)
grau

2002-991 100 (25)
Kurzschlussbriicke; 5 x 20 mm; zur Verwendung des
Sicherungssteckers als Trennstecker

In6.3A 281-503

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt

250(25)

793-5501 5

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

F1,..F10 794-5615 5
(10x)
F11,.. F20 794-5616 5
(10x)
F21,...F30 794-5617 5
(10x)
F31, ... F40 794-5618 5
(10x)
F41, ... F50 794-5619 5
(10x)
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Sicherungsstecker TOPJOB® S auf Basisklemmen, 2,5 (4) mm?

Technische Angaben

71mm/2.79in@ ——

3]

00600

MaBangaben fiir Sicherungsstecker:
@ 66,1 mm/2.62inch fiir 2002-1661
@ 76,8 mm/ 3.02 inch fiir 2002-1761
@ 87,5mm/ 3.45inch fiir 2002-1861
@ 72,9 mm/ 2.87 inch fiir 2002-1961
@ bei gestecktem Sicherungsstecker

= “};'-'-__-.i':_;ﬁ?;:}'—' =
fl"@‘_ﬁﬂ J
LT e

=

Die Absicherung von Steuerkreisen mit Sicherungsste-
ckern auf Reihenklemmen und damit die Trennung in Ver-
drahtungs- und Funktionsebene bietet dem Anwender
vielfaltige Vorteile:

Kein zusétzlicher Montage- und Verdrahtungsaufwand
Keine Bertihrungsgefahr spannungsfiihrender Teile
beim Ziehen des Steckers

Der Stecker ist zum Auswechseln einer defekten Siche-
rung von der Basisklemme getrennt; dadurch ist ein
gefahrloses Auswechseln der Sicherung auBerhalb der
Anlage méglich.

Der Sicherungsstecker kann bei Wartungsarbeiten vom
Revisionspersonal mitgefiihrt werden.

Kein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
Blitzschneller Sicherungswechsel durch vorbereiteten
.Ersatzstecker”

Folgende Merkmale des Sicherungssteckers sorgen fiir
eine schnelle und sichere Anwendung:

Die Leuchtanzeige (LED) zeigt eine durchgebrannte
Sicherung an.

deutige Zuordnung zur Basisklemme

Zwei Pruféffnungen mit Tippprufkontakten

Hohe Packungsdichte bei nur 5,2mm-Klemmen- bzw.
6,1mm-Steckerbreite

Mit Kurzschlussbricke auch als Trennstecker verwend-
bar

wAacGo

Beschriftungsmdglichkeit am Sicherungsstecker fiir ein-

G-Sicherungseinsatze 5 x 20

Serie Uber AusschlieBlich
Bestellnr. und Kur. wt Kurzschl hutz
Einzel- Verbund- Einzel- Verbund-
anordnung | anordnung | anordnung | anordnung
Sicherungsklemmen
2004971 16W | 16W | 25W | 25W
2004-911/.... ... ! ! ! '

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsatzen ist darauf zu
achten, dass die folgend aufgeflihrte max. Verlustleistung
nicht Uberschritten wird. Sie wird gemaB IEC bzw.

EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach
Anwendung und Einbauweise sind die Erwdrmungsverhalt-
nisse der Klemme zu priifen. Fir die Sicherungseinsétze
stellen héhere Umgebungstemperaturen eine zuséatzliche
Belastung dar. In solchen Anwendungsféllen muss daher
gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms
bertcksichtigt werden. Ndhere Angaben hierzu machen
die Sicherungshersteller.

[PUSH-IN CAGE CLAMPY
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offene Klemmenseite links

Bitte beachten:

Sollen die Basisklemmen mit Sicherungsstecker direkt
nebeneinander angereiht werden, so ist die gréBere Breite
der Sicherungsstecker (6,1 mm) gegenuber den Basis-
klemmen (5,2 mm) durch Zwischenplatten (1 mm) auszu-
gleichen.
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Sicherungsstecker TOPJOB® S auf Basisklemme, 6 (10) mm?

Serie 2006

Technische Daten
800V /IN10A
Steckerbreite 7,4 mm/0.291 inch

Sicherungsstecker mit Lasche
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

fiir G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-911 25

fiir G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm
O grau 2006-921 25

fir G-Sicherungseinsatz ¥4" x 14"
O grau 2006-931 25

Zubehér; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2006-1692 100(25)
grau 2006-1691  100(25)

Zubehdr; fiir Sicherungsstecker

Endplatte fur Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange 2006-992 100(25)
grau

2006-991 100(25)
2-Leiter-Basisklemme;
05...6(10)mm?/20...8 AWG
Klemmenbreite 7,5 mm /0.295 inch

grau 2006-1661 25
blau 2006-1664 25
134 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Technische Daten
800V/Iy10A
Steckerbreite 7,4 mm/0.291 inch

Sicherungsstecker mit Lasche; mit Leuchtanzeige; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA
fir G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm

Bestellnr. VPE

O 12..30V 2006-911/1000-541 25
O 30..65V 2006-911/1000-542 25
O 230V 2006-911/1000-836 25

fiir G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm

O 12..30V 2006-921/1000-541 25
O 30..65V 2006-921/1000-542 25
O 230V 2006-921/1000-836 25
O 380...500V 2006-921/1000-859 25

fur G-Sicherungseinsatz " x 14"

O 12..30V 2006-931/1000-541 25
O 120V 2006-931/1000-867 25
O 230V 2006-931/1000-836 25
O 380...500V 2006-931/1000-859 25

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2006-1692 100(25)
grau 2006-1691  100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Kurzschlussbriicke; 5 x 20 mm; zur Verwendung des
Sicherungssteckers als Trennstecker

) IN63A 281-503 250(25)

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

WWW.wago.com

Technische Daten
800V/Iy10A
Steckerbreite 10,4 mm / 0.409 inch

Sicherungsstecker mit Lasche
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

fir G-Sicherungseinsatz 'a" x 14"
Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-931/099-000 25

Zubehér; artikelspezifisch

Distanzplatte; 2,9 mm dick
orange 2006-1696 100(25)
grau 2006-1695  100(25)

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

F1,..F10 794-5615 5
(10x)
F11,...F20 794-5616 5
(10x)
F21,...F30 794-5617 5
(10x)
F31,...F40 794-5618 5
(10x)
F41,...F50 794-5619 5
(10x)
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https://www.wago.com/2006-911
https://www.wago.com/2006-911/1000-541
https://www.wago.com/2006-931/099-000
https://www.wago.com/2006-931/1099-541
https://www.wago.com/2006-911/1000-542
https://www.wago.com/2006-931/1099-542
https://www.wago.com/2006-911/1000-836
https://www.wago.com/2006-931/1099-836
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https://www.wago.com/2006-921/1000-836
https://www.wago.com/2006-921/1000-859
https://www.wago.com/2006-931
https://www.wago.com/2006-931/1000-541
https://www.wago.com/2006-931/1000-867
https://www.wago.com/2006-931/1000-836
https://www.wago.com/2006-931/1000-859
https://www.wago.com/2006-1692
https://www.wago.com/2006-1692
https://www.wago.com/2006-1696
https://www.wago.com/2006-1696
https://www.wago.com/2006-1691
https://www.wago.com/2006-1691
https://www.wago.com/2006-1695
https://www.wago.com/2006-1695
https://www.wago.com/2006-992
https://www.wago.com/2006-991
https://www.wago.com/2006-1661
https://www.wago.com/2006-1664
https://www.wago.com/281-503
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/794-5615
https://www.wago.com/794-5616
https://www.wago.com/794-5617
https://www.wago.com/794-5618
https://www.wago.com/794-5619
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Technische Daten
800V/Iy10A
Steckerbreite 10,4 mm/0.409 inch

Sicherungsstecker mit Lasche; mit Leuchtanzeige; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter
Sicherung: LED 2 mA
fir G-Sicherungseinsatz 7" x 14"

Bestellnr. VPE

O 12..30V 2006-931/1099-541 25
O 30...65V 2006-931/1099-5642 25
O 230V 2006-931/1099-836 25
O 380...500V 2006-931/1099-859 25

Zubehor; artikelspezifisch
Distanzplatte; 2,9 mm dick
orange 2006-1696
grau 2006-1695

100(25)
100(25)

wAaco
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Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

72mm/2.83in ——>

933mm/3.79in ——

Die Absicherung von Steuerkreisen mit Sicherungsste-
ckern auf Reihenklemmen und damit die Trennung in Ver-
drahtungs- und Funktionsebene bietet dem Anwender
vielfaltige Vorteile:

Kein zusétzlicher Montage- und Verdrahtungsaufwand
Keine Berlihrungsgefahr spannungsfiihrender Teile
beim Ziehen des Steckers

Der Stecker ist zum Auswechseln einer defekten Siche-
rung von der Basisklemme getrennt; dadurch ist ein
gefahrloses Auswechseln der Sicherung auBerhalb der
Anlage méglich.

Der Sicherungsstecker kann bei Wartungsarbeiten vom
Revisionspersonal mitgefihrt werden.

Kein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
Blitzschneller Sicherungswechsel durch vorbereiteten
.JErsatzstecker”

Folgende Merkmale des Sicherungssteckers sorgen fiir
eine schnelle und sichere Anwendung:

Die Leuchtanzeige (LED) zeigt eine durchgebrannte
Sicherung an.

Kennzeichnungsméglichkeit am Sicherungsstecker fiir
eindeutige Zuordnung zur Basisklemme

Zwei Priiféffnungen mit Tippprifkontakten

Hohe Packungsdichte bei nur 7,5mm-Klemmen- bzw.
7,4(10,4)mm-Steckerbreite

Mit Kurzschlussbriicke auch als Trennstecker verwend-
bar

Schwenkbarer Sicherungshalter mit Kdcher fiir Ersatzsi-
cherung

Die Endplatte stellt sicher, dass die Sicherung erst ent-

nommen werden kann, wenn der Sicherungsstecker gezo-

genist.

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

G-Sicherungseinsatze

Serie Uberlastschutz AusschlieBlich
Bestellnr. und Kur f Kurzsct f
Einzel- Verbund- Einzel- | Verbund-

anordnung | anordnung | anordnung | anordnung

Sicherungsklemmen

2006-911 75 | 16W 1.6W 25W 25W
2006-921 75| 16W 1.6W 25W 25W
2006-931 75| 16W 1.6W 25W 25W

2006-931
/099-... 10,4 25W 25W 25W 25W
2006-931
11099-.. 104 25W 25W 25W 25W

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsétzen ist darauf zu
achten, dass die folgend aufgefiihrte max. Verlustleistung
nicht tiberschritten wird. Sie wird gemaB IEC bzw.

EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach
Anwendung und Einbauweise sind die Erwdrmungsverhalt-
nisse der Klemme zu priifen. Fir die Sicherungseinsatze
stellen héhere Umgebungstemperaturen eine zusatzliche
Belastung dar. In solchen Anwendungsféllen muss daher
gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms
beriicksichtigt werden. Ndhere Angaben hierzu machen
die Sicherungshersteller.

0,1 7.5

— 00— = —o0——~

|
%;
offene Klemmenseite links
Bitte beim Einsatz der 10,4 mm breiten Stecker beachten:
Sollen die Basisklemmen mit Sicherungsstecker direkt
nebeneinander angereiht werden, so ist die gréBere Breite

der Sicherungsstecker (10,4 mm) gegeniiber den Basis-
klemmen (7,5 mm) durch Distanzplatten (2,9 mm) auszu-

gleichen.

|
NL1N:£NL3

offene Klemmenseite links

7,5
2

= Fo—+
— Fo——

Bitte beim Einsatz der 10,4 mm breiten Stecker beachten:
Sollen die Basisklemmen mit Sicherungsstecker direkt
nebeneinander angereiht werden, so ist die gréBere Breite
der Sicherungsstecker (10,4 mm) gegeniiber den Basis-
klemmen (7,5 mm) durch Distanzplatten (2,9 mm) auszu-
gleichen.

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen 135


https://www.wago.com/2006-911
https://www.wago.com/2006-911/1000-541
https://www.wago.com/2006-931/099-000
https://www.wago.com/2006-931/1099-541
https://www.wago.com/2006-911/1000-542
https://www.wago.com/2006-931/1099-542
https://www.wago.com/2006-911/1000-836
https://www.wago.com/2006-931/1099-836
https://www.wago.com/2006-931/1099-859
https://www.wago.com/2006-921
https://www.wago.com/2006-921/1000-541
https://www.wago.com/2006-921/1000-542
https://www.wago.com/2006-921/1000-836
https://www.wago.com/2006-921/1000-859
https://www.wago.com/2006-931
https://www.wago.com/2006-931/1000-541
https://www.wago.com/2006-931/1000-867
https://www.wago.com/2006-931/1000-836
https://www.wago.com/2006-931/1000-859
https://www.wago.com/2006-1692
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Initiatorenklemmen und Aktorenklemmen TOPJOB® S
Serie 2000
Systembeschreibung und Handhabung

Oberste Ebene: zwei voneinander getrennte Signaldurch-  Briicken: Potentialebene

Briicken: Si

Briicken der Signalebene mit Kammbrtickern (Serie 2000);  génge Briicken der Potentialebenen mit Kammbriickern der Serie
Ausflihrungen mit einer LED nur in einer Briickerspur 2000

briickbar!

Prifadapter sind in allen Briickerspuren verwendbar!

Einspeisung

Konturengleiche, orangefarbene Einspeiseklemme mit
Einspeisemdglichkeit von Steuerschrankseite und Sen-
sorseite aus

Beschriftung
Beschriftungsstreifen (2009-110), oben oder seitlich
beschriftbar

Klemmenblock mit 4-Leiter-Initiatoren- und 3-Leiter-Aktorenklemmen

Beschriftung 3-Leiter-Initiatoren-LED-Klemme mit angeschlossenem Initiator
WMB-Beschriftungschilder 3,5 mm (793-35xx), oben oder

seitlich beschriftbar, zuséatzliche Beschriftungsmdglichkeit

Uber Beschriftungsadapter
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Briicken: Potentialebene Potentialebenen: zwei Briickungsmaéglichkeiten nebenein-  4-Leiter-Initiatorenklemme mit PE-Kontakt
Endloses Briicken in den Potentialebenen mit Kammbrii- ander in einer Stromschiene
ckern gerader Polzahlen (Serie 2000)

Briicken von PE

Bei Initiatoren-/Aktorenklemmen ohne PE-Kontaktierung
zur Tragschiene kann die PE-Verbindung Uber die Bri-
ckung zur Klemme mit PE-FuB erfolgen.

Priifen mit Prafabgriff (2009-182) (bis max. 42V)

Oberste Ebene: zwei voneinander getrennte Signaldurchgénge, in der Teilungsbreite 3,5 mm, mit doppelter Briickerspur
Untere Ebenen: zwei miteinander verbundene Potentialklemmstellen, mit einfacher Briickerspur, in beide Richtungen briickbar

3-Leiter-Aktoren-LED-Klemme mit angeschlossenem Aktor Prufen mit Prifadapter (2009-174) (bis max. 42 V)
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3-Leiter-Initiatorenklemme TOPJOB® S
1(1,5) mm2; Serie 2000

Technische Daten Technische Daten @ anschlieBbar:0,14... 1,5 mm? e + f";

0.14...1(15 mm @ 24...16 AWG 014..1(15) mm: @ 24...16 AWG drekisteckbar: 05 - 1. M . U0 .. 075 mm*
+Aderendhilse mit Kunststoffkragen, 10 mm'

250 VI4kVI3 @ 300V, 15 A pC24v 24V. 15 AN Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

IN13,5A 300V, 10 A€ IN135A 24V, 10 A€ Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @
229...11mm/0.35...0.43inch

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @
& 229...11mm/0.35...0.43inch

@ 250V =Bemessungsspannung
4 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm =7 mm)
Hinweis:
Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie
ermdglicht das AnschlieBen von z. B. zehn Sensoren
mit nur finf Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspei-
seklemme.

52,4mm/2.06in ——

52,4mm/2.06in —

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

S Briicker, ab Seite 174
~— 40,4mm/1.59in —=

~— 40,4mm/1.59in —

81,1mm/3.19in —— -~ 81,1mm/3.19iIn ——— Zulassungsdaten
2000-5311 2000-5311/1102-950 2000-5311/1101-951 Gl v e e
s, S, s, S, S, s,  Zubehdr; fir 3-Leiter-Klemmen
S. S. S ﬁzsz S, FS; Passendes Beschriftungssystem:
N 4 WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
-—83 [ B [ B i : — )
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; fir 3-Leiter-
-+8ﬂ -+8ﬂ ==+ Klemmen
grau 2000-5391  100(25)
3-Leiter-Initiatorenklemme 3-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; fiir PNP-(plus-)
schaltende Initiatoren Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
Farbe Bestellnr. VPE Farbe Bestellnr. VPE 2-fach 2000-402 25
O grau 2000-5311 50 O grau 2000-5311/1102-950 50 'I ‘.I | 3-fach 2000-403 25
4-fach 2000-404 25
3-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; fiir NPN-(minus-) 5-fach 2000-405 25
schaltende Initiatoren 6-fach 2000-406 25
O grau 2000-5311/1101-951 50 7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
‘ Farbige Kammbriicker
T @rot ...1000-005
& £ @blau ..1000-006
% 2 Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
s i § vonlauf3 2000433 25
o | 2 von 1 auf 4 2000-434 25
\ l vonlauf5  2000-435 25
y von 1 auf 6 2000-436 25
~— 404mm/159in — -~ 404mm/159in — vonTauf7 2000437 25
-~ 81,1Tmm/3.19In ——— 81,1mm/3.19in —— von 1 auf 8 2000-438 25
2000-5372/1102-953 2000-5372 2000-5352/1102-953 2000-5352 von 1 auf9 2000-439 25
—— = | =—— p—— e e = e von1auf10  2000-440 25
Em+0 O+EE EE+O o+ Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
o =0 o o % ;}d’. grau 2000121 50(25)
-+g:%%£ Emiopc | =+ 4 =+ .

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

3-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED grtin;
DC 24V

Farbe
@ orange

Bestellnr. VPE
2000-5372/1102-953 15

3-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; max. 250 V; interne
Briickung

@ orange 2000-5372 15

138 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

3-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED griin;
DC 24 V; Steuerschrankseite: 2,5 (4) mm? max. 28 A

Farbe Bestellnr. VPE
@ orange 2000-5352/1102-953 50

3-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; max. 250 V;
Steuerschrankseite: 2,5 (4) mm?; max. 28 A

@ orange 2000-5352 50

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fiir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt  793-3501 5

Betatigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1;
Klinge (2,5 x 0,4) mm

210-719 1

/
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4-Leiter-Initiatorenklemme TOPJOB® S

1(1,5) mm?; Serie 2000

Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
250 V/4kVI3 @ 300V, 15 AN
IN135A 300V, 10 A€

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @
& 229...11mm/0.35...0.43inch

52,4mm/2.06in —

-~ 56,6mm2.23in ——=
97,3mm/3.83in

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
DC24V 24V,15 AN
IN135A 24V, 10 A€

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

52,4mm/2.06in —»

i — |
<— 56,6mm/2.23in ——

2000-5417
S S
S, S,
iy
-+8ﬂ
PEg}L
= x
4-Leiter-Initiatorenklemme; mit PE-Anschluss
Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2000-5417 50

|~—— 52,4mm/2.06in —

~—— 56,6mm/2.23in ——=

97,3mm/383in ——

2000-5417/1102-950 2000-5417/1101-951

S s s S,
D A
s, X < S S z S,
4
[ B =
(] +8I§ -+
PE PE
= oE= = oE=

4-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; fiir PNP-(plus-)
schaltende Initiatoren; mit PE-Anschluss

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2000-5417/1102-950 50

4-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; fiir NPN-(minus-)
schaltende Initiatoren; mit PE-Anschluss

O grau 2000-5417/1101-951 50

97,3mm/3.83in

2000-5477/1102-953 2000-5477

E-0———0—E EN-0———O—El
Em+o O+HE EN+O O+l
=" =SE
=g 81 =R

PE PE
= CE =

4-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED griin;
DC 24 V; mit PE-Anschluss

Bestellnr. VPE
2000-5477/1102-953 15

Farbe
@ orange

4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; max. 250 V; interne
Briickung; mit PE-Anschluss

@ orange 2000-5477 15

wAaco

]
8
T
£
<
B3
-— 56,6mm/2.23in ——
97,3mm/3.83in
2000-5457/1102-953 2000-5457
—m +EmPEE —Em +EmPEC
= -—Z:J
=+ 4 =+
PE PE
(=] = / £3

4-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED griin;
DC 24 V; mit PE-Anschluss; Steuerschrankseite: 2,5
(4) mm2; max. 28 A

Farbe
@ orange

Bestellnr. VPE
2000-5457/1102-953 15

4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; max. 250 V; mit PE-
Anschluss; Steuerschrankseite: 2,5 (4) mm? max. 28 A

@ orange 2000-5457 15
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@ anschlieBbar: 0,14 ... 1,5 mm? e +f";
direkt steckbar: 0,5... 1,5 mm? ,"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 250V =Bemessungsspannung
4 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm =7 mm)
Hinweis:
Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie
ermoéglicht das AnschlieBen von z. B. zehn Sensoren
mit nur funf Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspei-
seklemme.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:
Briicker, ab Seite 174

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Zubehér; fiir 4-Leiter-Klemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; fir 4-Leiter-
Klemmen

grau 2000-5491  100(25)
Kammbricker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
2-fach 2000-402 25
W 3-fach 2000403 25
4-fach 2000-404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25
7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
Farbige Kammbricker
@rot ...1000-005
@ blau .../000-006
O gelbgrin  .../000-018
Kammbrtcker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2000-433 25
von 1 auf 4 2000-434 25
von 1 auf5 2000-435 25
von 1 auf 6 2000-436 25
von 1auf7 2000-437 25
von 1 auf 8 2000-438 25
von 1 auf 9 2000-439 25
von 1auf 10  2000-440 25

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

" !,Ja grau 2000-121 50(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fiir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt 793-3501 5

Betatigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1;
Klinge (2,5 x 0,4) mm

/
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3-Leiter-Aktorenklemme TOPJOB® S
1(1,5) mm2; Serie 2000

Technische Daten Technische Daten @ anschlieBbar:0,14... 1,5 mm? e + f";

0,14..1(1,5) mm2 @ 24...16 AWG 0,14...1(1,5) mm? @ 24...16 AWG d;\rgkt Stgf}‘f?a" O.f’K'" 1'f 't“rf“f;e ”"d1%'5 - 0,75 mm?
+Aderendhilse mit Kunststoffkragen, 10 mm

250 VIiAkVI3 @ 300V, 15 AW DC24V 24V.15AW Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

IN13,5A 300V, 10 A€ IN135A 24V, 10 A€ Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @ Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @ @ 250V = Bemessungsspannung

9...11mm/0.35...0.43 inch & 229...11mm/0.35...0.43inch 4 kV = BemessungsstoBspannung

3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm =7 mm)
Hinweis:
Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie
ermdglicht das AnschlieBen von z. B. zehn Sensoren
mit nur finf Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspei-
seklemme.

52,4mm/2.06in —
52,4mm/2.06in ——

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen

A : i Hinweise:
Tt — T — Briicker, ab Seite 174
~<— 40,4mm/1.59in — ~<— 40,4mm/1.59in —
-~ 81,1mm/3.19in —— -~ 81,1mm/3.19in ——> Zulassungsdaten
2000-5317/102-000 2000-5317/101-000 2000-5317/1102-950 2000-5317/1101-951 siehe wwwiwago.com

s 0 oS, S0 oS, S S, S, s, Zubehdr; fiir 3-Leiter-Klemmen
S0 08, S0 oS, S 2N S, S: % S Passendes Beschriftungssystem:

WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

[ B =+ [ B =+
m 83 Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; fir 3-Leiter-
PE PE PE PE
= o= = o= = = = = Keumon
grau 2000-5391  100(25)
3-Leiter-Aktorenklemme; fiir PNP-(plus-)schaltende 3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; fiir PNP-(plus-)schal-
Aktoren; mit PE-Anschluss tende Aktoren; mit PE-Anschluss Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
Farbe Bestellnr. VPE Farbe Bestellnr. VPE 2-fach 2000-402 25
O grau 2000-5317/102-000 50 O grau 2000-5317/1102-950 50 fl‘, | 3-fach 2000-403 25
4-fach 2000-404 25
3-Leiter-Aktorenklemme; fiir NPN-(minus-)schaltende 3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; fiir NPN-(minus-) 5-fach 2000-405 25
Aktoren; mit PE-Anschluss schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss 6-fach 2000-406 2%
O grau 2000-5317/101-000 50 O grau 2000-5317/1101-951 50 7-fach 2000-407 2%
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
1 Farbige Kammbruicker
T @rot ...1000-005
£
& é @blau ...1000-006
g < Ogelbgrin .../000-018
E_ | Er Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
- & vonlauf3 2000433 25
J l vonlauf4 2000434 25
von 1 auf 5 2000-435 25
~— 40,4mm/1.59in —= ~— 40,4mm/1.59in —= vonlaufé 2000436 25
-~ 81,1Tmm/3.19In ——— 81,1mm/3.19in —— von 1auf7 2000-437 25
2000-5377/102-000 2000-5377/101-000 2000-5357/102-000 2000-5357/101-000 von 1auf8 2000-438 25
E-0—9¢ o mm EEto——9— ot+mm S e von 1 auf9 2000-439 25
PEO: OPEE [EPEC OPEET von 1auf10  2000-440 25
. -+ o - Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
ok ok whd T 2000-121 50(25)
PE PE PE -
= E e L a= PR L f"“

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme; max. 250 V; fiir PNP-
(plus-)schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss; interne
Briickung

Farbe Bestellnr. VPE
@ orange 2000-5377/102-000 15

3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme; max. 250 V; fir NPN-
(minus-)schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss

@ orange 2000-5377/101-000 15
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3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme; max. 250 V; Steuer-
schrankseite: 2,5 (4) mm? max. 28 A; fiir PNP-(plus-)
schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss

Farbe Bestellnr. VPE

© orange 2000-5357/102-000 15

3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme; max. 250 V; Steuer-
schrankseite: 2,5 (4) mm?; max. 28 A; fir NPN-(minus-)
schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss

@ orange 2000-5357/101-000 15

weil 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt ~ 793-3501 5

Betatigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1;
Klinge (2,5 x 0,4) mm

/ 210-719 1

WwAGOo


https://www.wago.com/2000-5377/102-000
https://www.wago.com/2000-5357/102-000
https://www.wago.com/2000-5377/101-000
https://www.wago.com/2000-5357/101-000
https://www.wago.com/2000-5391
https://www.wago.com/2000-402
https://www.wago.com/2000-403
https://www.wago.com/2000-404
https://www.wago.com/2000-405
https://www.wago.com/2000-406
https://www.wago.com/2000-407
https://www.wago.com/2000-408
https://www.wago.com/2000-409
https://www.wago.com/2000-410
https://www.wago.com/2000-433
https://www.wago.com/2000-434
https://www.wago.com/2000-435
https://www.wago.com/2000-436
https://www.wago.com/2000-437
https://www.wago.com/2000-438
https://www.wago.com/2000-439
https://www.wago.com/2000-440
https://www.wago.com/2000-121
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/793-3501
https://www.wago.com/210-719
https://www.wago.com/2000-5317/102-000
https://www.wago.com/2000-5317/1102-950
https://www.wago.com/2000-5317/101-000
https://www.wago.com/2000-5317/1101-951
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4-Leiter-Initiatorenklemme und 3-Leiter-Aktorenklemme TOPJOB® S

1(1,5) mm?; Serie 2000

Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
250 VI4 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN135A 300V, 10 A€

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @
& 229...11mm/0.35...0.43inch

52,4mm/2.06in —

<— 56,6mm/2.23in ——

-~ 97,3mm/3.83in

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
DC24V 24V, 15 A
IN135A 24V, 10 A€

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

-— 56,6mm/2.23in ——

2000-5410
S S
S, S,

iy

-+8:|:<(
PEg:Eg

4-Leiter-Initiatorenklemme; mit PE iiber Kammbrticker

Farbe Bestellnr. VPE

O grau 2000-5410 50

52,4mm/2.06in —

~— 40,4mm/1.59in —

-~ 81,1mm/3.19iIn ———

2000-5310/102-000 2000-5310/101-000

S s s S:
) S S S
=T T
e jran:

3-Leiter-Aktorenklemme; fiir PNP-(plus-)schaltende
Aktoren; mit PE tiber Kammbrticker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2000-5310/102-000 50

3-Leiter-Aktorenklemme; fiir NPN-(minus-)schaltende
Aktoren; mit PE iber Kammbriicker

O grau 2000-5310/101-000 50

wAaco

97,3mm/383in ——

2000-5410/1102-950 2000-5410/1101-951

S s s s,
D A
S, X S S z S,
N %
[ B = 8I§
8I§ -+

=+

e = ol
4-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; fiir PNP-(plus-)
schaltende Initiatoren; mit PE (iber Kammbrticker
Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2000-5410/1102-950 50

4-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; fiir NPN-(minus-)
schaltende Initiatoren; mit PE (iber Kammbrticker

O grau

2000-5410/1101-951 50

52,4mm/2.06in —

~— 404mm/159in —

-~ 81, 1mm/3.19iIn ——

2000-5310/1102-950 2000-5310/1101-951

zw 2N 21 2. 7% g.
Q2 7
- -+
e e

3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; fiir PNP-(plus-)schal-
tende Aktoren; mit PE liber Kammbriicker

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2000-5310/1102-950 50

3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; flir NPN-(minus-)
schaltende Aktoren; mit PE liber Kammbriicker

O grau 2000-5310/1101-951 50

52,4mm/2.06in —

@ anschlieBbar: 0,14 ... 1,5 mm? e +f";
direkt steckbar: 0,5... 1,5 mm? ,"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 250V =Bemessungsspannung
4 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm =7 mm)
Hinweis:
Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie
ermoéglicht das AnschlieBen von z. B. zehn Sensoren
mit nur fiinf Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspei-
seklemme.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:
Briicker, ab Seite 174

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Zubehor; fiir 4-Leiter-Klemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; fiir 4-Leiter-
Klemmen

grau 2000-5491 100 (25)
Kammbrcker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
2-fach 2000-402 25
A 3-fach 2000403 25
4-fach 2000-404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25
7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
Farbige Kammbricker
@rot ...1000-005
@ blau ...1000-006
O gelbgriin  .../000-018
Kammbrtcker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2000-433 25
von 1 auf 4 2000-434 25
von 1 auf 5 2000-435 25
von 1 auf 6 2000-436 25
von 1 auf7 2000-437 25
von 1 auf 8 2000-438 25
von 1 auf9 2000-439 25
von 1auf 10  2000-440 25
Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
grau 2000-121 50(25)

\;-‘)J/-.-'_g

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weil 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt  793-3501 5

Betatigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1;
Klinge (2,5 x 0,4) mm

/
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https://www.wago.com/2000-5491
https://www.wago.com/2000-402
https://www.wago.com/2000-403
https://www.wago.com/2000-404
https://www.wago.com/2000-405
https://www.wago.com/2000-406
https://www.wago.com/2000-407
https://www.wago.com/2000-408
https://www.wago.com/2000-409
https://www.wago.com/2000-410
https://www.wago.com/2000-433
https://www.wago.com/2000-434
https://www.wago.com/2000-435
https://www.wago.com/2000-436
https://www.wago.com/2000-437
https://www.wago.com/2000-438
https://www.wago.com/2000-439
https://www.wago.com/2000-440
https://www.wago.com/2000-121
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/793-3501
https://www.wago.com/210-719
https://www.wago.com/2000-5310/102-000
https://www.wago.com/2000-5310/1102-950
https://www.wago.com/2000-5310/101-000
https://www.wago.com/2000-5310/1101-951
https://www.wago.com/2000-5410
https://www.wago.com/2000-5410/1102-950
https://www.wago.com/2000-5410/1101-951
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[PUSHIN CAGE CLAMPY
Initiatorenklemmen und Aktorenklemmen TOPJOB® S; mit steckbarer Signalebene
Serie 2020
Systembeschreibung und Handhabung

i o i - = u

Einzelne Klemmen auf die Tragschiene montieren und Untereinander verrastete Klemmen werden mit Hilfe eines  Klemmen sind mit Beschriftungsstreifen (2009-110) oder

anschlieBend zusammenrasten. Betatigungswerkzeugs getrennt und auseinandergescho- ~ WMB-Beschriftungsschildern, 3,5 mm (793-35xx), oben
ben. oder seitlich beschriftbar.

Federleiste am zugentlasteten Leiterblindel herausziehen.

Verriegelungsklinke an die gewiinschte Position schieben.

s dud SN
erdffnung der Klemme ein-  Kodiernase mittels Schneidwerkzeug entfernen.

g KodierstiftrirTgew[J'ni
(2009-174) (bis max. 42 V) fuhren und abdrehen.
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3-Leiter-Initiatorenklemme TOPJOB?® S; mit steckbarer Signalebene

1(1,5) mm?2; Serie 2020

Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
250 V/4kVI3 @ 300V, 15 AN
IN135A 300V, 10 A€

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @
& 229...11mm/0.35...0.43inch

52,4mm/2.06in —

~— 40,4mm/1.59in —=
Sy T P LT p—

2020-5311
S S:
) S,
=T
-+8I§

3-Leiter-Initiatorenklemme; mit steckbarer Signalebene

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2020-5311 50
Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geméaB

EN 61984 f(ir das last- und spannungsfreie Stecken und
Trennen geeignet. Nach jeder Federleiste ist bei den
Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu
setzen.

k=
©
<
[
£
£
<
o
o

[
<— 40,4mm/1.59in —=

-~ 81, 1mm/3.19iIn ——

2020-5372/1102-953

E-o———=—m=3
= +o o
=R

B +O %’9

3-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED griin;
DC 24 V; mit steckbarer Signalebene

Farbe Bestellnr. VPE
@ orange 2020-5372/1102-953 15

wAaco

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm2 @ 24...16 AWG
DC24V 24V, 15 AN
IN135A 24V, 10 A@

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

52,4mm/2.06in —=

= &
[
EEIE] L o

|

~— 404mm/159in —=
D AT CRL) p—

2020-5311/1102-950

S 2N S
S N S
| e B
-+8:|:<(

3-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; fiir PNP-(plus-)
schaltende Initiatoren; mit steckbarer Signalebene

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2020-5311/1102-950 50

L— 52,4mm/2.06in —

<— 40,4mm/1.59in —=

-~ 81, 1mm/3.19iIn ——

2020-5372

E-0— =
Em+o +
=R

e E—

3-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; max. 250 V; interne
Briickung; mit steckbarer Signalebene

Farbe Bestellnr. VPE
@ orange 2020-5372 50

@ anschlieBbar: 0,14 ... 1,5 mm? e +f";
direkt steckbar: 0,5... 1,5 mm? ,"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 250V =Bemessungsspannung
4 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm = 7 mm)
Hinweis:

Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie
ermoéglicht das AnschlieBen von z. B. zehn Sensoren
mit nur funf Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspei-
seklemme.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:
Briicker, ab Seite 174

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Zubehdr; fiir 3-Leiter-Klemmen
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; fiir 3-Leiter-
Klemmen

ey grau 2020-5391  100(25)
(=
Kammbricker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
2-fach 2000-402 25
i 3-fach 2000403 25
4-fach 2000-404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25
7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
Farbige Kammbricker
@rot ...1000-005
@blau ...1000-006
Kammbricker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2000-433 25
i von 1 auf 4 2000-434 25
von 1 auf5 2000-435 25
von 1 auf 6 2000-436 25
von 1auf7 2000-437 25
von 1 auf 8 2000-438 25
von 1auf9 2000-439 25
von 1auf 10  2000-440 25

Trager mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

i I i orange 2020-100 100(25)

1-Leiter-Federleiste

= grau
1

2020-102 100

2-Leiter-Federleiste

g grau
|

v

Priifadapter; fiir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174

2020-202 100

100(25)
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https://www.wago.com/2020-5311
https://www.wago.com/2020-5311/1102-950
https://www.wago.com/2020-5372/1102-953
https://www.wago.com/2020-5372
https://www.wago.com/2020-5391
https://www.wago.com/2000-402
https://www.wago.com/2000-403
https://www.wago.com/2000-404
https://www.wago.com/2000-405
https://www.wago.com/2000-406
https://www.wago.com/2000-407
https://www.wago.com/2000-408
https://www.wago.com/2000-409
https://www.wago.com/2000-410
https://www.wago.com/2000-433
https://www.wago.com/2000-434
https://www.wago.com/2000-435
https://www.wago.com/2000-436
https://www.wago.com/2000-437
https://www.wago.com/2000-438
https://www.wago.com/2000-439
https://www.wago.com/2000-440
https://www.wago.com/2020-100
https://www.wago.com/2020-102
https://www.wago.com/2020-202
https://www.wago.com/2009-174
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4-Leiter-Initiatorenklemme TOPJOB® S; mit steckbarer Signalebene

1(1,5) mm?2; Serie 2020

Technische Daten

0,14...1(1,5) mm2 @ 24...16 AWG
250 V/I4kVI3 @ 300V, 15 A%
IN135A 300V, 10 A€

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @
229...11mm/0.35...0.43inch

52,4mm/2.06in —

-~ 566mm2.23in — =
97,3mm/3.83in —————>

2020-5417

S
S:

P
o<
= oE—=

4-Leiter-Initiatorenklemme; mit PE-Anschluss; mit steck-
barer Signalebene

S
Sz

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2020-5417 50
Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geméan

EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken und
Trennen geeignet. Nach jeder Federleiste ist bei den
Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu
setzen.

‘«— 52,4mm/2.06in —»

-~ 566mm2.23in —
97,3mm/3.83iIn ———>

2020-5477/1102-953

E-0—¢ ==
Em+o + .
=-
-+gI(<_%i

PE
o oE—=

4-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED griin;
DC 24 V; mit PE-Anschluss; mit steckbarer Signalebene

Farbe Bestellnr. VPE
@ orange 2020-5477/1102-953 15
144 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
DC24V 24V, 15 AW
IN135A 24V, 10 A@

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @
& 229...11mm/0.35...0.43inch

-~ 566mm2.23in —

-~ 97.3mm/383in ——

2020-5417/1102-950

e ~Su—
-

-+8I§

= o F—=

4-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; fiir PNP-(plus-)
schaltende Initiatoren; mit PE-Anschluss; mit steckbarer

Signalebene
Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2020-5417/1102-950 50

‘«— 52,4mm/2.06in —

<— 56,6mm/2.23in ——

-~ 97.3mm/383in ——
2020-5477
E-0—¢— =
Em+o
=R
==
PE
= ok=

4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; max. 250 V; interne
Briickung; mit PE-Anschluss; mit steckbarer Signalebene
Farbe Bestellnr. VPE

@ orange 2020-5477 50

52,4mm/2.06in —

@ anschlieBbar:0,14... 1,5 mm?2 e +f";
direkt steckbar:0,5... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 250V =Bemessungsspannung
4 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm =7 mm)
Hinweis:

Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie
ermdglicht das AnschlieBen von z. B. zehn Sensoren
mit nur finf Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspei-
seklemme.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:
Briicker, ab Seite 174

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehdr; fiir 4-Leiter-Klemmen
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; fiir 4-Leiter-
Klemmen

2020-5491 100(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
2-fach 2000-402 25
0 3-fach 2000403 25
4-fach 2000-404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25
7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
Farbige Kammbricker
@rot ...1000-005
@blau .../000-006
Ogelbgrin  .../000-018
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2000-433 25
von 1 auf 4 2000-434 25
von 1 auf 5 2000-435 25
von 1 auf 6 2000-436 25
von 1 auf7 2000-437 25
von 1 auf 8 2000-438 25
von 1 auf9 2000-439 25
von 1auf10  2000-440 25

Trager mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

i | i orange 2020-100 100(25)

1-Leiter-Federleiste

grau 2020-102 100
|
2-Leiter-Federleiste
= grau 2020-202 100

[

v

Prufadapter; fir Prifstecker @ 4 mm
grau 2009-174

100(25)
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https://www.wago.com/2020-202
https://www.wago.com/2009-174
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3-Leiter-Aktorenklemme TOPJOB® S; mit steckbarer Signalebene

1(1,5) mm?2; Serie 2020

Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
250 V/4kVI3 @ 300V, 15 AN
IN135A 300V, 10 A€

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @
& 229...11mm/0.35...0.43inch

52,4mm/2.06in ——

~— 40,4mm/1.59in —=

-~ 81, 1mm/3.19iIn ——

2020-5317/102-000

S S,
) S,
=
= o=

3-Leiter-Aktorenklemme; fiir PNP-(plus-)schaltende
Aktoren; mit PE-Anschluss; mit steckbarer Signalebene

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2020-5317/102-000 50

Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geméaB

EN 61984 f(ir das last- und spannungsfreie Stecken und
Trennen geeignet. Nach jeder Federleiste ist bei den
Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu
setzen.

£
©
<
o
£
£
<
o
wn

A\ [

—— 40,4mm/1.59in —
81,1mm/3.19in ——

2020-5377/102-000

E-0——p——=—[E0
CPEC PEC
ac

= o

3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme; fiir PNP-(plus-)schal-
tende Aktoren; mit PE-Anschluss; interne Briickung; mit
steckbarer Signalebene

Farbe Bestellnr. VPE
@ orange 2020-5377/102-000 15

wAaco

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
DC24V 24V,15 AN
IN135A 24V, 10 A€

Klemmenbreite 7 mm/0.276 inch @
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

52,4mm/2.06in —

1
~— 40,4mm/1.59in —=

-~ 81, 1mm/3.19iIn ——

2020-5317/1102-950

S < S
s, < s.
[ B
PE
= oF=

3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; fiir PNP-(plus-)
schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss; mit steckbarer

Signalebene
Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2020-5317/1102-950 50

@ anschlieBbar: 0,14 ... 1,5 mm? e +f";
direkt steckbar: 0,5... 1,5 mm? ,"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 250V =Bemessungsspannung
4 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm =7 mm)
Hinweis:
Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie
ermoéglicht das AnschlieBen von z. B. zehn Sensoren
mit nur fiinf Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspei-
seklemme.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:
Briicker, ab Seite 174

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Zubehdr; fiir 3-Leiter-Klemmen
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; fiir 3-Leiter-
Klemmen

= grau 2020-5391  100(25)
Kammbricker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
2-fach 2000-402 25
M 3-fach 2000403 25
' 4-fach 2000-404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25
7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
Farbige Kammbricker
@rot ...1000-005
@blau ...1000-006
O gelbgriin  .../000-018
Kammbricker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2000-433 25
von 1 auf 4 2000-434 25
von 1 auf 5 2000-435 25
von 1 auf 6 2000-436 25
von 1 auf7 2000-437 25
von 1 auf8 2000-438 25
von 1 auf9 2000-439 25
von 1auf 10  2000-440 25

Trager mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

i I i orange 2020-100 100(25)
1-Leiter-Federleiste
iy grau 2020-102 100

i

2-Leiter-Federleiste

i grau

Priifadapter; fir Prufstecker @ 4 mm
] grau 2009-174

2020-202 100

100(25)
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Diodenklemme, LED-Klemme TOPJOB® S

1,5 (2,5) mm?2; Serie 2001

Technische Daten
0,25...1,5(2,5)mm2 @

Uy 250 V; Upw 1000 V
1N4007 - 0,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
229...11mm/0.35...0.43inch

|22...14 WG

199mmi0.78in
~— 485mm/1.97in —=

2001-1211/1000-411 2001-1211/1000-410

LJ L

2-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; grau

Bestellnr. VPE
2001-1211/1000-411 100
2001-1211/1000-410 100

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2001-1201 Seite 56
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Technische Daten
0,25...1,5(2,5)mm2 @

Un 250 V; Urw 1000 V
1N4007 - 0,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
£ 229...11mm/0.35...0.43inch

|22...14AwG

9mm/
1.3in

B

amy |
1= A

= 30,6mm/1.2in =~
~— 59,2mm/2.33in ——

2001-1311/1000-411 2001-1311/1000-410

LI LT

3-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; grau

32

Bestellnr. VPE
2001-1311/1000-411 100
2001-1311/1000-410 100

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2001-1301 Seite 56

= 30,6mm/1.2in =

~— 69,9mm/2.75in ——

2001-1411/1000-411 2001-1411/1000-410

LI LJ

4-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; grau

Bestellnr. VPE
2001-1411/1000-411 100
2001-1411/1000-410 100

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2001-1401 Seite 56

WWW.wago.com

Technische Daten
0,25...1,5(25)mm2 @
DC24V

Ir 0,025 A max.
Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

|22...14AwG

~30,6mm/1.2in =~
~— 592mm/2.33in ——

2001-1321/1000-434 2001-1321/1000-413

+ - - +
A\ %

3-Leiter-LED-Klemme; mit roter LED; grau
Achtung: Diese LED-Klemme ist nicht mit Kammbriickern
briickbar!

Bestellnr. VPE
2001-1321/1000-434 100
2001-1321/1000-413 100

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2001-1301 Seite 56

= 30,6mm/1.2in =

~— 699mm/2.75in ——

2001-1421/1000-434 2001-1421/1000-413

+ - - +
Q %
4-Leiter-LED-Klemme; mit roter LED; grau

Achtung: Diese LED-Klemme ist nicht mit Kammbriickern
briickbar!

Bestellnr. VPE
2001-1421/1000-434 100
2001-1421/1000-413 100

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2001-1401 Seite 56
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Diodenklemmen und LED-Klemmen TOPJOB® S
Schaltungsbeispiele

@ anschlieBbar:0,25... 2,5 mm? e +f;
direkt steckbar: 0,75 ... 2,5 mm? ,e"und 0,75 ...
1.5 mm? ,Aderendhdilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

MoTo |6 I
Zulassungsdaten i,
siehe www.wago.com ¥ T
Y I
I
Zubehor; Serie 2001
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?

lichtgrau 2001-171 200(25)
gatter realisieren:

2001-1211/1000-410 oder 2001-1211/1000-411

Kammbriicker; isoliert; Iy 18 A; lichtgrau

2-fach 2001402 25
i 3-fach 2001-403 25
4-fach 2001-404 25
5-fach 2001405 25
6-fach 2001406 25
7-fach 2001407 25
8-fach 2001408 25
9-fach 2001409 25
10-fach 2001-410 25

Kammbriicker; isoliert; Iy 18 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2001-433 25
von 1 auf 4 2001-434 25
von 1auf5 2001-435 25
von 1 auf 6 2001-436 25
von 1auf 7 2001-437 25
von 1 auf 8 2001-438 25
von 1 auf9 2001-439 25
von1auf10  2001-440 25
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Dioden- Diese Diodenklemmen sind speziell fiir den ihdividuellen

Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampenpriif- und
Sammelstérmeldeschaltungen, konzipiert.

s |

Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Dioden- Zu jedem Stromkreis l&sst sich mit den folgenden Klem-
gatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2001-1311/1000-410 oder 2001-1311/1000-411

men eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
2001-1321/1000-434 oder 2001-1321/1000-413

Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Dioden- Zu jedem Stromkreis l&sst sich mit den folgenden Klem-

gatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2001-1411/1000-410 oder 2001-1411/1000-411

wAacGo

men eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
2001-1421/1000-434 oder 2001-1421/1000-413
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Diodenklemme, LED-Klemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?2; Serie 2002

Technische Daten
0.25...2,5(4) mm2 @

Uy 250 V; Upw 1000 V
1N4007 - 0,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

|22...12AwG

‘-n’ & 1

19,9mm/0.78in
~— 485mm/1.91in —

2002-1211/1000-411 2002-1211/1000-410

2-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; grau

Bestellnr. VPE
2002-1211/1000-411 100
2002-1211/1000-410 100

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2002-1201 Seite 58
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Technische Daten
0,25...2,5(4) mm2 @

Un 250 V; Urw 1000 V
1N4007 - 0,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

|22...12AwG

= 30,6mm/1.2in =~
~— 59,2mm/2.33in ——

2002-1311/1000-411 2002-1311/1000-410

LI LT

3-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; grau

Bestellnr. VPE
2002-1311/1000-411 100
2002-1311/1000-410 100

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2002-1301 Seite 58

= 30,6mm/1.2in =

~— 69,9mm/2.75in ——

2002-1411/1000-411 2002-1411/1000-410

LI LJ

4-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; grau

Bestellnr. VPE
2002-1411/1000-411 100
2002-1411/1000-410 100

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2002-1401 Seite 58

WWW.wago.com

Technische Daten
0,25...2,54) mm2 @
DC24V

Ir 0,025 A max.
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
£ ==210...12mm/0.39...0.47 inch

|22...12awG

! )

~30,6mm/1.2in =~
~— 592mm/2.33in ——

2002-1321/1000-434 2002-1321/1000-413

+ - - +
A\ %

3-Leiter-LED-Klemme; mit roter LED; grau
Achtung: Diese LED-Klemme ist nicht mit Kammbriickern
briickbar!

Bestellnr. VPE
2002-1321/1000-434 100
2002-1321/1000-413 100

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform
2002-1301

Durchgang Seite 58

= 30,6mm/1.2in =

~— 699mm/2.75in ——

2002-1421/1000-434 2002-1421/1000-413

+ - - +
Q %
4-Leiter-LED-Klemme; mit roter LED; grau

Achtung: Diese LED-Klemme ist nicht mit Kammbriickern
briickbar!

Bestellnr. VPE
2002-1421/1000-434 100
2002-1421/1000-413 100

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang 2002-1401 Seite 58
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Diodenklemmen und LED-Klemmen TOPJOB® S
Schaltungsbeispiele

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

MoTo |6 I
Zulassungsdaten i,
siehe www.wago.com ¥ T
(Y I
I
Zubehdr; Serie 2002
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)
gatter realisieren:

2002-1211/1000-410 oder 2002-1211/1000-411

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1auf 8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von 1auf 10  2002-440 25
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

i

Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Dioden- Mit Hilfe der LED-Klemmen kénnen Uberwachungsbau-

gruppen z. B. flir Steuer- und Arbeitsstromkreise aufge-
baut werden.

s |

Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Dioden- Zu jedem Stromkreis l&sst sich mit den folgenden Klem-
gatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2002-1311/1000-410 oder 2002-1311/1000-411

men eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
2002-1321/1000-434 oder 2002-1321/1000-413

Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Dioden- Zu jedem Stromkreis l&sst sich mit den folgenden Klem-

gatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2002-1411/1000-410 oder 2002-1411/1000-411

wAGo

men eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
2002-1421/1000-434 oder 2002-1421/1000-413
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Diodenklemme TOPJOB® S
4 (6) mm?; Serie 2004

Technische Daten
05...4(6)mm2 @

Uy 250 V; Upw 1000 V
1N5408 - 1,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
==211...13mm/0.43...0.51 inch

|20...10AWG

[
LK N ]
|

22,6mmi08%in
<— 52,3mm/2.06in —

2004-1211/1000-401 2004-1211/1000-400

LJ L

2-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N5408; grau
Bestellnr. VPE
2004-1211/1000-401 50
2004-1211/1000-400 50

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform
Durchgang 2004-1201 Seite 62
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Technische Daten
05...4(6)mm2 @

Un 250 V; Urw 1000 V
1N5408 - 1,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
& =211...13mm/0.43...0.51 inch

|20...10AwG

— 358mm/1.41in =~
~——— 655mm/2.58in ——

2004-1311/1000-401 2004-1311/1000-400

LI LT

3-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N5408; grau
Bestellnr. VPE
2004-1311/1000-401 50
2004-1311/1000-400 50

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform
Durchgang 2004-1301 Seite 62
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Technische Daten
05...4(6)mm2 @

Uy 250 V; Ugw 1000 V
1N5408 - 1,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch
£ =211...13mm/0.43...0.51 inch

|20...10AWG

~ 358mm/1.41in =

78,7mm/3.1in
2004-1411/1000-400

LI LJ

4-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N5408; grau
Bestellnr. VPE
2004-1411/1000-401 50
2004-1411/1000-400 50

2004-1411/1000-401

O Anode rechts
O Anode links

Weitere Klemmen gleicher Bauform
Durchgang 2004-1401 Seite 62
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https://www.wago.com/2004-1211/1000-400
https://www.wago.com/2004-1311/1000-400
https://www.wago.com/2004-1411/1000-400
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Diodenklemmen TOPJOB® S
Schaltungsbeispiele

@ anschlieBbar:05...6 mm? e +f";
direkt steckbar: 1,5...6 mm? ,e"und 1,5 ... 4 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2004

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2004-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau 2004-172 200(25)

Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau

2-fach 2004-402 25
tH 3-fach 2004-403 25
4-fach 2004-404 25
5-fach 2004405 25
6-fach 2004406 25
7-fach 2004407 25
8-fach 2004408 25
9-fach 2004409 25
10-fach 2004410 25

Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau
von 1auf 3 2004-433 25
von 1 auf 4 2004-434 25
von 1 auf5 2004-435 25
von 1 auf 6 2004-436 25
von 1 auf7 2004-437 25
von 1auf 8 2004-438 25
von 1auf9 2004-439 25
von 1auf 10  2004-440 25

Drahtkettenbriicke; 50 Anschllsse; isoliert; Iy 8 A

VYA schwarz 210-103 5

|r1‘|

Drahtkettenbriicke; 50 Anschliisse; isoliert; Iy 8 A
blau 210-123 5

wAGo
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Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Dioden- Diese Diodenklemmen sind speziell fiir den ihdividuellen
gatter realisieren: Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampenpriif- und
2004-1211/1000-400 oder 2004-1211/1000-401 Sammelstérmeldeschaltungen, konzipiert.

Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Dioden-
gatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2004-1311/1000-400 oder 2004-1311/1000-401

Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Dioden-
gatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2004-1411/1000-400 oder 2004-1411/1000-401
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https://www.wago.com/2004-171
https://www.wago.com/2004-172
https://www.wago.com/2004-402
https://www.wago.com/2004-403
https://www.wago.com/2004-404
https://www.wago.com/2004-405
https://www.wago.com/2004-406
https://www.wago.com/2004-407
https://www.wago.com/2004-408
https://www.wago.com/2004-409
https://www.wago.com/2004-410
https://www.wago.com/2004-433
https://www.wago.com/2004-434
https://www.wago.com/2004-435
https://www.wago.com/2004-436
https://www.wago.com/2004-437
https://www.wago.com/2004-438
https://www.wago.com/2004-439
https://www.wago.com/2004-440
https://www.wago.com/210-103
https://www.wago.com/210-123
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Steckbarer Diodenbaustein TOPJOB® S auf Basisklemme, 2,5 (4) mm?

Serie 2002

Technische Daten

Un 250 V; Ugm 1000 V

INO5A

Steckerbreite 5,2 mm/0.205 inch

2002-800/1000-411 2002-800/1000-410

Diodenbaustein; mit Diode 1N4007; Betriebstemperatur
85 °C max.; 5,2 mm breit

Bestellnr. VPE
2002-800/1000-411 100
2002-800/1000-410 100

O Anode rechts
O Anode links

Zubehor - Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

P grau 2002-1661 50
% o

2-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

5 grau 2202-1661 50

4

i

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1692  100(25)
grau 2002-1691  100(25)

3-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

o, Orau 2002-1761 50
M

3-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

.. grau 2202-1761 50
1 ek
e

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2002-1792  100(25)
grau 2002-1791  100(25)
152 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor - Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen

4-Leiter-Basisklemme;
025...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

2002-1861 50
f i ! ?M grad

4-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4)mm?2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

grau 2202-1861 50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1892  100(25)
grau 2002-1891  100(25)

2-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5 (4 mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
) grau 2002-1961 50
i

=

2-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

grau 2202-1961 50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1992 100(25)
grau 2002-1991  100(25)

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt

1.5mm? Iy 18 A
h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf 5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

53,3mm/2.1in —

e i o)
0000

Mag fiir Basisklemmen mit steckbarem Diodenbaustein:
@ 66,1 mm/2.62inch fur 2002-1661
@ 76,8 mm/3.02 inch fur 2002-1761
@ 87,5mm/ 3.45inch fur 2002-1861
@ 72,9 mm/ 2.87 inch fir 2002-1961

Diese fiir den individuellen Aufbau von z. B. Lampenpriif-

und Sammelstérmeldeschaltungen konzipierten Dioden-

bausteine bieten dem Anwender folgende Vorteile:

* Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene

« Kodierte Schaltrichtung

« Einfacher, schneller Bausteinwechsel

* Hohe Packungsdichte bei nur 5,2mm-Klemmen- bzw.
Bausteinbreite

] Kammbriicker
| 2002-410
|

|Diodenbaustein
2002-800/1000-411

5
Bt
Nl
.
Bt
.
Bt
.
Bt
~
Bt
~
Bt
.
Bt

\'| 'Klemmen 1-9
R T
|

T

offene Klemmenseite links

Diodenbaustein (2002-800/1000-411)
Diodengatter fir Sammelstérmeldung
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https://www.wago.com/2002-800/1000-411
https://www.wago.com/2002-800/1000-410
https://www.wago.com/2002-1861
https://www.wago.com/2202-1861
https://www.wago.com/2002-1892
https://www.wago.com/2002-1891
https://www.wago.com/2002-1961
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https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-1661
https://www.wago.com/2202-1661
https://www.wago.com/2002-1692
https://www.wago.com/2002-1691
https://www.wago.com/2002-1761
https://www.wago.com/2202-1761
https://www.wago.com/2002-1792
https://www.wago.com/2002-1791
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Steckbarer Diodenbaustein, Leerstecker TOPJOB® S auf Durchgangsklemme, 2,5 (4) mm?

Serie 2002

Technische Daten

Un 250 V; Urn 1000 V

INO5A

Steckerbreite 10,4 mm/0.409 inch

2002-880/1000-411

Diodenbaustein; mit Diode 1N4007 als Freilaufdiode;
Betriebstemperatur 85 °C max.; 10,4 mm breit

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2002-880/1000-411 50

Leerstecker Typ 4; 2-polig; 10,4 mm breit
O grau 2002-880 50

Zubehor - Durchgangsklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Durchgangsklemme;
0,25...2,5 (4 mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

) grau 2002-1201 100
=
2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker

0,25...2,5(4)mm?2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

o grau 2202-1201 100
o
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-1292  100(25)
grau 2002-1291 100 (25)
3-Leiter-Durchgangsklemme;
0,25...2,5 (4 mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch
o, grau 2002-1301 100
g
3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker
0,25...2,5 (4 mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
— grau 2202-1301 100
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-1392 100(25)
grau 2002-1391  100(25)

wAaco

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Zubehér - Durchgangsklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen

4-Leiter-Durchgangsklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

R grau 2002-1401 100
P fak
= "

4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker
0,25...2,5 (4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

grau 2202-1401 100

Py
TN
P e, |

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-1492
grau 2002-1491

100(25)
100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fiir 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mmz Iy 18A

h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
Kammbricker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf 7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von 1auf10  2002-440 25

@:
F 53,3mm/2.1in —

Mag fiir Durchgangsklemmen mit steckbarem Dioden-
baustein:

@ 48,5 mm/1.91 inch fir 2002-1201

@ 59,2 mm/ 2.33 inch flir 2002-1301

@ 69,9 mm/ 2.75 inch fiir 2002-1401

Diese Diodenbausteine werden wie normale Steckbriicker
von oben in die Kontaktschlitze der Stromschienen zweier
benachbarter Durchgangsklemmen gesteckt.

Das bietet dem Anwender folgende Vorteile:

* Die Bausteine sind fiir alle briickbaren Durchgangsklem-
men der Serien 2001 bis 2006 geeignet (Bausteinbreite
beachten!).

Problemloses Nachristen bereits bestehender Anlagen
Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene
Schneller Austausch gegen andere Funktionseinheiten
Létfreies Einsetzen von Dioden, Widersténden etc.

Offnen des Deckels mittels Betatigungswerkzeug (Klinge
2,5 mm)

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen 153
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https://www.wago.com/2002-406
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https://www.wago.com/2002-435
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https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
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Steckbarer LED-Baustein TOPJOB® S auf Basisklemme, 2,5 (4) mm?

Serie 2002
Technische Daten Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Un 250 V; Urw 1000 V quwelse: .
L <3mA Briicker, ab Seite 174
N= Beschriftung, ab Seite 640
Steckerbreite 5,2 mm/0.205 inch
Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor - Basisklemmen

" B! i Passendes Beschriftungssystem:
- WMB/Beschriftungsstreifen

| 4-Leiter-Basisklemme;
, 0,25...2,5(4)mm?2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

53,3mm/2.1in —>

| Ly rau 20021861 50 MaB fiir Basisklemmen mit steckbarem LED-Baustein:
TN 9 © 66,1 mm/ 2,62 inch fir 2002-1661

| ?@“‘ @ 76,8 mm/ 3.02 inch fiir 2002-1761

- © 87.5mm/ 3.45 inch fiir 2002-1861
4-Leiter-Basisklemme; mit Driicker © 729 mm/2.87 inch fir 2002-1961

0,25...2,5(4)mm?2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

e ——.-L] 2202-1861 50
Aot o

Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick

orange 2002-1892  100(25)
LED-Baustein; mit roter LED; Betriebstemperatur 85 °C gl 2002-1891 100(25)
max.; 5,2 mm breit

Bestellnr. VPE 2-Leiter-Basisklemme;
’ . 0,25...2,5 (4 mm2/22...12 AWG

SR 2002-800/1000-541 100 Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch
O 30...65V 2002-800/1000-542 100

grau 2002-1961 50
O 230V 2002-800/1000-836 100 .

Die Uberwachung von Steuer- und Arbeitsstromkreisen
- - mit LED-Bausteinen auf Reihenklemmen bietet dem
Ui o2l b 2-L eiter-Basisklemme; mit Driicker Anwender verschiedene Vorteile:
Passendes Beschriftungssystem: 0,25...2,5 (4) mm2/22...12 AWG * Kein zusétzlicher Montage- und Verdrahtungsaufwand
WMB/Beschriftungsstreifen Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch * Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene
- - « Einfacher, schneller Austausch gegen andere Funkti-
2-Leiter-Basisklemme; grau 2202-1961 50 onseinheiten
0.25...25 (4)_ mm?/22...12 AV_VG " « Kodierte Schaltrichtung
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch + Hohe Packungsdichte bei nur 5,2mm-Klemmen- bzw.
Jrg—- &% grau 2002-1661 % Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick Bausteinbreite
T orange 2002-1992 100(25)

grau 2002-1991  100(25)
2-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4) mm2/22...12 AWG . . SR .
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt

1.5mm2 Iy 18 A

grau 2202-1661 50

h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick . o ;
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

orange 2002-1692 100(25) 9-fach 2002402 % + l l l
o g 20021691 100(25) _ a-fach o02des 25
. . 4-fach 2002-404 25
3-Leiter-Basisklemme; Fr—s e o s s 5
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch 6-fach 2002-406 25
N grau 2002-1761 50 7-fach 2002-407 25 - !
e 8-fach 2002408 25 h
9-fach 2002-409 25 L
|
3-Leiter-Basisklemme; mit Dricker 10-fach 2002-410 25 !
0.25...25(4)mm?/22... 12 AWG Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch von1auf3 2002-433 25 ’#Z
i grau 22021761 50 | vonlauf4 2002434 25 1
@;‘ | ;
- vonlaufs 2002435 25 FFH--\_LED-Baustein
- 2002-800/1000-541
. . vonlauf6  2002-436 25 -——-
Abschluss- und ZW|scheanatte2, 1 ;n1n; d2|ck oo von 1 auf 7 2002-437 2% offene Klemmenseite rechts
orange 002-17% 0009 vonlauf8  2002-438 25 LED-Baustein (2002-800/1000-541)
grau 20021791 100(25) vonlauf9  2002-439 25 Stromkreiszugeordnete Spannungskontrolle

von Tauf 10  2002-440 25
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https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
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Steckbarer LED-Baustein TOPJOB® S auf Durchgangsklemme, 2,5 (4) mm?
Serie 2002

Technische Daten Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
In<3mA Hinweise:

Steckerbreite 10,4 mm / 0.409 inch EEEITEE S0 E5D

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Zubehor - Durchgangsklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen

53,3mm/2.1in —

4-Leiter-Durchgangsklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

grau 2002-1401 100 MaB fiir Durchgangsklemmen mit steckbarem LED-Bau-
stein:
@ 48,5 mm/1.91 inch fir 2002-1201
@ 59,2 mm/ 2.33 inch flir 2002-1301

4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker ) . ~
0.25...2,5 (4)mmz/22...12 AWG @ 69,9 mm/ 2.75 inch fiir 2002-1401
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
e, OMAU 2202-1401 100
ACDC -t i fﬁ -
% - ) ’-. ". E}‘
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick -
orange 2002-1492  100(25) Ty {
LED-Baustein; mit roter LED; Betriebstemperatur 85 °C - grau 2002-1491 100(25) = /
max.; 10,4 mm breit 1 .
Bestellnr. VPE SN |
O 12..30V 2002-880/1000-541 50 .
O 30..65V 2002-880/1000-542 50
O 230V 2002-880/1000-836 50
. Priifen
Zubehor Durchgangsklemm.en Auch flr 2-polige Prifer geeignet
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen
2-Leiter-Durchgangsklemme;
0,25...2,5(4) mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
; grau 2002-1201 100 o
A
2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Driicker
0,25...2,5 (4 mm2/22...12 AWG )
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch ]
= v i
%j grau 2202-1201 100 ﬁf >
Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem und
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick Beschriftungsstreifen mdglich
orange 2002-1292  100(25)
grau 2002-1291  100(25)
< S H2 o "
3-Leiter-Durchgangsklemme; 2@ Abgénge by Klemmen 1...3 2
0.25...2,5 (4)mmz/22...12 AWG g8 _ _ s o+ 2002-7201 | £S
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch .y ‘ | t a5 ~ i 28
20021301 100 g N =0
) grau - ot B T b d I
ey 2 + gl 8 K1X Kz\n Ka\O ;,{,A, 1
> + I3 | ; o ! [
& R | g Lol R[] VT : 3
—tE ] s g
3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Dricker HIY -2 i . mllsie
0,25...2,5 (4 mm2/22... 12 AWG = - g = Ly T 528
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch - SBf-a TR R
 grau 22021301 100 - BT ke ™ ErERELS
g _ o s&RT B E f f )
v Abgange Abgange
-+
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick Eingang Lo o—
orange 20021392 100(25) K + -
grau 2002-1391  100(25) ) i
LED-Baustein (2002-880/1000-541) LED-Baustein (2002-880/1000-541)
Potentialerweiterung mit Leuchtanzeige Kontrolleinheit
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https://www.wago.com/2002-880/1000-541
https://www.wago.com/2002-880/1000-542
https://www.wago.com/2002-880/1000-836
https://www.wago.com/2002-1201
https://www.wago.com/2202-1201
https://www.wago.com/2002-1292
https://www.wago.com/2002-1291
https://www.wago.com/2002-1301
https://www.wago.com/2202-1301
https://www.wago.com/2002-1392
https://www.wago.com/2002-1391
https://www.wago.com/2002-1401
https://www.wago.com/2202-1401
https://www.wago.com/2002-1492
https://www.wago.com/2002-1491
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Leerstecker TOPJOB® S auf Basisklemme, 2,5 (4) mm?2

Serie 2002

Technische Daten
Steckerbreite 5,2 mm/0.205 inch

Leerstecker; Typ 1; 2-polig; 5,2 mm breit
Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2002-800 100

Zubehor - Basisklemmen

Technische Daten
Steckerbreite 10,4 mm/0.409 inch

Leerstecker; Typ 2; 2-polig; 10,4 mm breit
Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2002-810 50

Leerstecker; Typ 3; 4-polig; 10,4 mm breit
O grau 2002-820 50

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

grau 2002-1661 50

2-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

grau 2202-1661 50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2002-1692 100(25)
grau 2002-1691  100(25)
3-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
) grau 2002-1761 50
R
3-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch
pon—— grau 2202-1761 50
Tt
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1792 100(25)
grau 2002-1791 100(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm2Iy18A

F—\ L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
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4-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau 2002-1861 50

4-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

grau 2202-1861 50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2002-1892  100(25)
grau 2002-1891  100(25)
2-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5 (4 mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
grau 2002-1961 50
2-Leiter-Basisklemme; mit Driicker
0,25...2,5(4) mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
grau 2202-1961 50
Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick
orange 2002-1992 100(25)
grau 2002-1991 100(25)

Multifunktionsbetatigungswerkzeug; fir Bauelemente-
stecker

2002-116 5

www.wago.com

PUSH-IN CAGE CLAMPY

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor - Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Doppelstock-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

P L/L 2002-2961 50

Doppelstock-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

P L/N 2002-2963 50
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-2992  100(25)
grau 2002-2991 100 (25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbricker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von 1auf 10  2002-440 25
Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
— 2-fach 2002-472 25
4 3-fach 2002473 25
4-fach 2002-474 25
5-fach 2002-475 25
6-fach 2002-476 25
7-fach 2002-477 25
8-fach 2002-478 25
9-fach 2002-479 25
10-fach 2002-480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002-482 25

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5


https://www.wago.com/2002-810
https://www.wago.com/2002-820
https://www.wago.com/2002-1661
https://www.wago.com/2202-1661
https://www.wago.com/2002-1692
https://www.wago.com/2002-1691
https://www.wago.com/2002-1761
https://www.wago.com/2202-1761
https://www.wago.com/2002-1792
https://www.wago.com/2002-1791
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
https://www.wago.com/2002-1861
https://www.wago.com/2202-1861
https://www.wago.com/2002-1892
https://www.wago.com/2002-1891
https://www.wago.com/2002-1961
https://www.wago.com/2202-1961
https://www.wago.com/2002-1992
https://www.wago.com/2002-1991
https://www.wago.com/2002-116
https://www.wago.com/2002-2961
https://www.wago.com/2002-2963
https://www.wago.com/2002-2992
https://www.wago.com/2002-2991
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/793-5501
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53,3mm/2.1in —>

Mag fiir Basisklemmen mit steckbarem Diodenbaustein:
@ 66,1 mm/2.62inch fiir 2002-1661
@ 76,8 mm/ 3.02 inch fiir 2002-1761
@ 87,5mm/ 3.45inch fiir 2002-1861
@ 72,9 mm/ 2.87 inch fiir 2002-1961

Bauelement auf richtige Lénge bringen. Bauelement mittels Betatigungswerkzeug in Steckerkon- Platine mittels Betatigungswerkzeug in Steckerkontakt
takt hineindriicken. hineindriicken.

qeas

19 07 — -
max. 15,5
i
‘]
HERH 110
* @ max. 3,4 mm bei 5,2mm-Bausteinbreite und Bauelementestecker zum Selbstbestiicken 1275
* @ max. 5,4 mm bei 10,4mm-Bausteinbreite Létfreies Einsetzen von Dioden, Widerstanden etc. il
Achtung: Wiederanschluss nur mit gleichem bzw. gréBe- (hier mit Diode 1N4007) Abmessungen fir selbstbestiickbare Leiterplatten
rem Drahtdurchmesser Bauteilhdhe 2 mm bei 5,2mm-Bausteinbreite und Bauteil-

hohe 3,3 mm bei 10,4mm-Bausteinbreite

.. g
Beim SchlieBen des Deckels auf WAGO Logo-Zuordnung Offnen des Deckels mittels Betatigungswerkzeug (Klinge Offnen des Deckels mittels Multifunktionsbetatigungs-
achten! 2,5mm) werkzeug fur Bauelementestecker
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PUSH-IN CAGE CLAMPY

Bauelementestecker TOPJOB® S auf Basisklemme, 2,5 (4) mm?2
Serie 2042

Lange fiir 2002-1661-66,5 mm/ 2.62 inch
2-Leiter-Basisklemme

Lange fiir 2002-1761-76,8 mm/ 3.02 inch
3-Leiter-Basisklemme

* s Lange fiir 2002-1861-87,5 mm/ 3.45 inch
u ’ 4-Leiter-Basisklemme
l{ ! |

— Lange fiir 2002-1961-72,9 mm/ 2.87 inch
,I&.", 2-Leiter-Basisklemme; mit zuséatzlicher Briickung

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Beschriftung, ab Seite 640
Bauelementestecker; 4-polig; Gehdusefarbe transparent; Bauelementestecker; 6-polig; Gehdusefarbe transparent;

mit Lichtleiter; 10,3 mm breit mit Lichtleiter; 15,5 mm breit Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com
Bestellnr. VPE Bestellnr. VPE
2042-321 5 2042-331 5 Zubehor - Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem:

Bauelementestecker; 8-polig; Gehéusefarbe transparent;  Bauelementestecker; 10-polig; Gehéusefarbe transpa- WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

mit Lichtleiter; 20,7 mm breit rent; mit Lichtleiter; 25,9 mm breit Doppelstock-Basisklemme;
2042-341 5 2042-351 5 0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
Zubehor - Basisklemmen 3 E - L 2002-2961 50
Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen *ﬁ'_. :
2-Leiter-Basisklemme; 4-Leiter-Basisklemme; Doppelstock-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG 0,25...2,5(4) mm2/22...12 AWG 025...25(4)mm2/22...1’2AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch Klemmenbreite 5,2 mm/ 0.205 inch K’Iemmerl'lbreite 5.2 mm /0.205 inch
grau 2002-1661 50 ;';w.\.i—'ﬂ g“[ grau 2002-1861 50 N LN 2002-2963 50
wERT e
2-Leiter-Basisklemme; mit Driicker 4-Leiter-Basisklemme; mit Driicker Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG 025...2,5(4)mm2/22...12 AWG '
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch orange 2002-2992  100(29)
grau 22021661 50 grau 22021861 50 Al g 2002-2991  100(25)
Kammbricker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick 2-fach 2002-402 25
orange 2002-1692  100(25) orange 2002-1892  100(25) EaldE] Apls
grau 2002-1691  100(25) [ ey 20021891 100(25) 4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
3-Leiter-Basisklemme:; 2-Leiter-Basisklemme; 6-fach 2002-406 25
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG 0,25...2,5(4)mm?2/22...12 AWG 7-fach 2002-407 25
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch 8-fach 2002-408 25
rau 2002-1761 50 rau 2002-1961 50 - b
S 9 .9 9-fach 2002409 25
o 10-fach 2002410 25
Kammbricker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
3-Leiter-Basisklemme; mit Driicker 2-Leiter-Basisklemme; mit Driicker von 1 auf 3 2002-433 25
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG 0,25...2,5(4)mm?2/22...12 AWG ’
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch von 1 au:: ;ggi ::: zz
_ grau 22021761 50 )  grau 22021961 50 von tau ”
Wﬁw : von 1 auf 6 2002-436 25
— von 1auf7 2002-437 25
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick ven 1 au:g ;gg;:z: ;z
orange 20021792 100(26) orange 20021992 100(25) von 1 a”f o0 a0 2
grau 20021791 100(25) grau 20021991 100(25) A :
Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen ~ WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil- oo 2-fach 2002-472 %
gelb 2002-115 100(25) der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm 3-fach 2002-473 25
ST L unbedruckt ~ 793-5501 5 4-fach 2002-474 25
5-fach 2002-475 25
Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt 6-fach 2002-476 %
1,5mm2 Iy 18 A 7-fach 2002-477 25
h L=60mm 2009412  100(10) 8-fach 2002-478 25
L=110mm  2009-414  100(10) 9-fach 2002479 25
L=250mm  2009-416  100(10) 10-fach 2002480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002-482 25
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https://www.wago.com/2042-321
https://www.wago.com/2042-331
https://www.wago.com/2042-341
https://www.wago.com/2042-351
https://www.wago.com/2002-1661
https://www.wago.com/2202-1661
https://www.wago.com/2002-1692
https://www.wago.com/2002-1691
https://www.wago.com/2002-1761
https://www.wago.com/2202-1761
https://www.wago.com/2002-1792
https://www.wago.com/2002-1791
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
https://www.wago.com/2002-1861
https://www.wago.com/2202-1861
https://www.wago.com/2002-1892
https://www.wago.com/2002-1891
https://www.wago.com/2002-1961
https://www.wago.com/2202-1961
https://www.wago.com/2002-1992
https://www.wago.com/2002-1991
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-2961
https://www.wago.com/2002-2963
https://www.wago.com/2002-2992
https://www.wago.com/2002-2991
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
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Doppelstock-Trenn- und Messklemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?; Serie 2002
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

42mm/1.65in =

~— 108 mm/4.25in

Doppelstock-Doppeltrennklemme; mit 2 schwenkbaren
Trennmessern; grau

Bestellnr. VPE
O LLe 2002-2951@ 50
O NL® 2002-2952@ 50

Doppelstock-Doppeltrennklemme; mit 2 schwenkbaren
Trennmessern; blau

@ NIN® 2002-2954© @ 50

Zubeh6r; Serie 2002

47,3mm/1.86in =

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
400 VI6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

42mm/1.65in =

.

~— 108 mm/4.25in

Doppelstock-Doppeltrennklemme; mit 2 schwenkbaren

Trennmessern; Erd- und Obergeschoss rechts intern

gebriickt und Leitereinfiihrung violett bedruckt; grau
Bestellnr. VPE

O LLe 2002-2958 @ 50

Doppelstock-Doppeltrennklemme; mit 2 schwenkbaren
Trennmessern; Erd- und Obergeschoss rechts intern
gebrilckt und Leitereinfihrung violett bedruckt; blau

@ NIN® 2002-2959@ @ 50

47,3mm/1.86in =

WWW.wago.com

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
400 V/I6kVI3 @ 300V, 15 AR
IN16 A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

42mm/1.65in =
47,3mm/1.86in =

-

~— 108 mm/4.25in

Doppelstock-Trennklemme; mit schwenkbarem Trenn-
messer; konturengleich mit Doppelstock-Doppeltrenn-
klemme; grau

Bestellnr. VPE
O LL® 2002-2971@ 50
O NL® 2002-2972@ 50

Doppelstock-Trennklemme; mit schwenkbarem Trenn-
messer; konturengleich mit Doppelstock-Doppeltrenn-
klemme; blau

@ NIN® 2002-2974© @ 50

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2002-2992 100(25)
grau 2002-2991  100(25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick
50(25)

Q 125,5 mm 209-192

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

gelb 2002-115 100(25)

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt

1.5mm? Iy 18 A
m L=60mm 2009-412 100(10)

L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
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Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1auf3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
o 1-23-45-6  2002-406/020-000 25
1l

Sternbriicker; isoliert; Ix = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2002-405/011-000 25

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002-472 25
e 3-fach 2002473 25
4-fach 2002-474 25
5-fach 2002-475 25
6-fach 2002-476 25
7-fach 2002-477 25
8-fach 2002-478 25
9-fach 2002479 25
10-fach 2002480 25
11-fach 2002481 25
12-fach 2002482 25

Querbriicker flir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker flir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25
Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
i grau 2002-511 100(25)

|
|

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

% grau 2002-549 100(25)
Prufadapter; fir Prifstecker @ 4 mm
] grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
G grau 2009-182 100(25)

Priifstecker; mit 500mm-Leitung; @ 2 mm; max. 42 V

/ rot 210-136 50(1)
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https://www.wago.com/2002-2972
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https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
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https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-406/020-000
https://www.wago.com/2002-405/011-000
https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/2002-400
https://www.wago.com/2002-423
https://www.wago.com/2002-423/000-005
https://www.wago.com/2002-423/000-006
https://www.wago.com/2002-511
https://www.wago.com/2002-549
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/210-136
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

@ anschlieBbar:0,25...4mm? e +f";
direkt steckbar: 1...4mm2,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 400V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

©® Klemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
440V; 14 A
(siehe Kapitel 15)

Doppelstock-Doppeltrennklemmen (2002-2951) mit Grup-  Doppelstock-Doppeltrennklemme (2002-2951) mit Grup-
penschildtréager im Briickerschlitz penschildtréger (2002-160) im Briickerschlitz

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, ab Seite 169

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehdr; Serie 2002
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle
weiB 2009-110 1

\F,{W\I,:B gli:e;)unl;edr;gkt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Priifen mit Spannungspriifer Doppelstock-Doppeltrennklemme (2002-2951) mit Grup-
Lellfzh Cletnlnlorr ot oy penschildtrager (2002-160) im Briickerschlitz und Priifste-
@ weiB 2009-115 1 cker (210-136)

WMB-Beschriftungskarte; weif; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

Doppelstock-Trennklemme (2002-2971)
Trenner 6ffnen
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Doppelstock-Basisklemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?; Serie 2002

Technische Daten Technische Daten Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG 0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG 0,25...2,5(4) mm2 @ 22...12 AWG
400V/I6 kVI3 @ 300V, 15 AR 400 VI6 kVI3 @ 300V,15 A% 400V/I6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN16 A 300V, 15 A@ IN16 A 300V, 15 A€ IN16 A 300V, 15 A€
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
2210...12mm/0.39...0.47 inch & =210...12mm/0.39...0.47 inch £ =210...12mm/0.39...0.47 inch

i A i
8 8 - g
B = 8 T
15 15 v 15
< g : S
Y |
108 mm/4.25in 108 mm/4.25in 108 mm/4.25in
Doppelstock-Basisklemme; Erdgeschoss Basis, Oberge- Doppelstock-Basisklemme; Erdgeschoss Basis; grau Doppelstock-Basisklemme; Erdgeschoss Basis; grau
schoss Basis; grau
Bestellnr. VPE Bestellnr. VPE Bestellnr. VPE
O LULe 2002-2941 @ 50 O LLe 2002-2961@ 50 O LIN® 2002-2963 @ 50
Zubehdr; Serie 2002
Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
orange 2002-2992  100(25) = 1-23-45-6  2002-406/020-000 25 A, grau 2002-511 100(25)
grau 2002-2991  100(25) " A 5
[ |
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.

gebrlckten Klemmen

1255mm 200192  50(25) 135 2002-405/011-000 25
q ; h grau 2002549 100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm? Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
lichtgrau 2002171 200(25) —  2-fach 2002472 25 Prirfadapter; fir Priffstecker @4 mm
A 3-fach 2002-473 25 ] grau 2009-174 100(25)
4-fach 2002474 25 |
Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm? 5-fach 2002-475 25
dunkelgrau  2002-172  200(25) 6-fach 2002-476 25 Priifabgriff; fir max. 2,5 mm?
7-fach 2002-477 25 ¥ grau 2009-182 100(25)
8-fach 2002478 25 o
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen 9-fach 2002-479 25
gelb 2002-115 100(25) 10-fach 2002-480 25 Priifstecker; mit 500mm-Leitung; @ 2 mm; max. 42 V
11-fach 2002481 25 rot 210-136 50
12-fach 2002482 25 /
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau Querbriicker fir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
2-fach 2002-402 25 lichtgrau Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
3-fach 2002403 25 2-fach 2002400 25 50m-Rolle
4-fach 2002404 25 weiB 2009101
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25 Querbrticker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
7-fach 2002-407 25 auf 3 WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
. Iichtgrau 2002-423 25 RoIIe; dehnbar5 ... 5,2 mm
8-fach 2002-408 25 = weiB 2009-115 1
9-fach 2002-409 25 rot 2002-423/000-005 25 @
10-fach 2002-410 25 . blau ) . 20.02-423I-000-006 25.
KammboruckeriisolientiN2snylichtgrall 1St5e ?12(:1? i: 1L 8e I:\ungsbrucker: soleriLettungsauershnit WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
von 1auf 3 2002-433 25 L=60mm 2009-412 100(10) der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm
vonlauf4 2002434 25 ( YLz 110mm 2000414 100 (10) unbedruckt ~ 793-5501 5

von 1auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25

L=250mm  2009-416 100(10)
Trennstecker flir Basisklemmen; zur Verwendung der

von 1auf 7 2002-437 25 Basisklemme als Trennklemme
vonlauf8  2002-438 25 orange 2002-401 100(25)
von 1auf9 2002-439 25 E

von1auf10  2002-440 25
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https://www.wago.com/2002-2991
https://www.wago.com/209-192
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
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https://www.wago.com/2002-436
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https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
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https://www.wago.com/2002-406/020-000
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https://www.wago.com/2002-480
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https://www.wago.com/2002-400
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https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
https://www.wago.com/2002-401
https://www.wago.com/2002-511
https://www.wago.com/2002-549
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/210-136
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

@ anschlieBbar:0,25...4mm? e +f";
direkt steckbar: 1...4mm2,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 400V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Die mitdem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fir Anwendungen Ex e Il geeignet.
440V; 14 A
(siehe Kapitel 15)
Trennstecker (2002-401) in Basisklemme (2002-2941) in Trennstecker (2002-401) in Basisklemme (2002-2941) in

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Parkstellung gesteckt Funktionsstellung gesteckt

Hinweise:

Briicker, ab Seite 174
Priifzubehér, ab Seite 169
Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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Doppelstock-Diodenklemme, Doppelstock-LED-Klemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?2; Serie 2002

Technische Daten
0.25...2,5(4) mm2 @

Uy 250 V; Upw 1000 V
1N4007 - 0,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

|22...12AwG

1,7mm/2.03in =
61,8mm/2.43in —=

-

~—— 69,7mm/2.74in —
2002-2211/1000-410 2002-2211/1000-411

N A4

Doppelstock-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; grau
Bestellnr. VPE
2002-2211/1000-410 50
2002-2211/1000-411 50

O Anode unten
O Anode oben

Weitere Klemmen gleicher Bauform
2002-2201

Durchgang Seite 76

51,7mm/2.03in =
61,8mm/2.43in —=

v

~—— 69,7mm/2.74in —
2002-2214/1000-492 2002-2214/1000-491

A4 A4
0—9'——0 O——'Q—O

Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007; grau
Bestellnr. VPE
2002-2214/1000-492 50

Anode oben,
O

Anode links
Anode oben, 2002-2214/1000-491 50
Anode rechts
164 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Technische Daten
0,25...2,5(4) mm2 @

Un 250 V; Urw 1000 V
1N4007 - 0,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

|22...12awG

1,7mm/2.03in =
61,8mm/2.43in —=

~—— 69,7mm/2.74in —>
2002-2213/1000-487 2002-2213/1000-488

Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007; grau
Bestellnr. VPE
2002-2213/1000-487 50
2002-2213/1000-488 50

O Anoden unten
O Anoden oben

51,7mm/2.03in =
61,8mm/2.43in —=

~—— 69,7mm/2.74in —>

2002-2214/1000-489 2002-2214/1000-490

Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007; grau
Bestellnr. VPE
) Anoden unten 2002-2214/1000-489 50

o Anoden oben 2002-2214/1000-490 50

Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007; grau
0 Anode oben, 2002-2214/1000-980 50

Anode unten

Technische Daten
0,25...2,54) mm2 @
DC24V

Ir 0,025 A max.
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
£ ==210...12mm/0.39...0.47 inch

|22...12awG

1,7mm/2.03in =
61,8mm/2.43in —

~—— 69,7mm/2.74in —
2002-2221/1000-434 2002-2221/1000-413

+ +

=

Doppelstock-LED-Klemme; mit roter LED; grau
Bestellnr. VPE
2002-2221/1000-434 50
2002-2221/1000-413 50

O Anode unten
O Anode oben
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https://www.wago.com/2002-2214/1000-489
https://www.wago.com/2002-2214/1000-491
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Doppelstock-Diodenklemmen und Doppelstock-LED-Klemmen TOPJOB® S

Schaltungsbeispiele

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehdr; Serie 2002
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
orange 2002-2292

‘ grau 2002-2291

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

100(25)
100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?

dunkelgrau 2002-172 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1 auf3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25
Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
. & grau 2002-121 50(25)

L,

wAacGo

Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Dioden-
gatter realisieren:
2002-2211/1000-410 oder 2002-2211/1000-411

Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Dioden-

gatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2002-2213/1000-487 oder 2002-2213/1000-488

Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Dioden-

gatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2002-2214/1000-489 oder 2002-2214/1000-490

Doppelstock-Diodenklemmen sind speziell flir den indivi-
duellen Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampen-

priif- und Sammelstérmeldeschaltungen, konzipiert.

Bei nur 5,2mm-Klemmenbreite wird eine hohe Packungs-

dichte erzielt.

Der Einsatz von Kammbriickern bietet zusatzlichen Spiel-

raum fiir den Aufbau individueller Schaltungen.

+ o+ o+t -

Mit den folgenden Klemmen lassen sich Lampenprdif-
schaltungen realisieren:
2002-2214/1000-492 oder 2002-2214/1000-491

Zu jedem Stromkreis l&sst sich mit den folgenden Klem-
men eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:

2002-2221/1000-434 oder 2002-2221/1000-413

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen
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Dreistock-Diodenklemme, Dreistock-LED-Klemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?2; Serie 2002

Technische Daten
0.25...2,5(4) mm2 @

Un 250 V; Urw 1000 V
1N4007 - 0,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

|22...12AwG

81,3mm/3.20in ——

9,5mm/2.74in —

(
G

-~ 933mm/3.67in ——

2002-3211/1000-410 2002-3211/1000-411

oO—e—0 oO—e—0
AN AV4
o——e&—o0 o——e—o0
o———0 o——o0

Dreistock-Diodenklemme; mit Diode TN4007; grau
Bestellnr. VPE
2002-3211/1000-410 50
2002-3211/1000-411 50

O Anode unten
O Anode oben

Weitere Klemmen gleicher Bauform
2002-3201

Durchgang Seite 88

81,3mm/3.20in ——

69,5mm/2.74in —»

933mm/3.67in ————

2002-3211/1000-675 2002-3211/1000-676

N A4

Dreistock-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; grau
Bestellnr. VPE
2002-3211/1000-675 50
2002-3211/1000-676 50

O Anode unten
O Anode oben
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2002-3212/1000-673

Technische Daten
0,25...2,5(4) mm2 @

Un 250 V; Urw 1000 V
1N4007 - 0,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

|22...12awG

81,3mm/3.20in ——

9,5mm/2.74in —

933mm/3.67in ——
2002-3212/1000-674

O—B'—O

o—|€—o
o—|€—oo—9|—o
o—%—oo—&'—o

Dreistock-Diodenklemme; mit 3 Dioden 1N4007; grau
Bestellnr. VPE
2002-3212/1000-673 50
2002-3212/1000-674 50

(O Anoden rechts
O Anoden links

WWW.wago.com

Technische Daten
0,25...2,54) mm2 @
DC24V

Ir 0,025 A max.
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
£ ==210...12mm/0.39...0.47 inch

|22...12awG

81,3mm/3.20in ——

9,5mm/2.74in —=

~— 93,3mm/3.67in ———

2002-3221/1000-434 2002-3221/1000-413

o————o  o0—0

Dreistock-LED-Klemme; mit roter LED; grau
Bestellnr. VPE
2002-3221/1000-434 50
2002-3221/1000-413 50

O Anode unten
O Anode oben
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https://www.wago.com/2002-3211/1000-411
https://www.wago.com/2002-3212/1000-674
https://www.wago.com/2002-3221/1000-413
https://www.wago.com/2002-3211/1000-675
https://www.wago.com/2002-3211/1000-676
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@ anschlieBbar: 0,25...4 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange 2002-3292
A -

2002-3291
Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

100(25)
100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,75 ... 1 mm?

dunkelgrau 2002-172 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25

3-fach 2002-403 25

4-fach 2002-404 25

5-fach 2002-405 25

6-fach 2002-406 25

7-fach 2002-407 25

8-fach 2002-408 25

9-fach 2002-409 25

10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3 2002-433 25

von 1 auf 4 2002-434 25

von 1auf 5 2002-435 25

von 1 auf 6 2002-436 25

von 1auf7 2002-437 25

von 1 auf 8 2002-438 25

von 1auf9 2002-439 25

von1auf10  2002-440 25
Modularer Steckverbinder; anreihbar; fir Briickerschlitze

e grau 2002-511 100(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

& grau 2002-549 100(25)
Prufadapter; fur Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
&l grau 2009-182 100(25)

wAaco
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Zubehor; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle
weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5.... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

Dreistock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
L <Y grau 2002-131 50(25)

- -

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Doppel- und Dreistock-LED-Klemmen

Mit Hilfe der LED-Klemmen kénnen Uberwachungsbau-
gruppen z. B. flir Steuer- und Arbeitsstromkreise aufge-
baut werden.

Dreistock-Diodenklemmen sind speziell fiir den individuel-
len Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampenpriif-
und Sammelstdrmeldeschaltungen, konzipiert.

Bei nur 5,2mm-Klemmenbreite wird eine hohe Packungs-
dichte erzielt.

Der Einsatz von Kammbriickern bietet zusatzlichen Spiel-
raum fiir den Aufbau individueller Schaltungen.

Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Dioden-
gatter einzeln beschaltbar realisieren:
2002-3212/1000-673 oder 2002-3212/1000-674

Mit Hilfe von Kammbriickern lassen sich einzelne Ebenen
zu gepolten Diodengattern wandeln.
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https://www.wago.com/2002-3292
https://www.wago.com/2002-3291
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-511
https://www.wago.com/2002-549
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-131
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Steckverbinder, Steckverbinderleiste TOPJOB® S
1(1.5) mm?2; Serie 2000 und 1,5 (2,5) mm?; Serie 2001 und 2,5 (4) mm?; Serie 2002

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/I3 @ 300V, 10 AR
IN135A 300V, 10 A@

Klemmenbreite 3,5 mm/0.138 inch
2=29...11mm/0.35...0.43inch

a
-

Modularer Steckverbinder; fiir Briickerschlitze; anreihbar;
grau

Bestellnr. VPE
O 1-polig 2000-510 100(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebrtickten Klemmen

O grau 2000-549 100 (25)
Steckverbinderleiste; firr Briickerschlitze; grau
O 2-polig 2000-552 25
O 3-polig 2000-553 25
O 4-polig 2000-554 25
O 5-polig 2000-555 10
O 6-polig 2000-556 10
O 7-polig 2000-557 10
O 8-polig 2000-558 10
O 9-polig 2000-559 10
O 10-polig 2000-560 10

Zubehor; artikelspezifisch
WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/

Rolle
&

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fiir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt ~ 793-3501 5

weiB 2009-113 1

Zubehor; fir Steckverbinderleisten

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 600V, 10 AW
IN135A 300V, 10 A€

Klemmenbreite 5 mm/0.197 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

Modularer Steckverbinder; mit Abschlussplatte; fir
Briickerschlitze; anreihbar; grau

Bestellnr. VPE

O 1-polig 2000-511 100(25)

Zubehor; artikelspezifisch

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

ﬁ; weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

Www.wago.com

Technische Daten

025...1,5(25 mm? @ 22...14 AWG
500 V/6 kV/I3 @ 300V, 15 AR
IN18A 300V, 15 A€

Klemmenbreite 4,2 mm/0.165 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

Modularer Steckverbinder; fir Briickerschlitze; anreihbar;
grau

Bestellnr. VPE
O 1-polig 2001-511 100(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

O grau 2001-549 100 (25)
Steckverbinderleiste; fiir Briickerschlitze; grau
QO 2-polig 2001-552 25
O 3-polig 2001-553 25
QO 4-polig 2001-554 25
O 5-polig 2001-555 10
O 6-polig 2001-556 10
O 7-polig 2001-557 10
O 8-polig 2001-558 10
O 9-polig 2001-559 10
O 10-polig 2001-560 10

Zubehr; artikelspezifisch

WMB Inline; unbedruckt; 2.000 WMB-Schilder (4 mm)/
Rolle; dehnbar 4 ... 4,2 mm

@ weiB 2009-114 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 4 ... 42 mm

unbedruckt 793-4501 5

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschlussplatte; fir modularen Steckverbinder; 1,5 mm
dick

grau 2002-541 100(25)
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Priifstecker; mit 500mm-Leitung; @ 2 mm; max. 42 V

/ rot 210-136 50(1)

&

Zugentlastungsplatte; grau

— 35mmbreit  734-326 100(25)

i 6 mmbreit  734-327 100(25)
—

12,5 mmbreit 734-328 100(25)

25 mmbreit  734-329 100(25)


https://www.wago.com/2000-511
https://www.wago.com/2001-511
https://www.wago.com/2002-511
https://www.wago.com/2000-549
https://www.wago.com/2001-549
https://www.wago.com/2002-549
https://www.wago.com/2000-552
https://www.wago.com/2001-552
https://www.wago.com/2002-552
https://www.wago.com/2000-553
https://www.wago.com/2001-553
https://www.wago.com/2002-553
https://www.wago.com/2000-554
https://www.wago.com/2001-554
https://www.wago.com/2002-554
https://www.wago.com/2000-555
https://www.wago.com/2001-555
https://www.wago.com/2002-555
https://www.wago.com/2000-556
https://www.wago.com/2001-556
https://www.wago.com/2002-556
https://www.wago.com/2000-557
https://www.wago.com/2001-557
https://www.wago.com/2002-557
https://www.wago.com/2000-558
https://www.wago.com/2001-558
https://www.wago.com/2002-558
https://www.wago.com/2000-559
https://www.wago.com/2001-559
https://www.wago.com/2002-559
https://www.wago.com/2000-560
https://www.wago.com/2001-560
https://www.wago.com/2002-560
https://www.wago.com/2009-113
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/2009-114
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-3501
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/793-4501
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-541
https://www.wago.com/210-136
https://www.wago.com/734-326
https://www.wago.com/734-327
https://www.wago.com/734-328
https://www.wago.com/734-329
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Technische Daten @ anschlieBbar:0,14... 1,5 mm? e +f";
025...25(4) mm2 @ 22...12 AWG direkt steckbar: 0,5... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"

500 V/6 kVI3 @ 300V 20 A Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
IN24 A 300V, 20 A€ Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.
Klemmenbreite 5,2 mm/ 0.205 |ncIT @ anschlieBbar: 0.25... 2,5 mm? e + '
10...12mm/0.39...0.47 inch direkt steckbar: 0,75 ... 2,5 mm? ,e" und 0,75 ...

1.5 mm? ,Aderendhdilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ anschlieBbar:0,25...4 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 1...4 mm?2 ,e"und 1 ... 2,5 mm?
+Aderendhlse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Zusammenrasten von Steckverbinder- und Blindmodulen
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein. zu mehrpoligen Steckverbindern

@ 500V = Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

Hinweis:
Modularer Steckverbinder; fiir Briickerschlitze; anreihbar; Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemaR
grau EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken
Bestellnr. VPE und Trennen geeignet.
O 1-polig 2002-511 100(25) Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com
Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebrickten Klemmen
O grau 2002-549 100(25)
Steckverbinderleiste; fiir Briickerschlitze; grau Leit "
’ eiteranschluss:
O 2-polig 2002:552 23 Mit Betatigungswerkzeug fiir unbehandelte feindrahtige
O 3-polig 2002-553 25 Leiter
O 4-polig 2002-554 25 Direktes Stecken bei eindrahtigen Leitern
O 5-polig 2002-555 10
O 6-polig 2002-556 10
O 7-polig 2002-557 10
O 8-polig 2002-558 10
O 9-polig 2002-559 10
O 10-polig 2002-560 10

Zubehor; artikelspezifisch

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

Motoranschluss-Klemmenblock Anrasten einer Zugentlastungsplatte

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

-

Diese Steckverbindermodule bieten eine zusatzliche Die Steckverbinder verfiigen (iber eine Priifbuchse

Anschlussmdglichkeit fir Leiter des gleichen Querschnitt-  (Durchmesser 2 mm), an der Spannungsprifungen mit
bereiches wie die jeweiligen Reihenklemmen. 2-poligem Spannungspriifer vorgenommen werden kon-
nen.
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https://www.wago.com/2000-511
https://www.wago.com/2001-511
https://www.wago.com/2002-511
https://www.wago.com/2000-549
https://www.wago.com/2001-549
https://www.wago.com/2002-549
https://www.wago.com/2000-552
https://www.wago.com/2001-552
https://www.wago.com/2002-552
https://www.wago.com/2000-553
https://www.wago.com/2001-553
https://www.wago.com/2002-553
https://www.wago.com/2000-554
https://www.wago.com/2001-554
https://www.wago.com/2002-554
https://www.wago.com/2000-555
https://www.wago.com/2001-555
https://www.wago.com/2002-555
https://www.wago.com/2000-556
https://www.wago.com/2001-556
https://www.wago.com/2002-556
https://www.wago.com/2000-557
https://www.wago.com/2001-557
https://www.wago.com/2002-557
https://www.wago.com/2000-558
https://www.wago.com/2001-558
https://www.wago.com/2002-558
https://www.wago.com/2000-559
https://www.wago.com/2001-559
https://www.wago.com/2002-559
https://www.wago.com/2000-560
https://www.wago.com/2001-560
https://www.wago.com/2002-560
https://www.wago.com/2009-113
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/2009-114
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-3501
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/793-4501
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2009-110
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Steckverbinder, Steckverbinderleiste TOPJOB® S
4 (6) mm?2; Serie 2004; Serie 2006; Serie 2010 und Serie 2016

Technische Daten

05...4(6)mm? @ 22...10 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V,30 A%
IN32A 300V, 30 A€

Klemmenbreite 6,2 mm/ 0.244 inch
11...13mm/0.43...0.51 inch

Modularer Steckverbinder; fur Briickerschlitze; anreihbar;

grau
Bestellnr. VPE
O 1-polig 2004-511 100(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

O grau 2004-549 100(25)
Steckverbinderleiste; firr Briickerschlitze; grau
O 2-polig 2004-552 25
O 3-polig 2004-553 25
O 4-polig 2004-554 25
O 5-polig 2004-555 10

Zubehor; fiir Steckverbinderleisten

Technische Daten
05...4(6)mm2 @
500 V/6 kVI3 @
IN32A
Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch

& =211...13mm/0.43...0.51 inch

|22...10AWG

Modularer Steckverbinder; fiir Briickerschlitze; anreihbar;
grau

Bestellnr. VPE

O 1-polig 2006-511 50(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

O grau 2006-549 50(25)

WWW.wago.com

Technische Daten
05...4(6)mm2 @
500 V/I6 kVI3 @
IN32A
Klemmenbreite 10 mm /0.394 inch

£ =211...13mm/0.43...0.51 inch

|22...10AWG

Modularer Steckverbinder; fur Briickerschlitze; anreihbar;
grau

Bestellnr. VPE

O 1-polig 2010-511 50(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

O grau 2010-549

50(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschlussplatte; fiir modularen Steckverbinder; 1,5 mm
dick

grau 2004-541 100(25)

Priifstecker; mit 500mm-Leitung; @ 2 mm; max. 42 V

/ rot 210-136 50(1)

Zugentlastungsplatte; grau

- 35mmbreit  734-326 100 (25)
- 6mmbreit  734-327 100(25)
T 125mmbreit 734-328 100(25)
25mmbreit  734-329 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt ~ 793-5501 5
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https://www.wago.com/2004-511
https://www.wago.com/2006-511
https://www.wago.com/2010-511
https://www.wago.com/2016-511
https://www.wago.com/2004-549
https://www.wago.com/2006-549
https://www.wago.com/2010-549
https://www.wago.com/2016-549
https://www.wago.com/2004-552
https://www.wago.com/2004-553
https://www.wago.com/2004-554
https://www.wago.com/2004-555
https://www.wago.com/2004-541
https://www.wago.com/210-136
https://www.wago.com/734-326
https://www.wago.com/734-327
https://www.wago.com/734-328
https://www.wago.com/734-329
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/793-5501

www.wago.com Band 1, Kapitel 1 | WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Technische Daten @ anschlieBbar:0,5...6 mm?2 e +f",
0,5...4(6)mm2 @ |22 ...10AWG direkt steckbar: 1,5... 6 mm2,e"und 1,5 ... 4 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"

500 V6 kVI3 @ Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
IN32A Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.
Klemmenbreite 12 mm/0.472 |nch. @ 500V = Bemessungsspannung
11...13mm/0.43...0.51 inch 6 kV = BemessungsstoBspannung

3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geméan
EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken
und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Modularer Steckverbinder; fiir Briickerschlitze; anreihbar;
grau

Bestellnr. VPE
O 1-polig 2016-511 50(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

O grau 2016-549 50(25)
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L-Prufsteckermodul TOPJOB® S zur Priifung von Reihenklemmen mit Klemmenbreite 5,2 mm -

uber die Leitereinfihrungen
2,5 (4) mm?; Serie 2002

Technische Daten
0,25...2,5(4) mm2 @
500 V/6 kVI3 @

IN18 A
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

|22...12AwG

L-Prifsteckermodul; anreihbar; grau
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geméan

EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken und

Trennen geeignet.
Bestellnr. VPE
O 1-polig 2002-611 100(25)

L-Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B.
gebriickten Klemmen

O grau 2002-649 100(25)

Zubehor; fir L-Priifsteckermodule

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Mini-WSB

Abschlussplatte; fiir modulares Priifsteckermodul;
1.5 mm dick

grau 2002-641 100(25)

Priifstecker; mit 500mm-Leitung; @ 2 mm; max. 42 V

/ rot 210-136 50(1)

Zugentlastungsplatte; grau
- 35mmbreit  734-326 100 (25)

i~ 6 mm breit 734-327 100(25)
—_—

= 125mmbreit 734328 100(25)

25mmbreit  734-329 100(25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar5...5,2 mm

iB
@ wei

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt

2009-115 1

793-5501 5
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@ anschlieBbar:0,25...4 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

L-Prifsteckermodule, hier in einer Dreistockklemme plat-

ziert

L-Prifsteckermodul, Kontaktierungsschnittbild

L-Priifsteckerleiste bestehend aus:

L-Priifsteckermodulen und L-Blindmodulen (max. 10-polig)
Zwischenrastbare Blindstiicke dienen dem Uberspringen
von nicht zu kontaktierenden Klemmen.

L-Prifsteckermodule zur Priifung von Reihenklemmen
lber die Leitereinfiihrungen
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Prufadapter, Prifabgriff TOPJOB® S

Serie 2009

Prufadapter; fir Prifstecker @ 4 mm; zur Prifung von
Reihenklemmen TOPJOB® S

Die Installation des Prifadapters muss spannungsfrei
erfolgen. Die Sicherheitsregeln flir Arbeiten an span-
nungsflihrenden Anlagen sind zu beachten.

Farbe Bestellnr. VPE

O grau 2009-174 100(25)

Zubehor; artikelspezifisch

Bananenstecker; fiir Buchsendurchmesser 4 mm; farbig
sortiert; je 10 x orange, weiB, schwarz, blau, gelb; max.
42V

215-111 50

%

Der Prifadapter, CAT | (2009-174), fur Prufste-
cker @ 4 mm, passt fiir die Serien 2000 bis 2016.

wAaco

Priifabgriff; fir max. 2,5 mm2; fiir den werkzeuglosen
Anschluss individueller Priifleitungen von 0,08 ... 2,5 mm
Die Installation des Prufabgriffs muss spannungsfrei
erfolgen. Die Sicherheitsregeln flir Arbeiten an span-
nungsfilhrenden Anlagen sind zu beachten.

Farbe Bestellnr. VPE

O grau 2009-182 100(25)

[
Der Priifabgriff (2009-182) passt fir die Serien 2000 bis

20186, firr den werkzeuglosen Anschluss individueller
Prifleitungen bis 2,5 mm2.

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen
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Farbiger Kammbricker TOPJOB® S
Serie 2000 und Serie 2002

Kammbrlcker; isoliert; Iy 14 A; rot

@ 2-fach
@ 3-fach
@ 4-fach
@ 5-fach
@ 6-fach
@ 7-fach
@ 8-fach
@ 9-fach
@ 10-fach

Bestellnr.

2000-402/000-005
2000-403/000-005
2000-404/000-005
2000-405/000-005
2000-406/000-005
2000-407/000-005
2000-408/000-005
2000-409/000-005
2000-410/000-005

Kammbricker; isoliert; Iy 25 A; rot

@ 2-fach
@ 3-fach
@ 4-fach
@ 5-fach
@ 6-fach
@ 7-fach
@ 8-fach
@ 9-fach
@ 10-fach

2002-402/000-005
2002-403/000-005
2002-404/000-005
2002-405/000-005
2002-406/000-005
2002-407/000-005
2002-408/000-005
2002-409/000-005
2002-410/000-005

VPE
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25

Farbige Kammbricker kommen z. B. bei Initiatorenklem-

men zum Einsatz.
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Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; blau

@ 2-fach
@ 3-fach
@ 4-fach
@ 5-fach
@ 6-fach
@ 7-fach
@ 8-fach
@ 9-fach
@ 10-fach

Bestellnr.

2000-402/000-006
2000-403/000-006
2000-404/000-006
2000-405/000-006
2000-406/000-006
2000-407/000-006
2000-408/000-006
2000-409/000-006
2000-410/000-006

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; blau

@ 2-fach
@ 3-fach
@ 4-fach
@ 5-fach
@ 6-fach
@ 7-fach
@ 8-fach
@ 9-fach
@ 10-fach

2002-402/000-006
2002-403/000-006
2002-404/000-006
2002-405/000-006
2002-406/000-006
2002-407/000-006
2002-408/000-006
2002-409/000-006
2002-410/000-006

VPE

25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25

WWW.wago.com

Kammbriicker; isoliert; gelbgriin
Bestellnr. VPE
© 2-fach 2000-402/000-018 25
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Querbriicker fiir Endlosbriickung TOPJOB® S

Serie 2002
Technische Daten Technische Daten
800V 800 V/8 kV/3
IN25 A IN25A
Querbriicker firr Endlosbriickung; isoliert; lichtgrau Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; von 1 auf 3
Bestellnr. VPE Farbe Bestellnr. VPE
O 2-fach 2002-400 25 O lichtgrau 2002-423 25
@ rot 2002-423/000-005 25
@ blau 2002-423/000-006 25

. & & ']
| Anwendungsbeispiel Endlosbriicker I'-' )
™1[2]3]a]s][6]7[8]9r0[111Z1zfiafis|
AREEEEEEREEE R E .
RRRRRRRRRR233:2
Mit dem Endlosbriicker der Serie 2002 kénnen in nur einer
Briickerspur endlos viele Klemmen miteinander verbun- kann in einer Briickerspur endlos jede zweite Klemme

den werden. Die zweite Briickerspur bleibt frei. gebriickt werden. Plus- und Minuspotentiale kénnen so
beispielweise aneinander vorbeigefihrt werden.
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Schachtelbriicker TOPJOB® S
Serie 2002
Technische Daten

400 V/6 kV/3
IN25A

Schachtelbriicker, 7-fach

Briickerzinken ausbrechen. Durch das Wegbiegen einzel-
ner Briickerzinken zu der Seite mit dem kurzen Kunststoff-
kragen konnen einzelne Briickerzinken ausgebrochen
werden (Sollbruchstelle). Der dabei verbleibende Kunst-
stoffkragen gewéhrleistet die Einhaltung der Luft- und
Kriechstrecken fur die Briickungsaufgaben.

Schachtelbriicker; isoliert; fir Reihenklemmen der Serien
2002, 2003 2022 und 2202; lichtgrau

Bestellnr. VPE
O 2-fach 2002-472 25
O 3-fach 2002-473 25
O 4-fach 2002-474 25
(O 5-fach 2002-475 25
O 6-fach 2002-476 25
O 7-fach 2002-477 25
O 8-fach 2002-478 25
O 9-fach 2002-479 25
O 10-fach 2002-480 25
O 11-fach 2002-481 25
O 12-fach 2002-482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; lichtgrau

Schachtelbriicker
Mit Faserschreiber beschriften.

O 13 2002-473/011-000 25
O 1-3-5 2002-475/011-000 25
O 1-3-5-7 2002-477/011-000 25
O 1-3-5-7-9 2002-479/011-000 25
O 1-3-5-7-9-11 2002-481/011-000 25

Briicken mit Schachtelbriickern

Durch das Wegbiegen einzelner Briickerzinken zu der
Seite mit dem kurzen Kunststoffkragen kénnen einzelne
Briickerzinken ausgebrochen werden (Sollbruchstelle).
Der dabei verbleibende Kunststoffkragen gewahrleis-
tet die Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken flir die

der Schachtelbriicker ist darauf zu achten, dass jeweils
nur ein Briickerzinken die Klemme kontaktieren kann.
So entstehen Schachtelbriicker, deren Zinken immer
in den Liicken des zweiten Briickers die Klemmen kon-
taktieren. Die so vorgefertigte Kombination ist bis zum
Anschlag in den Briickerschacht hineinzustecken.

Briickungsaufgaben.

Auf diese Weise kénnen individuelle Schachtelbriicker ’ [
konfiguriert werden, z. B. zum Uberspringen jeweils einer ! I i -l.. {
Klemme eines anderen Potentials. Bei der Konfiguration \ . i \ i

Zwei Schachtelbriicker versetzt in einer Briickerspur

Auf diese Weise kénnen individuelle Schachtelbriicker
konfiguriert werden, z. B. zum Uberspringen jeweils einer
Klemme eines anderen Potentials. Bei der Konfiguration
der Schachtelbriicker ist darauf zu achten, dass jeweils
nur ein Briickerzinken die Klemme kontaktieren kann.

So entstehen Schachtelbriicker, deren Zinken immer in
den Licken des zweiten Briickers die Klemmen kontaktie-
ren. Die so vorgefertigte Kombination ist bis zum Anschlag
in den Briickerschacht hineinzustecken.

Das besonders schmale Schachtelbriickersystem ermég-
licht das Briicken von zwei Potentialen im einspurigen Brii-
ckerschacht.
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Schachtelbricker (7-fach) versetzt angeordnet

Schachtelbriicker mit dem roten Streifen |nnen||egend
anordnen.

Den Schachtelbriicker einsetzen und bis zum Anschlag
hinunterdrticken.

Schachtelbrucker l6sen.

Um den Schachtelbriicker zu I6sen, mit dem Betatigungs-
werkzeug zwischen den Briickern eintauchen und den Brii-
cker heraushebeln.
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Sternbriicker, Dreieckbriicker, Sammeltrager fur Bricker TOPJOB® S

Technische Daten
800 V/8 kV/3
Ix = Iy Klemme

Sternbriicker; isoliert; 1-3-5; lichtgrau

Bestellnr. VPE
2000-405/011-000 25
2001-405/011-000 25
2002-405/011-000 25
2004-405/011-000 25
2006-405/011-000 25
2010-405/011-000 25
2016-405/011-000 25

O0O0O0OO0O0O0

¥ CONFISLRATION

e : =i ‘I 2l _il;
dddd i ®—=

Dieser speziell fiir die Herstellung des ,Sternpunktes” ent-
wickelte Sternbriicker findet bei Motorklemmenbrettern
mit Reihenklemmen TOPJOB® S seinen Einsatz.

wAaco

Technische Daten
800 V/8 kV/3
Ix = Iv Klemme

Dreieckbriicker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; lichtgrau

Bestellnr. VPE
2000-406/020-000 25
2001-406/020-000 25
2002-406/020-000 25
2004-406/020-000 25

0000

Dieser speziell fir die Herstellung einer Dreieckschaltung
entwickelte Dreieckbricker findet bei Motorklemmenbret-
tern mit Reihenklemmen TOPJOB® S seinen Einsatz.

-~ 68mm/269in ———

Sammeltrager flr Briicker; fir Tragschiene 35; fiir Bri-
cker der Serien 2000 bis 2016

Farbe Bestellnr. VPE
O grau

2009-180 25

Sammeltrager fur Briicker

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen
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Steckbarer Leitungsbriicker TOPJOB® S

Serie 2009

Technische Daten Technische Daten
800 V/8 kV/3 800 V/I8 kV/3
N9A IN18A

()

Leitungsbriicker schaffen Verbindungen zwischen Klem-
men in unterschiedlichen Abstanden und Héhen.

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt  Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
0,75 mm?; flir Reihenklemmen der Serien 2000, 2020 und 1,5 mm?; fiir Reihenklemmen der Serien 2001, 2002,

2200; grau 2003 2022, 2201 und 2202; schwarz

Bestellnr. VPE Bestellnr. VPE
L=60mm 2009-402 100(10) L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm 2009-404 100(10) L=110mm 2009-414 100(10)
L =250 mm 2009-406 100(10) L =250 mm 2009-416 100(10)

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; L =110 mm;
Leitungsquerschnitt 1,5 mm?; fiir Reihenklemmen der
Serien 2001, 2002, 2003 2022, 2201 und 2202

Farbe Bestellnr. VPE
@ rot 2009-414/000-005 100(10)
@ blau 2009-414/000-006 100(10)

Leitungsbriicker bis zum Anschlag hinunterdriicken. Fur Leitungsbriicker bis zum Anschlag hinunterdriicken. Fur
Umverdrahtungen Briicker mittels Betatigungswerkzeug Umverdrahtungen Briicker mittels Betatigungswerkzeug
an dafir vorgesehener Einkerbung am Briicker heraushe-  heraushebeln.

beln.
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Vertikalbrticker TOPJOB® S
Serie 2000 und Serie 2002

Technische Daten Technische Daten Technische Daten
500 V/6 kV/3 500 V/6 kV/3 500 V/6 kV/3
IN135A IN24 A IN24 A
E
l
Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert Dreistock-Vertikalbriicker; isoliert
Farbe Bestellnr. VPE Farbe Bestellnr. VPE Farbe Bestellnr. VPE
O lichtgrau 2000-492 100(25) O lichtgrau 2002-492 100(25) O lichtgrau 2002-493 100 (25)
@ orange 2002-492/000-012 100(25)

Doppelstock-Vertikalbriicker (2000-492), gesteckt, zur Doppelstock-Vertikalbriicker (2002-492), gesteckt, zur Die Vertikalbriicker fiir das Reihenklemmenprogramm

Briickung liber zwei Etagen Briickung Uiber zwei Etagen TOPJOB® S verbinden in Doppel- und Dreistockklemmen
zwei beziehungsweise drei Ebenen miteinander. Ob es
sich um einen Doppelstock-Vertikalbriicker (2002-492)
oder einen Dreistock-Vertikalbriicker (2002-493) handelt,
signalisieren die auch im gesteckten Zustand gut sichtba-
ren Ziffern ,2" und ,3".

Dreistock-Vertikalbriicker (2002-493), gesteckt, zur Bri-
ckung tber drei Etagen
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Trennstecker (2002-401) in Basisklemme (2002-1661) in
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www.wago.com

Trennstecker fiir Basisklemme, Blindstecker fur Basisklemme TOPJOB® S

Serie 2002 und Serie 2006

Technische Daten
400 V/6 kV/3
IN10A

Trennstecker fiir Basisklemmen; zur Verwendung der
Basisklemme als Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE
@ orange 2002-401 100 (25)

Funktionsstellung gesteckt
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Technische Daten
800 V/8 kV/3
IN30A

Trennstecker flir Basisklemmen; zur Verwendung der
Basisklemme als Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE
@ orange 2006-401 100 (25)
O weiB 2006-401/000-050 100(25)

Trennstecker (2006-401) in Basisklemme (2006-1661) in

Funktionsstellung gesteckt

Trennstecker (2006-401) in Basisklemme (2006-1661) in
Parkstellung gesteckt

Blindstecker fiir Basisklemme; als Schaltzustandsanzeige

Farbe Bestellnr. VPE
@ rot 2006-451 100(25)

Blindstecker (2006-451) fiir Basisklemme als Schaltzu-
standsanzeige
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Verschlusskappe TOPJOB® S
Serie 2002 und Serie 2006

Verschlusskappe; filr Leitereinflinrung und Betétigungs-
6ffnung

Farbe Bestellnr. VPE
@ orange 2002-192 25
O grau 2002-191 25
@ blau 2002-194 25

p— | j -

Verschlusskappe (2002-192) fur Leitereinfihrung und
Betatigungsoffnung

Abdeckungen der Leitereinfiihrungen und Betatigungsoff-

nungen zur Erstellung von Distanzgehausen fiir Motoran-
schluss-Reihenklemmen

wAaco
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Verschlusskappe; fir Leitereinflihrung und Betétigungs-
6ffnung

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2006-191 25

Verschlusskappe (2006-191) ist in die nicht benétigte
Klemmstelle eingerastet.

Verschlusskappe (2006-191) ist in die nicht benétigte
Klemmstelle eingerastet.
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WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM
Frontverdrahtung

X-COM®S-SYSTEM-MINI
Durchgangsbasisklemmen und Schutzleiter-Basisklemmen
0,14...1(1,5) mm?

Doppelstock-Basisklemmen
0,14...1(1,5) mm?

1-Leiter-Federleisten und 2-Leiter-Federleisten
0,14...1(1,5) mm?

1-Leiter-Federleisten und 2-Leiter-Federleisten zum Selbstkonfektio-
nieren
0,14...1(1,5) mm?

1-Leiter-Federleisten und 2-Leiter-Federleisten mit Verriegelungsklin-
ken und Zugentlastungsplatten
0,14...1(1,5) mm?

X-COM®S-SYSTEM
Durchgangsbasisklemmen und Schutzleiter-Basisklemmen
0,25...2,5 (4) mm?

Doppelstock-Basisklemmen
0,25...2,5 (4) mm?

1-Leiter-Federleisten
0,25...2,5 (4) mm?

1-Leiter-Federleisten zum Selbstkonfektionieren
0,25...2,5(4) mm?

1-Leiter-Federleisten mit Verriegelungsklinken und Zugentlastungs-
platten
0.25...2,5 (4) mm?

X-COM®S-SYSTEM, fiir Anwendungen Ex ec
Durchgangsbasisklemmen und Schutzleiter-Basisklemmen
Doppelstock-Basisklemmen

0,25...2,5 (4) mm?

1-Leiter-Federleisten
0,25...2,5 (4) mm?

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Serie 2020

Serie 2020

Serie 2020

Serie 2020

Serie 2020

Serie 2022

Serie 2022

Serie 2022

Serie 2022

Serie 2022

Serie 2022

Serie 2022

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Seite
186

188

190

192

198

202

206

208

210

214

216
220

222

183



Band 1, Kapitel 2 | WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM WWW.wago.com

X-COM®S-SYSTEM-MINI; Serie 2020
X-COM®S-SYSTEM,; Serie 2022
Systembeschreibung und Handhabung

= S
— '_
- =
T 1

Auf Tragschiene aufgerastete Basisklemmen zusammen-  Verband mit Betatigungswerkzeug (Klinge 3,5 x 0,5 mm) Untereinander verrastete Klemmen werden mit Hilfe eines

rasten. offnen. Betatigungswerkzeugs getrennt und auseinandergescho-
ben.

hot? T3 k\‘

Basisklemmen und Federleisten sind beriihrungsge-
schiitzt.

Die Push-in CAGE CLAMP® ermdglicht das direkte Ste-
cken von eindrahtigen Leitern und feindréhtigen Leitern
mit Aderendhtilse.

Hinweis: Steckverbinder diirfen bei bestimmungsgemaBem Gebrauch nicht spannungsflihrend oder unter Last
gesteckt/getrennt werden.

Kodierstift in gewlinschte Kodierdffnung der Klemme ein-  Federleiste kodieren, gewiinschte Kodiernase mittels Kodierte Federleiste in Klemmenblock X-COM®S-SYSTEM
fuhren und abdrehen. geeignetem Werkzeug von der Federleiste abtrennen. einflhren.

[ — push-in CAGE cLAMP* kiemmt. [[ilill== == oo

folgende Kupferleiter: auch mit verzinnten
eindrahtig ,e" mehrdréhtig ,m" Einzeladern
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Lat15]

Klemmen X-COM®S-SYSTEM kénnen mit den Briickersys- ~ Zusammenspiel von Kammbriickern
temen der Klemmen TOPJOB® S gebriickt werden. Uber

eine Abschlussplatte ist auch eine Verbindung zu Klem-

men TOPJOB® S méglich. Klemmen der Serien 2020 und

2022 kdnnen untereinander kombiniert werden. Beide

Briickerspuren befinden sich auf einer Ebene.

Prifadapter (2009-174) fir 4mm-Prifstecker oder Bana-
nenstecker, auch fiir Klemmen X-COM®S-SYSTEM-MINI
geeignet.

tungsflache

- [0 feindrahtig, mit U— feindrahtig, mit
feindrahtig, Aderendhiilse

Stiftkabelschuh
litzenverdichtet (gasdicht aufgecrimpt) (gasdicht aufgecrimpt)

wAaco
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1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, 2-Leiter/1-Pin-Basisklemme, 2-Leiter/2-Pin-Basisklemme

X-COM®S-SYSTEM-MINI
1(1,5) mm?2; Serie 2020

Technische Daten

0.14...1(1,5) mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/I3 @ 300V, 15 AW
N135A@ 300V, 10 A€

Klemmenbreite 3,5 mm/0.138 inch
229...11mm/0.35...0.43inch

199mm/0.78in
~— 485mm/1.91in —=

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2020-1201 50
@ blau 2020-1204 50

1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme
© griin-gelb 2020-1207 50

Zubehér; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2020-1292  100(25)
‘ grau 2020-1291 100(25)
Zubeh6r; Serie 2020
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
2-fach 2000-402 25
3-fach 2000-403 25
4-fach 2000-404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25
7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2000-433 25
von 1auf 4 2000-434 25
von 1 auf5 2000-435 25
von 1 auf 6 2000-436 25
von 1auf7 2000-437 25
von 1auf 8 2000-438 25
von 1 auf9 2000-439 25
von 1auf 10  2000-440 25
Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
J— 1-23-45-6  2000-406/020-000

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2000-405/011-000

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt

Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
500 V/6 kVI3 @ 300V, 15 AR
N135A@ 300V, 10 A€

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

= | :

199mm/0.78in
<~—— 582mm/2.78in ——

2-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2020-1301 50
@ blau 2020-1304 50

2-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme
© griin-gelb 2020-1307 50

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2020-1392

- grau 2020-1391

100(25)
100(25)

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 15 AR
N135A@ 300V, 10 A€

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

i) OIS

<— 46,9mm/1.85in —>
85,2mm/3.35in

2-Leiter/2-Pin-Basisklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2020-1401 50
@ blau 2020-1404 50

2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme
O griin-gelb 2020-1407 50

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2020-1492

ﬁ grau 2020-1491

100(25)
100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

25

25

0,75mm% Iy9 A
L=60mm 2009-402 100(10)
L=110mm  2009-404 100(10)
L=250mm  2009-406 100(10)
186 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen

gelb 2000-115 100(25)

Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

i I E orange 2020-100 100(25)
Prifstift; @ 1 mm
859-500 1
Priifadapter; fiir Priifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
5 grau 2009-182 100(25)

1-Leiter-Federleiste

"y grau 2020-102 100
L]
2-Leiter-Federleiste
- grau 2020-202 100

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/

Rolle
2009-113 1

iB
@ wei

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-

der/Karte; fiir Klemmenbreite 3,5 mm
unbedruckt 793-3501 5

WwAGOo


https://www.wago.com/2000-402
https://www.wago.com/2000-403
https://www.wago.com/2000-404
https://www.wago.com/2000-405
https://www.wago.com/2000-406
https://www.wago.com/2000-407
https://www.wago.com/2000-408
https://www.wago.com/2000-409
https://www.wago.com/2000-410
https://www.wago.com/2000-433
https://www.wago.com/2000-434
https://www.wago.com/2000-435
https://www.wago.com/2000-436
https://www.wago.com/2000-437
https://www.wago.com/2000-438
https://www.wago.com/2000-439
https://www.wago.com/2000-440
https://www.wago.com/2000-406/020-000
https://www.wago.com/2000-405/011-000
https://www.wago.com/2009-402
https://www.wago.com/2009-404
https://www.wago.com/2009-406
https://www.wago.com/2000-115
https://www.wago.com/2020-100
https://www.wago.com/859-500
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2020-102
https://www.wago.com/2020-202
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-113
https://www.wago.com/793-3501
https://www.wago.com/2020-1201
https://www.wago.com/2020-1301
https://www.wago.com/2020-1401
https://www.wago.com/2020-1204
https://www.wago.com/2020-1304
https://www.wago.com/2020-1404
https://www.wago.com/2020-1207
https://www.wago.com/2020-1307
https://www.wago.com/2020-1407
https://www.wago.com/2020-1292
https://www.wago.com/2020-1392
https://www.wago.com/2020-1492
https://www.wago.com/2020-1291
https://www.wago.com/2020-1391
https://www.wago.com/2020-1491
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@ anschlieBbar:0,14...1,5mm? e +f;
direkt steckbar: 0,5 ... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

753
753

Hinweis:

Steckverbinder durfen bei bestimmungsgeméBem
Gebrauch nicht spannungsfiihrend oder unter Last
gesteckt/getrennt werden.

Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine
entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

67.8
67.8

«—325 ——J
59,4
325 ——j
59,4

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten Basiskl oE.Bacick
siehe www.wago.com asisklemme -Basisklemme
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1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme X-COM®S-SYSTEM-MINI

1(1,5) mm?2; Serie 2020

Technische Daten

0.14...1(1,5) mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/I3 @ 300V, 15 AW
W135A@ 300V, 10 A€

Klemmenbreite 3,5 mm/0.138 inch
229...11mm/0.35...0.43inch

=~ 51,3mm/2.02in =
~— 61,4mm/2.41in —

- 46,9mm/1.85in =

~— 80,1mm/3.15in

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/
Durchgangsklemme; mit Beschriftungstréger; grau

Bestellnr. VPE
O LL 2020-2231 50
O NIL 2020-2232 50
O LN 2020-2233 50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/
Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstrager; grau

O LL 2020-2201 50
O NL 2020-2202 50
O LN 2020-2203 50

o

A ,Lh"l-Tu
51,3mm/2.02in =
61,4mm/2.41in —

=
TV i |
e — T—

- 46,9mm/1.85in =
-— 80,1mm/3.15in ——

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Durchgangsklemme; mit Beschriftungstrager; intern
gebruckt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; grau
Bestellnr. VPE
oL 2020-2238 50
2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstréger;
intern gebriickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; grau
oL 2020-2208 50

188 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
500 V/6 kVI3 @ 300V, 15 AR
N135A@ 300V, 10 A€

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

= 51,3mm/2.02in =
~— 61,4mm/2.41in —

_—

= 46,9mm/1.85in =
~—— 80,7mm/3.15in

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/
Durchgangsklemme; mit Beschriftungstréger; blau

Bestellnr. VPE

@ NN 2020-2234 50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/
Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstréger; blau

@ NN 2020-2204 50
.__-'b__a

- L
S —
ST
oo
Qe
€ E
S
“g
(T2}

A

—_—

- 46,9mm/1.85in =
<— 80,1mm/3.15in ——

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-

Pin-Durchgangsklemme; mit Beschriftungstréger; intern

gebrickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; blau
Bestellnr. VPE

@N 2020-2239 50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstréager;
intern gebrickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; blau

@ N 2020-2209 50

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 15 AR
N135A@ 300V, 10 A€

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

=~ 51,3mm/2.02in =
~— 61,4mm/2.41in —

— 46,9mm/1.85in =
<—— 80,Tmm/3.15in ——

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/
Durchgangsklemme; mit Beschriftungstréger; grau

Bestellnr. VPE
O PEN 2020-2247 50
O PEIL 2020-2257 50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/
Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstrager; grau

O PEIN 2020-2217 50
O PEL 2020-2227 50

61,4mm/2.41in —

51,3mm/2.02in =

— 46,9mm/1.85in =
~— 80,Tmm/3.15in ——

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Schutzleiterklemme; mit Beschriftungstrager; intern
gebriickt; griin-gelb

Bestellnr. VPE

© PE 2020-2237 50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Schutzleiterklemme; ohne Beschriftungstréger;
intern gebrickt; grin-gelb

O PE 2020-2207 50

WwAGOo


https://www.wago.com/2020-2231
https://www.wago.com/2020-2234
https://www.wago.com/2020-2247
https://www.wago.com/2020-2232
https://www.wago.com/2020-2257
https://www.wago.com/2020-2233
https://www.wago.com/2020-2201
https://www.wago.com/2020-2204
https://www.wago.com/2020-2217
https://www.wago.com/2020-2202
https://www.wago.com/2020-2227
https://www.wago.com/2020-2203
https://www.wago.com/2020-2238
https://www.wago.com/2020-2239
https://www.wago.com/2020-2237
https://www.wago.com/2020-2208
https://www.wago.com/2020-2209
https://www.wago.com/2020-2207
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@ anschlieBbar:0,14...1,5mm? e +f;
direkt steckbar: 0,5 ... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:

Steckverbinder durfen bei bestimmungsgeméBem
Gebrauch nicht spannungsfiihrend oder unter Last
gesteckt/getrennt werden.

Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine
entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2020

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2020-2292 100(25)
& grau 2020-2291  100(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
2-fach 2000-402 25
i 3-fach 2000-403 25
4-fach 2000-404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25
7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
von 1auf3 2000-433 25
von 1 auf 4 2000-434 25
von 1auf 5 2000-435 25
von 1 auf 6 2000-436 25
von 1auf7 2000-437 25
von 1 auf 8 2000-438 25
von 1auf9 2000-439 25
von 1auf10  2000-440 25
Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 13,5 A
lichtgrau 2000-492 100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2000-115 100(25)

Trager mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

i I i orange 2020-100 100(25)

Prufstift; @ 1 mm

/

859-500 1

wAacGo
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Zubehor; Serie 2020

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Priifadapter; fir Prifstecker @ 4 mm

1 grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fiir max. 2,5 mm?
i grau 2009-182 100(25)

1-Leiter-Federleiste

= grau 2020-102 100
i
|
2-Leiter-Federleiste
= grau 2020-202 100

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;

50m-Rolle
weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/

Rolle
&

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fiir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt  793-3501 5

weiB 2009-113 1

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

a 2000-121 50(25)
};‘f)j grau (25)

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

GroBenvergleich
Doppelstock-Basisklemmen mit Klemmenbreite 3,5 mm
und 5,2 mm
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https://www.wago.com/2020-2292
https://www.wago.com/2020-2291
https://www.wago.com/2000-402
https://www.wago.com/2000-403
https://www.wago.com/2000-404
https://www.wago.com/2000-405
https://www.wago.com/2000-406
https://www.wago.com/2000-407
https://www.wago.com/2000-408
https://www.wago.com/2000-409
https://www.wago.com/2000-410
https://www.wago.com/2000-433
https://www.wago.com/2000-434
https://www.wago.com/2000-435
https://www.wago.com/2000-436
https://www.wago.com/2000-437
https://www.wago.com/2000-438
https://www.wago.com/2000-439
https://www.wago.com/2000-440
https://www.wago.com/2000-492
https://www.wago.com/2000-115
https://www.wago.com/2020-100
https://www.wago.com/859-500
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2020-102
https://www.wago.com/2020-202
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-113
https://www.wago.com/793-3501
https://www.wago.com/2000-121
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1-Leiter-Federleiste, 2-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI

1(1,5) mm?2; Serie 2020

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/I3 @ 300V, 15 AW
W135A@ 300V, 10 A€

Modulbreite 3,5 mm/0.138 inch
229...11mm/0.35...0.43inch

wol

40,5

C
C
—
[
<139~

6,5 =
22,4

L = (Polzahl x Modulbreite) + 0,7 mm

1-Leiter-Federleiste; zum Einstecken in Basisklemmen;
kodierbar; grau

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemaR

EN 61984 f{ir das last- und spannungsfreie Stecken und
Trennen geeignet.

Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklem-
men eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

Polzahl Bestellnr. VPE
O 2 2020-102 100
O3 2020-103 50
O 4 2020-104 50
Os5 2020-105 50
O 6 2020-106 50
o7 2020-107 25
O 8 2020-108 25
O 9 2020-109 25
O 10 2020-110 25
o n 2020-111 20
O 12 2020-112 20
O 13 2020-113 10
O 14 2020-114 10
O 15 2020-115 10

Zubehor; fir Federleisten

Technische Daten @ anschlieBbar:0,14... 1,5 mm?2 e +f";

0,14...1(1,5 mm> @ 24...16 AWG d/;rgkt Stzrf‘f'l’a" O.f’K'" 1'f 't“rf“f;e ”"d1%'5 el
.Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm

500 VI6kVI3 @ 300V.15A% Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

IN135A0© 300V, 10 A@ Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Modulbreite 3,56 mm/0.138 inch ' @ 500V = Bemessungsspannung
T ==29...11mm/0.35...0.43 inch 6 kV = BemessungsstoBspannung

3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

Pol
e 11 @ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage
-
Yoe == Zusatz-Bestellnr.
. blau .../000-006
; grin-gelb .../000-016
Ll
.g‘; 3 Zulassungsdaten

siehe www.wago.com

Abmessungen in mm

11
40,5

13,9~

—"o25

L = (Polzahl x Modulbreite) + 0,7 mm

2-Leiter-Federleiste; zum Einstecken in Basisklemmen;
kodierbar; grau

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geméan

EN 61984 fir das last- und spannungsfreie Stecken und
Trennen geeignet. Klemmenleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI
Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklem-

men eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

Polzahl Bestellnr. VPE
O 2 2020-202 100
O3 2020-203 50
O 4 2020-204 50
Os5 2020-205 50
O 6 2020-206 25
o7 2020-207 25
O 8 2020-208 25
O 9 2020-209 25
O 10 2020-210 25
O 1 2020-211 20
O 12 2020-212 20
O 13 2020-213 10
O 14 2020-214 10
O 15 2020-215 10

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

gelb 2000-115 100(25)

ik

Trager mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

i I i orange 2020-100 100(25)

190 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

VerriegelungsKlinke; 4,8 mm breit Klemmenleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI

orange 2022-142 100(25)
grau 2022-141 100(25)

Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit
orange 2022-152 100(25)
grau 2022-151 100 (25)

WwAGOo


https://www.wago.com/2020-102
https://www.wago.com/2020-202
https://www.wago.com/2020-103
https://www.wago.com/2020-203
https://www.wago.com/2020-104
https://www.wago.com/2020-204
https://www.wago.com/2020-105
https://www.wago.com/2020-205
https://www.wago.com/2020-106
https://www.wago.com/2020-206
https://www.wago.com/2020-107
https://www.wago.com/2020-207
https://www.wago.com/2020-108
https://www.wago.com/2020-208
https://www.wago.com/2020-109
https://www.wago.com/2020-209
https://www.wago.com/2020-110
https://www.wago.com/2020-210
https://www.wago.com/2020-111
https://www.wago.com/2020-211
https://www.wago.com/2020-112
https://www.wago.com/2020-212
https://www.wago.com/2020-113
https://www.wago.com/2020-213
https://www.wago.com/2020-114
https://www.wago.com/2020-214
https://www.wago.com/2020-115
https://www.wago.com/2020-215
https://www.wago.com/2000-115
https://www.wago.com/2020-100
https://www.wago.com/2022-142
https://www.wago.com/2022-141
https://www.wago.com/2022-152
https://www.wago.com/2022-151
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Basisklemmen und 1-/2-Leiter-Federleisten X-COM®S-SYSTEM-MINI
Kombinationsmoglichkeiten

753

1-Leiter-Federleiste Basisklemme
Basisklemmen sind mit Kammbriickern der Serie 2000 briickbar, prifbar mit Prifstift
859-500.

59,4
67.8
753

~
o
=
g
‘—325—4

=—19,1
46,1
509
89,2
2-Leiter-Federleiste Basisklemme
Basisklemmen sind mit Kammbriickern der Serie 2000 briickbar, prifbar mit Prifstift
859-500.

938

1-Leiter-Federleiste Doppelstock-Basisklemme
Doppelstock-Basisklemmen sind mit Kammbriickern der Serie 2000 briickbar, priifbar
mit Priifstift 859-500.
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Federleiste zum Selbstkonfektionieren X-COM®S-SYSTEM-MINI

1(1,5) mm?2; Serie 2020

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/I3 @ 300V, 15 AW
W135A@ 300V, 10 A€

Klemmenbreite 3,5 mm/0.138 inch
229...11mm/0.35...0.43inch

1-Leiter-Endmodul; kodierbar

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2020-181 250
@ blau 2020-184 250
© griin-gelb 2020-187 250

1-Leiter-Anfangsmodul; mit Abschlussplatte; kodierbar

O grau 2020-161 250
@ blau 2020-164 250
© griin-gelb 2020-167 250

Zubehor; fiir Federleisten

Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
500 V/6 kVI3 @ 300V, 15 AR
N135A@ 300V, 10 A€

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

2-Leiter-Endmodul; kodierbar

Farbe Bestellnr.
O grau 2020-281
@ blau 2020-284
© griin-gelb 2020-287

@ anschlieBbar:0,14... 1,5 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 0,5... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V = Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemaRl
EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken
und Trennen geeignet.

Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basis-
klemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu
setzen.

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

VPE
250
250
250

2-Leiter-Anfangsmodul; mit Abschlussplatte; kodierbar

O grau 2020-261
@ blau 2020-264
© griin-gelb 2020-267

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen

gelb 2000-115 100(25)

Trager mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

i I E orange 2020-100 100(25)
Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit
orange 2022-142 100(25)
e 2022141 100(25)
Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit
orange 2022-152 100(25)
grau 2022-151 100 (25)
Zugentlastungsplatte; grau
— 35mmbreit  734-326 100(25)
- 6 mm breit 734-327 100 (25)
=
' 12,5 mm breit 734-328 100(25)
25mmbreit  734-329 100(25)

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/

Rolle
2009-113 1

iB
@ wei

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fiir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt  793-3501 5
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250
250
250

WwAGOo


https://www.wago.com/2020-281
https://www.wago.com/2020-184
https://www.wago.com/2020-284
https://www.wago.com/2020-187
https://www.wago.com/2020-287
https://www.wago.com/2020-161
https://www.wago.com/2020-261
https://www.wago.com/2020-164
https://www.wago.com/2020-264
https://www.wago.com/2020-167
https://www.wago.com/2020-267
https://www.wago.com/2000-115
https://www.wago.com/2020-100
https://www.wago.com/2022-142
https://www.wago.com/2022-141
https://www.wago.com/2022-152
https://www.wago.com/2022-151
https://www.wago.com/734-326
https://www.wago.com/734-327
https://www.wago.com/734-328
https://www.wago.com/734-329
https://www.wago.com/2009-113
https://www.wago.com/793-3501
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Selbstmontage individueller Federleisten

Mit seinem modularen Aufbau der Federleisten des
X-COM®S-SYSTEMs bietet WAGO die Mdglichkeit fir das
Erstellen von individuellen, hdufig wechselnden Polzahlen,
z. B flir den Prototypenbau.

Module und Polzahlen

Eine selbst zu erstellende Federleiste
X-COM®S-SYSTEM-MINI besteht aus:

* Einem Anfangsmodul mit Abschlussplatte
* Max. 14 Endmodulen

BestimmungsgemaéBer Gebrauch

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geméas EN 61984
fir das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen
geeignet.

Montage

Zur Sicherstellung des ordnungsgemaBen Verrastens der
einzelnen Module untereinander, ohne Beschadigung der
Rastzapfen, ist die Verwendung einer Montagevorrichtung
zu empfehlen.

Endmodul Anfangsmodul

Beispiel einer 5-poligen 1-Leiter-Federleiste

Anfangsmodul mit Abschlussplatte

2020-167

Endmodul
2020-184

Endmodul
2020-181
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Vorkonfektionierte 1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI

1(1,5) mm?2; Serie 2020

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/I3 @ 300V, 15 AW
N135A0 300V, 10 A@

Modulbreite 3,5 mm/0.138 inch
2=29...11mm/0.35...0.43inch

wol

Ry,
T S

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (griin-gelb);
zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl Bestellnr. VPE
8 2020-103/000-036 50
4 2020-104/000-036 50
5 2020-105/000-036 50
6 2020-106/000-036 50
7 2020-107/000-036 25
8 2020-108/000-036 25
9 2020-109/000-036 25
10 2020-110/000-036 25
1 2020-111/000-036 20
12 2020-112/000-036 20
13 2020-113/000-036 10
14 2020-114/000-036 10
15 2020-115/000-036 10

Zubehor; fir Federleisten

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 15 AW
N135A@ 300V, 10 A@

Modulbreite 3,56 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

_ [pol

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Endmodul (griin-gelb); zum
Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl Bestellnr. VPE
3 2020-103/000-037 50
4 2020-104/000-037 50
5 2020-105/000-037 50
6 2020-106/000-037 50
7 2020-107/000-037 25
8 2020-108/000-037 25
9 2020-109/000-037 25
10 2020-110/000-037 25
1 2020-111/000-037 20
12 2020-112/000-037 20
13 2020-113/000-037 10
14 2020-114/000-037 10
15 2020-115/000-037 10

www.wago.com

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 15 AR
N135A@ 300V, 10 A€

Modulbreite 3,56 mm/0.138 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

iﬁ’ol

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (griin-gelb);
zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl Bestellnr. VPE
3 2020-103/000-038 50
4 2020-104/000-038 50
5 2020-105/000-038 50
6 2020-106/000-038 50
7 2020-107/000-038 25
8 2020-108/000-038 25
9 2020-109/000-038 25
10 2020-110/000-038 25
11 2020-111/000-038 20
12 2020-112/000-038 20
13 2020-113/000-038 10
14 2020-114/000-038 10
15 2020-115/000-038 10

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen
gelb 2000-115 100(25)

Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

;ir i é orange 2020-100 100(25)
Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit
) orange 2022-142 100(25)
=25  grau 2022141 100(25)
Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit
} orange 2022-152 100(25)
SE gy 2022151 100(25)
Zugentlastungsplatte; grau
— 35mmbreit  734-326 100(25)
- 6mmbreit  734-327 100(25)
—_—
12,5 mm breit  734-328 100(25)
25 mmbreit  734-329 100(25)
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Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/

Rolle
weiB 2009-113 1

&

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fiir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt ~ 793-3501 5


https://www.wago.com/2020-103/000-036
https://www.wago.com/2020-103/000-037
https://www.wago.com/2020-103/000-038
https://www.wago.com/2020-103/000-039
https://www.wago.com/2020-104/000-036
https://www.wago.com/2020-104/000-037
https://www.wago.com/2020-104/000-038
https://www.wago.com/2020-104/000-039
https://www.wago.com/2020-105/000-036
https://www.wago.com/2020-105/000-037
https://www.wago.com/2020-105/000-038
https://www.wago.com/2020-105/000-039
https://www.wago.com/2020-106/000-036
https://www.wago.com/2020-106/000-037
https://www.wago.com/2020-106/000-038
https://www.wago.com/2020-106/000-039
https://www.wago.com/2020-107/000-036
https://www.wago.com/2020-107/000-037
https://www.wago.com/2020-107/000-038
https://www.wago.com/2020-107/000-039
https://www.wago.com/2020-108/000-036
https://www.wago.com/2020-108/000-037
https://www.wago.com/2020-108/000-038
https://www.wago.com/2020-108/000-039
https://www.wago.com/2020-109/000-036
https://www.wago.com/2020-109/000-037
https://www.wago.com/2020-109/000-038
https://www.wago.com/2020-109/000-039
https://www.wago.com/2020-110/000-036
https://www.wago.com/2020-110/000-037
https://www.wago.com/2020-110/000-038
https://www.wago.com/2020-110/000-039
https://www.wago.com/2020-111/000-036
https://www.wago.com/2020-111/000-037
https://www.wago.com/2020-111/000-038
https://www.wago.com/2020-111/000-039
https://www.wago.com/2020-112/000-036
https://www.wago.com/2020-112/000-037
https://www.wago.com/2020-112/000-038
https://www.wago.com/2020-112/000-039
https://www.wago.com/2020-113/000-036
https://www.wago.com/2020-113/000-037
https://www.wago.com/2020-113/000-038
https://www.wago.com/2020-113/000-039
https://www.wago.com/2020-114/000-036
https://www.wago.com/2020-114/000-037
https://www.wago.com/2020-114/000-038
https://www.wago.com/2020-114/000-039
https://www.wago.com/2020-115/000-036
https://www.wago.com/2020-115/000-037
https://www.wago.com/2020-115/000-038
https://www.wago.com/2020-115/000-039
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-113
https://www.wago.com/793-3501
https://www.wago.com/2000-115
https://www.wago.com/2020-100
https://www.wago.com/2022-142
https://www.wago.com/2022-141
https://www.wago.com/2022-152
https://www.wago.com/2022-151
https://www.wago.com/734-326
https://www.wago.com/734-327
https://www.wago.com/734-328
https://www.wago.com/734-329
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Technische Daten @ anschlieBbar:0,14... 1,5 mm?2 e +f";

0,14...1(1,5 mm> @ 24...16 AWG d:gkt Stzrﬁ‘f:’a" O.f’K'" 1'? 't“rf“f;e ””d1%'5 weotell
.Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm

500 VI6 kV/3 @ 300V, 15 A% Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

IN135A0© 300V, 10 A€ Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Modulbreite 3,5 mm/0.138 inch @ 500V = Bemessungsspannung
2=9...11mm/0.35...0.43 inch 6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

@ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geman
EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken
und Trennen geeignet.

Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basis-
klemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu
setzen.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Endmodul (griin-gelb); zum
Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl Bestellnr. VPE

3 2020-103/000-039 50
4 2020-104/000-039 50
5 2020-105/000-039 50
6 2020-106/000-039 50
7 2020-107/000-039 25
8 2020-108/000-039 25
9 2020-109/000-039 25
10 2020-110/000-039 25
1" 2020-111/000-039 20
12 2020-112/000-039 20
13 2020-113/000-039 10
14 2020-114/000-039 10
15 2020-115/000-039 10
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https://www.wago.com/2020-103/000-036
https://www.wago.com/2020-103/000-037
https://www.wago.com/2020-103/000-038
https://www.wago.com/2020-103/000-039
https://www.wago.com/2020-104/000-036
https://www.wago.com/2020-104/000-037
https://www.wago.com/2020-104/000-038
https://www.wago.com/2020-104/000-039
https://www.wago.com/2020-105/000-036
https://www.wago.com/2020-105/000-037
https://www.wago.com/2020-105/000-038
https://www.wago.com/2020-105/000-039
https://www.wago.com/2020-106/000-036
https://www.wago.com/2020-106/000-037
https://www.wago.com/2020-106/000-038
https://www.wago.com/2020-106/000-039
https://www.wago.com/2020-107/000-036
https://www.wago.com/2020-107/000-037
https://www.wago.com/2020-107/000-038
https://www.wago.com/2020-107/000-039
https://www.wago.com/2020-108/000-036
https://www.wago.com/2020-108/000-037
https://www.wago.com/2020-108/000-038
https://www.wago.com/2020-108/000-039
https://www.wago.com/2020-109/000-036
https://www.wago.com/2020-109/000-037
https://www.wago.com/2020-109/000-038
https://www.wago.com/2020-109/000-039
https://www.wago.com/2020-110/000-036
https://www.wago.com/2020-110/000-037
https://www.wago.com/2020-110/000-038
https://www.wago.com/2020-110/000-039
https://www.wago.com/2020-111/000-036
https://www.wago.com/2020-111/000-037
https://www.wago.com/2020-111/000-038
https://www.wago.com/2020-111/000-039
https://www.wago.com/2020-112/000-036
https://www.wago.com/2020-112/000-037
https://www.wago.com/2020-112/000-038
https://www.wago.com/2020-112/000-039
https://www.wago.com/2020-113/000-036
https://www.wago.com/2020-113/000-037
https://www.wago.com/2020-113/000-038
https://www.wago.com/2020-113/000-039
https://www.wago.com/2020-114/000-036
https://www.wago.com/2020-114/000-037
https://www.wago.com/2020-114/000-038
https://www.wago.com/2020-114/000-039
https://www.wago.com/2020-115/000-036
https://www.wago.com/2020-115/000-037
https://www.wago.com/2020-115/000-038
https://www.wago.com/2020-115/000-039
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Vorkonfektionierte 2-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI

1(1,5) mm?2; Serie 2020

Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
500 V/6 kVI3 @ 300V, 15 A%
N135A@ 300V, 10 A@

Modulbreite 3,5 mm/0.138 inch
2=29...11mm/0.35...0.43inch

Pol

e l1

(53
i

2-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (griin-gelb);
zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl Bestellnr. VPE
8 2020-203/000-036 50
4 2020-204/000-036 50
5 2020-205/000-036 50
6 2020-206/000-036 50
7 2020-207/000-036 25
8 2020-208/000-036 25
9 2020-209/000-036 25
10 2020-210/000-036 25
1 2020-211/000-036 20
12 2020-212/000-036 20
13 2020-213/000-036 10
14 2020-214/000-036 10
15 2020-215/000-036 10

Zubehor; fir Federleisten

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen
gelb 2000-115 100(25)

Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

? i g orange 2020-100 100(25)
Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit
) orange 2022-142 100(25)
%5  grau 2022141 100(25)
Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit
} orange 2022-152 100(25)
aE gy 2022151 100(25)
Zugentlastungsplatte; grau
— 35mmbreit  734-326 100 (25)
- 6mmbreit  734-327 100(25)
—_—
12,5 mm breit  734-328 100(25)
25 mmbreit  734-329 100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/

Rolle
&

WMB-Beschriftungskarte; weif; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fiir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt  793-3501 5

weiB 2009-113 1
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Technische Daten

014...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
500 VI6 kVI3 @ 300V, 15 AW
IN135A@© 300V, 10 A€

Modulbreite 3,56 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

Pol

2-Leiter-Federleiste; mit PE-Endmodul (griin-gelb); zum
Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl Bestellnr. VPE
3 2020-203/000-037 50
4 2020-204/000-037 50
5 2020-205/000-037 50
6 2020-206/000-037 50
7 2020-207/000-037 25
8 2020-208/000-037 25
9 2020-209/000-037 25
10 2020-210/000-037 25
1 2020-211/000-037 20
12 2020-212/000-037 20
13 2020-213/000-037 10
14 2020-214/000-037 10
15 2020-215/000-037 10

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline

www.wago.com

Technische Daten

0,14...1(1,5 mm2 @ 24...16 AWG
500 V/I6 kVI3 @ 300V, 15 AN
IN135A@ 300V, 10 A@

Modulbreite 3,56 mm/0.138 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

2-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (griin-gelb);
zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl Bestellnr. VPE
3 2020-203/000-038 50
4 2020-204/000-038 50
5 2020-205/000-038 50
6 2020-206/000-038 50
7 2020-207/000-038 25
8 2020-208/000-038 25
9 2020-209/000-038 25
10 2020-210/000-038 25
11 2020-211/000-038 20
12 2020-212/000-038 20
13 2020-213/000-038 10
14 2020-214/000-038 10
15 2020-215/000-038 10


https://www.wago.com/2020-203/000-036
https://www.wago.com/2020-203/000-037
https://www.wago.com/2020-203/000-038
https://www.wago.com/2020-203/000-039
https://www.wago.com/2020-204/000-036
https://www.wago.com/2020-204/000-037
https://www.wago.com/2020-204/000-038
https://www.wago.com/2020-204/000-039
https://www.wago.com/2020-205/000-036
https://www.wago.com/2020-205/000-037
https://www.wago.com/2020-205/000-038
https://www.wago.com/2020-205/000-039
https://www.wago.com/2020-206/000-036
https://www.wago.com/2020-206/000-037
https://www.wago.com/2020-206/000-038
https://www.wago.com/2020-206/000-039
https://www.wago.com/2020-207/000-036
https://www.wago.com/2020-207/000-037
https://www.wago.com/2020-207/000-038
https://www.wago.com/2020-207/000-039
https://www.wago.com/2020-208/000-036
https://www.wago.com/2020-208/000-037
https://www.wago.com/2020-208/000-038
https://www.wago.com/2020-208/000-039
https://www.wago.com/2020-209/000-036
https://www.wago.com/2020-209/000-037
https://www.wago.com/2020-209/000-038
https://www.wago.com/2020-209/000-039
https://www.wago.com/2020-210/000-036
https://www.wago.com/2020-210/000-037
https://www.wago.com/2020-210/000-038
https://www.wago.com/2020-210/000-039
https://www.wago.com/2020-211/000-036
https://www.wago.com/2020-211/000-037
https://www.wago.com/2020-211/000-038
https://www.wago.com/2020-211/000-039
https://www.wago.com/2020-212/000-036
https://www.wago.com/2020-212/000-037
https://www.wago.com/2020-212/000-038
https://www.wago.com/2020-212/000-039
https://www.wago.com/2020-213/000-036
https://www.wago.com/2020-213/000-037
https://www.wago.com/2020-213/000-038
https://www.wago.com/2020-213/000-039
https://www.wago.com/2020-214/000-036
https://www.wago.com/2020-214/000-037
https://www.wago.com/2020-214/000-038
https://www.wago.com/2020-214/000-039
https://www.wago.com/2020-215/000-036
https://www.wago.com/2020-215/000-037
https://www.wago.com/2020-215/000-038
https://www.wago.com/2020-215/000-039
https://www.wago.com/2000-115
https://www.wago.com/2020-100
https://www.wago.com/2022-142
https://www.wago.com/2022-141
https://www.wago.com/2022-152
https://www.wago.com/2022-151
https://www.wago.com/734-326
https://www.wago.com/734-327
https://www.wago.com/734-328
https://www.wago.com/734-329
https://www.wago.com/2009-113
https://www.wago.com/793-3501

WWW.wago.com

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/I6 kV/I3 @ 300V, 15 AW
IN135A @ 300V, 10 A€

Modulbreite 3,5 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

lPoI

2-Leiter-Federleiste; mit PE-Endmodul (griin-gelb); zum

Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl Bestellnr.

3 2020-203/000-039
4 2020-204/000-039
5 2020-205/000-039
6 2020-206/000-039
7 2020-207/000-039
8 2020-208/000-039
9 2020-209/000-039
10 2020-210/000-039
1 2020-211/000-039
12 2020-212/000-039
13 2020-213/000-039
14 2020-214/000-039
15 2020-215/000-039

wAacGo

VPE
50
50
50
50
25
25
25
25
20
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@ anschlieBbar:0,14... 1,5 mm?2 e +f";
direkt steckbar:0,5... 1,5 mm?,e"und 0,5 ... 0,75 mm?

+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

500 V = Bemessungsspannung

6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geman
EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken
und Trennen geeignet.

Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basis-
klemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu
setzen.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

[PUSH-IN CAGE CLAMPY
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https://www.wago.com/2020-203/000-036
https://www.wago.com/2020-203/000-037
https://www.wago.com/2020-203/000-038
https://www.wago.com/2020-203/000-039
https://www.wago.com/2020-204/000-036
https://www.wago.com/2020-204/000-037
https://www.wago.com/2020-204/000-038
https://www.wago.com/2020-204/000-039
https://www.wago.com/2020-205/000-036
https://www.wago.com/2020-205/000-037
https://www.wago.com/2020-205/000-038
https://www.wago.com/2020-205/000-039
https://www.wago.com/2020-206/000-036
https://www.wago.com/2020-206/000-037
https://www.wago.com/2020-206/000-038
https://www.wago.com/2020-206/000-039
https://www.wago.com/2020-207/000-036
https://www.wago.com/2020-207/000-037
https://www.wago.com/2020-207/000-038
https://www.wago.com/2020-207/000-039
https://www.wago.com/2020-208/000-036
https://www.wago.com/2020-208/000-037
https://www.wago.com/2020-208/000-038
https://www.wago.com/2020-208/000-039
https://www.wago.com/2020-209/000-036
https://www.wago.com/2020-209/000-037
https://www.wago.com/2020-209/000-038
https://www.wago.com/2020-209/000-039
https://www.wago.com/2020-210/000-036
https://www.wago.com/2020-210/000-037
https://www.wago.com/2020-210/000-038
https://www.wago.com/2020-210/000-039
https://www.wago.com/2020-211/000-036
https://www.wago.com/2020-211/000-037
https://www.wago.com/2020-211/000-038
https://www.wago.com/2020-211/000-039
https://www.wago.com/2020-212/000-036
https://www.wago.com/2020-212/000-037
https://www.wago.com/2020-212/000-038
https://www.wago.com/2020-212/000-039
https://www.wago.com/2020-213/000-036
https://www.wago.com/2020-213/000-037
https://www.wago.com/2020-213/000-038
https://www.wago.com/2020-213/000-039
https://www.wago.com/2020-214/000-036
https://www.wago.com/2020-214/000-037
https://www.wago.com/2020-214/000-038
https://www.wago.com/2020-214/000-039
https://www.wago.com/2020-215/000-036
https://www.wago.com/2020-215/000-037
https://www.wago.com/2020-215/000-038
https://www.wago.com/2020-215/000-039
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1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI; mit Verriegelungsklinke und Zugentlastungs-

platte
1(1,5) mm?2; Serie 2020

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/I3 @ 300V, 15 AW
N135A0 300V, 10 A@

Modulbreite 3,5 mm/0.138 inch
229...11mm/0.35...0.43inch

l Pol
-l

il

1-Leiter-Federleiste; mit Verriegelungsklinke; zum Einste-
cken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl Bestellnr. VPE
O 2 2020-102/122-000 100
O3 2020-103/122-000 50
O 4 2020-104/124-000 50
Os5 2020-105/124-000 50
O 6 2020-106/124-000 25
o7 2020-107/124-000 25
O 8 2020-108/124-000 25
O 9 2020-109/124-000 25
O 10 2020-110/125-000 25
O n 2020-111/125-000 20
O 12 2020-112/125-000 20
O 13 2020-113/125-000 10
O 14 2020-114/125-000 10
O 15 2020-115/125-000 10

Zubehér; fir Federleisten

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 15 AW
N135A@ 300V, 10 A€

Modulbreite 3,5 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

iPOl

|t
i

1-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte; zum

Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl Bestellnr.

O 2 2020-102/132-000
O3 2020-103/132-000
O 4 2020-104/133-000
Os5 2020-105/133-000
O 6 2020-106/133-000
o7 2020-107/134-000
O 8 2020-108/134-000
O 9 2020-109/134-000
O 10 2020-110/135-000
O 1 2020-111/135-000
O 12 2020-112/135-000
O 13 2020-113/135-000
O 14 2020-114/135-000
O 15 2020-115/135-000

VPE

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 15 AR
N135A@ 300V, 10 A€

Modulbreite 3,56 mm/0.138 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

‘:%t: [Pol
i

1-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte und
Verriegelungsklinke; zum Einstecken in Basisklemmen;
kodierbar; grau

Polzahl Bestellnr. VPE
O 2 2020-102/142-000 100
O3 2020-103/142-000 50
O 4 2020-104/143-000 50
O-5 2020-105/143-000 50
Q6 2020-106/143-000 25
O7 2020-107/144-000 25
O 8 2020-108/144-000 25
Q9 2020-109/144-000 25
O 10 2020-110/145-000 25
O 1 2020-111/145-000 20
O 12 2020-112/145-000 20
O 13 2020-113/145-000 10
O 14 2020-114/145-000 10
O 15 2020-115/145-000 10

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2000-115 100(25)

Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

;ir i é orange 2020-100 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/

Rolle
&

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fiir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt ~ 793-3501 5

weil3 2009-113 1
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https://www.wago.com/2020-102/122-000
https://www.wago.com/2020-102/132-000
https://www.wago.com/2020-102/142-000
https://www.wago.com/2020-103/122-000
https://www.wago.com/2020-103/132-000
https://www.wago.com/2020-103/142-000
https://www.wago.com/2020-104/124-000
https://www.wago.com/2020-104/133-000
https://www.wago.com/2020-104/143-000
https://www.wago.com/2020-105/124-000
https://www.wago.com/2020-105/133-000
https://www.wago.com/2020-105/143-000
https://www.wago.com/2020-106/124-000
https://www.wago.com/2020-106/133-000
https://www.wago.com/2020-106/143-000
https://www.wago.com/2020-107/124-000
https://www.wago.com/2020-107/134-000
https://www.wago.com/2020-107/144-000
https://www.wago.com/2020-108/124-000
https://www.wago.com/2020-108/134-000
https://www.wago.com/2020-108/144-000
https://www.wago.com/2020-109/124-000
https://www.wago.com/2020-109/134-000
https://www.wago.com/2020-109/144-000
https://www.wago.com/2020-110/125-000
https://www.wago.com/2020-110/135-000
https://www.wago.com/2020-110/145-000
https://www.wago.com/2020-111/125-000
https://www.wago.com/2020-111/135-000
https://www.wago.com/2020-111/145-000
https://www.wago.com/2020-112/125-000
https://www.wago.com/2020-112/135-000
https://www.wago.com/2020-112/145-000
https://www.wago.com/2020-113/125-000
https://www.wago.com/2020-113/135-000
https://www.wago.com/2020-113/145-000
https://www.wago.com/2020-114/125-000
https://www.wago.com/2020-114/135-000
https://www.wago.com/2020-114/145-000
https://www.wago.com/2020-115/125-000
https://www.wago.com/2020-115/135-000
https://www.wago.com/2020-115/145-000
https://www.wago.com/2000-115
https://www.wago.com/2020-100
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-113
https://www.wago.com/793-3501

www.wago.com

@ anschlieBbar:0,14...1,5 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 0,5... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemaB
EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken
und Trennen geeignet.

Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basis-
klemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu
setzen.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Band 1, Kapitel 2 | WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM-MINI

PUSH-IN CAGE CLAMPY

Zugentlastungsplatte (ZEP) grau Verriegelungsklinke (VK) grau ZEPund VK grau
montiert montiert montiert
ZEP Polzahl Anzahl 1-fach 2-fach
Zusatz- Zusatz- Zusatz-
Bestellnr. Bestellnr. Bestellnr.
Bestellnr. Farbe  Breite
734-327 grau 6mm /132-0xx 2bis3 1 1122-0xx - 1142-0xx
734-328 grau 12,5mm /133-0xx 4bis6 1 - 1124-0xx 1143-0xx
734-329 grau 25mm /134-0xx 7his9 1 - 1124-0xx /144-0xx
734-326 grau 35mm 1135-0xx 10bis 15 2 - 1125-0xx 1145-0xx

Bei farbigen Federleisten ist .xx" in der Zusatz-Bestellnummer durch den Farbschliissel

-006 fiir blau und -016 fiir griin-gelb zu ersetzen.

MaBe der Verriegelungklinken
48

Beschreibung Farbe Bestell- Anhang-
nummer nummer
1-Leiter-Federleiste grau 2020-102 keine
2- bis 15-polig blau bis /000-006
griin-gelb  2020-115 /000-016
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MaBe der Zugentlastungsplatten
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www.wago.com

2-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI; mit Verriegelungsklinke und Zugentlastungs-

platte
1(1,5) mm?2; Serie 2020

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/I3 @ 300V, 15 AW
N135A0 300V, 10 A@

Modulbreite 3,5 mm/0.138 inch
229...11mm/0.35...0.43inch

2-Leiter-Federleiste; mit Verriegelungsklinke; zum Einste-
cken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl Bestellnr. VPE
O 2 2020-202/122-000 100
O3 2020-203/122-000 50
O 4 2020-204/124-000 50
Os5 2020-205/124-000 50
O 6 2020-206/124-000 25
o7 2020-207/124-000 25
O 8 2020-208/124-000 25
O 9 2020-209/124-000 25
O 10 2020-210/125-000 25
O n 2020-211/125-000 20
O 12 2020-212/125-000 20
O 13 2020-213/125-000 10
O 14 2020-214/125-000 10
O 15 2020-215/125-000 10

Zubehér; fir Federleisten

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2000-115 100(25)

Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

;ir i é orange 2020-100 100(25)

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/

Rolle
&

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fiir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt  793-3501 5

weiB 2009-113 1

200 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 15 AW
N135A@ 300V, 10 A€

Modulbreite 3,5 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

2-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte; zum
Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl Bestellnr. VPE
O 2 2020-202/132-000 100
O3 2020-203/132-000 50
O 4 2020-204/133-000 50
Os5 2020-205/133-000 50
O 6 2020-206/133-000 25
o7 2020-207/134-000 25
O 8 2020-208/134-000 25
O 9 2020-209/134-000 25
O 10 2020-210/135-000 25
O 1 2020-211/135-000 20
O 12 2020-212/135-000 20
O 13 2020-213/135-000 10
O 14 2020-214/135-000 10
O 15 2020-215/135-000 10

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm? @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 15 AR
N135A@ 300V, 10 A€

Modulbreite 3,56 mm/0.138 inch
£ =29...11mm/0.35...0.43inch

2-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte und
Verriegelungsklinke; zum Einstecken in Basisklemmen;
kodierbar; grau

Polzahl Bestellnr. VPE
O 2 2020-202/142-000 100
O3 2020-203/142-000 50
O 4 2020-204/143-000 50
O-5 2020-205/143-000 50
Q6 2020-206/143-000 25
O7 2020-207/144-000 25
O 8 2020-208/144-000 25
Q9 2020-209/144-000 25
O 10 2020-210/145-000 25
O 1 2020-211/145-000 20
O 12 2020-212/145-000 20
O 13 2020-213/145-000 10
O 14 2020-214/145-000 10
O 15 2020-215/145-000 10


https://www.wago.com/2020-202/122-000
https://www.wago.com/2020-202/132-000
https://www.wago.com/2020-202/142-000
https://www.wago.com/2020-203/122-000
https://www.wago.com/2020-203/132-000
https://www.wago.com/2020-203/142-000
https://www.wago.com/2020-204/124-000
https://www.wago.com/2020-204/133-000
https://www.wago.com/2020-204/143-000
https://www.wago.com/2020-205/124-000
https://www.wago.com/2020-205/133-000
https://www.wago.com/2020-205/143-000
https://www.wago.com/2020-206/124-000
https://www.wago.com/2020-206/133-000
https://www.wago.com/2020-206/143-000
https://www.wago.com/2020-207/124-000
https://www.wago.com/2020-207/134-000
https://www.wago.com/2020-207/144-000
https://www.wago.com/2020-208/124-000
https://www.wago.com/2020-208/134-000
https://www.wago.com/2020-208/144-000
https://www.wago.com/2020-209/124-000
https://www.wago.com/2020-209/134-000
https://www.wago.com/2020-209/144-000
https://www.wago.com/2020-210/125-000
https://www.wago.com/2020-210/135-000
https://www.wago.com/2020-210/145-000
https://www.wago.com/2020-211/125-000
https://www.wago.com/2020-211/135-000
https://www.wago.com/2020-211/145-000
https://www.wago.com/2020-212/125-000
https://www.wago.com/2020-212/135-000
https://www.wago.com/2020-212/145-000
https://www.wago.com/2020-213/125-000
https://www.wago.com/2020-213/135-000
https://www.wago.com/2020-213/145-000
https://www.wago.com/2020-214/125-000
https://www.wago.com/2020-214/135-000
https://www.wago.com/2020-214/145-000
https://www.wago.com/2020-215/125-000
https://www.wago.com/2020-215/135-000
https://www.wago.com/2020-215/145-000
https://www.wago.com/2000-115
https://www.wago.com/2020-100
https://www.wago.com/2009-113
https://www.wago.com/793-3501

www.wago.com

@ anschlieBbar:0,14...1,5 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 0,5... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemaB
EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken
und Trennen geeignet.

Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basis-
klemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu
setzen.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Band 1, Kapitel 2 | WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM-MINI

PUSH-IN CAGE CLAMPY

Zugentlastungsplatte (ZEP) grau Verriegelungsklinke (VK) grau ZEPund VK grau
montiert montiert montiert
ZEP Polzahl Anzahl 1-fach 2-fach
Zusatz- Zusatz- Zusatz-
Bestellnr. Bestellnr. Bestellnr.
Bestellnr. Farbe  Breite
734-327 grau 6mm 1132-0xx 2 bis 3 1 1122-0xx - 1142-0xx
734-328 grau 12,5mm /133-0xx 4 bis6 1 - 1124-0xx 1143-0xx
734-329 grau 25mm /134-0xx 7bis9 1 - 1124-0xx 1144-0xx
734-326 grau 35mm /135-0xx 10bis 15 2 - 1125-0xx /145-0xx

Bei farbigen Federleisten ist ,xx" in der Zusatz-Bestellnummer durch den Farbschliissel

-006 fiir blau und -016 fiir griin-gelb zu ersetzen.
MaBe der Verriegelungklinken

LN Beschreibung Farbe Bestell- Anhang-
— 251 —~ nummer nummer

L 2-Leiter-Federleiste grau 2020-202 keine

A 2- bis 15-polig blau bis /000-006
R griin-gelb ~ 2020-215 /000-016
| N

u L

% /

2-p9lig E}-poligr 15-polig

[ f

=3 g =0

K D=
35

MaBe der Zugentlastungsplatten
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1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, 2-Leiter/1-Pin-Basisklemme, 2-Leiter/2-Pin-Basisklemme

X-COM®S-SYSTEM

2,5 (4) mm?; Serie 2022
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
690 VI6 kVI3 @ 600V, 20 A
IN24A(32A)© 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

199mm/0.78in
~— 485mm/1.91in —=

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2022-1201 100
@ blau 2022-1204 100
@ orange 2022-1202 100

1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme
© griin-gelb 2022-1207 100

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2022-1292
grau 2022-1291

100(25)
100(25)

Zubehor; Serie 2022

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

gelb 2002-115 100(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf 5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1auf7 2002-437 25
von 1 auf8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25
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Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
690 V/6 kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24A(32A)© 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
690 V/6 kV/3 @ 600V, 20 AR
IN24A(28A)© 600V,20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ ==210...12mm/0.39...0.47 inch

199mm/0.78in
~— 59,2mm/2.33in ——

2-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Farbe Bestellnr.
O grau 2022-1301
@ blau 2022-1304
@ orange 2022-1302

2-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme
© griin-gelb 2022-1307

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2022-1392
grau 2022-1391

VPE
100
100
100

100

100(25)
100(25)

Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau

.~ 1-23-45%6

2002-406/020-000

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau

1-3-5

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

- 2-fach 2002-472
e 3-fach 2002-473
4-fach 2002-474
5-fach 2002-475
6-fach 2002-476
7-fach 2002-477
8-fach 2002-478
9-fach 2002-479
10-fach 2002-480
11-fach 2002-481
12-fach 2002-482

2002-405/011-000

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Querbrticker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;

lichtgrau

2-fach 2002-400

25

25

25

Querbriicker flir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1

auf 3
- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005
blau 2002-423/000-006

25
25

<— 39,6mm/1.56in —=

-~ 862mm/3.39in ——

2-Leiter/2-Pin-Basisklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2022-1401 50
@ blau 2022-1404 50
@ orange 2022-1402 50

2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme
© griin-gelb 2022-1407 50

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2022-1492
grau 2022-1491

100(25)
100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm? Iy 18 A

h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten
* orange 2022-100 100(25)
Prifstift; @ 1 mm
859-500 1

/

1-Leiter-Federleiste

? grau

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

2022-101 200

wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar5 ... 5,2 mm

iB
@ wei

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5.... 5,2 mm

unbedruckt

2009-115 1

793-5501 5
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

@ anschlieBbar:0,25...4mm? e +f";
direkt steckbar: 1...4mm2,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 690V = Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder durfen bei bestimmungsgeméBem

Gebrauch nicht spannungsfiihrend oder unter Last Basisklemmen X-COM®S-SYSTEM der Serie 2022 kombi-  Basisklemmen und Federleisten sind berthrungsge-
gesteckt/getrennt werden. niert mit Durchgangsklemmen der Serie 2002 schiitzt.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Kodierstift in gewlinschte Kodier6ffnung der Klemme ein-
flihren und abdrehen.
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2-Pin-Basisklemme, 4-Pin-Basisklemme X-COM®S-SYSTEM

Serie 2022

Technische Daten Technische Daten @ 690V =Bemessungsspannung

690 V/6 kV/3 @ 690 V/6 kV/3 @ g k\(/: Be?est”QSStOB;Pa””U"Q
= Verschmutzungsgra

v 24 A28 A) @ IW24A 27 A @ (eiche Kepitsl 15) 959

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

@ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:

Steckverbinder dirfen bei bestimmungsgeméaBem
Gebrauch nicht spannungsfiihrend oder unter Last
gesteckt/getrennt werden.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

199mm/0.78in

~—— 52mm/2.05in — -~ 106 mm/4.17in —— Zubehr: Serie 2022
2-Pin-Basisklemme 4-Pin-Basisklemme Passendes Beschriftungssystem:
Farbe Bestellnr. VPE Farbe Bestellnr. VPE WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
O grau 2022-1601 50 O grau 2022-1801 S0 Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
@ blau 2022-1604 50 @ blau 2022-1804 50 50m-Rolle
weiB 2009-110 1
2-Pin-PE-Basisklemme 4-Pin-PE-Basisklemme
© grin-gelb 2022-1607 50 © griin-gelb 2022-1807 50
WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Zubehér; artikelspezifisch Zubehor; artikelspezifisch Rolle; dehnbar 5.... 5,2 mm
Abschlussplatte; 1 mm dick Abschlussplatte; 1 mm dick @ wei 2009-115 1
orange 2022-1692 100(25) N ~ orange 2022-1892 100(25)
o g 20221691 100(25) T ga 20221891 100(25)

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

Zubehor; Serie 2022
Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25 -= 2-fach 2002-472 25

3-fach 2002-403 25 ! 3-fach 2002-473 25

4-fach 2002-404 25 4-fach 2002-474 25

5-fach 2002-405 25 5-fach 2002-475 25

6-fach 2002-406 25 6-fach 2002-476 25

7-fach 2002-407 25 7-fach 2002-477 25

8-fach 2002-408 25 8-fach 2002-478 25

9-fach 2002-409 25 9-fach 2002-479 25

10-fach 2002-410 25 10-fach 2002-480 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau 11-fach 2002-481 25

von 1auf 3 2002-433 25 12-fach 2002-482 25

von 1 auf 4 2002-434 25 Querbriicker flir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1

vonfauf5 2002435 25 auf 3

vonlauf6 2002436 25 - lichtgrau 2002-423 25

von 1auf7 2002-437 25 rot 2002-423/000-005 25

von 1 auf8 2002-438 25 blau 2002-423/000-006 25

von 1auf9 2002-439 25 Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt

vonlauf10  2002-440 25 1B mmly 18/?_ Ccomm 2000412 10010
Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau r—\ T 100010

o 1-23-45-6  2002-406/020-000 25
=TT L=250mm  2009-416 100(10)

Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau : : orange 2022100 100025)
1-3-5 2002-405/011-000 25 '

1-Leiter-Federleiste
Querbrticker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; grau 2022-101 200
lichtgrau

2-fach 2002-400 25
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Basisklemmen und 1-Leiter-Federleisten X-COM®S-SYSTEM
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1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme X-COM®S-SYSTEM
2,5 (4) mm?; Serie 2022

Technische Daten

0.25...2,5(4) mm? @ 22...12 AWG
690 VI6 kV/3 @ 600V, 20 A%
IN24A(28A) © 600V, 20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/

~— 51,3mm/2.02in —
l~— 61,4mm/2.41in —

— 46,9mm/1.85in =

—<—— 80,7mm/3.15in

Durchgangsklemme; mit Beschriftungstréger; grau

O LL
O NIL
O LN

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/

Bestellnr. VPE
2022-2231 50
2022-2232 50
2022-2233 50

Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstrager; grau

O LL
O NIL
O LN

2022-2201 50
2022-2202 50
2022-2203 50

51,3mm/2.02in —
61,4mm/2.41in —

~ 46,9mm/1.85in =~
~<— 80,7mm/3.15in ——

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-

Pin-Durchgangsklemme; mit Beschriftungstrager; intern

gebrickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; grau

oL

Bestellnr. VPE
2022-2238 50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstréger;

intern gebriickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; grau

oL

206
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Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
690 V/6 kVI3 @ 600V,20 AN
IN24A(28A)© 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/ 0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

== 51,3mm/2.02in —
— 61,4mm/2.41in —

! —
— 46,9mm/1.85in =

<—— 80,1mm/3.15in

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/
Durchgangsklemme; mit Beschriftungstréger; blau

Bestellnr. VPE

@ NN 2022-2234 50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/
Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstréger; blau

@ NN 2022-2204 50

61,4mm/2.41in —»

51,3mm/2.02in —

= 46,9mm/1.85in =
~— 80,1mm/3.15in ——

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-

Pin-Durchgangsklemme; mit Beschriftungstréager; intern

gebrickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; blau
Bestellnr. VPE

@N 2022-2239 50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstréger;
intern gebruckt; Leitereinfihrung violett bedruckt; blau

@ N 2022-2209 50

WWW.wago.com

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
690 V/I6kV/I3 @ 600V, 20 A%y
IN24A(28A)© 600V,20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
£ ==210...12mm/0.39...0.47 inch

— 46,9mm/1.85in =
<—— 80,Tmm/3.15in ——

~— 51,3mm/2.02in —
~— 61,4mm/2.47in —

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/
Durchgangsklemme; mit Beschriftungstréger; grau

Bestellnr.
O PEN 2022-2247
O PEIL 2022-2257

VPE
50
50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/
Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstrager; grau

O PEIN 2022-2217

O PEL

2022-2227

\

50
50

51,3mm/2.02in —
61,4mm/2.41in —

- 46,9mm/1.85in =~

~<— 80,1mm/3.15in ——

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2

-Leiter/2-

Pin-Schutzleiterklemme; mit Beschriftungstrager; intern

gebrickt; grin-gelb
Bestellnr.

O PE 2022-2237

VPE
50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Schutzleiterklemme; ohne Beschriftungstréger;

intern gebriickt; griin-gelb
O PE 2022-2207

50
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@ anschlieBbar: 0,25...4 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 690V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:

Steckverbinder durfen bei bestimmungsgeméBem
Gebrauch nicht spannungsfiihrend oder unter Last
gesteckt/getrennt werden.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehdr; Serie 2022
Passendes Beschriftungssystem:

WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick
orange 2022-2292

& grau 2022-2291

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

100(25)
100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau  2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen

_ gebb 2002-115 100(25)
ey
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1auf 5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

Querbriicker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker fir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

wAaco
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Zubehor; Serie 2022

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 24 A

lichtgrau 2002-492 100(25)
orange 2002-492/000-012
100(25)
Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten
i i orange 2022-100 100(25)
Prifstift; @ 1 mm
859-500 1
Priifadapter; fiir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?2
o5 grau 2009-182 100(25)

1-Leiter-Federleiste

f grau

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

2022-101 200

weil 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt

2009-115 1

793-5501 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar
& grau 2002-121 50(25)

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

GroBenvergleich
Doppelstock-Basisklemmen mit Klemmenbreite 3,5 mm
und 5,2 mm

ol

Beschriftung mit Beschriftungsadapter (2009-198)
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https://www.wago.com/2002-492
https://www.wago.com/2002-492/000-012
https://www.wago.com/2022-100
https://www.wago.com/859-500
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2022-101
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-121
https://www.wago.com/2022-2292
https://www.wago.com/2022-2291
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-400
https://www.wago.com/2002-423
https://www.wago.com/2002-423/000-005
https://www.wago.com/2002-423/000-006
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1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM

2,5 (4) mm?; Serie 2022
Technische Daten

0,25...2,5(4) mm2 @ 22...12 AWG
690 V/I6 kVI3 @ 600V, 20 A
IN24A(32A)© 600V, 20 A@

Modulbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

Abmessungen in mm

—5,2j= 224 —»|
==

40,5

~—o 26,6

M1

L = Polzahl x Modulbreite

1-Leiter-Federleiste; zum Einstecken in Basisklemmen;
kodierbar; grau

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geméas

EN 61984 f{ir das last- und spannungsfreie Stecken und
Trennen geeignet.

Polzahl Bestellnr. VPE
O 1 2022-101 200
O 2 2022-102 200
O 3 2022-103 100
O 4 2022-104 100
O 5 2022-105 50
O 6 2022-106 50
o7 2022-107 50
O 8 2022-108 50
O 9 2022-109 50
O 10 2022-110 25
on 2022-111 25
O 12 2022-112 25
O 13 2022-113 25
O 14 2022-114 25
O 15 2022-115 25

Zubehor; fiir Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stuick/Strang; 0,75 ... T mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)
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@ anschlieBbar:0,25...4 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 690V = Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Zusatz-Bestellnr.

blau .../000-006
orange .../000-012
griin-gelb .../000-016
Zulassungsdaten

siehe www.wago.com

Zubehor; fir Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Federleiste kodieren, gewiinschte Kodiernase mittels )
geeignetem Werkzeug von der Federleiste abtrennen.

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fiir 5 Klemmen

_ geb 2002-115 100(25)
gy

Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit
orange 2022-142 100(25)
grau 2022-141 100(25)

Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit
orange 2022-152 100(25)
grau 2022-151 100(25)

Trager mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

! ﬁ orange 2022-100 100(25)

Zugentlastungsplatte; grau

35mmbreit  734-326 100(25)
6 mm breit 734-327 100 (25)
12,5 mm breit 734-328 100(25)
25 mmbreit  734-329 100(25)
55mmbreit  734-430 50(25)
75 mmbreit  734-431 50(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

Sy A -
An entsprechender Stelle in der Basisklemme einen
Kodierstift (2022-100) setzen.

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; wei; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

wAco


https://www.wago.com/2022-101
https://www.wago.com/2022-102
https://www.wago.com/2022-103
https://www.wago.com/2022-104
https://www.wago.com/2022-105
https://www.wago.com/2022-106
https://www.wago.com/2022-107
https://www.wago.com/2022-108
https://www.wago.com/2022-109
https://www.wago.com/2022-110
https://www.wago.com/2022-111
https://www.wago.com/2022-112
https://www.wago.com/2022-113
https://www.wago.com/2022-114
https://www.wago.com/2022-115
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2022-142
https://www.wago.com/2022-141
https://www.wago.com/2022-152
https://www.wago.com/2022-151
https://www.wago.com/2022-100
https://www.wago.com/734-326
https://www.wago.com/734-327
https://www.wago.com/734-328
https://www.wago.com/734-329
https://www.wago.com/734-430
https://www.wago.com/734-431
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
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Basisklemmen und 1-Leiter-Federleisten X-COM®S-SYSTEM
Kombinationsmoglichkeiten

®
[y
1-Leiter-Federleiste Basisklemme
Basisklemmen sind mit Kammbriickern der Serie 2002 briickbar, priifbar mit Prifstift
859-500.
32}
g

Klemmenblock X-COM®S-SYSTEM PE-Basisklemme

938

el
e

g&

1-Leiter-Federleiste Doppelstock-Basisklemme
Doppelstock-Basisklemmen sind mit Kammbriickern der Serie 2002 briickbar, priifbar
mit Priifstift 859-500.
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Federleiste zum Selbstkonfektionieren X-COM®S-SYSTEM
2,5 (4) mm2; Serie 2022

Technische Daten @ anschlieBbar:0,25...4mm2 e +f";

0.25...2,5(4) mm2 @ 22...12 AWG direkt steckbar: 1...4mm?2,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhlilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"”

690 VI6 kVI3 @ 600V, 20 AW Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

IN24A(32A)© 600V, 20 A@ Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

@ 690V = Bemessungsspannung
10...12mm/0.39...0.47 inch

6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemaB
EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken
und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; fiir Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:

P —— WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Farbe Bestellnr. VPE Zugentlastungsplatte; grau

O grau 2022-181 250 — 35mmbreit  734-326 100 (25)

@ blau 2022-184 250 ,,_H_—H 6 mm breit 734-327 100 (25)

@ orange 2022-182 250 ' 12,5 mmbreit 734-328 100(25)

© griin-gelb 2022-187 250 25mmbreit  734-329 100(25)
55mmbreit  734-430 50(25)

1-Leiter-Mittelmodul; kodierbar 75mmbreit  734-431 50(25)

O grau 2022-171 250 Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
@ blau 2022-174 250 50m-Rolle

@ orange 2022-172 250 weif 2009-110 1
© griin-gelb 2022-177 250

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/

1-Leiter-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte;
¢ e K Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

kodierbar

O grau 2022161 250 @ weiB 20091151

@ blau 2022-164 250

@ orange 2022-162 250

© grin-gelo 2022-167 250 WMB-Beschriftungskarte; weif; 10 Streifen a 10 Schil-

der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

Zubehor; fir Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stilick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

gelb 2002-115 100(25)
Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit

) orange 2022-142 100(25)

PP grau 2022141 100(25)
Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit

} orange 2022-152 100(25)

= o grau 2022151 100(25)

Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

\ !-' orange 2022-100 100(25)

210 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen
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Selbstmontage individueller Federleisten

Mit seinem modularen Aufbau der Federleisten des
X-COM®S-SYSTEMSs bietet WAGO die Méglichkeit fiir das
Erstellen von individuellen, haufig wechselnden Polzahlen,
z. B fiir den Prototypenbau.

Module und Polzahlen

Eine selbst zu erstellende Federleiste X-COM®S-SYSTEM

besteht aus:

* Einem Anfangsmodul mit integrierter Abschlussplatte

* Bis zu 13 Mittelmodulen (entspricht einer 15-poligen
Federleiste = maximale Polzahl)

* Einem Endmodul

BestimmungsgemaéBer Gebrauch

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geméaB EN 61984
fiir das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen
geeignet.

Montage

Zur Sicherstellung des ordnungsgemaBen Verrastens der
einzelnen Module untereinander, ohne Beschédigung der

Rastzapfen, ist die Verwendung einer Montagevorrichtung
zu empfehlen.


https://www.wago.com/2022-184
https://www.wago.com/2022-182
https://www.wago.com/2022-187
https://www.wago.com/2022-171
https://www.wago.com/2022-174
https://www.wago.com/2022-172
https://www.wago.com/2022-177
https://www.wago.com/2022-161
https://www.wago.com/2022-164
https://www.wago.com/2022-162
https://www.wago.com/2022-167
https://www.wago.com/734-326
https://www.wago.com/734-327
https://www.wago.com/734-328
https://www.wago.com/734-329
https://www.wago.com/734-430
https://www.wago.com/734-431
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2022-142
https://www.wago.com/2022-141
https://www.wago.com/2022-152
https://www.wago.com/2022-151
https://www.wago.com/2022-100
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Endmodul Mittelmodul Anfangsmodul

Beispiel einer 5-poligen 1-Leiter-Federleiste

-!!'

WAEU WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen 21

Anfangsmodul mit integrierter Abschlussplatte
2022-167

Mittelmodul
2022-174

Mittelmodul
2022-171

Endmodul
2022-181
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Vorkonfektionierte 1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM

2,5 (4) mm?; Serie 2022

Technische Daten

0,25...25(@) mm2 @ 22...12 AWG
690 V/I6 kVI3 @ 600V, 20 AN
IN24A(32A)© 600V, 20 A@

Modulbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (griin-gelb);
zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl Bestellnr. VPE
8 2022-103/000-036 100
4 2022-104/000-036 100
5 2022-105/000-036 50
6 2022-106/000-036 50
7 2022-107/000-036 50
8 2022-108/000-036 50
9 2022-109/000-036 50
10 2022-110/000-036 25
1 2022-111/000-036 25
12 2022-112/000-036 25
13 2022-113/000-036 25
14 2022-114/000-036 25
15 2022-115/000-036 25

Zubehor; fir Federleisten

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
690 V/6 kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24A(32A)© 600V, 20 A@

Modulbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Endmodul (griin-gelb); zum
Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl Bestellnr. VPE
3 2022-103/000-037 100
4 2022-104/000-037 100
5 2022-105/000-037 50
6 2022-106/000-037 50
7 2022-107/000-037 50
8 2022-108/000-037 50
9 2022-109/000-037 50
10 2022-110/000-037 25
1 2022-111/000-037 25
12 2022-112/000-037 25
13 2022-113/000-037 25
14 2022-114/000-037 25
15 2022-115/000-037 25

www.wago.com

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
690 V/6 kV/3 @ 600V, 20 AR
IN24A(32A)© 600V, 20 A@

Modulbreite 5,2 mm/0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

o

!
I

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (griin-gelb);
zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl Bestellnr. VPE
3 2022-103/000-038 100
4 2022-104/000-038 100
5 2022-105/000-038 50
6 2022-106/000-038 50
7 2022-107/000-038 50
8 2022-108/000-038 50
9 2022-109/000-038 50
10 2022-110/000-038 25
11 2022-111/000-038 25
12 2022-112/000-038 25
13 2022-113/000-038 25
14 2022-114/000-038 25
15 2022-115/000-038 25

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

gelb 2002-115 100(25)
Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit

) orange 2022-142 100(25)

75 grau 2022141 100(25)
Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit

orange 2022-152 100(25)

T g 2022151 100(25)

Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

| !-' orange 2022-100 100(25)
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Zugentlastungsplatte; grau

— 35mmbreit  734-326 100 (25)
: 6 mm breit 734-327 100(25)
—
' 12,5 mmbreit 734-328 100(25)
25 mmbreit  734-329 100(25)
55 mmbreit  734-430 50(25)
75mmbreit  734-431 50(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5


https://www.wago.com/2022-103/000-036
https://www.wago.com/2022-103/000-037
https://www.wago.com/2022-103/000-038
https://www.wago.com/2022-103/000-039
https://www.wago.com/2022-104/000-036
https://www.wago.com/2022-104/000-037
https://www.wago.com/2022-104/000-038
https://www.wago.com/2022-104/000-039
https://www.wago.com/2022-105/000-036
https://www.wago.com/2022-105/000-037
https://www.wago.com/2022-105/000-038
https://www.wago.com/2022-105/000-039
https://www.wago.com/2022-106/000-036
https://www.wago.com/2022-106/000-037
https://www.wago.com/2022-106/000-038
https://www.wago.com/2022-106/000-039
https://www.wago.com/2022-107/000-036
https://www.wago.com/2022-107/000-037
https://www.wago.com/2022-107/000-038
https://www.wago.com/2022-107/000-039
https://www.wago.com/2022-108/000-036
https://www.wago.com/2022-108/000-037
https://www.wago.com/2022-108/000-038
https://www.wago.com/2022-108/000-039
https://www.wago.com/2022-109/000-036
https://www.wago.com/2022-109/000-037
https://www.wago.com/2022-109/000-038
https://www.wago.com/2022-109/000-039
https://www.wago.com/2022-110/000-036
https://www.wago.com/2022-110/000-037
https://www.wago.com/2022-110/000-038
https://www.wago.com/2022-110/000-039
https://www.wago.com/2022-111/000-036
https://www.wago.com/2022-111/000-037
https://www.wago.com/2022-111/000-038
https://www.wago.com/2022-111/000-039
https://www.wago.com/2022-112/000-036
https://www.wago.com/2022-112/000-037
https://www.wago.com/2022-112/000-038
https://www.wago.com/2022-112/000-039
https://www.wago.com/2022-113/000-036
https://www.wago.com/2022-113/000-037
https://www.wago.com/2022-113/000-038
https://www.wago.com/2022-113/000-039
https://www.wago.com/2022-114/000-036
https://www.wago.com/2022-114/000-037
https://www.wago.com/2022-114/000-038
https://www.wago.com/2022-114/000-039
https://www.wago.com/2022-115/000-036
https://www.wago.com/2022-115/000-037
https://www.wago.com/2022-115/000-038
https://www.wago.com/2022-115/000-039
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2022-142
https://www.wago.com/2022-141
https://www.wago.com/2022-152
https://www.wago.com/2022-151
https://www.wago.com/2022-100
https://www.wago.com/734-326
https://www.wago.com/734-327
https://www.wago.com/734-328
https://www.wago.com/734-329
https://www.wago.com/734-430
https://www.wago.com/734-431
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
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Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
690 V/6 kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24A(32A)© 600V, 20 A@

Modulbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

ll;ol

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Endmodul (griin-gelb); zum

Einstecken in Basisklemmen; kodierbar
Polzahl Bestellnr.

3 2022-103/000-039
4 2022-104/000-039
5 2022-105/000-039
6 2022-106/000-039
7 2022-107/000-039
8 2022-108/000-039
9 2022-109/000-039
10 2022-110/000-039
1" 2022-111/000-039
12 2022-112/000-039
13 2022-113/000-039
14 2022-114/000-039
15 2022-115/000-039

wAGo

VPE
100
100
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
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@ anschlieBbar: 0,25 ... 4 mm? e +f*;

direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

690 V = Bemessungsspannung

6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geman
EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken
und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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https://www.wago.com/2022-103/000-036
https://www.wago.com/2022-103/000-037
https://www.wago.com/2022-103/000-038
https://www.wago.com/2022-103/000-039
https://www.wago.com/2022-104/000-036
https://www.wago.com/2022-104/000-037
https://www.wago.com/2022-104/000-038
https://www.wago.com/2022-104/000-039
https://www.wago.com/2022-105/000-036
https://www.wago.com/2022-105/000-037
https://www.wago.com/2022-105/000-038
https://www.wago.com/2022-105/000-039
https://www.wago.com/2022-106/000-036
https://www.wago.com/2022-106/000-037
https://www.wago.com/2022-106/000-038
https://www.wago.com/2022-106/000-039
https://www.wago.com/2022-107/000-036
https://www.wago.com/2022-107/000-037
https://www.wago.com/2022-107/000-038
https://www.wago.com/2022-107/000-039
https://www.wago.com/2022-108/000-036
https://www.wago.com/2022-108/000-037
https://www.wago.com/2022-108/000-038
https://www.wago.com/2022-108/000-039
https://www.wago.com/2022-109/000-036
https://www.wago.com/2022-109/000-037
https://www.wago.com/2022-109/000-038
https://www.wago.com/2022-109/000-039
https://www.wago.com/2022-110/000-036
https://www.wago.com/2022-110/000-037
https://www.wago.com/2022-110/000-038
https://www.wago.com/2022-110/000-039
https://www.wago.com/2022-111/000-036
https://www.wago.com/2022-111/000-037
https://www.wago.com/2022-111/000-038
https://www.wago.com/2022-111/000-039
https://www.wago.com/2022-112/000-036
https://www.wago.com/2022-112/000-037
https://www.wago.com/2022-112/000-038
https://www.wago.com/2022-112/000-039
https://www.wago.com/2022-113/000-036
https://www.wago.com/2022-113/000-037
https://www.wago.com/2022-113/000-038
https://www.wago.com/2022-113/000-039
https://www.wago.com/2022-114/000-036
https://www.wago.com/2022-114/000-037
https://www.wago.com/2022-114/000-038
https://www.wago.com/2022-114/000-039
https://www.wago.com/2022-115/000-036
https://www.wago.com/2022-115/000-037
https://www.wago.com/2022-115/000-038
https://www.wago.com/2022-115/000-039
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1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM; mit Verriegelungsklinke und Zugentlastungsplatte

2,5 (4) mm?; Serie 2022

Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
690 VI6 kVI3 @ 600V, 20 A
IN24A(32A)© 600V, 20 A@

Modulbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

l1PoI

1-Leiter-Federleiste; mit Verriegelungsklinke; zum Einste-
cken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl Bestellnr. VPE
O 1 2022-101/122-000 200
O 2 2022-102/122-000 100
O3 2022-103/123-000 100
O 4 2022-104/123-000 50
O s 2022-105/123-000 50
O s 2022-106/123-000 50
o7 2022-107/123-000 25
O 8 2022-108/123-000 25
O 9 2022-109/123-000 25
O 10 2022-110/123-000 25
O n 2022-111/126-000 25
O 12 2022-112/126-000 20
O 13 2022-113/126-000 20
O 14 2022-114/126-000 10
O 15 2022-115/127-000 10

1-Leiter-Federleiste; mit Verriegelungsklinke; zum Einste-
cken in Basisklemmen; kodierbar

@ 1blau
© 1grin-gelb

2022-101/122-006 200
2022-101/122-016 200

Zubehor; fiir Federleisten

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
690 V/6 kVI3 @ 600V, 20 AW
IN24A(32A)© 600V, 20 A@

Modulbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

1-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte; zum
Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl Bestellnr. VPE
O 1 2022-101/132-000 200
O 2 2022-102/132-000 100
O3 2022-103/133-000 100
O 4 2022-104/133-000 50
Os 2022-105/134-000 50
O 6 2022-106/134-000 50
o7 2022-107/135-000 25
O 8 2022-108/135-000 25
O 9 2022-109/135-000 25
O 10 2022-110/135-000 25
O 11 2022-111/136-000 25
O 12 2022-112/136-000 20
O 13 2022-113/136-000 20
O 14 2022-114/136-000 10
O 15 2022-115/137-000 10

1-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte; zum
Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

2022-101/132-006 200
2022-101/132-016 200

@ 1blau
© 1grin-gelb

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
690 V/6 kV/3 @ 600V, 20 AR
IN24A(32A)© 600V,20 A€

Modulbreite 5,2 mm/0.205 inch
£ ==210...12mm/0.39...0.47 inch

1-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte und
Verriegelungsklinke; zum Einstecken in Basisklemmen;
kodierbar; grau

Polzahl Bestellnr. VPE
O 1 2022-101/142-000 200
O 2 2022-102/142-000 100
O3 2022-103/143-000 100
O 4 2022-104/143-000 50
Qs 2022-105/144-000 50
Oes 2022-106/144-000 50
o7 2022-107/145-000 25
O 8 2022-108/145-000 25
O 9 2022-109/145-000 25
O 10 2022-110/145-000 25
O 11 2022-111/146-000 25
O 12 2022-112/146-000 20
O 13 2022-113/146-000 20
O 14 2022-114/146-000 10
O 15 2022-115/147-000 10

1-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte und
Verriegelungsklinke; zum Einstecken in Basisklemmen;
kodierbar

@ 1blau

© 1 griin-gelb

2022-101/142-006 200
2022-101/142-016 200

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... T mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

Trager mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

! i orange 2022-100 100(25)
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Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/

Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

iB
@ wei

2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-

der/Karte; dehnbar 5...5,2 mm
unbedruckt  793-5501 5
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https://www.wago.com/2022-101/122-000
https://www.wago.com/2022-101/132-000
https://www.wago.com/2022-101/142-000
https://www.wago.com/2022-102/122-000
https://www.wago.com/2022-102/132-000
https://www.wago.com/2022-102/142-000
https://www.wago.com/2022-103/123-000
https://www.wago.com/2022-103/133-000
https://www.wago.com/2022-103/143-000
https://www.wago.com/2022-104/123-000
https://www.wago.com/2022-104/133-000
https://www.wago.com/2022-104/143-000
https://www.wago.com/2022-105/123-000
https://www.wago.com/2022-105/134-000
https://www.wago.com/2022-105/144-000
https://www.wago.com/2022-106/123-000
https://www.wago.com/2022-106/134-000
https://www.wago.com/2022-106/144-000
https://www.wago.com/2022-107/123-000
https://www.wago.com/2022-107/135-000
https://www.wago.com/2022-107/145-000
https://www.wago.com/2022-108/123-000
https://www.wago.com/2022-108/135-000
https://www.wago.com/2022-108/145-000
https://www.wago.com/2022-109/123-000
https://www.wago.com/2022-109/135-000
https://www.wago.com/2022-109/145-000
https://www.wago.com/2022-110/123-000
https://www.wago.com/2022-110/135-000
https://www.wago.com/2022-110/145-000
https://www.wago.com/2022-111/126-000
https://www.wago.com/2022-111/136-000
https://www.wago.com/2022-111/146-000
https://www.wago.com/2022-112/126-000
https://www.wago.com/2022-112/136-000
https://www.wago.com/2022-112/146-000
https://www.wago.com/2022-113/126-000
https://www.wago.com/2022-113/136-000
https://www.wago.com/2022-113/146-000
https://www.wago.com/2022-114/126-000
https://www.wago.com/2022-114/136-000
https://www.wago.com/2022-114/146-000
https://www.wago.com/2022-115/127-000
https://www.wago.com/2022-115/137-000
https://www.wago.com/2022-115/147-000
https://www.wago.com/2022-101/122-006
https://www.wago.com/2022-101/132-006
https://www.wago.com/2022-101/142-006
https://www.wago.com/2022-101/122-016
https://www.wago.com/2022-101/132-016
https://www.wago.com/2022-101/142-016
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2022-100

www.wago.com

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm? e +f"
direkt steckbar: 1...4mm?2,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 690V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

@ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemaB
EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken
und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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Zugentlastungsplatte (ZEP) grau Verriegelungsklinke (VK) grau ZEPund VK grau
montiert montiert montiert
ZEP Polzahl Anzahl 1-fach 2-fach
Zusatz- Zusatz- Zusatz-
Bestellnr. Bestellnr. Bestellnr.
Bestellnr. Farbe  Breite
734-327 grau 6mm 1132-0xx 1bis 2 1 1122-0xx - 1142-0xx
734-328 grau 12,5mm 1133-0xx 3bis4 1 - 1123-0xx 1143-0xx
734-329 grau 25mm /134-0xx 5bis6 1 - 1123-0xx 1144-0xx
734-326 grau  35mm 1135-0xx 7bis 10 1 - 1123-0xx 1145-0xx
734-430 grau 55mm /136-0xx 11bis 14 2 - 1126-0xx 1146-0xx
734-431 grau 75mm [137-0xx 15 2 - 1127-0xx 1147-0xx
Bei farbigen Federleisten ist .xx" in der Zusatz-Bestellnummer durch den Farbschliissel
-006 fiir blau und -016 fiir griin-gelb zu ersetzen.
MaBe der Verriegelungklinken
B mese ~— 272 —= Beschreibung Farbe Bestell- Anhang-
Yo O O O & nummer nummer
- [ ©0O0Oe \ 1-Leiter-Federleiste grau 2022-101 keine
X | ‘ 1-bis15-polig  blau bis /000-006
B L grin-gelb  2022-115 /000-016

—]
|
11
T
|

HE I
b
o

-polig 5-polig

|=mmt ]
|
———

[

40
25
17,5

«— 25 —»|

MaBe der Zugentlastungsplatten
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1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, 2-Leiter/1-Pin-Basisklemme, 2-Leiter/2-Pin-Basisklemme
X-COM®S-SYSTEM; fur Anwendungen Ex ec

2,5 (4) mm?; Serie 2022
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
630VO 600V, 20 AN
IN20A 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

199mm/0.78in
~— 485mm/1.91in —=

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme; fiir Anwendungen Ex ec
geeignet

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2022-1201/999-953 100
@ blau® 2022-1204/999-953 100

1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme; fir Anwendungen Ex ec
geeignet

© griin-gelb & 2022-1207/999-953 100

Zubehér; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2022-1292
grau 2022-1291

100(25)
100(25)

Zubehor; Serie 2022

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
630VO 600V, 20 AW
IN20A 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
630VO 600V, 20 AW
IN20A 600V,20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

199mm/0.78in
~— 59,2mm/2.33in ——

2-Leiter/1-Pin-Basisklemme; fiir Anwendungen Ex ec
geeignet

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2022-1301/999-953 100
@ blau® 2022-1304/999-953 100

2-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme; fiir Anwendungen Ex ec
geeignet

© griin-gelb ® 2022-1307/999-953 100

Zubehor; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2022-1392
grau 2022-1391

100(25)
100(25)

<— 39,6mm/1.56in —=

-~ 862mm/3.39in ——

2-Leiter/2-Pin-Basisklemme; fiir Anwendungen Ex ec
geeignet

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2022-1401/999-953 50
@ blau® 2022-1404/999-953 50

2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme; flir Anwendungen Ex ec
geeignet

© grin-gelb & 2022-1407/999-953 50

Zubehér; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2022-1492
grau 2022-1491

100(25)
100(25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stilick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

gelb 2002-115 100(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1auf 8 2002-438 25
von 1auf 9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25
216 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

-= 2-fach 2002-472 25
) 3-fach 2002473 25
4-fach 2002-474 25
5-fach 2002-475 25
6-fach 2002-476 25
7-fach 2002-477 25
8-fach 2002-478 25
9-fach 2002-479 25
10-fach 2002-480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002-482 25
Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm? Iy 18 A
h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
Trager mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten
* orange 2022-100 100(25)
Prufstift; @ 1 mm
859-500 1

/

1-Leiter-Federleiste mit verkirzter Verriegelungsklinke;
fur Anwendungen Ex ec geeignet; zum Einstecken in
Basisklemmen; kodierbar

grau 2022-103/999-953 100
i i

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

WwAGOo


https://www.wago.com/2022-1201/999-953
https://www.wago.com/2022-1301/999-953
https://www.wago.com/2022-1401/999-953
https://www.wago.com/2022-1204/999-953
https://www.wago.com/2022-1304/999-953
https://www.wago.com/2022-1404/999-953
https://www.wago.com/2022-1207/999-953
https://www.wago.com/2022-1307/999-953
https://www.wago.com/2022-1407/999-953
https://www.wago.com/2022-1292
https://www.wago.com/2022-1392
https://www.wago.com/2022-1492
https://www.wago.com/2022-1291
https://www.wago.com/2022-1391
https://www.wago.com/2022-1491
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
https://www.wago.com/2002-407
https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
https://www.wago.com/2002-433
https://www.wago.com/2002-434
https://www.wago.com/2002-435
https://www.wago.com/2002-436
https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
https://www.wago.com/2022-100
https://www.wago.com/859-500
https://www.wago.com/2022-103/999-953
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@ anschlieBbar: 0,25...4 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 630V =Bemessungsspannung flir den Einsatz in
Zone 2, Zindschutzart ,ec”
(siehe Kapitel 15)

Hinweis:

Steckverbinder durfen bei bestimmungsgeméBem
Gebrauch nicht spannungsfiihrend oder unter Last
gesteckt/getrennt werden.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

26,8 — .. . .
224w 630 V = Bemessungsspannung fur den Einsatz in Zone 2,

Zindschutzart ,ec”

Ex-Kennzeichnung
Basisklemmen und Federleisten mit Ex-Zulassung haben
einen seitlichen Aufdruck mit Ex-Raute und einer erweiter-
‘ ten Bestellnummer ,..../999-953".

Verkirzte Verriegelungsklinke (ab Werk montiert)
erschwert unbeabsichtigtes Trennen der Verbindung.

59,1

[ J

28,6 —»

48,5

Basisklemme

PE-Basisklemme
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2-Pin-Basisklemme, 4-Pin-Basisklemme X-COM®S-SYSTEM; fur Anwendungen Ex ec

Serie 2022

Technische Daten

630VQ 600V, 20 AN
N20A@® 600V, 20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

Technische Daten
630V @ 600V, 20 AR
N20A® 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

199mm/0.78in
~—— 52mm/2.05in —

2-Pin-Basisklemme; fiir Anwendungen Ex ec
Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2022-1601/999-953 50
@ blau® 2022-1604/999-953 50

2-Pin-PE-Basisklemme; fiir Anwendungen Ex ec
© griin-gelb ® 2022-1607/999-953 50

Zubehor; artikelspezifisch

Abschlussplatte; T mm dick
- orange 2022-1692 100(25)

o g 20221691  100(25)

Zubehor; Serie 2022

~ 106mm/417in ———

4-Pin-Basisklemme; fir Anwendungen Ex ec
Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2022-1801/999-953 50
@ blau® 2022-1804/999-953 50

4-Pin-PE-Basisklemme; fiir Anwendungen Ex ec
© grin-gelb ® 2022-1807/999-953 50

Zubehor; artikelspezifisch
Abschlussplatte; 1 mm dick
orange 2022-1892 100(25)

e
%'r grau 2022-1891 100 (25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1auf 5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002-472 25
e 3-fach 2002473 25

4-fach 2002-474 25
5-fach 2002-475 25
6-fach 2002-476 25
7-fach 2002-477 25
8-fach 2002-478 25
9-fach 2002-479 25
10-fach 2002-480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002-482 25
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Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm2 Iy 18 A

h L=60mm 2009-412 100(10)

L=110mm 2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

! i orange 2022-100 100(25)

1-Leiter-Federleiste mit verkirzter Verriegelungsklinke;
fiir Anwendungen Ex ec geeignet; zum Einstecken in
Basisklemmen; kodierbar

. grau 2022-103/999-953 100
Tt

[ |

m
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle
wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weif; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt ~ 793-5501 5

@ 630V =Bemessungsspannung fir den Einsatz in
Zone 2, Zindschutzart .ec”
(siehe Kapitel 15)

Hinweis:

Steckverbinder dirfen bei bestimmungsgeméBem
Gebrauch nicht spannungsfiihrend oder unter Last
gesteckt/getrennt werden.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise im Hauptkatalog, Band 1!

Briicker, ab Seite 152

Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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https://www.wago.com/2022-1804/999-953
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https://www.wago.com/2022-1892
https://www.wago.com/2022-1691
https://www.wago.com/2022-1891
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https://www.wago.com/2002-437
https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
https://www.wago.com/2022-100
https://www.wago.com/2022-103/999-953
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
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1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme X-COM®S-SYSTEM; flir Anwendungen Ex ec

2,5 (4) mm?; Serie 2022
Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
630V 600V, 20 A
IN20A 600V, 20 A@

Klemmenbreite 5;2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~— 51,3mm/2.02in —
l~— 61,4mm/2.41in —

- 46,9mm/1.85in =

~— 80,1mm/3.15in

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/
Durchgangsklemme; mit Beschriftungstréger; fir Anwen-
dungen Ex ec geeignet; grau

Bestellnr. VPE

O LULe 2022-2231/999-953 50
O NL® 2022-2232/999-953 50
O LIN® 2022-2233/999-953 50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/
Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstréager; fiir
Anwendungen Ex ec geeignet; grau

O LLe 2022-2201/999-953 50
O NL® 2022-2202/999-953 50
O LN® 2022-2203/999-953 50

51,3mm/2.02in —
61,4mm/2.41in —

— 46,9mm/1.85in =~
~— 80,7mm/3.15in ——

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Durchgangsklemme; mit Beschriftungstrager; intern
gebriickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; fir Anwen-
dungen Ex ec geeignet; grau

Bestellnr. VPE

OLe 2022-2238/999-953 50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstrager;
intern gebriickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; fiir
Anwendungen Ex ec geeignet; grau

OLe 2022-2208/999-953 50
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Technische Daten

0.25...2,5 (4 mm2 @ 22...12 AWG
630VO 600V, 20 AW
IN20A 600V,20 AG

Klemmenbreite 5;2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

~— 51,3mm/2.02in —
— 61,4mm/2.41in —

| —

= 46,9mm/1.85in =
~—— 80,7mm/3.15in

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/
Durchgangsklemme; mit Beschriftungstréger; fiir Anwen-
dungen Ex ec geeignet; blau

Bestellnr. VPE

@ NN® 2022-2234/999-953 50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/
Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstrager; fiir
Anwendungen Ex ec geeignet; blau

@ NN® 2022-2204/999-953 50

61,4mm/2.41in —»

51,3mm/2.02in —

= 46,9mm/1.85in =

~—— 80,7mm/3.15in ——

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Durchgangsklemme; mit Beschriftungstréger; intern
gebrickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; fir Anwen-
dungen Ex ec geeignet; blau

Bestellnr. VPE

@ N® 2022-2239/999-953 50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstréager;
intern gebrickt; Leitereinfiihrung violett bedruckt; fiir
Anwendungen Ex ec geeignet; blau

@ N® 2022-2209/999-953 50

Technische Daten

0,25...2,5 (4) mm? @ 22...12 AWG
630VO 600V, 20 AW
IN20A 600V,20 A€

Klemmenbreite 5;2 mm/0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

~— 51,3mm/2.02in —
~— 61,4mm/2.47in —

— 46,9mm/1.85in =
<—— 80,Tmm/3.15in ——

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/
Durchgangsklemme; mit Beschriftungstréger; fiir Anwen-
dungen Ex ec geeignet; grau

Bestellnr. VPE
2022-2247/999-953 50
2022-2257/999-953 50

O PEIN®
O PEIL®

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/
Durchgangsklemme; ohne Beschriftungstréger; fir
Anwendungen Ex ec geeignet; grau

O PEIN® 2022-2217/999-953 50

O PEL® 2022-2227/999-953 50

51,3mm/2.02in —
61,4mm/2.41in —

~ 46,9mm/1.85in =
<—— 80,1mm/3.15in ——

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Schutzleiterklemme; mit Beschriftungstrager; intern
gebrickt; fir Anwendungen Ex ec geeignet; griin-gelb

Bestellnr. VPE

© PE® 2022-2237/999-953 50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-
Pin-Schutzleiterklemme; ohne Beschriftungstréger;
intern gebriickt; fir Anwendungen Ex ec geeignet;
grin-gelb

O PE® 2022-2207/999-953 50
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https://www.wago.com/2022-2231/999-953
https://www.wago.com/2022-2234/999-953
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@ anschlieBbar: 0,25...4 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 630V =Bemessungsspannung flir den Einsatz in
Zone 2, Zindschutzart ,ec”
(siehe Kapitel 15)
mit Doppelstock-Vertikalbriicker 19 A

Hinweis:
Steckverbinder durfen bei bestimmungsgeméBem

Gebrauch nicht spannungsfiihrend oder unter Last
gesteckt/getrennt werden.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehdr; Serie 2022
Passendes Beschriftungssystem:

WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick
orange 2022-2292

ﬁ grau 2022-2291

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

100(25)
100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2
dunkelgrau  2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen

gelb 2002-115 100(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1auf7 2002-437 25
von 1auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von 1auf10  2002-440 25

Querbriicker fiir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker fir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25

wAaco
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Zubehor; Serie 2022

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Doppelstock-Vertikalbriicker; isoliert; Iy 24 A

lichtgrau 2002-492 100(25)
orange 2002-492/000-012
100(25)
Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten
! i orange 2022-100 100(25)
Prifadapter; fir Prifstecker @ 4 mm Gruppenbeschriftung mit hdhenverstelloarem Gruppen-
B grau 2009-174 100 (25) schildtréger (2009-163)
Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
5 grau 2009-182 100(25)
Prifstift; @ 1 mm
859-500 1

/

1-Leiter-Federleiste mit verkirzter Verriegelungsklinke;
fir Anwendungen Ex ec geeignet; zum Einstecken in
Basisklemmen; kodierbar

- grau 2022-103/999-953 100
m
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ wei3 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

. & grau 2002-121 50(25)
.

4
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https://www.wago.com/2022-2292
https://www.wago.com/2022-2291
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2002-402
https://www.wago.com/2002-403
https://www.wago.com/2002-404
https://www.wago.com/2002-405
https://www.wago.com/2002-406
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https://www.wago.com/2002-408
https://www.wago.com/2002-409
https://www.wago.com/2002-410
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https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/859-500
https://www.wago.com/2022-103/999-953
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-121
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1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM,; fur Anwendungen Ex ec

2,5 (4) mm?; Serie 2022
Technische Daten

0,25...2,5(4) mm2 @ 22...12 AWG
630VO 600V, 20 A
IN20A 600V, 20 A@

Modulbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

lPoI
1
.
g k)"};
[1- .Irl‘
L
Abmessungen in mm
L 26,8 —
—=(5,2= 224 —~
sjs =
Q
&
©
/ l &
/

M1

L = Polzahl x Modulbreite

1-Leiter-Federleiste mit verkurzter Verriegelungsklinke;
fiir Anwendungen Ex ec geeignet; zum Einstecken in
Basisklemmen; kodierbar; grau

Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geméas

EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken und
Trennen geeignet.

Polzahl Bestellnr. VPE
O 26 2022-102/999-953 200
O 36 2022-103/999-953 100
O 4® 2022-104/999-953 100
O 58 2022-105/999-953 50
O 66 2022-106/999-953 50
O78 2022-107/999-953 50
O 8& 2022-108/999-953 50

Zubehér; fiir Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stuick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fiir 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

! ﬁ orange 2022-100 100(25)
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@ anschlieBbar:0,25...4 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 1...4 mm?2 ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 630V =Bemessungsspannung flir den Einsatz in
Zone 2, Zindschutzart ,ec”
(siehe Kapitel 15)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; fiir Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Zugentlastungsplatte; grau

_— 35mmbreit  734-326 100(25)

;_;;’_1_ 6mmbreit  734-327 100(25)

: 12,5 mmbreit 734-328 100(25)
25 mmbreit  734-329 100(25)
55 mmbreit  734-430 50(25)
75 mmbreit  734-431 50(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weil 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ wei

WMB-Beschriftungskarte; weif; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt

2009-115 1

793-5501 5

Federleiste kodieren, gewiinschte Kodiernase mittels
geeignetem Werkzeug von der Federleiste abtrennen.

: =N

An entsprechender Stelle in der Basisklemme einen
Kodierstift (2022-100) setzen.
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https://www.wago.com/2022-102/999-953
https://www.wago.com/2022-103/999-953
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https://www.wago.com/2022-106/999-953
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https://www.wago.com/734-327
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https://www.wago.com/734-329
https://www.wago.com/734-430
https://www.wago.com/734-431
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
https://www.wago.com/2002-115
https://www.wago.com/2022-100
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Vorkonfektionierte 1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM; fir Anwendungen Ex ec

2,5 (4) mm?; Serie 2022

Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
630V 600V, 20 AR
IN20A 600V, 20 A@

Modulbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

1-Leiter-Federleiste mit verkiirzter Verriegelungsklinke;
mit PE-Anfangsmodul (griin-gelb); zum Einstecken in
Basisklemmen; kodierbar

Technische Daten

0.25...2,5 () mm2 @ 22...12 AWG
630VO 600V, 20 AWy
IN20A 600V,20 A€

Modulbreite 5,2 mm/0.205 inch
£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

il;ol

1-Leiter-Federleiste mit verkirzter Verriegelungsklinke;

mit PE-Endmodul (griin-gelb); zum Einstecken in Basis-
klemmen; kodierbar

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm?2 e +f;
direkt steckbar: 1...4mm? ,e"und 1... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 630V =Bemessungsspannung flr den Einsatz in
Zone 2, Zundschutzart .ec”
(siehe Kapitel 15)

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind geméaB

EN 61984 fiir das last- und spannungsfreie Stecken

und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Polzahl Bestellnr. VPE Polzahl Bestellnr. VPE
3& 2022-103/000-038/999-953 100 3&® 2022-103/000-039/999-953 100
4& 2022-104/000-038/999-953 100 4& 2022-104/000-039/999-953 100
5& 2022-105/000-038/999-953 50 5& 2022-105/000-039/999-953 50
6 & 2022-106/000-038/999-953 50 6® 2022-106/000-039/999-953 50

Zubehor; fiir Federleisten
Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stlick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Ex-Kennzeichnung

Basisklemmen und Federleisten mit Ex-Zulassung haben
einen seitlichen Aufdruck mit Ex-Raute und einer erweiter-
ten Bestellnummer ,..../999-953".

Verkiirzte Verriegelungsklinke (ab Werk montiert)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm? erschwert unbeabsichtigtes Trennen der Verbindung.

dunkelgrau 2002-172 200(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fiir 5 Klemmen
gelb 2002-115 100(25)

Tréger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

! i orange 2022-100 100(25)
Zugentlastungsplatte; grau
— 35mmbreit  734-326 100(25)
Sl 6mmbreit  734-327 100 (25)
_—
' 12,5 mm breit 734-328 100(25)
25mmbreit  734-329 100(25)
55 mmbreit  734-430 50(25)
75 mmbreit  734-431 50(25)
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle
wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

iB
@ wei

WMB-Beschriftungskarte; wei; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5... 5,2 mm

unbedruckt

2009-115 1

793-5501 5
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Installationsetagenklemmen; mit interner N-Trennung Serie 2003 230

0,25...2,5 (4) mm?
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Installationsreihenklemmen TOPJOB® S
Handhabung

Leiter anschlieBen - direkt stecken. Leiter mit Betatigungswerkzeug anschlieBen. Alle Leiterarten auf einen Blick
Eindrahtige Leiter lassen sich bis zu einem Querschnitt Beim Anschluss unbehandelter feindrahtiger Leiter oder

lber und mindestens zwei Querschnittstufen unter dem kleiner Querschnitte, die ein direktes Stecken nicht zulas-

Nennquerschnitt direkt stecken, ohne Werkzeug. sen, wird zum Offnen der Klemmfeder, wie bei

CAGE CLAMP® gewohnt, das Betatigungswerkzeug in die
Betatigungs6ffnung gesteckt.

}

Sammelschienen sind in Sammelschienentrdgern zumon-  Ausbrechen der Trennplatte aus dem Sammelschienen- Einsetzen der Trennplatte in den Sammelschienentréger
tieren. Dabei sind Sammelschienenenden in breiten Tra- tréger oder aus der N-Trennklemme fir den beriihrungsgeschiitzten Abschluss einer N-Sam-
gern (2009-305) oder in Einspeiseklemmen mit inte- melschiene

griertem Sammelschienentréger einzurasten.

Einsetzen der herausgebrochenen Trennplatte in die Mittels eingesetzter Trennwand entsteht eine berlihrungs-  Die AbreiBlinien ermdglichen die Konturanpassung des
N-Trennklemme geschutzte N-Sammelschiene. schmalen Sammelschienentrégers an alle Installationsrei-
henklemmen TOPJOB® S.

Der schmale Sammelschienentrager (1,5 mm dick) dient Die transparente Sammelschienenabdeckung (Bestellnr. Betétigung des Trennschlittens mit Betatigungswerkzeug
als zusétzliche Stiitze der Sammelschiene beilangen 777-303) bietet Beriihrungsschutz fiir die Sammelschiene
Klemmenreihen (alle 200 mm). und lasst trotzdem erkennen, ob Klemmen zur Sammel-

schiene kontaktiert sind.

[ - push-in CAGE cLAMPe kiemmt [[illll== B cinouhior,

folgende Kupferleiter: auch mit verzinnten
eindrahtig ,e" mehrdréhtig ,m" Einzeladern
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Trennung des N-Potentials im Aufbau ohne Sammel-
schiene mittels N-Trennmesser

3

Es stehen Prifadapter sowohl fiir die Einzelmessung des
N-Potentials als auch fir die Isolationswiderstandsmes-
sung mit verbundenen N- und L-Potentialen zur Verfi-
gung.

In Basisklemmen ohne N-Trennmesser kdnnen in Verbin-
dung mit 1 mm dicken Abschluss- und Zwischenplatten
Einzelsicherungsstecker eingesetzt werden.

Band 1, Kapitel 3 | WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S
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Bei InstaIIationsetagéﬁth—)Errgg mit interner N-Trennung
kénnen bei getrenntem N-Potential Priifadapter in den
freigewordenen Vertikalpriifschacht eingesetzt werden.

Installationsetagenklemme mit eingesetztem
N/L-Priifadapter zur schnellen und sicheren Isolations-
widerstandsmessung mit verbundenen N- und L-Potentia-
len

Installationsetagenklemme mit eingesetztem N-Priifadap-
ter zur Isolationswiderstandsmessung des N-Potentials

In Basisklemmen ohne N-Trennmesser kénnen Doppelsi-
cherungsstecker mit Sicherungseinsatzen 5 x 20 mm in
der Standardklemmenbreite eingesetzt werden.

Das besonders schmale Schachtelbriickersystem ermég-
licht das Briicken von zwei Potentialen im einspurigen Bri-
ckerschacht.

feindrahtig,
litzenverdichtet

wAaco

Um den Schachtelbriicker zu [6sen, mit dem Betatigungs-

werkzeug zwischen den Briickern eintauchen und Briicker
heraushebeln.

E——

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Bl  renduntigmt
Aderendhiilse

(gasdicht aufgecrimpt)

feindrahtig, mit
Stiftkabelschuh
(gasdicht aufgecrimpt)

227
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Installationsetagenklemme TOPJOB® S; mit N-Trennschlitten

2,5 (4) mm?2; Serie 2003

Technische Daten
0.25...2,5(4) mm2 @

250 VI4 kVI3; 24 A(32A) @
400 VI6KkVI3;24 A(32A) @
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

[22...12aw6

Technische Daten
0,25...2,5(4) mm2 @
400 VI6 kVI3 @
IN24A(32A)
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

[22...12AwG

~— 52,5mm/2.07in —

96 mm/3.78in

Installationsetagenklemme; mit N-Trennschlitten; grau
Bestellnr. VPE

O NTIL/PE 2003-7641 50

~— 96mm/3.78in ——

Installationsetagenklemme; mit N-Trennschlitten; grau

Bestellnr. VPE
O NTL 2003-7640 50
O L 2003-7659 50
Installationsetagenklemme; grau
O NILIPE 2003-7646 50
O LILIPE 2003-7645 50

Zubehor; Serie 2003

~— 52,5mm/2.07in —
~— 96mm/3.78in

Installationsetagenklemme; grau

Bestellnr. VPE
O LL 2003-7642 50
O NL 2003-7649 50

~— 52,5mm/2.07in —

~— 96mm/3.78in ——

Installationsetagenklemme; grau

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange 2003-7692 100(25)

Sammelschienentrager; nicht als Endklammer verwend-
bar; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 1,5 mm dick

m blau 2009-304 100(25)

Sammelschienentrager; mit Endklammerfunktion und
ausbrechbarer Trennplatte; auf Tragschiene 35 aufrast-
bar; 7,5 mm dick

blau

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang;
Cu10mmx3mm

In140 A

2009-305 25

210-133 1

228 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Bestellnr. VPE
oL 2003-7650 50
ON 2003-7651 50
Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang
transparent ~ 777-303 1

1-Leiter-N-Trennklemme; Iy 76 A; 16 mm?; 12 mm breit
blau 2016-7714 20

%

1-Leiter-N-Trennklemme; Iy 125 A; 35 mm?; 16 mm breit
blau 785-613 15

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 16 mm2; 12 mm breit
griin-gelb 2016-7607 20

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 35 mm2; 16 mm breit
Bt grin-gelb 785-607 15

@ anschlieBbar: 0,25...4 mm? e +f";
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e" und 1
+Aderendhilse mit Kunststoffkragen,

WWW.wago.com

... 2,5 mm?

, 12 mm”

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 250V /400 V = Bemessungsspannung
4 kV /6 kV = BemessungsstoBspannung

3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

250V /4 kV Potential - Masse
400 V /6 kV Potential - Potential

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen

Hinweise:

Briicker, ab Seite 174
Prifzubehér, Seite 173
Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Zubehor; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Anschlussklemme; fir Sammelschiene;
25...16 mm?

E blau

Anschlussklemme; fir Sammelschiene;
blank 209-105

210-281

mit blauer Kappe;

100 (50)

2,5...35 mm?
50

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrast-

bar

£

orange

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 .

lichtgrau 2002-171

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75

dunkelgrau 2002-172

Kammbrticker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402
3-fach 2002-403
4-fach 2002-404
5-fach 2002-405
6-fach 2002-406
7-fach 2002-407
8-fach 2002-408
9-fach 2002-409
10-fach 2002-410
Kammbricker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2002-433
von 1 auf 4 2002-434
von 1 auf5 2002-435
von 1 auf 6 2002-436
von 1 auf7 2002-437
von 1 auf 8 2002-438
von 1 auf9 2002-439
von 1auf 10  2002-440

2003-7300

100(25)

..0,5 mm?
200(25)

... T mm?

200(25)

25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25

Querbricker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;

lichtgrau

2-fach 2002-400

25

WwAGOo
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Zubehdr; Serie 2003
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Querbriicker fir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf3

- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25
Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
- 2-fach 2002-472 25
e 3-fach 2002473 25
4-fach 2002-474 25
5-fach 2002-475 25
6-fach 2002-476 25
7-fach 2002-477 25
8-fach 2002-478 25
9-fach 2002-479 25
10-fach 2002-480 25
11-fach 2002-481 25
12-fach 2002-482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; In 25 A; lichtgrau

e 1-3 2002-473/011-000 25
135 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-5-7-9 2002-479/011-000 25
1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm% Iy 18 A

h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

Prufadapter; fur Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)

Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
5 grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ wei3 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

Betatigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 2,5 mm; fiir
Installationsklemmen TOPJOB® S

/ 2009-309 50(1)

Betétigungswerkzeug; Klingen: 3,6 mm und 5,5 mm; fiir
Installationsklemmen TOPJOB® S

/_ 2009-310 50(1)

wAacGo

Zubehor; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Betatigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teiliso-
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TOPJOB® S - das Klemmenprogramm fiir alle Anwendun-
gen

Direktes Stecken der eindrahtigen Leiter der Strom-
kreisverdrahtung in Kleinverteilern spart Zeit und Kos-
ten.

Die Verfligbarkeit aller fiir die Gebaudeinstallation erfor-
derlichen Klemmentypen in einheitlicher Direktsteck-
technik schiitzt vor Handhabungsfehlern.

Einheitliches Zubehor minimiert den Aufwand fiir Bestel-
lung und Lagerhaltung.

Die identische Sammelschienenposition der neuen Ins-
tallationsklemmen TOPJOB® S sichert die Kompatibilitat
mit den bisherigen Installationsklemmen TOPJOB®.

Fur das Errichten und Betreiben von Starkstromanlagen in
feuergefahrdeten Betriebsstatten und dffentlichen Gebau-
den, wie z. B. Versammlungsstétten, Warenhdusern, Kran-
kenhdusern, Schulen, Theatern, Hotels usw., gelten die
Bestimmungen der Normen DIN VDE 0100-710 bzw.

DIN VDE 0100-718. Bei feuergefahrdeten Betriebsstatten
ist die DIN VDE 0100-482 zu beachten. In diesen VDE-
Bestimmungen ist festgelegt, dass jeder Neutralleiter eine
Einrichtung zum Trennen haben muss, um z. B. in jedem
Stromkreis eine Isolationswiderstandsmessung ohne
Abklemmen des N-Leiters durchflihren zu kénnen.

WAGO N-Trennklemmen erflillen diese Anforderungen.

Praxishinweis!

Die N-Trennschlitten der Installationsklemmen sind
Schaltkontakte, die bei regelmaBigen Priifvorgédngen
getrennt und wieder geschlossen werden. Um dabei eine
stetig gute Kontaktierung zu erhalten, ist eine korrosions-
freie Kontaktstelle auf der N-Sammelschiene erforderlich.

Beim Einsatz in trockenen Rdumen ohne zusétzliche
Schadstoffbelastung kdnnen blanke Kupfersammelschie-
nen, die bei der Montage von eventuell vorhandener Kor-
rosion befreit wurden, erfahrungsgeméB eingesetzt wer-
den.

GemaB DIN VDE 0100-520 (VDE 0100, Teil 520) miissen
beim Auftreten von korrosiven oder verschmutzenden
Stoffen, einschlieBlich Wasser, welche die Korrosion oder
Alterung beglinstigen, die der Schadigung ausgesetzten
Teile der Anlage geeignet geschiitzt werden oder aus
einem korrosions- oder alterungsbesténdigen Werkstoff
bestehen. In diesen Féllen gewéhrleisten verzinnte Kupfer-
sammelschienen eine dauerhaft gute Kontaktqualitét.

WAGO bietet ausschlieBlich verzinnte Kupfersammel-
schienen an.
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Installationsetagenklemme TOPJOB® S; mit interner N-Trennung

2,5 (4) mm?2; Serie 2003

Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
250 V/4 kVI3;20A(25A)@ |300V,20 AN
400 V/I6 kV/3;20A(25A) @ |300V, 20 A€
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

= 45,2mm/1.781in >

~— 56,7mm/2.32in —=
<~ 110mm/4.33in

Installationsetagenklemme; mit schwenkbarem Trenn-
messer; grau

Bestellnr. VPE
O NT/L/IPE 2003-6641 50
O LTILIPE 2003-6644 50

Zubehor; artikelspezifisch
N/L-Priifadapter; fir Vertikalpriifschacht; grau

ﬁ 2-polig 2003-499 100(25)
N-Priifadapter; fiir Vertikalpriifschacht; grau
2003-500 100(25)

P 1-polig

Zubehor; Serie 2003

|=— 54,7mm/2.15in —=

Technische Daten

0,25...25 () mm2 @ 22...12 AWG
400 V/6 kVI3 @ 300V,20 AR
IN24 A (28 A) 300V, 20 A€

Klemmenbreite 5,2 mm/ 0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

A : —_—
~— 56,7mm/2.32in —=
<~ 110mm/4.33in

Installationsetagenklemme; grau

Bestellnr. VPE
O LL 2003-6642 50
O NL 2003-6649 50

—<— 56,7mm/2.32in —=
-~ 110mm/4.33in ———

Installationsetagenklemme; grau

Bestellnr. VPE
oL 2003-6650 50
ON 2003-6651 50

a&ﬁiﬁ‘ﬁi?fiﬁ

Technische Daten

0,25...2,5(4) mm2 @ 22...12 AWG
250 VI4kVI3;24 A (28 A)@ |300V,20 AW
400 V/6 kV/3;24 A(28 A)@® | 300V, 20 A@
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

£ =210...12mm/0.39...0.47 inch

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange 2003-6692  100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2002-171 200(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?
dunkelgrau 2002-172 200(25)
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Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25

A A
T T
1S3 1S5
N o~
0 0
< <
Y v
~— 56,7mm/2.32in —>
~— 110mm/4.33in
Installationsetagenklemme; grau
Bestellnr. VPE
O NIL/PE 2003-6646 50
O LIL/PE 2003-6645 50
Kammbrticker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf 5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von 1auf10  2002-440 25
Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5mm2 Iy 18 A
h L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)
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https://www.wago.com/2003-500
https://www.wago.com/2003-6650
https://www.wago.com/2003-6651
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@ anschlieBbar: 0,25...4 mm2 e +f*;
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1...2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 250V/400V = Bemessungsspannung
4 kV /6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)
250V /4 kV Potential - Masse
400 V/ 6 kV Potential - Potential

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002472 25
4 3-fach 2002473 25
4-fach 2002474 25
5-fach 2002-475 25
6-fach 2002-476 25
7-fach 2002477 25
8-fach 2002-478 25
9-fach 2002479 25
10-fach 2002-480 25
11-fach 2002481 25
12-fach 2002-482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; In 25 A; lichtgrau

= 13 2002-473/011-000 25
L (TN 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-5:7-9  2002-479/011-000 25
1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

Querbriicker fir Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf3

- lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25
Priifadapter; fir Prifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Priifabgriff; fir max. 2,5 mm?
5 grau 2009-182 100 (25)

wAaco
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Zubehdr; Serie 2003
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle
wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ wei3 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

Betatigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 2,5 mm; fiir
Installationsklemmen TOPJOB® S

/ 2009-309 50(1)

Betétigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 5,5 mm; fir
Installationsklemmen TOPJOB® S

/,_ 2009-310 50(1)

Betétigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teiliso-
liertem Schaft

/ 210-720 1

[PUSH-IN CAGE CLAMPY

Bei Installati;)r?(atégenklemmen mit interner N-Trennung
kénnen bei getrenntem N-Potential Priifadapter in den
freigewordenen Vertikalpriifschacht eingesetzt werden.

?

Es stehen Priifadapter sowonhl fiir die Einzelmessung des
N-Potentials als auch fur die Isolationswiderstandsmes-
sung mit verbundenen N- und L-Potentialen zur Verfii-
gung.

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen 231


https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
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https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
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https://www.wago.com/2002-400
https://www.wago.com/2002-423
https://www.wago.com/2002-423/000-005
https://www.wago.com/2002-423/000-006
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2009-309
https://www.wago.com/2009-310
https://www.wago.com/210-720
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Installationsetagenklemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm?2; Serie 2003

Technische Daten

0,25...25 (@) mm2 @ 22...12 AWG
250 VI4 kVI3;20A(25A) @ |250V, 6,3 AN
400 V/6 kV/3;20A (25 A) @ |300V, 20 A€
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

-
Vo=

‘;i_—@f’ =)
S

~ 45,2mm/1.78in =

S
ey
SN =Ae

<— 56,7mm/2.32in —=
110 mm/4.33in

Installationsetagenklemme; Basisklemme ohne Trenn-
messer; grau

Bestellnr. VPE
O NILIPE 2003-6640 50
O LILIPE 2003-6662 50

Installationsetagenklemme; Basisklemme ohne Trenn-
messer; Bedruckung Mitte blau, Erdgeschoss grin-gelb;
grau

O LIN/IPE 2003-6661 50

Zubehor; Serie 2003

Technische Daten
0,25...25(4) mm2 @ 22...12 AWG
250 VI4 kVI3;20A(25A)@ |250V, 6,3 AN

400 V/6 kVI3;20 A (25 A) @ |300V,20 A€
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

.\'v;f;—

~— 56,7mm/2.32in —=
110 mm/4.33in

[~ 45,2mm/1.78in >

Installationsetagenklemme; Basisklemme ohne Trenn-
messer; Bedruckung Obergeschoss schwarz, Mitte
braun, Erdgeschoss griin-gelb

Bestellnr. VPE

O P2/P1/PE 2003-6643 50

Installationsetagenklemme; Basisklemme ohne
Trennmesser; Bedruckung Obergeschoss braun, Mitte
schwarz, Erdgeschoss griin-gelb

O P1/P2/PE 2003-6660 50

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

N/L-Priifadapter; fir Vertikalprifschacht; grau
- 2-polig 2003-499 100(25)

i1
!

N-Prifadapter; fiir Vertikalprifschacht; grau

- 1-polig 2003-500
P

100(25)

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange 2003-6692 100(25)

Sicherungsstecker mit Lasche; fiir G-Sicherungseinsatz
5x20 mm

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

grau 2004-911 50

&t

Abschluss- und Zwischenplatte; nur fir den Einsatz mit
Sicherungssteckern; 1 mm dick

orange 2003-6693 100(25)

Doppelsicherungsstecker; fiir G-Sicherungseinsatz
5x20 mm
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

=%  grau 2003-911 25

i

o
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; nur fiir den
Einsatz mit Doppelsicherungssteckern

I orange 2003-6694
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100(25)

Kammbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

2-fach 2002-402 25
3-fach 2002-403 25
4-fach 2002-404 25
5-fach 2002-405 25
6-fach 2002-406 25
7-fach 2002-407 25
8-fach 2002-408 25
9-fach 2002-409 25
10-fach 2002-410 25
Kammbriicker; isoliert; I 25 A; lichtgrau
von 1 auf3 2002-433 25
von 1 auf 4 2002-434 25
von 1 auf5 2002-435 25
von 1 auf 6 2002-436 25
von 1 auf7 2002-437 25
von 1 auf 8 2002-438 25
von 1 auf9 2002-439 25
von1auf10  2002-440 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
1.5 mm2 Iy 18 A

F—\ L=60mm 2009-412 100(10)
L=110mm  2009-414 100(10)
L=250mm  2009-416 100(10)

www.wago.com

@ anschlieBbar:0,25...4 mm? e +f";
direkt steckbar: 1...4mm?2 ,e"und 1 ... 2,5 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 250V /400 V = Bemessungsspannung
4 kV /6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)
250V /4 kV Potential - Masse
400V /6 kV Potential - Potential
Der Maximalstrom ist abhangig vom eingesetzten
Zubehor

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehor, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

Zubehor; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Schachtelbriicker; isoliert; Iy 25 A; lichtgrau

— 2-fach 2002472 25
. 3-fach 2002473 25
4-fach 2002-474 25

5-fach 2002475 25

6-fach 2002-476 25

7-fach 2002477 25

8-fach 2002-478 25

9-fach 2002479 25
10-fach 2002-480 25
11-fach 2002481 25
12-fach 2002482 25

Vorkonfektionierter Schachtelbriicker; isoliert; mit
werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbe-
druckung; In 25 A; lichtgrau

— 13 2002-473/011-000 25
N 185 2002-475/011-000 25
1-3-5-7 2002-477/011-000 25

1-3-5-7-9 2002-479/011-000 25

1-3-5-7-9-11  2002-481/011-000 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A;
lichtgrau

2-fach 2002-400 25

Querbriicker fur Endlosbriickung; isoliert; Iy 25 A; von 1
auf 3

o lichtgrau 2002-423 25
rot 2002-423/000-005 25
blau 2002-423/000-006 25
Priifadapter; fiir Priifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
3 grau 2009-182 100(25)


https://www.wago.com/2003-6640
https://www.wago.com/2003-6643
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https://www.wago.com/2003-6660
https://www.wago.com/2003-499
https://www.wago.com/2003-500
https://www.wago.com/2003-6692
https://www.wago.com/2004-911
https://www.wago.com/2003-6693
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https://www.wago.com/2002-438
https://www.wago.com/2002-439
https://www.wago.com/2002-440
https://www.wago.com/2009-412
https://www.wago.com/2009-414
https://www.wago.com/2009-416
https://www.wago.com/2002-472
https://www.wago.com/2002-473
https://www.wago.com/2002-474
https://www.wago.com/2002-475
https://www.wago.com/2002-476
https://www.wago.com/2002-477
https://www.wago.com/2002-478
https://www.wago.com/2002-479
https://www.wago.com/2002-480
https://www.wago.com/2002-481
https://www.wago.com/2002-482
https://www.wago.com/2002-473/011-000
https://www.wago.com/2002-475/011-000
https://www.wago.com/2002-477/011-000
https://www.wago.com/2002-479/011-000
https://www.wago.com/2002-481/011-000
https://www.wago.com/2002-400
https://www.wago.com/2002-423
https://www.wago.com/2002-423/000-005
https://www.wago.com/2002-423/000-006
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
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Zubehor; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/
Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

@ weiB 2009-115 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt  793-5501 5

Betatigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 2,5 mm; fiir
Installationsklemmen TOPJOB® S

/ 2009-309 50(1)

Betatigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 5,5 mm; fiir
Installationsklemmen TOPJOB® S

/__ 2009-310 50(1)

Betétigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teiliso-
liertem Schaft

/ 210-720 1

wAaco
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[PUSH-IN CAGE CLAMPY

§

In Basisklemmen ohne N-Trennmesser kdnnenin Verbin-  Es stehen Priifadapter sowohl fiir die Einzelmessung des

dung mit 1 mm dicken Abschluss- und Zwischenplatten N-Potentials als auch fir die Isolationswiderstandsmes-
Einzelsicherungsstecker eingesetzt werden. sung mit verbundenen N- und L-Potentialen zur Verfi-
gung.

=

Installationsetagenklemme mit eingesetztem
N/L-Priifadapter zur schnellen und sicheren Isolations-
widerstandsmessung mit verbundenen N- und L-Potentia-
len

Instaliafionéetaé nklemme mit eingésetztem N-Pri]fadap-
ter zur Isolationswiderstandsmessung des N-Potentials
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Doppelsicherungsstecker TOPJOB® S auf Basisklemme, 2,5 (4) mm?

Serie 2003

Technische Daten
250V /Iy63A
Steckerbreite 10,4 mm/0.409 inch

Doppelsicherungsstecker; fir G-Sicherungseinsatz
5x20 mm
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung
bestimmt.

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2003-911 50

Zubehdr; fiir Sicherungsstecker

Technische Daten
250V /Iy6,3A
Steckerbreite 10,4 mm/0.409 inch

e

B

Doppelsicherungsstecker; fir G-Sicherungseinsatz

5 x 20 mm; mit Leuchtanzeige; grau

Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und
Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Siche-
rung: LED 0,25 mA

Bestellnr. VPE

O 230V 2003-911/1000-923 50

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

grau 2002-1661 50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2002-1692  100(25)
grau 2002-1691  100(25)
3-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
: e Orau 2002-1761 50
] sl
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1792  100(25)
s e 2002-1791 100 (25)
4-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4) mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
I grau 2002-1861 50
. o
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-1892 100(25)
grau 2002-1891  100(25)

Endplatte fur Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange 2002-992 100(25)
grau 2002-991 100(25)
¥
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2-Leiter-Basisklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

grau 2002-1961 50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2002-1992  100(25)
grau 2002-1991  100(25)
Doppelstock-Basisklemme;
0,25...2,5 (4 mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
PR L/L 2002-2961 50
Doppelstock-Basisklemme;
0,25...2,5(4) mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
S L/N 2002-2963 50
Doppelstock-Basisklemme;
0,25...2,5 (4 mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch
L/L 2002-2941 50
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
orange 2002-2992 100(25)
grau 2002-2991  100(25)

Kurzschlussbriicke; 5 x 20 mm; zur Verwendung des
Sicherungssteckers als Trennstecker

_ K63A 281503

250(25)

Lange fiir 2002-1661-66,5 mm/ 2.62 inch
2-Leiter-Basisklemme

Lange fiir 2002-1761-76,8 mm/ 3.02 inch
3-Leiter-Basisklemme

Lange fiir 2002-1861-87,5 mm/ 3.45 inch
4-Leiter-Basisklemme

Lange fiir 2002-1961-72,9 mm/ 2.87 inch
2-Leiter-Basisklemme mit zusétzlicher Briickung

Lange fiir 2002-2961 - 108 mm / 4.25 inch
Doppelstock-Basisklemme

Lange fiir 2003-6640- 110 mm/ 4.33 inch
Installationsetagenklemme

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; fiir Sicherungsstecker

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen

Installationsetagenklemme;
0,25...2,5 (4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

N/L/PE 2003-6640 50

Installationsetagenklemme;
0,25...2,5(4)mm?2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

L/N/PE 2003-6661 50

R
-
<

Installationsetagenklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch

P2/P1/PE 2003-6643 50

EE R
EErsee
ESRER=

Installationsetagenklemme;
0,25...2,5(4)mm2/22...12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm /0.205 inch

P1/P2/PE 2003-6660 50

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange 2003-6692 100(25)

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; nur fiir den
Einsatz mit Doppelsicherungssteckern

I orange 2003-6694

WMB-Beschriftungskarte; weil; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt

100(25)

793-5501 5

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

F1,.. F10 794-5615 5
(10x)
F11,...F20 794-5616 5
(10x)
F21,..,F30 794-5617 5
(10x)
F31, ... F40 794-5618 5
(10x)
F41, .., F50 794-5619 5
(10x)
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In Basisklemmen ohne N-Trennmesser kdnnen Doppelsi-
cherungsstecker mit Sicherungseinsatzen 5 x 20 mm in
der Standardklemmenbreite eingesetzt werden.

G-Sicherungseinsatze 5x 20

Serie Uberlastschutz AusschlieBlich
Bestellnr. und Kur I Kurzsct
Einzel- | Verbund- Einzel- Verbund-
anordnung | anordnung | anordnung | anordnung
Sicherungsklemmen
2003-9m 16W | 16W | 25W | 25w
2003-911/....-.... ' ' ' g

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsétzen ist darauf zu
achten, dass die folgend aufgeflihrte max. Verlustleistung
nicht tiberschritten wird. Sie wird gemaB IEC bzw.

EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach
Anwendung und Einbauweise sind die Erwarmungsverhalt-
nisse der Klemme zu priifen. Fir die Sicherungseinsatze
stellen héhere Umgebungstemperaturen eine zusatzliche
Belastung dar. In solchen Anwendungsféllen muss daher
gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms
berticksichtigt werden. Ndhere Angaben hierzu machen
die Sicherungshersteller.

wAaco
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Installationsetagenklemme TOPJOB® S; mit N-Trennschlitten

4 (6) mm?2; Serie 2005

Technische Daten
05...4(6)mm2 @
250V/4KkVI3;32A(36A) @
400 V/I6 kV/3; 32 A (36 A) @
Klemmenbreite 6,2 mm/ 0.244 inch
==211...13mm/0.43...0.51 inch

[20...10 AWG

~——70,5mm/2.78in —
1239mm/4.88in —————

Installationsetagenklemme; mit N-Trennschlitten; grau
Bestellnr. VPE
O NTILIPE 2005-7641 50

Zubeh6r; Serie 2005

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2005-7692 100(25)

'

Sammelschienentrager; nicht als Endklammer verwend-
bar; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 1,5 mm dick

blau 2009-304 100(25)

’

Sammelschienentrager; mit Endklammerfunktion und
ausbrechbarer Trennplatte; auf Tragschiene 35 aufrast-
bar; 7,5 mm dick

blau 2009-305 25

'

L)

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang;
Cu 10 mm x 3 mm

In 140 A 210-133 1

\

Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang
transparent 777-303 1

1-Leiter-N-Trennklemme; Iy 76 A; 16 mm?; 12 mm breit
blau 2016-7714 20

B

1-Leiter-N-Trennklemme; Iy 125 A; 35 mm2; 16 mm breit
blau 785-613 15

1
|

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 16 mm?2; 12 mm breit
griin-gelb 2016-7607 20

—
g

r

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 35 mm2; 16 mm breit

oy grin-gelb 785-607 15

[}
=
-

5
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Technische Daten
05...4(6)mm2 @
400 VI6 kVI3 @
IN32A(36A)
Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch

& =211...13mm/0.43...0.51 inch

[20...10 AWG

~——70,5mm/2.78in —
1239mm/4.88in ————

Installationsetagenklemme; grau

Bestellnr. VPE
O LL 2005-7642 50
O NIL 2005-7649 50

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Anschlussklemme; fir Sammelschiene; mit blauer Kappe;
25...16 mm?

E blau

Anschlussklemme; flir Sammelschiene; 2,5 ... 35 mm?
blank 209-105 50

210-281 100(50)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrast-
bar

e

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,25 ... 0,5 mm?
lichtgrau 2004-171 200(25)

orange 2005-7300  100(25)

Isolierungsstopp; 5 Stiick/Strang; 0,75 ... 1 mm?2

dunkelgrau 2004-172 200(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau
2-fach 2004-402 25
\ ! 3-fach 2004-403 25
4-fach 2004-404 25
5-fach 2004-405 25
6-fach 2004-406 25
7-fach 2004-407 25
8-fach 2004-408 25
9-fach 2004-409 25
10-fach 2004-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 32 A; lichtgrau
von 1auf3 2004-433 25
von 1 auf 4 2004-434 25
von 1 auf5 2004-435 25
von 1 auf 6 2004-436 25
von 1 auf 7 2004-437 25
von 1 auf 8 2004-438 25
von 1auf9 2004-439 25
von1auf10  2004-440 25

WWW.wago.com

Technische Daten
05...4(6)mm2 @
250V/4kVI3;32A (36 A) @
400 V/6 kV/3;32A(36A) @
Klemmenbreite 6,2 mm/0.244 inch

£ =211...13mm/0.43...0.51 inch

[20...10 AWG

<——70,5mm/2.78in —
1239 mm/4.88in —————

Installationsetagenklemme; grau

Bestellnr. VPE
O NIL/PE 2005-7646 50
O LILIPE 2005-7645 50

Prufadapter; fir Prifstecker @ 4 mm

] grau 2009-174 100(25)
Prifabgriff; fir max. 2,5 mm?
3 grau 2009-182 100(25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB3 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

Betatigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 2,5 mm; fiir
Installationsklemmen TOPJOB® S

/ 2009-309 50(1)

Betatigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 5,5 mm; fiir
Installationsklemmen TOPJOB® S

/,_ 2009-310 50(1)

Betatigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teiliso-
liertem Schaft

/

210-720 1

WwAGOo
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@ anschlieBbar:05...6 mm? e +f";
direkt steckbar: 1,5...6 mm? ,e"und 1,5 ... 4 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 250V/400V = Bemessungsspannung
4 kV /6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)
250V /4 kV Potential - Masse
400 V/ 6 kV Potential - Potential

36A 6mm?

et rfrr=teamite—l

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Priifzubehér, Seite 173

Beschriftung, ab Seite 640

- 1 b

o w
N T

8! — - |

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Praxishinweis!

Die N-Trennschlitten der Installationsklemmen sind Schaltkontakte, die bei regelméBigen Priifvorgangen getrennt und
wieder geschlossen werden. Um dabei eine stetig gute Kontaktierung zu erhalten, ist eine korrosionsfreie Kontaktstelle
auf der N-Sammelschiene erforderlich.

Beim Einsatz in trockenen Rdumen ohne zusatzliche Schadstoffbelastung kénnen blanke Kupfersammelschienen, die
bei der Montage von eventuell vorhandener Korrosion befreit wurden, erfahrungsgemas eingesetzt werden.

GemaB DIN VDE 0100-520 (VDE 0100, Teil 520) miissen beim Auftreten von korrosiven oder verschmutzenden Stoffen,
einschlieBlich Wasser, welche die Korrosion oder Alterung beglinstigen, die der Schadigung ausgesetzten Teile der
Anlage geeignet geschlitzt werden oder aus einem korrosions- oder alterungsbesténdigen Werkstoff bestehen. In die-
sen Fallen gewahrleisten verzinnte Kupfersammelschienen eine dauerhaft gute Kontaktqualitat.

WAGO bietet ausschlieBlich verzinnte Kupfersammelschienen an.
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N-Trennklemme, Potentialausgleichsklemme TOPJOB® S
Serie 2002; Serie 2006; Serie 2010; Serie 2016

Technische Daten
0.25...2,5(4) mm2 @
250 VI4 kVI3 @
IN32A
Klemmenbreite 5,2 mm/0.205 inch
10...12mm/0.39...0.47 inch

[22...12aw6

Technische Daten
05...6(10)mm2 @
250 VI4 kVI3 @
INETA
Klemmenbreite 7,5 mm/0.295 inch
13...15mm/0.51...0.59 inch

|20...8 AWG

E—
= 36,7mm/1.44in =
~—— 56,6 mm/2.23in —

1-Leiter-N-Trennklemme
Farbe Bestellnr. VPE
@ blau 2002-7114 50

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme
O grau 2002-7111 50

Passende Durchgangsklemmen und Schutzleiterklem-
men: siehe Seite 58

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange 2002-7192 100(25)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrast-

bar

orange 2005-7300 100(25)

= 36,7mm/1.44in =~

~— 67,3mm/2.65in ———

2-Leiter-N-Trennklemme
Farbe Bestellnr. VPE
@ blau 2002-7214 50

2-Leiter-Potentialausgleichsklemme
O grau 2002-7211 50

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange 20027292  100(25)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrast-

bar

orange 2005-7300 100(25)
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- 353mm/1.39in =
~— 60,Tmm/2.37in —

1-Leiter-N-Trennklemme
Farbe Bestellnr. VPE
@ blau 2006-7114 50

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme
O grau 2006-7111 50

Passende Durchgangsklemmen und Schutzleiterklem-
men: siehe Seite 64

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

I orange 2006-7192

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrast-
bar

&%

100(25)

orange 2006-7300 100(25)

WWW.wago.com

Technische Daten
0,5...10(16) mm2 @
250 V/I4kVI3 @

INn57 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch

£ ==217...19mm/0.67...0.75inch

|20...6 AWG

1.5in

~ 365mm/1.44in =

~— 67,3mm/2.65in ——

1-Leiter-N-Trennklemme
Farbe Bestellnr. VPE
@ blau 2010-7114 25

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme
O grau 2010-7111 25

Passende Durchgangsklemmen und Schutzleiterklem-
men: siehe Seite 65

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2010-7192 100(25)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrast-
bar

&5

orange 2006-7300 100(25)

Zubehér; fir N-Trennklemmen und Potentialausgleichsklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Sammelschienentréger; nicht als Endklammer verwend-
bar; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 1,5 mm dick

m blau 2009-304 100(25)

Sammelschienentréger; mit Endklammerfunktion und
ausbrechbarer Trennplatte; auf Tragschiene 35 aufrast-
bar; 7,5 mm dick

blau

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang;
Cu10mmx3mm

In 140 A

Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang
transparent 777-303 1

2009-305 25

210-133 1

Anschlussklemme; flir Sammelschiene; mit blauer Kappe;

2,5...16 mm?

E blau

Anschlussklemme; flir Sammelschiene; 2,5 ... 35 mm?
blank 209-105 1

210-281 100(50)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

wei3 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weil; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

WwAGOo
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Technische Daten
05...16 (25, f) mm2 @
250 V/4kVI3 @

IN65 A

Klemmenbreite 12 mm/0.472 inch

£ ==218...20mm/0.71...0.79 inch

|20...4awG

—— 36,5mm/1.44in —=

~— 69,4mm/2.73in ——

1-Leiter-N-Trennklemme
Farbe Bestellnr. VPE
@ blau 2016-7114 25

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme
O grau 2016-7111 25

Passende Durchgangsklemmen und Schutzleiterklem-
men: siehe Seite 66

Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

- orange 2016-7192

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrast-
bar

&

100(25)

orange 2006-7300 100 (25)

wAaco
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@ anschlieBbar:0,25...4 mm? e +f*;
direkt steckbar: 1...4 mm? ,e"und 1... 2,56 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ anschlieBbar:0,5... 10 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 2,5... 10 mm?,e"und 2,5 ... 6 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ anschlieBbar:0,5... 16 mm? e +f";
direkt steckbar: 4 ... 16 mm?,e"und 4 ... 10 mm?
.Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 18 mm"”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ anschlieBbar:0,5... 16 mm? e + ", 25 mm2 ,f";
direkt steckbar: 6.... 16 mm?,e"und 6... 16 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 18 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 250V =Bemessungsspannung
4 KV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com
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Einsetzen der Trennplatte in den Sammelschienentrager
fir den berlihrungsgeschiitzten Abschluss einer N-Sam-
melschiene

Ausbrechen der Trennplatte aus dem Sammelschienen-
tréger oder aus der N-Trennklemme

Einsetzen der herausgebrochenen Trennplatte in die
N-Trennklemme

N-Trennklemmen

Fir das Errichten und Betreiben von Starkstromanlagen in
feuergefahrdeten Betriebsstatten und 6ffentlichen Gebau-
den, wie z. B. Versammlungsstétten, Warenhdusern, Kran-
kenhdusern, Schulen, Theatern, Hotels usw., gelten die
Bestimmungen der Normen DIN VDE 0100-710 bzw.

DIN VDE 0100-718. Bei feuergefahrdeten Betriebsstatten
ist die DIN VDE 0100-482 zu beachten. In diesen VDE-
Bestimmungen ist festgelegt, dass jeder Neutralleiter eine
Einrichtung zum Trennen haben muss, um z. B. in jedem
Stromkreis eine Isolationspriifung ohne Abklemmen des
N-Leiters durchfilhren zu kénnen.

WAGO N-Trennklemmen erflllen diese Anforderungen.

Mittels eingesetzter Trennwand entsteht eine berlihrungs-
geschitzte N-Sammelschiene.

Potentialausgleichsklemmen

GemaB DIN VDE 0100-710 ,Anforderungen fir Betriebs-
statten, R&ume und Anlagen besonderer Art — Medizinisch
genutzte Bereiche” sind die Potentialausgleichsleitungen
auf eine Potentialausgleichssammelschiene zu filhren. Die
Potentialausgleichssammelschiene und die Schutzleiter-
Sammelschiene sind in einem gemeinsamen Gehause
anzuordnen und mit einem Kupferleiter von mindestens
16 mm? [6sbar miteinander zu verbinden. Weiterhin sind
an der Potentialausgleichssammelschiene alle Potential-
ausgleichsleitungen ubersichtlich, einzeln Iésbar und
jederzeit zuganglich anzuschlieBen und nach ihrer funktio-
nellen Zuordnung eindeutig und unverlierbar zu kenn-
zeichnen.

Mit WAGO Potentialausgleichsklemmen werden die aufge-
fiihrten Anforderungen erflillt.
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Verteilereinspeiseklemme, Schutzleiterklemme, N-Trennklemme, Potentialausgleichsklemme

TOPJOB® S
16 (25 .f') mm2; Serie 2016

Technische Daten
5...16(25.f")mm2 @

800 VIS kV/I3 @

IN76 A

Klemmenbreite 12 mm/0.472 inch

18...20mm/0.71...0.79 inch

[20...4AwG

~— 40,8mm/1.61in —

- 47 4mm/1.87in —=

Technische Daten
5...16(25.f")mm2 @

250 VI4 kVI3 ©

IN76 A

Klemmenbreite 12 mm/0.472 inch

18...20mm/0.71...0.79 inch

[20...4 AWG

~— 47,4mm/1.87in —=

85,7mm/3.37in

2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme

Farbe Bestellnr. VPE
O grau 2016-7601 20
@ blau 2016-7604 20

2-Leiter-Schutzleiterklemme
Bei einer Strombelastung tiber 76 A sind Tragschienen
35 mit einer Héhe von 15 mm zu verwenden!

© griin-gelb 2016-7607 20

Zubehér; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2016-7692

2016-7691
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen

100(25)
100(25)

2016-115 100(25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berlihrungsschutz fiir
nicht belegte Klemmstellen
gelb

2016-100 100(25)

Zubehor; Serie 2016

99,7mm/3.93in ———

1-Leiter-N-Trennklemme

Farbe Bestellnr. VPE
@ blau 2016-7714 20
1-Leiter-Potentialausgleichsklemme
O grau 2016-7711 20
Zubehor; artikelspezifisch
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange 2016-7792  100(25)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrast-
bar

I orange 2006-7300  100(25)
Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang;
Cu 10 mmx 3 mm
In 140 A 210-133 1
Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang
transparent ~ 777-303 1

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 76 A; lichtgrau

2-fach 2016-402 25
3-fach 2016-403 25
4-fach 2016-404 25
5-fach 2016-405 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 76 A; lichtgrau
i von 1auf 3 2016-433 25
von 1auf 4 2016-434 25
von 1auf5 2016-435 25
Priifadapter; fiir Priifstecker @ 4 mm
1 grau 2009-174 100(25)
Priifabgriff; flir max. 2,5 mm?
5 grau 2009-182 100(25)

240 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit;
50m-Rolle

weiB 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; wei; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

unbedruckt ~ 793-5501 5

~— 40,8 mm/1.61in —=

@ anschlieBbar:0,5... 16 mm2 e +f*, 25 mm?2 ,f";
direkt steckbar: 6... 16 mm? ,e" und 6... 16 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen; 18 mm"

Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 800V =Bemessungsspannung
8 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

250 V = Bemessungsspannung

4 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad

(siehe Kapitel 15)

Zulassungsdaten
siehe wwwwago.com

N-Trennklemmen

Fir das Errichten und Betreiben von Starkstromanlagen in
feuergefahrdeten Betriebsstatten und 6ffentlichen Gebau-
den, wie z. B. Versammlungsstatten, Warenh&usern, Kran-
kenhéusern, Schulen, Theatern, Hotels usw., gelten die
Bestimmungen der Normen DIN VDE 0100-710 bzw.

DIN VDE 0100-718. Bei feuergeféhrdeten Betriebsstétten
ist die DIN VDE 0100-482 zu beachten. In diesen VDE-
Bestimmungen ist festgelegt, dass jeder Neutralleiter eine
Einrichtung zum Trennen haben muss, um z. B. in jedem
Stromkreis eine Isolationsprifung ohne Abklemmen des
N-Leiters durchfiihren zu kénnen.

WAGO N-Trennklemmen erfiillen diese Anforderungen.

Potentialausgleichsklemmen

GemaB DIN VDE 0100-710 ,Anforderungen fiir Betriebs-
statten, Rdume und Anlagen besonderer Art — Medizinisch
genutzte Bereiche" sind die Potentialausgleichsleitungen
auf eine Potentialausgleichssammelschiene zu fiihren. Die
Potentialausgleichssammelschiene und die Schutzleiter-
Sammelschiene sind in einem gemeinsamen Gehause
anzuordnen und mit einem Kupferleiter von mindestens
16 mm?2 |6sbar miteinander zu verbinden. Weiterhin sind
an der Potentialausgleichssammelschiene alle Potential-
ausgleichsleitungen tbersichtlich, einzeln I6sbar und
jederzeit zuganglich anzuschlieBen und nach ihrer funktio-
nellen Zuordnung eindeutig und unverlierbar zu kenn-
zeichnen.

Mit WAGO Potentialausgleichsklemmen werden die aufge-
flihrten Anforderungen erflillt.
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https://www.wago.com/2016-7601
https://www.wago.com/2016-7714
https://www.wago.com/2016-7604
https://www.wago.com/2016-7607
https://www.wago.com/2016-7711
https://www.wago.com/2016-7692
https://www.wago.com/2016-7792
https://www.wago.com/2016-7691
https://www.wago.com/2016-115
https://www.wago.com/2006-7300
https://www.wago.com/2016-100
https://www.wago.com/210-133
https://www.wago.com/777-303
https://www.wago.com/2016-402
https://www.wago.com/2016-403
https://www.wago.com/2016-404
https://www.wago.com/2016-405
https://www.wago.com/2016-433
https://www.wago.com/2016-434
https://www.wago.com/2016-435
https://www.wago.com/2009-174
https://www.wago.com/2009-182
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/793-5501
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Einspeiseklemmenblécke TOPJOB® S

Durch den schrégliegenden Anschluss bieten die Verteilereinspeiseklemmen der Serie 2016 eine optimale Handhabung
fiir die starre Verteilereingangsverdrahtung. Die groBen Querschnitte kénnen sehr einfach so angeschlossen werden,
dass die Verteilerabdeckung ohne Leiterkollision montiert werden kann.
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Verteilerset
Serie 821

WWW.wago.com

Unterverteilerset TOPJOB® S
Bestellnr. VPE
821-104 1

Bestiickung:

+ 10 x Installationsetagenklemme; NT/L/PE; 4 mm?
(2003-7641)

* 1xInstallationsetagenklemme; L/L; 4 mm? (2003-7642)

* 1 x Abschluss- und Zwischenplatte (2003-7692)

* 3 x2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; grau; 16 mm?
(2016-7601)

* 1 x2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; blau; 16 mm?
(2016-7604)

* 1x 2-Leiter-Schutzleiterklemme; griin-gelb; 16 mm?
(2016-7607)

* 1xAbschluss- und Zwischenplatte (2016-7692)

* 1 x 1-Leiter-N-Trennklemme; blau; 16 mm?
(2016-7714)

* 1xAbschluss- und Zwischenplatte (2016-7792)

* 1 x Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit (249-117)

* 1 x Sammelschienentrager; mit Endklammerfunktion
(2009-305)

* 1x Sammelschiene; verzinnt; 0,2 m (210-133)

* 1 x Sammelschienenabdeckung; transparent; 0,2 m
(777-303)

* 1 x Beschriftungsstreifen; weiB; 0,5 m (2009-110)

* 1x WMB-Beschriftungskarte; 1... 50 (793-5566)

* 1 x WMB-Beschriftungskarte; L1, L2, L3, N, PE
(793-5472)

* 1xFaserschreiber (210-110)
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Hauptverteilerset FI TOPJOB® S
Bestellnr. VPE
821-122 1

Bestiickung:

* 16 x Installationsetagenklemme; NT/L/PE; 4 mm?
(2003-7641)

* 2 x Installationsetagenklemme; L/L; 4 mm?2 (2003-7642)

* 2 x Abschluss- und Zwischenplatte (2003-7692)

* 3 x2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; grau; 16 mm?
(2016-7601)

* 1 x2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; blau; 16 mm?
(2016-7604)

* 1x 2-Leiter-Schutzleiterklemme; griin-gelb; 16 mm?
(2016-7607)

* 1xAbschluss- und Zwischenplatte (2016-7692)

* 2x 1-Leiter-N-Trennklemme; blau; 16 mm?
(2016-7714)

* 1xAbschluss- und Zwischenplatte (2016-7792)

* 1 x Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit (249-117)

* 2 x Sammelschienentréger; mit Endklammerfunktion
(2009-305)

* 1x Sammelschiene; verzinnt; 0,2 m (210-133)

* 1x Sammelschienenabdeckung; transparent; 0,2 m
(777-303)

* 1xBeschriftungsstreifen; weiB; 0,5 m (2009-110)

* 1x WMB-Beschriftungskarte; 1... 50 (793-5566)

* 1 x WMB-Beschriftungskarte; L1, L2, L3, N, PE
(793-5472)

1 xFaserschreiber (210-110)

Hauptverteilerset FI/LS TOPJOB® S
Bestellnr. VPE
821-123 1

Bestuickung:

* 16 x Installationsetagenklemme; NT/L/PE; 4 mm?
(2003-7641)

* 2 xInstallationsetagenklemme; L/L; 4 mm2 (2003-7642)

* 1 x Abschluss- und Zwischenplatte (2003-7692)

* 3 x2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; grau; 16 mm?
(2016-7601)

* 1x2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; blau; 16 mm?
(2016-7604)

* 1x 2-Leiter-Schutzleiterklemme; griin-gelb; 16 mm?
(2016-7607)

* 1 x Abschluss- und Zwischenplatte (2016-7692)

¢ 2 x Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit (249-117)

* 1 x Beschriftungsstreifen; weiB; 0,5 m (2009-110)

* 1 x WMB-Beschriftungskarte; 1... 50 (793-5566)

* 1 xWMB-Beschriftungskarte; L1, L2, L3, N, PE
(793-5472)

« 1 xFaserschreiber (210-110))
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Set TOPJOB® S
Bestellnr. VPE
821-129 1

Bestiickung:

* 16 x Installationsetagenklemme; NT/L/PE; 4 mm?
(2003-6641)

* 2 x Installationsetagenklemme; L/L; 4 mm? (2003-6642)

* 1 x Abschluss- und Zwischenplatte (2003-6692)

* 3 x 2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; grau; 16 mm?
(2016-7601)

* 1x2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; blau; 16 mm?
(2016-7604)

* 1 x 2-Leiter-Schutzleiterklemme; griin-gelb; 16 mm?
(2016-7607)

* 1 x Abschluss- und Zwischenplatte (2016-7692)

¢ 2 x Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit (249-117)

* 15 x Kammbriicker; 2-fach; lichtgrau (2002-402)

* 2 x N/L-Priifadapter; grau (2003-499)

* 2 x N-Prifadapter; grau (2003-500)

* 2 x Priifadapter; fr Prifstecker @ 4 mm (2009-174)

* 1 x Beschriftungsstreifen; weiB; 0,5 m (2009-110)

* 1 x WMB-Beschriftungskarte; 1 ... 50 (793-5566)

* 1 x WMB-Beschriftungskarte; L1, L2, L3, N, PE
(793-5472)

¢ 1 x Faserschreiber (210-110)

wAaco

INSTA-BOX TOPJOB® S
Bestellnr. VPE
821-120 1

Bestuickung:

* 50 x Installationsetagenklemme; NT/L/PE; 4 mm?
(2003-7641)

* 10 x Installationsetagenklemme; L/L; 4 mm?
(2003-7642)

* 10 x Abschluss- und Zwischenplatte (2003-7692)

* 9x 2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; grau; 16 mm?
(2016-7601)

* 3 x 2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; blau; 16 mm?
(2016-7604)

* 3 x 2-Leiter-Schutzleiterklemme; griin-gelb; 16 mm?
(2016-7607)

* 10 x Abschluss- und Zwischenplatte (2016-7692)

* 6 x 1-Leiter-N-Trennklemme; blau; 16 mm?
(2016-7714)

* 5 x Abschluss- und Zwischenplatte (2016-7792)

* 5x Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit (249-117)

* 6 x Sammelschienentrager; mit Endklammerfunktion
(2009-305)

* 5 x Sammelschienentrager; nicht als Endklammer ver-
wendbar (2009-304)

« 1 x Sammelschiene; verzinnt; 0,25 m (210-133)

* 1 x Sammelschienenabdeckung; transparent; 0,25 m
(777-303)

* 10 x Schachtelbriicker; 3-fach (2002-473)

* 10 x Schachtelbriicker; 5-fach (2002-475)

* 10 x Schachtelbriicker; 7-fach (2002-477)

* 10 x Kammbriicker; 2-fach (2002-402)

« 5 x Kammbricker; 2-fach (2016-402)

« 2 x Priifstecker; @ 2 mm (210-136)

* 2 x Priifabgriff; flr max. 2,5 mm? (2009-182)

* 5xSchaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens;
Serien 2002 und 2005 (2005-7300)

* 5x Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens
Serien 2006 und 2016 (2006-7300)

* 4 x Beschriftungsstreifen; weiB; 0,5 m (2009-110)

* 2 x WMB-Beschriftungskarte; 1 ... 50 (793-5566)

* 1 x WMB-Beschriftungskarte; L1, L2, L3, N, PE
(793-5472)

* 2 x WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt (793-5501)

« 1 x Faserschreiber (210-110)

* 1 x Betatigungswerkzeug (2009-310)

* 1xSortimo®-T-BOXX

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen
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WAGO Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S

Frontverdrahtung .
Seite
-y Mini-Durchgangsklemmen und Mini-Schutzleiterklemmen; mit Drii- Serie 2250 248
N x f%._f ckern; fiir Tragschiene 15
> m-._ Ly ‘] 1' 2
‘dL.rM e (1.5)mm
i
P Mini-Durchgangsklemmen und Mini-Schutzleiterklemmen; fiir Trag- Serie 2050 249
N 327 schiene 15
3 L SR 101,5 2
b AT (-5 mm
C o g -
= ) Mini-Durchgangsklemmen; mit Driicker; mit Befestigungsflanschen Serie 2250 250
-r’f" - y oder RastfiiBen
Sl g 105mm
Q‘f U7 5
T
- Mini-Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen oder RastfiiBen  Serie 2050 252
-i" T 1(1,5) mm?2
=1 -{ ‘.Q_':
el
e
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Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S; mit und ohne Driicker und mit Push-in CAGE CLAMP®

Serien 2250 und 2050

Systembeschreibung und Handhabung

Direktes Stecken (Push-in) - Leiter mit Aderendhiilse

Briicker (Sternbriicker) einsetzen und bis zum Anschlag
hinunterdriicken.

Briicker (Dreieckbriicker) einsetzen und bis zum Anschlag
hinunterdriicken.

Leiter mit Betatigungswerkzeug anschlieBen - feindrahti-

ge Leiter

L&sen mit Betatigungswerkzeug - alle Leiter

Beschriftungsstreifen (2009-110) eingesetzt in die Be-
schriftungsaufnahme mit Briickersymbolik des eingesetz-
ten Briickers (Dreieckbricker)

—

folgende Kupferleiter:
eindréhtig .e"

246 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Einrasten eines Beschriftungsstreifens (2009-110) in die
Beschriftungsaufnahme

push-in cAGE cLAMPe kiemmt [illll==

mehrdréhtig ,m"

iy
Lo, o
W
)
'™ P~

[T
) %
3 ““M
hy

Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Be-
schriftungsaufnahme

[ == feindrahtig ,f",
auch mit verzinnten

Einzeladern
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Direktes Stecken (Push-in) - Leiter mit Aderendhiilse Leiter mit Betatigungswerkzeug anschlieBen - feindrahti- L6sen mit Betatigungswerkzeug - alle Leiter
ge Leiter

Klemmenleiste; mit RastfliBen; Einrasten in Rastlécher Klemmenleiste; mit RastfiiBen Klemmenleiste; mit RastfiiBen; fiir Tragschiene 35 (Monta-
Anrasten des MontagefuBes (209-120) gefuB 209-120)
(Der Abstand der MontagefiiBe zueinander unter einer
Klemmenleiste soll ca. 20 ... 25 mm betragen.)

Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; Schraubbe- Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; Schraubbe-
festigung auf Montageplatte festigung

Priifen mit einem Prifstecker @ 2 mm (210-136), max.
42V

ﬁ Bl 0 feindrantigmit ‘— feindrahtig, mit
feindrahtig, Aderendhlilse Stiftkabelschuh
litzenverdichtet (gasdicht aufgecrimpt) (gasdicht aufgecrimpt)
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Mini-Durchgangsklemme, Mini-Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Driicker; fiir Tragschiene 15

1(1,5) mm?; Serie 2250

Technische Daten @ anschlieBbar:0,14...1,5 mm? e +f;

014...1(1,5 mm2 @ 24 ...16 AWG direkt steckbar: 0,5... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhlilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"”

500 V/6 kVi3 @ 300V, 10 AR Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein

IN135A(17,5A) 300V, 10 A@ Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch

@ 500V =Bemessungsspannung
T ==29...11mm/0.35...0.43 inch

6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

©® Klemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

,‘4‘:; a_

Ea—p 4
sl &
A e

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
352V;135A
Briicker 12 A
(siehe Kapitel 15)

27,9 mm/
1.7in

(=]

,‘ I‘.. ]

~— 34,1mm/1.34in —=

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Prifzubehdr, ab Seite 168

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Driicker; fir Trag- Beschriftung, ab Seite 640

schiene 15

Farbe Bestellnr. VPE Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

O grau® 2250-1201 @ 100

® baue 2501204©@ 100 Zubehor; Serie 2250

Passendes Beschriftungssystem:

2-Leiter-Mini-Schutzleiterklemme; mit Driicker; fur Trag- WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

schiene 15 Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
© griin-gelb ® 2250-1207 @ 100 Klemmenbreite 5 mm /0.197 inch
Nur fiir Prifzwecke geeignet
grau 2000-511 100(25)

Zubeh6r; Serie 2250

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick
grau 2050-1291

Nur fur Prifzwecke geeignet
100(25) a

T grau 2000-510 100(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B. ge-
2-fach 2000-402 25 briickten Klemmen
3-fach 2000-403 25 . grau 2000-549 100(25)
4-fach 2000404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25 Priifstecker; mit 500mm-Leitung; @ 2 mm; max. 42 V
7-fach 2000-407 25 rot 210-136 50
8-fach 2000408 25 /
9-fach 2000409 25 L
10-fach 2000-410 25 Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau Rolle
vonlauf3  2000-433 25 weiB 2009110 1
von 1 auf 4 2000-434 25
von 1auf5 2000-435 25
von 1auf6 2000-436 25 WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/
vonlauf7 2000437 25 Rolle .
vonlauf8 2000438 25 @ weiB 2009113
von 1auf9 2000-439 25
von 1auf10  2000-440 25

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fiir Klemmenbreite 3,5 mm

793-3501 5

Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau

iz 1-23-45-6  2000-406/020-000 25 unbedruckt

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2000-405/011-000 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt

0,75mm? Iy\9 A
L=60mm 2009-402 100(10)
L=110mm  2009-404 100(10)
L=250mm  2009-406 100(10)

248 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Zubehor; Serie 2250

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Schraubenlose Endklammer; fiir Tragschiene 15; 6 mm
breit

grau 249-101 25
S g

Stahltragschiene; gemaB EN 60715; 15 x 5,5 mm; 1 mm
dick; 2 mlang

7

Aluminiumtragschiene; ahnlich EN 60715; 15 x 5,5 mm;
1 mm dick; 2 m lang

ungelocht
"

gelocht
ungelocht

210-111 10(1)
210-295 10(1)

210-296 1


https://www.wago.com/2250-1201
https://www.wago.com/2250-1204
https://www.wago.com/2250-1207
https://www.wago.com/2050-1291
https://www.wago.com/2000-402
https://www.wago.com/2000-403
https://www.wago.com/2000-404
https://www.wago.com/2000-405
https://www.wago.com/2000-406
https://www.wago.com/2000-407
https://www.wago.com/2000-408
https://www.wago.com/2000-409
https://www.wago.com/2000-410
https://www.wago.com/2000-433
https://www.wago.com/2000-434
https://www.wago.com/2000-435
https://www.wago.com/2000-436
https://www.wago.com/2000-437
https://www.wago.com/2000-438
https://www.wago.com/2000-439
https://www.wago.com/2000-440
https://www.wago.com/2000-406/020-000
https://www.wago.com/2000-405/011-000
https://www.wago.com/2009-402
https://www.wago.com/2009-404
https://www.wago.com/2009-406
https://www.wago.com/2000-511
https://www.wago.com/2000-510
https://www.wago.com/2000-549
https://www.wago.com/210-136
https://www.wago.com/2009-110
https://www.wago.com/2009-113
https://www.wago.com/793-3501
https://www.wago.com/249-101
https://www.wago.com/210-111
https://www.wago.com/210-295
https://www.wago.com/210-296
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Mini-Durchgangsklemme, Mini-Schutzleiterklemme TOPJOB® S; fiir Tragschiene 15

1(1,5) mm?; Serie 2050

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm2 @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 10 AR0
IN13,5A(17.5A) 300V, 10 A€

Klemmenbreite 3,5 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

~— 34,1mm/1.34in —

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; fiir Tragschiene 15

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2050-1201 @ 100
@ blau® 2050-1204 © @ 100

2-Leiter-Mini-Schutzleiterklemme; fiir Tragschiene 15
© griin-gelb & 2050-1207 @ 100

Zubehor; Serie 2050

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

grau 2050-1291 100(25)
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
2-fach 2000-402 25
3-fach 2000-403 25
4-fach 2000-404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25
7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
von 1auf 3 2000-433 25
von 1 auf 4 2000-434 25
von 1auf5 2000-435 25
von 1 auf 6 2000-436 25
von 1auf7 2000-437 25
von 1auf 8 2000-438 25
von 1auf9 2000-439 25
von 1auf10  2000-440 25

Dreieckbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
— 1-23-45-6 2000-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2000-405/011-000 25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fir 5 Klemmen
gelb 2000-115 100(25)

@ anschlieBbar:0,14...1,5 mm? e +f";

direkt steckbar:0,5... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?

+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V = Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
352V;135A
Briicker 12 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehdr, ab Seite 168

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2050

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt

0,75mm% Iy9 A
L=60mm 2009-402 100(10)
L=110mm  2009-404 100(10)
L=250mm  2009-406 100(10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

Klemmenbreite 5mm /0.197 inch
Nur fur Prifzwecke geeignet

grau 2000-511 100(25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze

Nur flr Prifzwecke geeignet

Ko grau

2000-510 100(25)

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B. ge-
briickten Klemmen

grau 2000-549 100(25)

Priifstecker; mit 500mm-Leitung; @ 2 mm; max. 42 V

/ rot 210-136 50

&

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-
Rolle

wei3 2009-110 1

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/

Rolle
@ weil

WMB-Beschriftungskarte; weiB; 10 Streifen a 10 Schil-
der/Karte; fir Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt  793-3501 5

2009-113 1

Zubehor; Serie 2050

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Schraubenlose Endklammer; fur Tragschiene 15; 6 mm
breit

grau 249-101 25
o

Stahltragschiene; geméaB EN 60715; 15 x 5,5 mm; 1 mm
dick; 2mlang

7

Aluminiumtragschiene; &hnlich EN 60715; 15 x 5,5 mm;
1 mm dick; 2 m lang

ungelocht
"

gelocht
ungelocht

210-111 10(1)
210-295 10(1)

210-296 1
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PUSH-IN CAGE CLAMPY

Mini-Durchgangsklemme TOPJOB® S; mit Driicker; mit Befestigungsflansch

1(1,5) mm?; Serie 2250

Technische Daten

014...1(1,5)mm2 @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/I3 @ 300V, 10 ARa
IN135A(17,5A) 300V, 10 A@

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
229...11mm/0.35...0.43inch

Abmessungen in mm

Einzelkl 1und Kl leisten mit Befestigungsflanschen
L = (Polzahl x 3,5 mm) + 4,3 mm + 6,1 mm

61,] !
3

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Driicker; Endklem-
me mit Befestigungsflansch; fiir Schraub- u. a. Befesti-
gungsarten; Befestigungsloch @ 4,2 mm; mit Montagefu
(209-123) auch fiir Tragschiene 35

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2250-301@ 100
@ blau® 2250-304© © 100
O griin-gelb ® 2250-307 @ 100

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Driicker; Mittel-
klemme; ohne RastfuB, ohne Flansch; fiir Blechdicke 0,6
... 1,2 mm; wird bei Klemmenleisten mit Befestigungs-
flanschen zwischen Abschlussplatte und Endklemme
benétigt

O grau® 2250-321@ 100
@ blau® 2250-324© @ 100
© griin-gelb ® 2250-327 @ 100

Zubehor; Serie 2250

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch; 1,3 mm dick
grau 2050-381 100(25)

250 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

@ anschlieBbar:0,14...1,5 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 0,5... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

©® Klemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
352V;135A
Briicker 12 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Prifzubehdr, ab Seite 168

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2250

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau

2-fach 2000-402 25
3-fach 2000-403 25
4-fach 2000-404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25
7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
von 1auf3 2000-433 25
von 1 auf 4 2000-434 25
von 1 auf5 2000-435 25
von 1 auf 6 2000-436 25
von 1auf7 2000-437 25
von 1 auf 8 2000-438 25
von 1 auf9 2000-439 25
von 1auf 10 2000-440 25

Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
T 1-23-45-6  2000-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; I = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2000-405/011-000 25

Steckbarer Leitungsbricker; isoliert; Leitungsquerschnitt
0,75 mm% Iy9 A

L=60mm 2009-402 100(10)
L=110mm  2009-404 100(10)
L=250mm  2009-406 100(10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
Klemmenbreite 5 mm /0.197 inch
Nur fur Prifzwecke geeignet

grau 2000-511 100(25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
Nur flr Prifzwecke geeignet
i grau

&
[}

2000-510 100(25)

Zubehdr; Serie 2250
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B. ge-
briickten Klemmen

grau 2000-549 100(25)

Priifstecker; mit 500mm-Leitung; @ 2 mm; max. 42 V

/ rot 210-136 50

&

MontagefuB mit Schraube; fir Tragschiene 35; an Klem-
men mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit

grau 209-123 25

Montageadapter; fiir Tragschiene 35; als Endklammer
verwendbar; 6,5 mm breit

grau 209-137 25

y—


https://www.wago.com/2250-301
https://www.wago.com/2250-304
https://www.wago.com/2250-307
https://www.wago.com/2250-321
https://www.wago.com/2250-324
https://www.wago.com/2250-327
https://www.wago.com/2050-381
https://www.wago.com/2000-402
https://www.wago.com/2000-403
https://www.wago.com/2000-404
https://www.wago.com/2000-405
https://www.wago.com/2000-406
https://www.wago.com/2000-407
https://www.wago.com/2000-408
https://www.wago.com/2000-409
https://www.wago.com/2000-410
https://www.wago.com/2000-433
https://www.wago.com/2000-434
https://www.wago.com/2000-435
https://www.wago.com/2000-436
https://www.wago.com/2000-437
https://www.wago.com/2000-438
https://www.wago.com/2000-439
https://www.wago.com/2000-440
https://www.wago.com/2000-406/020-000
https://www.wago.com/2000-405/011-000
https://www.wago.com/2009-402
https://www.wago.com/2009-404
https://www.wago.com/2009-406
https://www.wago.com/2000-511
https://www.wago.com/2000-510
https://www.wago.com/2000-549
https://www.wago.com/210-136
https://www.wago.com/209-123
https://www.wago.com/209-137

www.wago.com

Band 1, Kapitel 4 | WAGO Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S

Mini-Durchgangsklemme TOPJOB® S; mit Druicker; mit Rastfu

1(1,5) mm?; Serie 2250

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm2 @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 10 AR0
IN13,5A(17.5A) 300V, 10 A€

Klemmenbreite 3,5 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

Abmessungen in mm

Einzelklemmen und Klemmenleisten mit RastfiiBen

1
1

4’—5—1 Lf 27,2 —»‘

Polzahl >2

0.6/1,2

&H

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Driicker; mit
RastfuB; fur Blechdicke 0,6 ... 1,2 mm; Befestigungs-
loch @ 3,5 mm; auch fiir Aluminiumtragschiene (210-154)
oder mit MontagefuB (209-120) fiir Tragschiene 35

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2250-311 @ 100
@ blau® 2250-314© @ 100
© griin-gelb ® 2250-317 @ 100

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit Driicker; Mittel-
klemme; ohne RastfuB, ohne Flansch; fiir Blechdicke 0,6
... 1,2 mm; wird bei Klemmenleisten mit Befestigungs-
flanschen zwischen Abschlussplatte und Endklemme
benétigt

O grau® 2250321 @ 100
@ blau® 2250-324@ @ 100
O griin-gelb ® 2250-327 @ 100

Zubehor; Serie 2250
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Abschlussplatte; fir Klemmen mit RastfuB; 3,4 mm dick
grau 2050-391 100(25)

@ anschlieBbar:0,14...1,5 mm? e +f";
direkt steckbar:0,5... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V = Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
352V;135A
Briicker 12 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Priifzubehdr, ab Seite 168

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2250

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau

2-fach 2000-402 25
3-fach 2000-403 25
4-fach 2000-404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25
7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
Kammbricker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
von 1 auf 3 2000-433 25
von 1 auf 4 2000-434 25
von 1 auf5 2000-435 25
von 1 auf 6 2000-436 25
von 1auf7 2000-437 25
von 1 auf 8 2000-438 25
von 1 auf9 2000-439 25
von 1auf10  2000-440 25

Dreieckbricker; isoliert; Iv = Iy Klemme; lichtgrau
o 1-23-45-6  2000-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; I = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2000-405/011-000 25

Steckbarer Leitungsbriicker; isoliert; Leitungsquerschnitt
0,75 mm%Iy9 A

L=60mm 2009-402 100(10)
L=110mm  2009-404 100(10)
L=250mm  2009-406 100(10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
Klemmenbreite 5mm/0.197 inch
Nur fur Prifzwecke geeignet

grau 2000-511 100(25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
Nur flr Prifzwecke geeignet

grau 2000-510 100(25)

}:"-'__l

PUSH-IN CAGE CLAMPY

Zubehdr; Serie 2250
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B. ge-
briickten Klemmen

grau 2000-549 100(25)

Priifstecker; mit 500mm-Leitung; @ 2 mm; max. 42 V

/ rot 210-136 50

&

Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit;
7 mm hoch

&

Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; fir Alumi-
niumtragschiene (210-154); 6 mm breit

- 209-122 25

210-154 1

e

MontagefuB; fiir Tragschiene 35; an Klemmen mit Rast-
fuB anrastbar; 6,4 mm breit

grau 209-120 25

Befestigungsschraube; fiir MontagefuB (209-120)
209-119 500 (50)

Montageadapter; fiir Tragschiene 35; als Endklammer
verwendbar; 6,5 mm breit

grau 209-137 25
S —
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Mini-Durchgangsklemme TOPJOB® S; mit Befestigungsflansch

1(1,5) mm?; Serie 2050

Technische Daten

014...1(1,5)mm2 @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/I3 @ 300V, 10 ARa
IN135A(17,5A) 300V, 10 A@

Klemmenbreite 3,56 mm/0.138 inch
229...11mm/0.35...0.43inch

b A
K g2/
= U1 5|

Abmessungen in mm

Einzelkl 1und Kl leisten mit Befestigungsflanschen
L = (Polzahl x 3,5 mm) + 4,3 mm + 6,1 mm

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; Endklemme mit Be-
festigungsflansch; fiir Schraub- u. &. Befestigungsarten;
Befestigungsloch @ 4,2 mm; mit MontagefuB (209-123)
auch fir Tragschiene 35

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2050-301 @ 100
@ blau® 2050-304© © 100
© griin-gelb ® 2050-307 @ 100

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; Mittelklemme; ohne
RastfuB, ohne Flansch; fiir Blechdicke 0,6 ... 1,2 mm; wird
bei Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen zwischen
Abschlussplatte und Endklemme benétigt

O grau® 2050-321@ 100
@ blau® 2050-324© @ 100
© griin-gelb ® 2050-327 @ 100

Zubehor; Serie 2050

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch; 1,3 mm dick
grau 2050-381 100(25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; fur 5 Klemmen
gelb 2000-115 100(25)

252 WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

@ anschlieBbar:0,14...1,5 mm?2 e +f";
direkt steckbar: 0,5... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V =Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

©® Klemmen mit blauem Isoliergehause sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
352V;135A
Briicker 12 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:

Briicker, ab Seite 174

Prifzubehdr, ab Seite 168

Beschriftung, ab Seite 640

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehor; Serie 2050

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau

2-fach 2000-402 25
3-fach 2000-403 25
4-fach 2000-404 25
5-fach 2000-405 25
6-fach 2000-406 25
7-fach 2000-407 25
8-fach 2000-408 25
9-fach 2000-409 25
10-fach 2000-410 25
Kammbriicker; isoliert; Iy 14 A; lichtgrau
von 1auf3 2000-433 25
von 1 auf 4 2000-434 25
von 1 auf5 2000-435 25
von 1 auf 6 2000-436 25
von 1auf7 2000-437 25
von 1 auf 8 2000-438 25
von 1 auf9 2000-439 25
von 1auf 10 2000-440 25

Dreieckbricker; isoliert; Iy = Iy Klemme; lichtgrau
T 1-23-45-6  2000-406/020-000 25

Sternbriicker; isoliert; I = Iy Klemme; lichtgrau
1-3-5 2000-405/011-000 25

Steckbarer Leitungsbricker; isoliert; Leitungsquerschnitt
0,75 mm% Iy9 A

L=60mm 2009-402 100(10)
L=110mm  2009-404 100(10)
L=250mm  2009-406 100(10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
Klemmenbreite 5 mm /0.197 inch

Nur fur Prifzwecke geeignet
grau

2000-511 100(25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; fiir Briickerschlitze
Nur flr Prifzwecke geeignet

W grau

&
[}

2000-510 100(25)

Www.wago.com

PUSH-IN CAGE CLAMPY

Zubehdr; Serie 2050
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen von z. B. ge-
briickten Klemmen

grau 2000-549 100(25)

Priifstecker; mit 500mm-Leitung; @ 2 mm; max. 42 V

/ rot 210-136 50

&

MontagefuB mit Schraube; fir Tragschiene 35; an Klem-
men mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit

grau 209-123 25

Montageadapter; fiir Tragschiene 35; als Endklammer
verwendbar; 6,5 mm breit

grau 209-137 25

y—
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Mini-Durchgangsklemme TOPJOB® S; mit RastfuB

1(1,5) mm?; Serie 2050

Technische Daten

0,14...1(1,5)mm2 @ 24...16 AWG
500 V/6 kV/3 @ 300V, 10 AR0
IN13,5A(17.5A) 300V, 10 A€

Klemmenbreite 3,5 mm/0.138 inch
& 229...11mm/0.35...0.43inch

Abmessungen in mm

Einzelklemmen und Klemmenleisten mit RastfiiBen

=154

4’—5—1 Lf 27,2 —»‘

Polzahl >2

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; mit RastfuB; fur Blech-
dicke 0,6 ... 1,2 mm; Befestigungsloch @ 3,5 mm; auch fiir
Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit MontagefuB
(209-120) fiir Tragschiene 35

Farbe Bestellnr. VPE
O grau® 2050-311 @ 100
@ blau® 2050-314© @ 100
© griin-gelb ® 2050-317 @ 100

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; Mittelklemme; ohne
RastfuB, ohne Flansch; fiir Blechdicke 0,6 ... 1,2 mm; wird
bei Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen zwischen
Abschlussplatte und Endklemme benétigt

O grau® 2050-321 @ 100
@ blau® 2050-324© @ 100
O griin-gelb ® 2050-327 @ 100

Zubehor; Serie 2050
Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen
Abschlussplatte; fir Klemmen mit RastfuB; 3,4 mm dick
grau 2050-391 100(25)

@ anschlieBbar:0,14...1,5 mm? e +f";
direkt steckbar:0,5... 1,5 mm? ,e"und 0,5 ... 0,75 mm?
+Aderendhiilse mit Kunststoffkragen, 10 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

@ 500V = Bemessungsspannung
6 kV = BemessungsstoBspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 15)

© Klemmen mit blauem Isoliergehduse sind fiir Anwen-
dungen Ex i geeignet.

@ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen
sind fiir Anwendungen Ex e Il geeignet.
352V;135A
Briicker 12 A
(siehe Kapitel 15)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
