NAVOD K OBSLUZE

Infra €erveny teplom ér Voltcraft IR-230

Obj. €. 100907

Timto infraervenym miniaturnim teplomérem Ize bezdotykové méfit teplotu od — 35°C az do + 230°C.
Teplomér je napajen jednou knoflikovou baterii. Tento model neni vhodny pro primyslové vyuZiti.

UCEL A URCENI POUZITI

Tento miniaturni infraerveny teplomér je uréen k bezdotykovému méfeni teploty v rozsahu od -30°C
az do + 230°C. Tento vyrobek neni vhodny pro primyslové pouzivani.

Teplomér pouzivejte jen v suchém okolnim pracovnim prostfedi. Miniaturni teplomér je napajen
knoflikovou baterii typu CR 2032 nebo podobnym typem o stejném napéti a o stejné kapacité.

Jiné pouzivani teploméru, nez je shora popsano, neni dovoleno. Pfi nedovoleném pouzivani
teploméru mlze dojit k jeho poskozeni; mimo to se mlzZe piitom vyskytnout nebezpeéi jako napf.
elektricky zkrat, poZar, uder elektrickym proudem. Zadna €ast tohoto teploméru nesmi byt ménéna
nebo konstrukéné prestavovana. Peclivé si prectéte tento ,Navod k obsluze” a dobre si jej uschovejte
pro piipadné dal$i pouziti

BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

U skod, které vzniknou pri zanedbani pokyni a upozornéni, ktera jsou obsazena
vtomto ,Navodu kobsluze” zanika jakykoliv narok na zaruku vyrobku! Za
nasledné vécné $kody a za $kody na zdravi osob, které vzniknou pfi nepfiméreném
zachazeni a pouzivani pfistroje nebo pfi zanedbani bezpeénostnich upozornéni
nepiejimame zadné zavazky! Dfive, nez za¢nete vyrobek pouzivat, tak si pozorné
preététe cely ,Navod k obsluze®. V ,Navodu k obsluze” jsou obsazeny dulezité
informace pro pouzivani vyrobku.

Z bezpegnostnich diivodu a z diivodl vieobecné platnych (CE) neni pfipustné provadét na vyrobku
Zadnou neautorizovanou prestavbu piipadné neautorizované zmény. Tento vyrobek nepredstavuje
Zadnou hragku pro déti, a proto jej uschovavejte mimo dosah détskych rukou. Pfi nahlé zméné teploty
je nutno nechat pristroj stabilizovat po dobu cca 15 minut, az piejde na novou teplotu okolniho
prostredi. Teplomér nevystavujte dlouhodobé vlivu vysoké teploty. NepouzZivejte teplomér v blizkosti
ginnosti elektrického svareciho aparétu, indukénich topnych pristroji (indukéni ohfev kovovych
pfedmétd). Rovnéz neprovadéjte méfeni teplomérem v blizkosti jinych elektromagnetickych poli.
Servisni prace, prace na udrzbé teploméru a jeho opravy smi provadét pouze autorizovany
elektrotechnicky odbornik nebo autorizovana elektrotechnicka opravna. Jestlize budete mit néjaké
dotazy, které nebudou vysvétleny vtomto ,Navodu k obsluze®, tak se obratte na zakaznickou
technickou poradnu nebo se spojte s Vasim obchodnikem.

MERENi S TEPLOMEREM

Nacértek miniaturniho infracerveného teploméru s ovladacimi prvky:
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Pri méfeni s teplomérem stisknéte méfici tlacitko (2) a ponechte jej stisknuté po celou dobu méreni;
pfitom nasmérujte ¢elo pouzdra teploméru (4) smérem ku mérenému objektu. Méfte teplotu zvoleného
objektu po dobu nékolik sekund. Pfesvédtte se o tom, zda je mechanicky rozmér méreného objektu
Vétsi nez rozmér plochy pfedmétu, nutné pro zjisténi teploty teplomérem. Vyhodnocena teplota
méfeného objektu je primér teploty, zjisténé na nékolika bodech jeho povrchu. Vzdalenost a velikost
mérené plochy je v poméru 1 : 1. Na displeji teploméru (3) je ukazovana posledni namérena hodnota
Zjisténé teploty. Po uvolnéni tlaCitka (2) bude naméfena teplota ukazovana jesté po dobu cca 15
sekund (je v ¢innosti funkce ,HOLD"). Teplomér se po uplynuti 15 sekund sam automaticky vypne
z ¢innosti. Jestlize chcete zménit méfici jednotku pro méreni teploty (°C/ °F), tak stisknéte tlacitko (2)
az se teplomér IR-230 zapne do Cinnosti a na displeji se ukaze napis ,HOLD". Nato Ctyrikrat stisknéte
tlacitko pro zménu méficiho modu (5) az zatne na displeji blikat bud’ °C nebo °F. Potom stisknéte
méfici tlacitko (2) a ponechte jej stisknuto po dobu cca 1 sekundy, aZ se na displeji zméni méfici
jednotka pro teplotu.



Doba méfeni:

Vtomto teploméru IR-230 je zabudovana funkce ,Lock" pro provadéni dlouhodobého teplotniho
dohledu na méfeném objektu. Pro aktivaci této funkce stisknéte mérici tladitko (2) az se teplomér
IR-230 zapne do provozu a aZ se na jeho displeji objevi napis ,Hold". Potom tfikrat stisknéte tlagitko
moédu (5) a ponechte jej stisknuté po dobu cca 1 sekundy a tim nastartujete funkci ,Lock® pro
dlouhodoby teplotni dohled na méfeném objektu. Pro vypnuti funkce ,Lock , stiskn&te znovu tladitko
pro méd (5).

Méreni minimalni a maximalni teploty:

V teploméru ,IR-230 , je zabudovana daldi funkce pro zjiStovani minimalni a maximaini teploty
méfeného objektu. Pro aktivaci této funkce stisknéte mérici tlacitko (2), aZz se na teploméru IR-230
objevi napis ,Hold". Nato stisknéte jedenkrat tlacitko modu (5) pro aktivaci funkce ,Max" nebo dvakrat
po sobé pro aktivaci funkce ,Min“a pak stisknéte tlacitko pro méreni (2). Nyni se objevi na displeji
teploméru pii stisknutim tlacitku (2) jen maximaini nebo minimalni naméfena hodnota teploty
méfeného objektu. Pro vypnuti funkci ,Min / Max" stisknéte opét tlacitko médu (5).

- Timto teplomérem IR-230 nelze méfit teplotu pfedmétd skrz néjakou transparentni
II\‘E plochu. Misto toho je zméfena teplota tohoto transparentniho povrchu. Pro zachovani
pfesnosti méfeni teploty se doporucuje, aby timto teplomérem nebyla méfena teplota

pfedmétu v okolnim prostfedi, kde se nachazi nebo je vyvijeno nadmémé mnozstvi

vodnich par, kde se vyskytuje prach, kouf nebo jiné vypary. Mimo to se rovnéz se
nedoporuéuje méfit teplotu povrchu predmétu, které maji hladky a leskly povrch jako

POSLEDNI PECE O TEPLOMER
Posledni péce o elektrické a elektronické pfistroje a jejich stavebni dily

V zajmu ochrany Zivotniho prostiedi a v zajmu umoznéni recyklace pouZitych materialll a

hmot je spotfebitel povinen odevzdavat upotfebené a jiZ nepotfebné a defektni pfistroje

LY do specialnich sbé&ren nebezpecného odpadu. Pfedkrtnuty symbol popelnice na sbérnych

! kontejnerech znamena, Ze se nesmi do ni odhazovat nebezpeéné predméty, chemikalie,
elektrické nebo elektronické predméty apod. (a musi se odevzdavat do specialnich
shéren pro pozdé&jsi provadéni recyklace materialt).

Posledni péce o upotiebené baterie a nabijeci ¢lanky

UzZivatel je podle platnych zakonnych predpist povinen odevzdavat jiz upotfebené baterie a
nabijeci ¢lanky do specialnich sbé&ren nebo vracet je svému obchodnikovi.

Je zakazano odhazovat jiz pouziti a vybité baterie nebo nabijeci élanky do bézného
domovniho odpadu!
Baterie a nabijeci ¢lanky obsahuji nebezpetné nebo jedovaté latky a proto jsou

odkladan do b&Zného domovniho odpadu! Pod symbolem pfeskrtnuté popelnice je jesté

- oznafeny symbolem (pfeskrtnutou popelnici). To znamena, Ze tento vyrobek nesmi byt
napi. predméty z uslechtilé ocele nebo pfedmeéty zabalené do hlinikove lesklé folie. >< na vyrobku natisténa chemicka zkratka (nékolik pismen), ktera znaci, jakou nebezpetnou
chemickou latku tento vyrobek obsahuje. Cd =kadmium, Pb=clovo, Hg= rtut. Pouzité
ME baterie a nabijeci ¢lanky lze bezplainé odevzdavat ve specialnich sbérnach nebo u
VYMENA BATERIE
vaseho obchodnika, kde byly baterie zakoupeny. Tim pfispéjete k zachovani zdravého
Zivotniho okolniho prostredi.

teplomér IR-230 pouzivat po delsi dobu, tak vyjméte zjeho pouzdra napajeci

Pri vkladani baterie do pouzdra teploméru dodrzujte jeji polaritu. Jestlize nebudete
A baterii. Tim pfedejdete pfipadnému vyte€eni elektrolytu z napajeci baterie a TECHNICKA DATA

zamezite tak pfipadnému poskozeni pouzdra pfistroje. Pfi zachazeni a dotyku Provozni napéti 1 knoflikova baterie typ CR 2032

pokozky téla s poskozenou baterii mize dojit vlivem vytec¢eného elektrolytu Velikost napajeciho proudu Max. 3 mA

k popaleni a poranéni kiZe. Proto pfi manipulaci s poskozenou baterii pouzZivejte Pfesnost méfeni + 2 °C nebo 2 % (z pravé namérene hodnoty teploty);
vhodné ochranné rukavice. -10°Caz-35°C+4°C

Baterie uschovavejte mimo dosah détskych rukou. Nenechavejte je volné lezet, Rozsah méfeni teploty -35°C aZ + 230 °C: - 35 °Fa? + 446 °F

nebot' by je mohly polknout déti nebo domaci zvirata.
Skladujte jednotlivé baterie oddélené (v dostatecné vzdalenosti) od sebe, aby
nedoslo k jejich elektrickému zkratovani. Tim zabranite také pripadnému vzniku
pozaru! Nikdy se nepokousejte bézné baterie, které jsou uréené pro jednorazové
pouzit znovu nabijet! V zadném pfipadé neodhazujte baterie do otevieného ohné.
Mohlo by vzniknout nebezpeéi exploze!
Kdyz se objevi na displeji teploméru symbol, [ 0 tak to znamena, Ze je sniZena kapacita
napajeci baterie, neprodlené provedte jeji vyménu nasledujicim zplsobem:

Provozni teplota teploméru 0°Caz+50°C
Interval snimani méfené teploty ~ cca po 1 sekundé

Redakéni poznamka:

Pieklad tohoto navodu zajistila spoleénost Conrad Electronic Ceské republika, s. r. 0., Podulsi

1. Ofteviete kryt bateriové prihradky (1). Posurite jej mirnym tlakem ve sméru pohybu hodinovych 2691/22, 193 00 Praha 9
ruicek.

2. Vyjméte jiz vybitou baterii a nahradte ji novu €erstvou baterii stejného typu a stejné kapacity. Pfi
vyméné zachovejte spranou polaritu nové vioZené baterie. Plus p6l baterie musi sméfovat
smérem ven z bateriove pfihradky.

3. Nasadte kryt (1) na bateriovou pfihradku a zasurite jej jemnym tlakem proti sméru pohybu . . ) .
hodinovych ruicek. © Copyright Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0.

VSechna préava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou
pfedmétem souhlasu spoleénosti Conrad Electronic Ceska republika, s. r. o.

OSETROVANI TEPLOMERU A JEHO UDRZBA

Dbejte na to, aby teplomér v Zadném pripadé nepfisel do styku s vihkosti. Jestlize se v3ak presto tak
stane, tak jej ihned osuste. "Pfipadné nahromadéné malé necistoty, které se usadily v ¢ele teploméru
peclivé vyfouknéte. Zbylé nelistoty odstrante z Cela teploméru jemnym Stéteckem (ktery se pouZiva
pro odstrafiovani netistot z €ocek fotoaparatu).

Povrch pouzdra teploméru ¢istéte jen mékkou a lehce navihéenou utérkou. Utérku navihgete jen &istou
vodou. Pri ¢isténi nepouZivejte Zadné chemikalie nebo Eistici prostfedky.



