EEH(ENIX

Vytah z online katalogu

PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1

Obj.&.:: 2277019 0 4

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277019

Trubkovy proudovy ménic¢, primarni proud 50 A AC; sekundarni proud
5 A AC,; tfida pfesnosti 1; jmenovity vykon 1,25 VA

Poznamky k produktu

— WEEE/RoHS-compliant since:
Udaje 05.12.2007

(ORI O
4 7 046356 305129
Baleni 1ks
Celni tarif 85043129
Vaha brutto v kusech 0,1946 kg http://
www.download.phoenixcontact.com
Informace v katalogu Strana 213 (CAT-7-2013) Please note that the data given

here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technické udaje

Vstupni data

Tepelny jmenovity kratkodoby proud I, =60 * 1,
Jmenovity razovy proud lapn = 2,5 * |y
Jmenovita frekvence: Standardni ménic 50 Hz ... 60 Hz
Nadproud-mezni faktor FS5
Jmenovity vykon 1,25 VA
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Primarni jmenovity proud I,,

Sekundarni jmenovity proud I,

Obecna data

Typ ménice

Trida

Schopny kalibrace

Primarni kruhovy vodi¢ (primeér)
Sitka

Vyska

Hloubka

Sitka pfi alternativni montazi
VySka pfi alternativni montazi
Hloubka pfi alternativni montazi
Teplota prostredi (provoz)
Teplota prostiedi (skladovani/pfeprava)
Izolaéni pevnost

ZkuSebni napéti vstup/vystup

Normy/pfedpisy

Barva

Material pouzdra
Certifikaty/Osvédceni

Aprobace
Vyzadané aprobace:

Aprobace z:

0OA..50A
5AAC

Trubicovy méni¢
1

ne

21 mm

30 mm

66 mm

44 mm

44 mm

66 mm

30 mm
-25°C...40°C
-25°C ...40°C
1kV

3 kV (50 Hz, 1 min.)
IEC 60044-1

EN 50178

cerna

Polyamid PA zesileny skelnym vlaknem
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Vykres/schéma

Vykres v méfitku
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Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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