VOLTCRAFT.

(cz) NAVOD K OBSLUZE

Endoskop BS-200XW VOLTCRAFT.

Obj. &:12 3325

Vazeni zékaznici,

dékujeme Vam za VaSsi davéru a za nakup endoskopu BS-200XW.

Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestlize vyrobek predéate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

Voltcraft ® - Tento nazev predstavuje nadprimémé kvalitni vyrobky z oblasti sitové techniky (napajeci zdroje),

z oblasti méfici techniky, jakoZ i z oblasti techniky nabfjeni akumulatord, které se vyznacuji neobvyklou vykonnosti
a které jsou stale vylepSovany. At jiz budete pouhymi kutily ¢i profesiondly, vzdy naleznete ve vyrobcich firmy
LVoltcraft* optimalni feSeni.

Piejeme Vam, abyste si v pohodé uzili tento nas novy vyrobek znacky Voltcraft ©.

Ucel pouZiti

Obraz snimany kamerou se zobrazuje na zabudovaném TFT monitoru a osvétleni na Spi¢ce kamery Ize regulovat.
Mate k dispozici videovystup PAL. Hrdlo i hlava kamery jsou vodotésné a vhodné pro pouZziti ve vodnatych
tekutinach (nikoliv v kyselinach nebo louzich). Zakladni pfistroj se nesmi vystavovat vihkosti resp. ponofovat.
Zdrojem napdjeni jsou 4 baterie typu AA (nejsou soucasti dodavky). Neni pfipustny provoz pfistroje ve vybuSném
prostiedi resp. pouziti na lidech nebo zviratech. Z bezpe¢nostnich a schvalovacich divod( (CE) neni dovoleno
svévolné prestavovani a/nebo pozménovani vyrobku. Jiné nez shora popsané pouziti neni dovoleno, mtze vést

k poskozeni vyrobku a je spojeno s nebezpec¢im zkratu, vzniku pozaru, zasazeni elektrickym proudem apod.
Pozorné si prectéte navod k pouziti a uschoveijte jej pro pfipad pozdéjsi potieby.

Rozsah dodéavky

« Endoskop * 3 néstavce (magnet, hak, zrcatko)
« Kabel k monitoru * Kabel pro video
«  Kuffik na uskladnénf pfistroje « Navod k obsluze

Bezpe&nostni predpisy, udrzba aé¢isténi

Z bezpeénostnich divodu a z davodu registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do endoskopu. Pfipadné opravy
svérte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek pfiliSné vihkosti, nenaméacejte jej do vody, nevystavuijte jej
vibracim, otfestim a pfimému slune¢nimu zafeni. Tento vyrobek a jeho pfislusenstvi nejsou zadné détské hracky
a nepatfi k do rukou malych déti! Nenechavejte volné lezet obalovy material. Félie z umélych hmot predstavuji
veliké nebezpeci pro déti, nebot by je mohly déti spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
I:[%> nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

Endoskop nevyzaduje Zadnou UdrZzbu. K ¢isténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou navihéeny hadfik.
NepouZivejte Zadné prostfedky na drhnuti nebo chemickéa rozpoustédla (fedidla barev a lak), nebot by tyto
prostfedky mohly poSkodit displej a pouzdro endoskopu.

Manipulace s bateriemi a akumulatory

Nenechavejte baterie (akumulatory) volné leZet. Hrozi nebezpedi,

Ze by je mohly spolknout déti nebo domaci zvifata! V pfipadé spolknuti
baterii vyhledejte okamzité |ékafe! Baterie (akumulatory) nepatfi do rukou
malych déti! Vyteklé nebo jinak poSkozené baterie mohou zplsobit poleptani
pokozky. V takovémto piipadé pouZijte vhodné ochranné rukavice! Dejte
pozor nato, Ze baterie nesméji byt zkratovany, odhazovany do ohné nebo
nabijeny! V takovychto pfipadech hrozi nebezpeci exploze! Nabijet muzete
pouze akumulatory.

Vybité baterie (jiz nepouzitelné akumulatory) jsou zvlastnim odpadem
a nepatfi do domovniho odpadu a musi byt s nimi zachazeno tak,
aby nedochéazelo k poskozeni zivotniho prostfedi!

K témto uceldm (k jejich likvidaci) slouzi specialni sbérné nadoby
@@ v prodejnéch s elektrospotiebici nebo ve sbérnych surovinach!

Setfete Zivotni prost Fedi!



Ovladaci prvky

Hrdlo (husi krk)

LED indikator baterie
Stavovéa LED kontrolka
Videovystup

Monitor

Tlagitko 1

Tlagitko vypinace
Tlagitko |

PFihradka na baterie
Kontakt micro USB

VloZeni a vymeéna baterii

1.
2.
3.
4.

5.

Pomoci kfizového Sroubovaku uvolnéte Sroubek a vicko pfihradky na baterie sejméte.

Z prihradky na baterie vyjméte drzak na baterie.

VloZte do drzaku na baterie 4 baterie typu AA a dbejte pfitom na Udaje o spravné polarité uvedené v prihradce
na baterie.

VloZte drzak na baterie zpatky do pfihradky na baterie a dbejte pfitom na Udaje o spravné polarité uvedené
na horni strané drzaku na baterie a uvnitf pfihradky na baterie.

Prihradku na baterie znovu uzavrete.

9 Baterie vymérite, jakmile se rozsviti LED kontrolka stavu baterie.

Pripojeni kamery

1. Zapojte konektor kamery s hrdlem (husim krkem) do zdifky na zakladnim pfistroji. Pfe¢nivajici kovovy jazycek
na konektoru kamery by pfitom mél sméfovat do prohlubné na pfedni strané zdirky.

2. Sroubovaci uzavér posufite nahoru ve sméru kamery a otadejte proti sméru hodinovych rugicek, abyste
kameru zafixovali.

3. Chcete-li kameru odpojit od zakladniho pfistroje, postupujte v obraceném poradi.

Nastavce

Je-li treba, nasadte jeden ze tfi nastavcu (magnet, hak, zrcatko) na prohluber pod hlavou kamery.
Pred jejim pouzitim si zkontrolujte, jestli je upeviiovaci prstenec nastavce uzavieny.

O¢ko k zav éSeni

Nad monitorem je pfipevnéné ocko. Je-li treba, k oku pfipevnéte popruh (neni sou¢asti dodavky) — diky
tomu budete mit pfi pouzivani pfistroje obé ruce volné.

Odnimatelny monitor

Monitor muZete v pfipadé potfeby od endoskopu odpojit. Obraz snimany kamerou je do monitoru prfenasen
kabelem. Postupuijte nasledovné:

1. Posurite monitor nahoru, ve sméru hrdla, a sejméte ho.
2. Zapojte micro USB konektor kabelu do pfislusné zditky na levé strané jednotky monitoru.
3. Zapojte mini USB konektor kabelu do pfislusné zditky na endoskopu. Tato zditka se nachazi na miste,

na kterém byl pfedtim nasazeny monitor.
4. Nyni endoskop zapnéte. Na monitoru se objevi obraz snimany kamerou.

Pripojeni k televizoru

1. Zapojte kolikovou zastréku videokabelu do patfiéné zdifky na endoskopu a zapojte cinch konektor
do videovstupu televizoru.

2. Poté obraz snimany kamerou zmizi z monitoru a objevi se na televizoru.
Recyklace

Eg; Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu. Likviduje odpad
; na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych zakonnych ustanoveni.

Setiete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran é&!

Technické udaje

Zakladni funkce

Do tekutin, které nejsou pod nap étim, pono fujte pouze hlavu kamery a hrdlo. Hrdlo kamery
A nesmite pono Fit dale nez po ozna €éeni ,Max Water Level“. Endoskop se smi pouzivat pou  ze ke

kontrole za Fizeni, kterd nejsou pod nap étim. Hlava kamery je z kovu a mohla by zp  dsobit zkraty.

Proto z bezpe €nostnich d Gvod U vzdy vSechny €asti kontrolovaného za Fizeni odpojte od nap éti.

Vyhn éte se silnému mechanickému namahani resp. vibracim. Nesmi byt p fekro €en mini. polom ér

ohybu 45 mm.

1. Chcete-li pfistroj zapnout, stisknéte tla¢itko vypinace. Poté se rozsviti stavova LED kontrolka a na monitoru

se objevi obraz snimany kamerou.
2. V hlavé kamery jsou integrované dvé LED kontrolky.

O Stisknéte tlacitko 1, chcete-li zvysit jas LED kontrolek.
0 Stisknéte tlacitko |, chcete-li jas LED kontrolek sniZit, resp. osvétleni kompletné vypnout.
—) Nastavte osvétleni tak, aby obraz na monitoru nebyl ani pfesvétleny, ani nedostate¢né osvétleny.

3. Stisknéte soucasné tlacitka 1 a |, chcete-li obraz oto¢it o 180°.

Napajeni

Odbér proudu

Displej

RozliSeni

Formét pro video

Osvétleni kamery

Vyvazeni bilé

Expozice

Zorny Uhel

Hloubka ostrosti

Provozni teplota

Vzdu$né vlhkost pfi provozu
Skladovaci teplota

Vzdu$né vihkost pfi skladovani
Délka hrdla

Pramér kamery

Minimalni polomér ohnuti
Rozméry (8 x v x h)
Hmotnost

4x 1,5 V baterie typu AA (nejsou soucasti dodavky)
max. 400 mA

TFT 8,9 cm (3,5%)

320 x 240 pixeld (monitor), 640 x 480 pixelt (kamera)
PAL

2 bilé LED

automaticky

automaticky

54°

3az6cm

0az+45<T

15az85 % rF

-10 az +50 C

15az85 % rF

88 cm (2 cm)

9,8 mm

45 mm

90 x 205 x 131 mm

cca430g



Vhodné prisluSenstvi

Kamera s hrdlem

Objednaci ¢islo 123121 123123 123142 123141
Pramér kamery 5,5 mm 5,9 mm 9,8 mm 9,8 mm

Délka im im im 3m

ProdlouZeni hrdla kamery

Objednaci ¢islo 123126 123130

Délka 1m 3m

Ostatni
Akumulatory Popruh  Nastavce (magnet, hak, zrcatko) pro 9,8mm kameru

Objednaci ¢islo 25 10 20 123096 123097

Preklad tohoto navodu zajistila spole  énost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. 0.

V3echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spole¢nosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouZiti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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