(c2) NAVOD K OBSLUZE

(bONRAD

Panelovy programovatelny ampérmetr <7
EPM-4C -72

Obj. &.: 12 87 19 ans

V  Set

°s

Vazeni zékaznici,

dékujeme Vam za Vasi davéru a za nadkup panelového programovatelného ampérmetru Entes..
Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
navod k obsluze.

Ponechejte si tento navod, abyste si ho mohli znovu kdykoliv pfedist!

Bezpednostni predpisy, Udrzba ac¢isténi

Z bezpe¢nostnich divodud a z divodu registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do panelového

ampérmetru. Pfipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavuijte tento vyrobek pfilisné vihkosti,

nenamacejte jej do vody, nevystavuijte jej vibracim, otfesim a pfimému slune¢nimu zareni.
Tento vyrobek a jeho pFislusenstvi nejsou zadné détské hracky a nepatfi do rukou malych déti!
Nenechéavejte volné lezet obalovy material. Félie z umélych hmot pfedstavuji veliké nebezpedi
pro déti, nebot by je mohly spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
I:[%> nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

K &isténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou navlhéeny hadfik. NepouZzivejte zadné
prostfedky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla (fedidla barev a lakd), nebot by tyto prostfedky
mohly poskodit displej a pouzdro pfistroje.

Ucel pouZziti

EPM-4D (ampérmetr s méfenim odbéru): EPM-4D je uréen k méfeni RMS hodnoty stfidavého proudu,
ktery proudi vodicem a ukladani okamzité a primérné spotieby. Pfevodovy pomér transforméatoru Ize
tlac¢itky na panelu ménit v rozsahu 5/5A az 10000/5A.

EPM-4A (ampérmetr s méfenim odbéru): Kromé funkci, které ma EPM-4D, se voli pfevodovy pomér
proudového transformatoru jako ,drCt“, Musi se pouzit proudovy transforméator CT-25, kterym Ize méfit
v rozsahu 0,07 A az 200 A.

Méfici pristroj EPM -4C je uréen k méfeni RMS hodnoty stfidavého proudu, ktery proudi vodic¢em.
Pokud je naméreny proud vy$si, nez je stanovena horni mezni hodnota nebo nizsi, nez je stanovena
spodni mezni hodnota, na konci nastavené doby prodleni se sepne vystupni relé.

Méfici pristroj EPM-4C ma také vSechny funkce pfistroje EPM-4A.

EPM-4P (ampérmetr s druhym relé): V porovnani s EPM-4C ma tento pfistroj druhé relé

(Pick-Up relé). Kdyz je naméfeny stfidavy proud vyssi, nez je stanovena horni mezni hodnota

nebo nizsi, nez je stanovena spodni mezni hodnota, toto relé se sepne bez prodleni.

Pokud se hodnota stfidavého proudu vrati do nastaveného rozsahu jesté pred uplynutim

doby prodlevy, relé se bez prodleni vypne.

DuleZité upozorn éni: Sekundarni hodnota proudového transformatoru musi byt omezena na 5 A.

Poznamka: Pokud je proud na méficim vstupu pfistroje vy3Si nez 6 A nebo kdyZz se naméfi podle
primarni hodnoty proudového transformatoru proud vysSi nez 9999 A, na displeji se objevi ,hi*.

Turn (trn): V tomto menu uZivatel definuje pocet ovinuti, které uréuji kolikrat je vodi¢ s proudem

ovinut na CT-25. pocet Ize volit v rozsahu 1 — 10. Pocet ovinuti se aktivuje, kdyZ se v menu ,Ctr*
zvoli jen ,drCt".

Rozsahy néreni

trn 1 2 3 4 5] & 7 8 9 10
Iin min. |0.700(0.350({0.233{0.175]0.140(0.117|0.100| 0.088 | 0.078| 0.070
In max. | 200.0|100.0|66.66 | 50.00] 40.00| 33.33| 28.57 | 25.00| 22.22| 20.00

Demand Time (dEt): Pfistroj zaznamenava hodnoty naméfeného odbéru a maximalniho odbéru.
Odbér pfedstavuje prdmérnou hodnotu proudu naméfenou v urcitém ¢ase.

Maximalni odbér pfedstavuje maximalni primérnou hodnotu proudu naméfenou v urcitém case.
Hodnota maximéalniho odbéru zustava uloZena i v pfipadé vypadku proudu, kdyZ je hodnota
odbéru ,,0“ (nulova).

Setpoint (SP h a SP L ): KdyzZ je proud, ktery tece zafizenim, vy$8i, neZ je stanovena horni mezni
hodnota nebo nizsi, nez je stanovena dolni mezni hodnota, vystupni relé se na konci nastavené
doby prodleni sepne, aby generovalo chybovy signal. Kdyz se hodnota stfidavého proudu vrati

do nastaveného rozsahu jesSté pred uplynutim doby prodlevy, relé se samo resetuje a zZadny signal
se neobjevi.

Latch (LAtC): Funkce Latch se pouZiva k vybéru provozniho rezimu vystupniho relé.

Volite bud polohu vypnuti (,0F*), nebo zapnuti (,on“).

= Poloha ,oF*“: Pokud se hodnota proudu vrati do nastaveného rozsahu, vystupni relé se vypne.

= Poloha ,on“: Vystupni relé zGstava zapnuto, i kdyZ se hodnota proudu vrati do nastaveného
rozsahu a vypne se, jen kdyZ se stiskne tlacitko ,Set".

Instant Tripping (trP): V pfipadé, Ze hodnota stfidavého proudu pfekroci 1,5 x nastavenou horni
mezni hodnotu nebo je 0,5 krat niz§i nez nastavena dolni mezni hodnota, vystupni relé se sepne bez
prodleni. Pouziti funkce si voli uzivatel.

Start Time Delay (Strt ): KdyZ méfici pfistroj zachyti poprvé proud, nastavené mezni hodnoty jsou
po urcitou nastavenou dobu ignorovany. Pokud je aktivni reZim automatického startu, pfistroj se po
preruseni proudu vréati do vychoziho stavu.



Automatic Start Mode (Auto):

Jakmile se tato funkce vypne (off), zpoZdéni pfi startu (Strt) se aktivuje

jen v pfipadé, zZe se na méficim vstupu pfistroje objevi poprvé proud. Pokud se vSak funkce zapne
(on), zpozdéni pfi startu se aktivuje vzdy, kdyz naméreny proud klesne na nulu (,0) a poté se znovu

zvysi.

Vybér primarni hodnoty proudového transformatoru (EPM-4

A, 4C, 4D a 4P)

Nastaveni horni mezni hodnoty (EPM-4C a 4P)
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Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi Ctr.

Stisknéte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dolu, dokud se
nezobrazi pozadovana hodnota (pokud pfislusné tlacitko
podrzite o néco déle, hodnota se méni rychleji).

Stisknéte SET, aby se nastaveni uloZilo.
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Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dolu,

dokud se nezobrazi SP h.

Stisknéte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dolu,

dokud se nezobrazi pozadovana hodnota (pokud pfislusné

tla¢itko podrzite o néco déle, hodnota se méni rychleji).

Stisknéte SET, aby se nastaveni uloZilo.
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mezni hodnoty (EPM-4C a 4P)

PFiklad: Pokud se pouZzije transforméator s pomérem 80/5 A, vloZi se primarni hodnota transforméatoru

jako ,80".

Nastaveni po €tu vinuti EPM-4A, 4C a 4P)

Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,
dokud se nezobrazi trn .

Stisknéte tlacitko SET.
Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi pozadovana hodnota.

Stisknéte SET, aby se nastaveni uloZilo.
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odb éru (EPM-4A, 4C, 4D a 4P)

¥

Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi dE t.

Stisknéte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi pozadovana hodnota (pokud pfislusné

tla¢itko podrzite o néco déle, hodnota se méni rychleji).

Stisknéte SET, aby se nastaveni ulozilo.
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Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi SP L.

Stisknéte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi pozadovana hodnota (pokud pfislusné

tlacitko podrZite o néco déle, hodnota se méni rychleji).

Stisknéte SET, aby se nastaveni uloZzilo.
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Nastaveni hodnoty hystereze (EPM-4C a EPM-4P)

Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET.
Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,
dokud se nezobrazi hYS.

Stisknéte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi pozadovana hodnota (pokud pfislusné
tla¢itko podrzite o néco déle, hodnota se méni rychleji).

Stisknéte SET, aby se nastaveni uloZzilo.




Nastaveni hodnoty €asu zapnuti (EPM-4C a 4P)
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Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi on t.

Stisknéte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi pozadovana hodnota (pokud pfislusné

tla¢itko podrzite o néco déle, hodnota se méni rychleji).

Stisknéte SET, aby se nastaveni uloZilo.
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Nastaveni reZimu automatického startu (EPM-4C a 4P)

Nastaveni hodnoty €asu vypnuti (EPM-4C a 4P)

Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dolu,
dokud se nezobrazi AUto .

Stisknéte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dolu,
dokud se nezobrazi pozadovana hodnota.

SET Stisknéte SET, aby se nastaveni uloZilo.
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Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi oF t.

Stisknéte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi pozadovana hodnota (pokud pfislusné

tlac¢itko podrzite o néco déle, hodnota se méni rychleji).

Stisknéte SET, aby se nastaveni ulozilo.
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Nastaveni funkce spinani relé bez prodlevy (EPM-4C

a4pP)

Nastaveni hodnoty €asu zpozd éni pfi startu (EPM-4C a 4P)

Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,
dokud se nezobrazi trP.

Stisknéte tlacitko SET.
Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi pozadovana hodnota.

Stisknéte SET, aby se nastaveni uloZzilo.
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Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi Strt.

Stisknéte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

dokud se nezobrazi pozadovana hodnota (pokud pfislusné

tla¢itko podrzite o néco déle, hodnota se méni rychleji).

Stisknéte SET, aby se nastaveni uloZzilo.
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Nastaveni funkce Latch (EPM-4C a 4P)

Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET.

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,
dokud se nezobrazi LAtC .

Stisknéte tlacitko SET.

¥
dokud se nezobrazi poZzadovana hodnota.
SET

Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold,

Stisknéte SET, aby se nastaveni uloZilo.

(Ckr)
AEC

(on)
oF




Programovani chovani kontaktu relé (EPM-4C a 4P) Pripojovaci schéma

Stisknéte a 3 sekundy podrzte tlacitko SET. : EPM-4A - ___EPM-4C . EPM-4D
P
Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dolu, E tr PR 18 PR 1B PR 1B
dokud se nezobrazi oUt. - (7227 2) (72x72) (72x72)
1
Lnulz)

4

SET Stisknéte tlacitko SET.
=
Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold, (_rll_ j
dokud se nezobrazi pozadovana hodnota.
(no)
SET Stisknéte SET, aby se nastaveni uloZilo.

Zavfeni menu nastaveni (EPM-4A, 4C, 4D a 4P) ]

Pokud nechcete ménit Zadné z nastaveni v menu: IfE 5 E {48296 (48x06)

¥
Stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru nebo dold, -
C/’\)—/_ij dokud se nezobrazi ESC. IT]I[D T

8 87 A9 1
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Stisknéte tlagitko SET. Bslet = ; B

. SET 05m -:m n in
Zobrazeni odb éru (EPM-4A, 4C, 4D a 4P) WE ' ) o )
‘ () ‘ Pro zobrazeni hodnoty odbéru stisknéte tlacitko se Sipkou dolu. ‘
, ~ EPM-4C EPM-4D
Zobrazeni max. odb éru (EPM-4A, 4C, 4D a 4P) e
PR 25 PR 25
‘ ™) ‘ Pro zobrazeni hodnoty max. odbéru stisknéte tlacitko se Sipkou nahoru. ‘ [961.‘{‘:,35) a 55 } 5 i e O 1 S
slsls] sl s L_[sLIslsl [sll sl Islss]s][s] [s]
Vymazani hodnot odb &ru (EPM-4A, 4C, 4D a 4P) ' /C/ F u - ﬂ/-l I8
osm] «[M L tn W azm| «["M)L tn

‘ () CAJ ‘ Prg \llymazénl' hodnot odbéru stisknéte sou¢asné tlagitko se Sipkou nahoru ‘
a dold.
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Varovani:

a) Mezi sit a napajeci vstup vyrobku se musi umistit vypina¢ nebo jistic.

b) Pripojeny vypinac¢ nebo jisti¢ musi byt v tésné blizkosti vyrobku.

c) Pfipojeny vypina¢ nebo jisti¢ musi byt oznacen jako vypinaci zafizeni vyrobku.
d) Musi se pouzit pojistka typu FF s hodnotou proudu 1 A.

e) V misté instalace neni potfebny vétrak.

f)  Na panel se musi umistit prakticky navod.

Recyklace

o Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
=7 Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran &!



Technické Udaje
Jmenovité napéti (Un)
Provozni rozsah (AU)
Provozni frekvence
Presnost

Vstup méfeni (1)

Rozsah méfeni

Ptevodovy pomér transforméatoru

PFikon (Pcons)

Zatéz

Vystupni kontakt

Spinani relé bez prodlevy
Hystereze

Casy zpozdéni

Cas odbéru (pramémého)
Plast pfistroje

Ochrana

Provozni teplota

Stupen kryti (¢elni panel)

Prufez dratu terminélu

Prafez dratu méficiho vstupu CT-25

Hmotnost

Tovarni nastaveni

Viz Stitek s pfesnou hodnotou na pfistroji

Viz Stitek na pfistroji

45 — 65 Hz

1% + 1 dgt [(10% - 100%) celého rozsahu]
0,056-55A

0,07 — 200 A (s CT-25 pro EPM-4A, 4C a 4P)
0,05 —10.000 A (s X5 CT)

0,07 — 200 A (s CT-25 pro EPM-4A, 4C a 4P)
5...10000/5 A a drCt (pro EPM-4A, 4C a 4P)
<4 VA

<1 VA

5 A, 250V, 250 VA (odporovy), (pro EPM-4C a 4P)
>1,5x SP Hnebo <0,5x SP L

0 - 0,5 x plny rozsah (EPM-4C, 4P)

0,0 — 999,9 sekund (EPM-4C, 4P)

1-60 min.

Nehoflavy

Dvojité izolace, kategorie méfeni Il

-5°C az +50°C

IP 40

2,5 mm?

16 mm®

0,31 kg (PR 18), 0,35 kg (PR 25), 0,28 kg (PR 20)

Ctr = 0005 SPL = 0,250 oF t=010,0 trP = oF
Trn = 0001 hYS = 0,100 Strt = 006,0 LAtC = oF
dEt = 0015 Ont=010,0 AUto = oF oUt = no
SP h =4,000
Rozméry

- -— 1 96mm

72mm ‘—’»I*‘ TYPE PR 20 (48986)
NFE B TYPE PR 25 (96x96)

Rozméry vy fezu v panelu

91em

Preklad tohoto navodu zajistila spole

€nost Conrad Electronic

Ceska republika, s. r. 0.

VSechna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spole¢nosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouZiti odpovidé technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!

© Copyright Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0.
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