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Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup ukazatele stavu hladiny KEMO M167N.

Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu a
k jeho obsluze. Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento navod.

Ponecheijte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

Ucel pouziti

Ukazatel stavu hladiny slouZi pro méfeni vysky hladiny kapalin, napf. v nadrzich na destovou vodu,
odpadnich nadrzich ¢i sedimenta¢nich nadrzich ze vzdalenosti az 100 m. Po stisknuti tlacitka se pomoci
deseti LED zobrazi pomérné naplnéni nadrze v 10-procentnich rozestupech (10 — 100%).

Vyrobek je vybaven pfislusenstvim k povéseni na zed a pro jeho provoz je zapotiebi 2 baterii typu AA.
Propojeni je provedeno uvnitf vyrobku. Pro pfipojeni ukazatele stavu hladiny budete potfebovat obycejny
signalni kabel (napf. telefonni, kontrolni apod.) s minimalné 11 vodici (kabel neni souc¢asti balenf). Pfipojit
ukazatel na nadrz muZzete také pomoci kabelu s mensim pocétem vodi¢li, avSak potom nebude mozné na
pfistroji zobrazit vSechny stupné (napf. s 8-vodi¢ovym kabelem budete moci vyuZit jen 7 indikacnich LED
diod, coz vSak pro bézné pouzivani mnohdy staci).

[[%) Toto za fizeni neni ur éeno k m éfeni hladiny ho Flavych kapalin
(oleje, benzinu, Fedidel, nafty, atd.)!

Uvedeni do provozu

Stisknéte na ukazateli tlagitko ,Indikace vysky hladiny“. Rozsviti se zelen& LED a vSechny ostatni
LED, které jsou v nadrzi v kontaktu s vodou. Zelen& barva LED indikuje, Ze baterie jsou v poradku.

Modul M167N —#

Kabel zafixujte tak, Ze ho upevnite na ty¢ a vloZite
do nadrze. Konce kabelu by mély byt obnazené
naccal-3cm.

Zapojeni

P svorkova lista
uzemnéni

vodni hladina




Princip fungovani

VSechny LED vstupy, které jsou prostiednictvim vody spojené s uzemnénim, vedou proud,
a tim rozsveécuji pfislusné indikaéni LED.

Instalace

OdSroubujte 4 Sroubky z krytu pro baterie a vioZte do ukazatele stavu hladiny 2 baterie typu AA.
Doporuéujeme pouzivat kvalitni baterie (napf. alkalické). Zafizeni spotfebovavé energii velice efektivné
a to pouze v momenté stlaceni tladitka pro odecteni Gdaju, takZze baterie mohou mit Zivotnost az 3 roky.
Ukazatel stavu hladiny Ize pomoci montazniho pfisluSenstvi pfichytit na zed. Kabel vedouci do vodni
nédrze zapojte podle nakresu na svorkovou liStu uvnitt zafizeni. Vodi¢ s uzemnénim je svorka se
symbolem uzemnéni (na obrazku Uplné napravo). Konec tohoto vodi¢e musi byt pfipevnén na samé dno
vodni nadrze (ve zbytkové vodé). VSechny ostatni vodi¢e nainstalujte podle nakresu v takovém poradi,
ve kterém je chcete mit zobrazené: kdyz se konec vodice ,10%" dotkne vody, rozsviti se LED ,10%".
Pokud se voda dotkne vodi¢e na ,20%", rozsviti se LED ,20%" apod. — mechanismus ukazatele pak
z(istava stejny pro vSechny dalsi vodi¢e a LED. Obnazené konce vodi€u nainstalujte do vodni nadrze

v souladu s pfisluSnymi indikatory. Pokud vodi¢ ,50%" umistite do stfedu vodni nadrze, rozsviti se LED
,50%" vzdy, pokud bude konec tohoto obnazeného vodice v kontaktu s vodou.

[[%) Konce kabel 0 instalované do vodni nadrze musi byt obnazené nac cal-3cm.

Doporuéujeme pouZzit pocinovany kabel, protoZe v nadrzi s destovou vodou nezoxiduje tak snadno.
Konce kabelll se ve vodni nadrzi nesmi vzajemné dotykat, ani byt propojené kovovym vodi¢em.

K jejich kontaktu muZe dojit pouze prostfednictvim vody. Ukazatel stavu hladiny mizete pouZzit

i na méfeni hladiny v nadrzich na mo¢avku nebo sedimenta¢nich nadrzich, ale v tom pfipadé
doporucujeme pouzit jako senzory takové kovy, které jsou odolné vuci agresivnim latkdm a nekoroduji
tak rychle. MuZzete pouzit napf. titanové elektrody nebo pozlacené elektrody. Povrch elektrod nemusi
byt velky, sta¢i < 0,5 cm?, vhodné jsou malé titanové &i pozlacené Sroubky. Dbejte na to, aby spoj mezi
titanovym nebo pozlacenym Sroubkem byl dostate¢né odizolovan tak, aby byl odolny vaéi pusobeni
kyselin (lakovanim spojeni apod.) a ty nerozleptaly médéné vedeni.

Bezpe&nostni predpisy, udrzba ac¢isténi

Z bezpecnostnich divodu a z divod( registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do ukazatele stavu
hladiny. Pfipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek vibracim, otfesim

a pfimému slune¢nimu zafeni. Tento vyrobek a jeho pfisluSenstvi nejsou zadné détské hracky a nepatfi
do rukou malych déti! Nenechéavejte volné lezet obalovy material. Félie z umélych hmot predstavuji veliké
nebezpedi pro déti, nebot by je mohly déti spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
[E%) nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou nebo
pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

Ukazatel stavu hladiny nevyZaduje zadnou udrzbu. K &iSténi pouzdra pouZzivejte pouze mékky, mirné
vodou navlhéeny hadfik bez Zzmolk(. Nepouzivejte zadné prostfedky na drhnuti nebo chemicka
rozpoustédla (fedidla barev a laku), nebot by tyto prostfedky mohly poskodit povrch a pouzdro pfistroje.

Manipulace s bateriemi a akumulatory

Nenechavejte baterie (akumulatory) volné leZet. Hrozi nebezpedi,

Ze by je mohly spolknout déti nebo domaci zvifata! V pfipadé spolknuti baterii
vyhledejte okamzité |ékare! Baterie (akumulatory) nepatfi do rukou malych
déti! Vyteklé nebo jinak poSkozené baterie mohou zpusobit poleptani pokozky.
V takovémto pfipadé pouzijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, Ze baterie nesméji byt zkratovany, odhazovany

do ohné nebo nabijeny! V takovychto pfipadech hrozi nebezpeci exploze!
Nabijet mGzete pouze akumulatory.

Vybité baterie (jiz nepouzitelné akumulatory) jsou zvlastnim odpadem
a nepatii do domovniho odpadu a musi byt s nimi zachazeno tak,
aby nedochazelo k poskozeni zivotniho prostiedi!

K témto uceludm (k jejich likvidaci) slouzi specialni shérné nadoby

v prodejnach s elektrospotiebici nebo ve sbérnych surovinach!

Setiete Zivotni prost Fedi!

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
—0Q Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran &!

Technické Udaje

Provozni napéti, typ baterii: 3V, 2 baterie typ AA

Indikaéni stupnice: max. 10 kontrolnich LED a 1 LED pro kontrolu
stavu baterii

Méfici body v nadrzi: 1 - 10, moznost nastaveni

Spotieba proudu béhem méreni (stisknuté tlacitko): max. 50 mA pfi rozsviceni vSech LED

Maximalni délka kabelu mezi senzory a nadrzi: 100 m

Kabel vedouci k nadrzi: min. 11-vodicovy telefonni kabel nebo podobny

Méfici proud na senzoru: 50 pA na kanal

Rozméry: cca 120 x 70 x 20 mm (bez montézniho

pFislusenstvi)

Zaruka

Na ukazatel stavu hladiny Kemo M167N poskytujeme zaruku 24 m ésicu.

Zaruka se nevztahuje na Skody, které vyplyvaji z neodborného zachazeni, nehody, opotiebenf, nedodrzeni
navodu k obsluze nebo zmén na vyrobku, provedenych tfeti osobou.

Peklad tohoto navodu zajistila spole ~ &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. 0.

V8echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou predmétem souhlasu spole¢nosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!

© Copyright Conrad Electronic Ceska republika, s. r. o. VVAL/8/2015




