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Modul béZiciho s¥tla pro miniaturni Zarovky
4-kanalovy
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Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za Vasi davéru a za nakup modulu béziciho svétla.

Tento navod k obsluze je nedilnou souéasti tohoto vyrobku. Obsahuje dllezité pokyny k uvedeni
vyrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod k obsluze.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist.

Ucel pouziti
Tento modul je uréen ke spinani miniaturnich zarovek s max. vykonem 100 mA na jednotlivy kanal.

Jedna se o simulator bézici svétla s pouzitim napfiklad v oblasti modelarstvi. Jakékoliv jiné, nez
uvedené pouZiti je v rozporu s jeho Ucelem.

PFi provozu a obsluze elektrickych zafizeni je nezbytné dodrzovat aktualné platné bezpecnostni
predpisy VDE. Jedna se zejména o VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 a VDE 0860.
Pred provadénim oprav se ujistéte o tom, Ze je modul odpojeny od zdroje napajeni. Pfipojena zafizeni
a moduly mohou byt uvedeny do provozu pouze v pfipadé, Ze jsou instalovany do vhodného krytu.
PFi samotné instalaci téchto soucasti zajistéte jejich vypnuti a odpojeni od zdroje napajenti.

Pred opravou modulu zajistéte jeho odpojeni od zdroje a stejné tak i vyjmuti pouZitych akumulatord
pfipojenych k modulu a zaroven vybiti vSech kapacit v obvodu. Pravidelné u modulu kontrolujte
vSechny vodice a spoje, zda nevykazuiji viditeln4 poskozeni. Pokud zaznamenate jakakoliv viditelna
poskozeni modulu, odpojte jej od zdroje napajeni a neuvadéjte jej dale do provozu.

Pred dalSim uvedenim modulu do provozu zajistéte opravu poSkozenych ¢asti.

PFi vyméné poskozenych komponentd dbejte na pouZiti ¢asti s pfesnou technickou specifikaci,
uvedenou v pfislusném datové listu. V pfipad€, Ze si nejste jisti pouzitim spravnych nahradnich
komponentu, pozadejte vZzdy o radu kvalifikovaného odbornika. Pfed samotnym uvedenim modulu
do provozu se ujistéte o vhodnosti jeho pouziti v konkrétni aplikaci.

Modul

Popis modulu

Tento SMD modul béZiciho svétla slouzi k ovliadani miniaturnich zarovek (soucasti dodavky

jsou 4 ks zarovek). Pri sestaveni Zarovek do kruhu je pak mozné aplikovat bézici, kruhové svétlo.
Oblast pouZiti modulu: Modelafstvi (lod€, letadla, RC auta a podobnég). Tento vyrobek spliuje
smérnice ES 89/336 EWG (EMVG z 09.11.1992 elektromagneticka kompatibilita), byl testovan

z hlediska bezpecnosti a splfiuje vSechny ostatni legislativni pozadavky.

Popis obvodu

Srdce celého obvodu tvofi asovaé IC NE 555 v zapojeni coby multivibrator. K nastaveni frekvence
kmitl v obvodu slouZzi rezistory R1, R2 a elektrolyticky kondenzator C1. Pomoci potenciometru P1
se pak nastavuje rychlost blikani svétla. Vzhledem k tomu, Ze ¢asova¢ NE 555 velmi snadno osciluje,
k potlaceni vibraci se pouziva kondenzator C2. Vystup pinu 3 fidi pfimo IC2 4017.

PakliZe je resetovaci vstup (Reset) pfepnut na nizkou rozhodovaci drover Low (0 V), pfepne

se s kazdou kladnou hranou pfechodu Low-High na taktovacim vstupu (Pin 14) pfislusny vystup

na High (+Ub), zatimco v8echny ostatni vystupy zUstavaji na nizké rozhodovaci drovni Low.

V pfipadé, Ze dojde u vstupu Reset k zaznamenani vysoké rozhodovaci trovné High, prejde modul
do vychozi hodnoty ,Null“. V tomto stavu je nulovaci vystup a vSechny ostatni vystupy (vyjma Carry
Out) na nizké rozhodovaci urovni. Poté, co resetovaci vstup rozpozna nizkou rozhodovaci troven,
spusti se opétovny cyklus a ,cirkulace“. K vytvoreni rotatoru dojde po pfipojeni vystupu Citace

s resetovacim vstupem. Vystup OUT 4 (Pin 10) pak zajisti reset modulu &itace. Vystupy IC2 4017
neslouZi k ovladani pripojenych zarovek. K tomuto U¢elu slouZzi tranzistory T1 — T4 coby ,ovladace®.

Instalace

Tento SMD modul smi byt napajen pouze ze zdroje s stabilizovanym a stejnosmérnym napétim.
Pouzijte k tomu pouze vhodny sitovy zdroj, baterie nebo akumulatory. Pouzity zdroj musi byt schopen
dodéavat i potfebny proud. Nabijecky olovénych akumulatord (autobaterii) nebo rtiizné transforméatory
k napajeni détskych hracek nejsou vhodné zdroje pro napajeni tohoto modulu a mohou zpusobit
nevratné poskozeni nebo nefunkénost modulu. K napajeni modulu pouzijte pouze kvalitni zdroj,

ktery splfiuje vSechny bezpeénostni poZzadavky VDE.

«  PFipajejte vodice zdroje na kontakty ,+“ a ,— u modulu.

e Kvystupim oznacenym 1, 2, 3 a 4 pfipajejte miniaturni Zarovky.

* Pin oznaceny ,C" slouzi jako spole¢ny bod pro pfipojeni jednoho p6lu zarovek.

* K modulu pfipojte napajeci DC zdroj s napétim v rozsahu 6 — 12 V DC, napfiklad baterie 9 V.
Dbejte pfitom na pfipojeni zdroje se spravnou polaritou. Provozni napéti je zavislé na napéti
zarovek. Pfi zapojovani zdroje vénujte pozornost symbolim pro polaritu. Pfi opaéném pfipojeni
zdroje k modulu hrozi jeho nevratné zniceni.

«  Po pfipojeni zdroje k modulu musi dojit k rozsviceni Zarovek v reZimu béziciho svétla.

« Paklize po pfipojeni zdroje nedojde k aktivaci efektu béziciho svétla (Zarovky budou svitit vSechny
najedou nebo nebudou svitit viibec) nebo zaznamenate jinou poruchu, okamzité modul odpojte
od zdroje napéjeni.

Obvod miize byt po provedeni Uspésného testu opatfen vhodnymi ochrannymi prostfedky

(napfiklad smrstovaci buzirka na vodi¢ich vedoucich od zdroje). Modul uvedte do provozu po instalaci
do vhodného, plastového pouzdra s moznosti uchyceni napfiklad pomoci oboustranné lepici pasky
na pozadovaném misté.
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DileZith bezpé&nostni opateni

Vyrobce neodpovida za Skody zpusobené pouziti vyrobku k jinym, nez uvedenym Gc¢elim. V takovém
pFipadé zaroven dochazi k zaniku zaruky a bezplatného servisu. Tento vyrobek opustil vyrobni zavod
v provozné zcela bezpe¢ném a funkénim stavu. Proto, aby mohl byt tento stav i nadale zachovan,
dbejte vSech pokynd uvedenych v tomto navodu k obsluze!

e Tento modul smi byt napajen ze vhodného zdroje s urcitou hodnotou napéajeciho napéti.

* Veskera elektrick& zafizeni s provoznim napétim prevySujici hodnotu 35 V DC smi instalovat
vyhradné kvalifikovany odbornik!

*  Modul je mozné instalovat do libovolné provozni polohy.

e Vykon zatéze (Zarovek), pfipojené k tomuto modulu, nesmi pfesdhnout 100 mA na kanal!

*  Veskerd pripojena zatéz musi spliiovat bezpecénostni predpisy v souladu s VDE.

« Tento modul provozujte pouze ve vnitfnich a suchych prostorach za teplot okolniho vzduchu
v rozsahu od 0 az +40 °C. V zadném pfipadé modul neprovozujte ve venkovnim prostfedi nebo
vihkych prostorach.

* V pfipadé pfemisténi modulu z vyrazné chladnéjSich prostor do teplejsi mistnosti (a naopak)
vyckejte, nez dojde k jeho potfebné aklimatizaci (po dobu alespori 2 hodin). V pfipadé okamzitého
uvedeni modulu do provozu tak mize dojit k jeho poskozeni v disledku vihkosti kondenzované
uvnitf. Zaroven pfitom hrozi riziko zkratu, pozaru nebo Grazu elektrickym proudem!

e Modul nevystavujte vibracim, padu ani mechanickému tlaku. Zajistéte tak pfi montazi jeho
dostate¢né pevné uchyceni. Nékteré elektronické komponenty modulu se za provozu ohfivaji.
Nejedna se pfitom o Zadnou vyrobni ani provozni zavadu. Pouzijte proto k instalaci modulu
vyhradné nehotlavého podkladu. Zaroven dbejte na to, aby nemohlo dojit ke vzniceni predmétu,
umisténych v blizkosti modulu.

« Do blizkosti modulu nikdy neumistujte nadoby s vodou nebo jinymi kapalinami (naptiklad vazy
s kvétinami). Nikdy modul nepouzivejte v prostorach s vysokou vihkosti vzduchu jako jsou
koupelny, kuchyné nebo napfiklad u bazénu. Modul nevystavujte pfiliSné vihkosti ani stfikajici
vodé. Neinstalujte modul ani do blizkosti zdroji vysokych teplot.

e Tento modul nesmi byt v Zzadném piipadé pouzivan se snadno vznétlivymi materidly a kapalinami!
Ovladani a provoz tohoto vyrobku nepatfi do rukou malych déti!

e Modul smi do provozu uvést pouze kvalifikovany odbornik! Provoz modulu zajistéte pouze pod
neustalym dohledem nékoho z dospélych.

* V komerénim a pramyslovém prostiedi je nezbytné pfi provozu tohoto modulu dodrZovat vSechny
aktualné platné bezpeénostni pfedpisy a normy.

«  PFi provozu modulu ve Skolnich, Skolicich zafizenich a hobby dilnach je nezbytné, aby za jeho
provoz odpovidala zodpovédna osoba, ktera byla podrobné sezndmena se vSemi pokyny
uvedenymi v tomto navodu k obsluze.

e Tento modul nesmi byt provozovan v prostfedi s vyskytem prachu a nebezpecénych plynt
(napfiklad vyparu lakl a barev).

«  P¥i opravach a vyméné poskozenych ¢asti pouZijte pouze originalni nebo vyrobcem doporu¢ované
komponenty. Pouzitim jinych ¢asti muze dojit k nevratnému poSkozeni celého modulu. Zaroven
pfitom hrozi riziko Urazu a vzniku dalSich Skod.

* V pfipadé, Ze nebudete modul pouzivat, odpojte jej od zdroje napajeni!

«  Kontakt modulu s vodou nebo vlhkosti mtze zpUsobit jeho nevratné poskozeni. Pokud jiZ doslo
k vniknuti vody nebo vihkosti do modulu, okamZité jej odpojte od zdroje napajeni. Pfed dalS§im
uvedeni do provozu pak ponechejte modul pfekontrolovat v servisu!

ReSeni probléni

V pfipadé, kdy jiz nelze zaruéit zcela bezpe¢ny provoz tohoto modulu, zajistéte jeho okamzité
odpojeni od zdroje a zamezte jeho dalSimu pouziti. Jedna se zejména o situaci, kdy modul vykazuje
viditelna poskozeni, spravné nefunguje, nékteré jeho ¢asti jsou uvolnéné a rozpojené nebo jsou
poskozené vodice vedouci od zdroje napajeni. K opravé modulu je nezbytné pouziti vyhradné
originalnich ndhradnich komponenta! Pouziti jinych a neoriginalnich dilu pfedstavuje riziko vzniku
Skod. VeSkeré opravy tohoto modulu proto radéji pfenechejte vzdy do rukou kvalifikovaného
odbornika!

Na samotny modul se vztahuje zaruka 24 mésicl. Zaruka se vSak nevztahuje na opravy,
ke kterym doSlo pfi pouziti nevhodného materialu a neoriginalnich komponentt nebo v disledku
chyb pfi sestavovani modulu.



Vyrobce poskytuje zaruku na provozni bezpeénost a funkci u nesestaveného obvodu a jeho spravnou
funkci pfi instalaci modulu v souladu se vSemi pokyny uvedenymi v tomto navodu a dodrzenim
technické specifikace jednotlivych komponentu. Pfi p4jeni jednotlivych komponentd dodrzujte vSechny
aktualné platné bezpecénostni pfedpisy a dbejte vzdy na dodrzeni spravného technologického
postupu. Paklize sami nemate dostate¢né zkuSenosti s pajenim a sestavovanim obdobnych
elektronickych obvod, obratte se na kvalifikovaného odbornika! Za Skody zpusobené pfi neodborné
instalaci modulu vyrobce nepiebird Zadnou odpovédnost. Vyrobce si vyhrazuje pravo na opravu,
dodavku nahradnich komponentd nebo vraceni kupni ceny. V zadném pfipadé nepouzivejte pfi pajeni
kyselé pajky, pajeci tuky nebo rdzné kyseliny. Pfi pajeni obvodu s pouZzitim nevhodné péjeci
technologie maze dojit k nevratnému poskozeni nékterych elektronickych komponent(, popfipadé

i zni¢eni celého obvodu.

Zaruka zanika i v nasledujicich pfipadech:

*  PFineodborné vyméné a opravach poskozenych ¢asti modulu.

« Neopravnéné modifikace obvodu.

e Po zasahu do konstrukce modulu, nespravnym zapojenim elektronickych komponentu
jako napfiklad potenciometrd, konektorl a pfivodnich vodi€a.

* Pouzitim poskozenych nebo neorigindlnich komponentu.

« Poskozenim vodivych ¢asti desky spoju nebo pfipojovacich mist.

* Neodbornou instalaci a montazi modulu.

«  P¥i pretizeni jednotlivych elektronickych komponent( a celého obvodu.

«  Skody na modulu zp(isobené tretimi osobami.

«  PFi nedodrzeni zapojovaciho schématu a vSech ostatnich pokynt uvedenych v tomto navodu.

«  Pouzitim nevhodného zdroje napéjeni s jinymi hodnotami napéti a proudu.

*  PFepolovanim nebo zkratovanim obvodu.

*  PFi poSkozeni obvodu z divodd neodborné manipulace nebo pouzitim modulu k jinym,
nez uvedenym tcéelam.

«  Chyby zplsobené pfi pajeni obvodu (pfemosténi nezadoucich mist v obvodu).

Ve vySe uvedenych pfipadech si vyrobce vyhrazuje pravo Gcétovat poplatky za odstranéni zavad.
Pravo technickych zmén vyhrazeno!

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.

K Likvidujte odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych
zakonnych predpisu.

mmm Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte tak k jeho ochran &!

Preklad tohoto navodu zajistila spole  énost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. 1. o.

VSechna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napr. pie, jsou pr é souhlasu sp
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouZiti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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