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Vytah z online katalogu

Prepinac¢ Ethernet, 5 portli TP-RJ45, automaticka detekce prenosové
rychlosti 10 nebo 100 MBit/s (RJ45), funkce Autocrossing

Ethernet

Udaje
EAN

Baleni
Celni tarif
Vaha brutto v kusech

Informace v katalogu

Technické udaje

Rozhrani

Rozhrani 1

Pocet portd

Zpusob pfipojeni
Informace o typu pfipojeni
Fyzika pfenosu

Rychlost pfenosu

4 | 046356 457163
1 ks

85176200

0,295 kg
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Ethernet (RJ45)
5 (Porty RJ45)
RJ45

Poznamky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
17.08.2011

http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Automatické vyjednani a automatické krizeni

Ethernet v RJ45 zkrouceny par

10/100 MBit/s
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Funkce

Zakladni funkce

Stavové a diagnostické indikace

Parametry rozsahlosti sité
Hloubka kaskady

Maximalni délka vedeni (kroucena dvojlinka)

Napajeci napéti

Napajeci napéti

Zbytkové vinéni

Rozmezi napajeciho napéti
PFikon typicky

Maximalni pfikon

Obecna data

Sitka

Vyska

Hloubka

Zpusob montaze

Provedeni AX

Hmotnost

Druh ochrany

Teplota prostiedi (provoz)

Teplota prostredi (skladovani/pfeprava)
Pfipustna vlhkost vzduchu (provoz)
Pripustna vihkost vzduchu (skladovani/pfeprava)
Tlak vzduchu (provoz)

Tlak vzduchu (skladovani/pfeprava)
Material pouzdra

Rusivé vyzafovani

Odolnost proti ruseni

Nefizeny datovy pfepinac / Autonegotiation, v souladu s normou

EEE 802.3, prepinaci méd Store and Forward

LED: Us, spojeni a aktivita na port

Struktura sité, linkovych vedeni a hvézdice: libovolna

100 m

24V DC

3,6 Vgs (v ramci rozsahu pripustného napéti)

12V DC ... 48V DC
185 mA (@24 V DC)
345 mA (@12 V C)

28 mm
110 mm
70 mm
Nosna lista

Blokova konstrukce

2059

IP20
-10°C...60 °C
-20°C...85°C

5% ... 95 % (bez kondenzace)

5% ... 95 % (bez kondenzace)

86 kPa ... 108 kPa (az do 1500 m n.m.)
66 kPa ... 108 kPa (az do 3,500 m n.m.)
hlinik

EN 61000-6-4

EN 61000-6-2

Shodnost se smérnicemi elektromagnetické slucitelnosti

Vyvinuto podle normy
ZkuSebni norma

Vysledek zkousky

IEC 61000-6,2
IEC 61000-4-2 (ESD)

kritérium B
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Zkusebni norma
Vysledek zkousky
ZKkuSebni norma
Vysledek zkousky
ZkuSebni norma
Vysledek zkousky
ZkuSebni norma
Vysledek zkousky
Zku$ebni norma
Vysledek zkousky
Zku$ebni norma

Vysledek zkousky

Certifikaty/Osvédceni

N R

Aprobace
Aprobace z:

Vyzadané aprobace:

Prislusenstvi

Informace Popis

Kabel / vodi¢

2832250 FL CAT5 PATCH 0,3
2832263 FL CAT5 PATCH 0,5
2832276 FL CAT5 PATCH 1,0
2832221 FL CAT5 PATCH 1,5
2832629 FL CAT5 PATCH 10,0

IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzafovanému ruseni)
kritérium A

IEC 61000-4-4 (Burst)

kritérium B

IEC 61000-4-5 (Surge)

kritérium B

IEC 61000-4-6 (odolnost proti ruseni po vedeni)
kritérium A

IEC 61000-4-8 (odolnost proti ruSeni magnetickymi poli)
kritérium A

EN 55022 (rusivé vysilani)

kritérium A

cULus Recognized

cULus Listed

Popis vyrobku

Propojovaci kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenymi

konektory, 0,3 m

Propojovaci kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenymi

konektory, 0,5 m

Propojovaci kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenymi

konektory, 1,0 m

Propojovaci kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenymi

konektory, 1,5 m

Propojovaci kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenymi

konektory, 10,0 m
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2832289

2832292

2832580

2832616

Montaz

0800886

Obecné

2832991

FL CAT5 PATCH 2,0

FL CAT5 PATCH 3,0

FL CAT5 PATCH 5,0

FL CAT5 PATCH 7,5

E/NS 35N

FL RJ45 PROTECT CAP

Propojovaci kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenymi
konektory, 2,0 m

Propojovaci kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenymi
konektory, 3,0 m

Propojovaci kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenymi
konektory, 5,0 m

Propojovaci kabel, CAT5, s upravenou délkou a osazenymi
konektory, 7,5 m

Koncovka, Sitka: 9,5 mm, barva: Seda

Prachové krytky, pro zasuvky RJ45
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Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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