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V:onrum

Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.
Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zaru€uje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a narazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drZzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoziniuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - pfrepazkovy kryt

A Vseobecné objednaci udaje
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.

Typ HDC HQP SLU 1PG16
Objednaci cislo 1003110000
Verze HDC pouzdra, Velikost: HQ, Stupen kryti: IP65,

Pouzdro zakladny, Bo¢ni uzamykaci svorka na dolni
strané&, Standardné, Velikost kabelovych vstupl: PG

16
GTIN (EAN) 4032248698042
Mnz. 1 ks
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Rozméry a vahy

Sitka 37 mm Sitka (v palcich) 1,457 inch

Vyska 75,6 mm Vyska (v palcich) 2,976 inch

Hloubka 67,1 mm Hloubka (v palcich) 2,642 inch

Rozmér pfi montazi - Sirka 38 mm Cista hmotnost 42 g

Teploty

Mezni teplota -40°C .. 125°C

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC DIBP 84-69-5

Obecné udaje

EMC kryty Ne Hlavni material krytu Plast

Klasifikace hoflavosti UL 94 Material zajistovaciho prvku Nerezavéjici ocel,
V-0 odolavajici rzi

Stuperi kryti IP65 Rada HQ

Rozméry

Celkova délka pouzdra 45,9 mm Délka rozteCe otvoru A2 38 mm

Kabelovy vstup se zavity Vyska pouzdra B 54,5 mm

Vyska zakladny B1 3,6 mm Sitka pouzdra C 33mm

Sitka zakladny C1 46,5 mm

Verze

Design Standardné Design pouzdra Pouzdro zakladny

Design zajiStovaciho systému

Boc¢ni uzamykaci svorka na

Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko

dolni strané dolni ¢ast
Kabelovy vstup se zavity Pocet kabelovych vstup( nahofe 0
Pocet kabelovych vstupt ze strany 1 Typ Kryt zakladny
Velikost HQ Velikost kabelovych vstupt PG 16
Verze svorky Boéni uzamykaci svorka Vhodné pro systém ModuPIug® Ne
Vnéjsi zavit PG 16
Design
Skupina produktt HDC pouzdra Typ produktu Pouzdra
Typ Kryt zakladny Kabelovy vstup se zavity
General data
Velikost kabelovych vstupl PG 16 Velikost HQ
Stupen kryti IP65
Material
Barevny Bézova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
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Klasifikace

ETIM 3.0 EC000437 ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC000437 ETIM 6.0 EC000437
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-34-19
eClass 6.2 27-14-34-19 eClass 7.1 27-44-02-05
eClass 8.1 27-44-02-05 eClass 9,1 27-44-02-02
eClass 9.0 27-44-02-02

Osvédceni

Schvéleni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog

CAT 3HDC 17/18 EN
FL FIELDWIRING EN

Technické udaje

EPLAN, WSCAD

Technické udaje

STEP
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