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HDC soupravy jsou standardizované sady pro montaz
kompletnich plug-in konektord.

HDC soupravy se obvykle skladaiji z viozky zastrcky,
vlozky zasuvky, zastrékového krytu, prepazkového krytu a
kabelové prichodky.

Weidmiiller nabizi fadu kombinaci standardnich
konektord s metrickym nebo PG zavitem kabelové
vyvodky.

PUSH IN pfipojeni je zptsob pfipojeni pfes pfimou viozku.
Predpfipraveny drat mize byt vioZen pfimo do spoje bez
nutnosti pouziti jakychkoliv nastroju.

Technologie PUSH IN

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC KIT HE-P 06.11 M
Objednaci cislo 1061720000
Verze

RockStar® HDC soupravy-ZatéZzové konektory,
Souprava, HE, Velikost: 3, Pély: 6, PUSH IN, 500 V,
24 A, tlakove lity hlinik, M 20

GTIN (EAN) 4032248816446
Mnz. 1ks
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Rozméry a vahy

Cista hmotnost 384 ¢
Teploty
Mezni teplota -40°C ... 100 °C

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, DIBP

84-69-5

Obecné udaje

Hlavni material krytu tlakové lity hlinik Material zajistovaciho prvku Nerezavéjici ocel
Provedeni povrchu Praskové lakovani Rada HE

Verze

Material tlakové lity hlinik Provedeni povrchu Praskové lakovani
Prarez vodice, max. 4 mm?2 Prarez vodice, min. 0,5 mm2

Typ pfipojeni PUSH IN Velikost 3
Vseobecné udaje

Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 500V Jmenovity proud (DIN EN 61984) 24 A

Kabelové vyvodky M 20 Material tlakové lity hlinik
Pocet pola 6 Typ pfipojeni PE Sroubové pfipojeni
Velikost 3 Rada HE
Connection data

Prafez vodice, min. 0,5 mm?2 Prafez vodice, max. 4 mm?2
Design

Skupina produkt HDC soupravy Typ produktu Souprava

Typ pfipojeni PUSH IN

General data

Pocet pola 6 Velikost kabelovych vstupt M 20

Velikost 3

Material

Barevny Seda Material tlakoveé lity hlinik
Klasifikace

ETIM 5.0 EC000437 ETIM 6.0 EC002943
eClass 6.2 27-14-34-19 eClass 7.1 27-44-05-15
eClass 8.1 27-44-05-15 eClass 9,1 27-44-01-90
eClass 9.0 27-44-02-92
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Osvédceni

Schvélenfi

ROHS

Shoda

Soubory ke stazeni

BroZzura/Katalog

Technické udaje

CAT 3HDC 17/18 EN

FL FIELDWIRING EN

EPLAN, WSCAD
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