DATOVY LIST - EASY200-POW
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Dodavatelsky program

Sortiment

Sortiment
Zé&kladni funkéni pfislusenstvi

Description

Faze
rozsah vstupniho napéti
Jmenovité vstupni napéti

Rated output voltage
jmenovity vystupni proud

PouZitelny pro

Technicka data
Vseobhecné

Normy a ustanoveni
Rozméry (§ x v x h)
Hmotnost

Montéz

Svorkoveé vykony

JednoZilovy
Jemné slanény vodi¢ s dutinkou

Plochy Sroubovak
max. kroutici moment

Klimatické podminky prostredi

provozni teplota okoli
kondenzace
Skladovani
Relativni nekondenzuijici vihkost (CSN EN 60068-2-30)
Vihkost vzduchu, bez kondenzace min.
Vlhkost vzduchu, bez kondenzace max.
Tlak vzduchu (provoz)
Max. installation altitude above sea level, observe derating with higher altitudes

Podminky prostredi, mechanickeé
Stupefi kryti (CSN EN 60529, EN50178, VBG 4)

Vibrace (CSN EN 60068-2-6)
Konstantni amplituda 0,15 mm
Konstantni zrychleni 2 g
Odolnost proti narazu (CSN EN 60068-2-27) Raz sinusovou pilvinou 15 g/11 ms
Padové zkouska (CSN EN 60068-2-31)
Volny péd, v obalu (CSN EN 60068-2-32)
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Ovladaci relé easyE4
Ovladaci relé easyRelay
multifunkéniho displeje MFD-Titan

Spinany zdroj easyPOW
PfisluSenstvi pro vzdalenou monitorovaci jednotku

primary chopper
controlled

1-fazova
85-264V AC
100 - 240V AC

24V DC (+3%)
12V DC (+4%)

0.35
0.02

easy500
easy700
easy800
MFD-CP8
EC4P
ES4P
easyE4

EN 55011, EN 55022, [EC/EN 61000-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
35,5 (2 TE) x 90 x 58
0.1

Montazni lista CSN EN 60715 (35 mm) nebo montaz pomoci §roubii s pfistrojovymi
nozkami ZB4-101-GF1 (pfidavné pfislusenstvi)

0.2/4 (AWG 22 - 12)
0.2/2.5 (AWG 22 - 12)

08x35
0.6

-25 - 55, chlad podle normy IEC 60068-2-1, teplo podle normy IEC 60068-2-2
Zabrafite kondenzaci vhodnym opatfenim

-40-70

5

95

795 - 1080
2000

stupen kryti IP20

10-57
57 - 150
18
50
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Poloha pfi montazi
Elektromagneticka kompatibilita (EMK)
Elektrostaticky vyboj (CSN EN 61000-4-2, Grovei 3, ESD)

vzduchovy vyboj
kontaktni vyboj
Elektromagnetické pole (RFI), podle IEC/EN 61000-4-3
odruSeni
Burst pulses (IEC/EN 61000-4-4, level 3)
Vysokoenergetické impulsy (Surge) (IEC/EN 61000-4-5)
Vysokoenergetické impulzy (prepéti) (SN EN 61000-4-5, Grovefi 2), 24 V
Pfivod podle CSN EN 61000-4-6
Prepéti (EN 50178), 24 V
Izolaéni odpor

Dimenzovani vzdu$nych vzdalenosti a a povrchovych cest
Izolaéni pevnost

Protection class Ugys to U,

0ddéleni potenciald primarni/ sekundarni

Vstupni napéti

Vstupni proud

Ochranné prepinace AC

Rozsah napéti

Frekvenéni rozsah

Mains failure bridging 115/230 V (IEC/EN 61000-4-11)

Fuse 115/230 V

Vykonové parametry
Efficiency

Prikon

Ztréatovy vykon

Vstupni proud

Input current nominal 115/240 V

Inrush current at 25 °C 230 V
Vystupni napéti
12V DC (referenéni napéti)

Rated value

Tolerance

Switching peaks

Effect of input voltage

Effect with 25 - 100 % load change
24V DC

Rated value

Tolerance

Switching peaks 115/230

Effect of input voltage

Effect with 25 - 100 % load change
Vystupni proud
12V DC (referencni napéti)

Viystupni proud

Effectiveness of current limitation

Reduction of output voltage after current limitation

PretiZeni

Proof against sustained short circuit
24V DC

Viystupni proud

Effectiveness of current limitation

Odolné proti pretizeni

Proof against sustained short circuit
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kV
kv
kv
V/m

kV

kv

kV

kV

VAC
Hz

ms

mA

mA
mA

svisle nebo vodorovné

8

6

10

EN 55011 tfida B, EN 55022 tfida B

2

2 (napajeci vedeni symetricka)

0.5 (outgoer cables symmetrical, EASY...DC)
10

6

EN 50178
EN 50178
Class Il to IEC 60536

Yes, SELV (VDE 0100 Part 410; IEC 60364-4-41, HD 384.4.41 S2) EN 60950, EN 50178

100/120/230/240 (-15/+10 %)
FAZ-C1/1 or FAZ-B6/1

85 - 264

47-63

>10/>20

1.5 slow

>80
typ.7
typ. 1

Approx. 170/80
<5

24
+3
<50/30

ano, diky omezeni proudu odolné proti trvalému zkratu

Yes

0-0,35
>04
Ano, proudovym omezenim

Yes, hickup-mode
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Specialni zatézovaci podminky
Lamp load, cold, 24V DC
Base load present

Behaviour on emergency-stop in 24 V circuit, disconnection with contactor
(contactor load, no damage)

Displeje

Indication of output voltage (LED, continuous green light = 0K)

Ovéreni navrhu podle CSN EN 61439
Technické Gidaje pro ovéfeni konstrukce
Ztratovy vykon staticky, nezavisly na proudu
Provozni teplota okoli min.
Provozni teplota okoli max.
Ovéteni konstrukce CSN EN 61439
10.2 Pevnost materiall a soucasti
10.2.2 Odolnost proti korozi
10.2.3.1 Tepelna odolnost plasté
10.2.3.2 Odolnost izola&nich material( proti normalnimu teplu
10.2.3.3 Odolnost izolaéniho materialu proti nadmérnému teplu
10.2.4 Odolnost proti UV z&feni
10.2.5 Zvedéni
10.2.6 Narazova zkouska
10.2.7 Napisy
10.3 Stupei kryti plasti
10.4 Vzdu$nych vzdalenosti a povrchovych cest
10.5 Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem
10.6 Instalace pfistroji
10.7 Vnitfni proudové okruhy a spojeni
10.8 Pipojeni pro vodice pfivedené zvenku
10.9 Izola€ni vlastnosti
10.9.2 Provozni elektrickd pevnost
10.9.3 Odolnost proti razovému napéti
10.9.4 Zkouska plasta z izolaéniho materialu

10.10 Zahfivéni

10.11 Odolnost proti zkratu
10.12 EMC
10.13 Mechanické funkce

Technicka data podle ETIM 7.0

PLC's (EG000024) / PLC system power supply (EC000599)

vDC

°C
°C

2%

-25
55

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

Pozadavky normy na vyrobek jsou splnény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Nevztahuje se, protoZze musi byt vyvhodnoceno celé spinaci zafizeni.
PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.

Pozadavky normy na vyrobek jsou splnény.

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Nevztahuje se, protoZze musi byt vyvhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadgca.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Za vypocet zahfivani zodpovida vyrobce rozvadécu. Firma Eaton dodava adaje k
ztratovému vykonu pfistrojd.

Zodpovida vyrobce rozvadécu.
Zodpovida vyrobce rozvadééa.

PoZadavky pro pfistroj jsou spinény, jestlize jsou dodrZeny Gdaje v navodu k
montazi (IL).

Elektrotechnika, automatizacni technika a technika rizeni procesu / Rizeni / Pametove programované rizeni (SPS) / SPS sitovy zdroj (ecl@ss10.0.1-27-24-22-09 [AKE532014])

Input voltage at AC 50 Hz
Input voltage at AC 60 Hz
Input voltage at DC

Type of voltage (input voltage)
Max. input current AC 50 Hz
Max. input current AC 60 Hz
Max. input current DC

Type of output voltage
Output voltage at AC 50 Hz
Output voltage at AC 60 Hz
Output voltage at DC

Max. output current AC 50 Hz
Max. output current AC 60 Hz

Max. output current DC
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Power output W 8.4

Redundancy No
Suitable for safety functions No
Width mm 32
Height mm 90
Depth mm 60
aprobace,
Product Standards IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA C22.2 No. 142-M1987; CSA C22.2 No. 213-
M1987; CE marking
UL File No. E135462
UL Category Control No. NRAQ
CSA File No. 012528
CSA Class No. 2252-01 + 2258-02
North America Certification UL listed, CSA certified
Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -
Rozmeéry
7.5 mm (0.3")
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