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V:onrum

Nové kryty RockStar® jsou odolné vic¢i moiské vodé a
nabizeji vysoky stupen odolnosti proti narazam, splnuji
IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro pouziti v extrémnich
podminkach prostredi a pro vysoké pozadavky na vibrace
podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Timto

se tato fada kryt( idealné hodi pro bezporuchovy a
bezidrzbovy provoz t&€Zkych konektor( v dopravé a
dopravni technice, stejné jako v energetice a v aplikacich
s extrémnimi pozadavky. Pfi vyvoji bylo dbano na to, aby
byly tyto kryty extrémné EMC odolné.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC IP68 04A TOS 1M20
Objednaci cislo 1082390000
Verze HDC pouzdra, Velikost: 1, Stupen kryti: IP68,

IP69K, Pouzdro zastrky, Sroubovaci zastréka,
Standardné, Velikost kabelovych vstupt: M 20

GTIN (EAN) 4032248845491
Mnz. 1 ks
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Sitka 36 mm Sitka (v palcich) 1,417 inch
Vyska 60 mm Vyska (v palcich) 2,362 inch
Hloubka 50 mm Hloubka (v palcich) 1,969 inch
Cista hmotnost 96 g

Teploty

Mezni teplota -50°C..125°C

Obecné udaje

EMC kryty Ano Hlavni material krytu tlakoveé lity hlinik

Material zajistovaciho prvku

Nerezavéjici ocel,
odolavajici rzi

Provedeni povrchu

Praskové lakovani

Stupen kryti IP68, IP69K Utahovaci moment 2,2 Nm
Rozmeéry

Celkovéa délka pouzdra 50 mm Kabelovy vstup se zavity
Verze

Design Standardné Design pouzdra Pouzdro zastrcky
Design zajistovaciho systému Sroubovaci zastréka Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko horni ¢ast
Kabelovy vstup se zavity Pocet kabelovych vstup( nahofe 1

Pocet kabelovych vstup( ze strany 0 Typ Zastrcka
Utahovaci moment 2,2 Nm Velikost 1

Velikost kabelovych vstupt M 20 Verze svorky Sroubovaci zastréka
Vhodné pro systém ModuPlug® Ne Vnitini zavit M 20
Design

Skupina produktt HDC pouzdra Typ produktu Pouzdra

Typ Zastrcka Kabelovy vstup se zavity
General data

Velikost kabelovych vstupl M 20 Velikost 1

Stupen kryti IP68, IP69K

Material

Barevny Cerna

Klasifikace

ETIM 3.0 EC000437 ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC000437 ETIM 6.0 EC000437
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-34-19
eClass 6.2 27-14-34-19 eClass 7.1 27-44-05-15
eClass 8.1 27-44-05-15 eClass 9,1 27-44-02-02
eClass 9.0 27-44-02-02
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