Datovy list

Weidmiiller 3%

Pro-H
CPTSNT 600W 48V 12,5A

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nova vykonna fada zdroji PRO-H - s certifikacemi

ATEX a Trida | Div. 2 - navrzena pro pouziti v Ex

zénach a v sektoru s vysovym vykonem. Vysoké rezervy
energie, Siroky rozsah provozni teploty od -25 °C do

+70 °C s vysokymi hodnotami MTBF (stfedni doba

mezi poruchami) az 1,8 milion hodin: tyto vlastnosti
vytvari vhodné napdajeni pro vSechny aplikace vyzadujici
dokonalou spolehlivost (napriklad ve zpracovatelském
pramyslu, energetice a v naro¢nych aplikacich na stavbu
stroju).

K dispozici jsou feSeni pro kontrolni napétiod 12V /
24V do 48 V. Produkt Ize pfipojit paralelné ke zvySeni
energetické kapacity. Dvoukanalové nastaveni se

100 % sdilenim zatizeni Ize také implementovat s
volitelnym redundantnim modulem. Toto slouzi ke zvySeni
spolehlivosti provozu. Funkce Remote On/Off umoziiuje

VGOMPLIANT

Vseobecné objednaci udaje

zapnuti a vypnuti zafizeni na dalku. Stav vystupu lze o
Stav objednéavky

Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

signalizovat pres beznapétovy reléovy nebo tranzistorovy K dispozici do

2019-06-30

vystup. Zafizeni jsou vybavena zasuvnymi svorkami Typ

CP T SNT 600W 48V 12,6A

umoznujicimi jednoduché testovani. Objednaci &islo

1105870000

Produktovéa feseni je mozné navrhnout na miru pro pouziti ~ Ve'ze

Elektrické napéjeni, jednotka elektrického napéjeni
ve spinacim rezimu, 48 V

v riznych typech jednofazovych a tfifazovych systéma.

GTIN (EAN) 4032248881390
Mnz. 1 ks
Alternativni vyrobek 2467050000
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Pro-H
CPTSNT 600W 48V 12,5A

Technické udaje

Rozméry a vahy

Sitka 165 mm Sitka (v palcich) 6,496 inch
Vyska 125 mm Vyska (v palcich) 4,921 inch
Hloubka 125 mm Hloubka (v palcich) 4,921 inch
Cista hmotnost 3120g

Teploty

Provozni teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -25°C
Skladovaci teplota, max. 85 °C Skladovaci teplota, min. -25°C
Vihkost 0...95 % (bez kondenzace) Provozni teplota -25°C..70°C
Skladovaci teplota -25°C..85°C

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Jmenovité udaje UL

C. osvédgeni (cURus) E255651 C. osvédgeni (UL) E255651
Vstup

Doporucena zalozni pojistka 16...25 A, char. B, jisti¢ Frekvenc¢ni rozsah AC 47..63 Hz

Jmenovité vstupni napéti

Pojistka vstupu (interni)
Rozsah vstupniho napéti AC

100..240V AC
(automaticky vybér)
12A

85..132VAC, 187..264
VAC

Metoda pfipojeni vodice

Pfipojovaci systém
Spotieba proudu AC

Sroubové pfipojeni
Sroubové pfipojeni

5 A pfi 230 V AC, 10 A pFi
115 VAC

Spikovy proud

<30A(230VAC)

vystup

Jmenovité vystupni napéti

48VDC*1%

Jmenovity vystupni proud pro Ujmen.

12,5 Apii40°C

Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni MozZnost paralelniho pfipojeni ano, max. b
Trvaly vystupni proud pfi U menovity 12,5 Apii40°C, 10 A pfi Typ vystupniho napéti
60°C, 7,5 Apfi 70 °C DC

Vystupni napéti

Vystupni napéti

48...56 V (adjustable via

48V potentiometer on front)
Vystupni vykon Zbytkové zvinéni, prerusujici Spicky 100 mVss @ 48 V DC,
600 W IJmen.
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Indikace

Dvé kontrolky - provoz:
zelena kontrolka LED;
chyba: ¢ervena kontrolka
LED

MTBF

>0,9 mil. h

Ochrana pred zkratem

Ano

Omezeni proudu

> 100 % Iy

Poloha pfi montazi, poznamka k instalaci Vodorovné na svorkovnici

TS 35, s volnym prostorem
80 mm nahote i dole k
zajisténi cirkulace vzduchu;
Ize vyrovnat tésné vedle
sebe s mezerou 50 mm.

Provozni teplota

-25°C..70°C

Selhani doby pfeklenuti AC pfi limen.

Stupen Gcinnosti
VlIhkost

min. 20 ms pii 230 V AC,
min. 10 ms pfi 115V AC

typ. 91 % pfi 230 V AC
0...95 % (bez kondenzace)

Stupen kryti

Verze skiiné

IP20
Kov, odolny proti korozi

EMC / 8ok / vibrace

Hlukové emise v souladu s EN55032

Tfida B

Odolnost proti vibracim IEC 60068-2-6 3 osy, sinusovka, 10...55

Hz, 1 g. 1 ot/min.

Omezeni harmonickych proud( napéti v

siti

according to EN
61000-3-2

Test odolnosti proti interferenci podle

normy

EN 61000-4-2 (ESD)|
EN 61000-4-3 and EN
61000-4-8 (fields)|EN
61000-4-4 (burst)|EN
61000-4-5 (surge)|EN
61000-4-6 (conducted)|
EN 61000-4-11 (dips)

Odolnost proti razam IEC 60068-2-27

3 osy, poloviéni sinusovka,
159,11 ms

Koordinace izolace

Izolaéni napéti

4 kV (vstup / vystup)

Stupen kryti

I, s pfipojenim PE

Zavaznost znecisténi

2

Elektricka bezpecnost (pouzité normy)

Bezpecnostni transformétory pro
elektrické napajeni ve spinaném rezimu

according to EN
61558-2-4

Bezpecné, zvlast nizké na

péti SELV according to EN
60950

K pouZziti s elektronickym vybavenim

Podle normy EN50178 /
VDEO160

Vybaveni elektrického stroje

Podle normy EN 60204

Data o pFipojeni (vstup)

Pocet svorek (vstup)

3 pro L/N/PE

Prarez dratového pfipojeni, flexibilni

(vstup), max.

4 mm?2

Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 10 Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), min. 18

Prafez vodice, flexibilni (vstup), min. 1 mm?2 Prafez vodice, tuhy (vstup), max. 4 mm?2

Prifez vodice, tuhy (vstup), min. 1 mm?2 Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni
Utahovaci moment, max. (vstup) 0,6 Nm Utahovaci moment, min. (vstup) 0,5 Nm

Data o pFipojeni (vystup)

Pocet svorek 7 (+/ -/ signal) Prafez vodice, AWG/kcmil , max. 10

Prafez vodice, AWG/kcmil , min. 12 Prafez vodice, pruzny , max. 4 mm?2

Prafez vodice, pruzny , min. 2,56 mm? Prafez vodice, tuhy , max. 2,5 mm?

Prifez vodice, tuhy , min. 1 mm?2 Utahovaci moment, max. 0,6 Nm

Utahovaci moment, min. 0,5 Nm
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Data o pFipojeni (signal)

Pocet svorek (signal) 3 Prarez dratu, AWG/kemil (signal), max. 12
Prarez dratu, AWG/kcmil (signal), min. 32 Prafez dratu, pevny (signal), max. 2,5 mm?2
Prarez dratu, pevny (signal), min. ZpUsob dratového pfipojeni (signal) Sroubové pfipojeni s
0,2 mm?2 moznosti zapojit
Signalizace
Aktivni signal vystupu 44V DC=*4VDC/ max. Signal Power Good Spoustéci bod 36...44 V
15 mA DC
Osvédceni
Institut (CSA) C. osvédéeni (CSA)
18
246286-2148800
Institut (UL) C. osvédéeni (UL)
E255651
Institut (CURus) C. osvédé&eni (cURus)
E255651
Klasifikace
ETIM 4.0 EC002541 ETIM 5.0 EC002541
ETIM 6.0 EC002540 eClass 6.2 27-04-90-04
eClass 7.1 27-04-90-04 eClass 8.1 27-04-90-04
eClass 9,1 27-04-07-01 eClass 9.0 27-04-07-01
Osvédceni
Schvaleni
ROHS

Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN
Osveédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé DE_PA5200 160421 _001.pdf

Technické udaje EPLAN, WSCAD

Uzivatelska dokumentace Warrenty_Information_Power_Supplies.pdf

Operating Instructions

Datum vytvoreni 17. Eervence 2019 22:17:08 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si pravo na technické zmény.


http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35331
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35519
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35497
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35500

