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Abbildung ahnlich

Kryty z nerezové oceli pro pouziti v mistech

vystavénych nebezpecéi vybuchu

Rada krytt Klippon® TB poskytuje vynikajici provozni

Navic je v souladu s pfisnéjSimi pozadavky pro prostredi s

nebezpedim vybuchu v prdmyslu zpracovani nebo vyroby

energie. Nova fada krytl Klippon® TB MH nabizi dalsi

vylepSeni produktové fady, ktera jiz Gspésné vede na

trhu.Rada krytd Klippon® TB MH nabizi tyto vyhody:

¢ K dispozici ve 12 velikostech a 3 standardnich
hloubkach

¢ Vybaveno az 4 prichodkovymi deskami

e Tésnéni krytd je chranéno proti kompresi

¢ PIné odnimatelny visaci zamek

e Zamek vika mimo utésnénou zénu

¢ VylepsSeny teplotni vykon

v:omum

Vseobecné objednaci udaje

e Stupen kryti IP 66/IP 67 Tvp

KTB MH 453820 S4E1

* PIné odnimatelné viko - bez pouziti naradi Objednaci &islo

1195060000

* Uzemnovaci Sroub pfipajeny k viku a zadkladné krytu Verze
* Pfipajené montazni podstavce
* Mezinarodni certifikace

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge),
Prazdny plast, pouzdro z nerezové oceli, Vyska:
458 mm, Sitka: 382 mm, Hloubka: 200 mm,
Prachodkové desky: Dolni, Material: Nerezavéjici
ocel 1.4404 (316L), elektricky lesténo, Stiibrna

GTIN (EAN)

4032248977734

Mnz.

1 ks
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Rozméry a vahy

Sitka 382 mm Sitka (v palcich) 15,039 inch
Vyska 458 mm Vyska (v palcich) 18,031 inch
Hloubka 200 mm Hloubka (v palcich) 7.874 inch
Rozmér pfi montazi - Sirka 408 mm Rozmér pfi montazi - vySka 305 mm
Cista hmotnost 10240¢g

Kabelové priuchodky, leva strana

M12 b5 M16 38

M20 24 M25 21

M32 11 M40 9

M50 4 M63 3

M75 3

Kabelové priuchodky, nahofe/dole

M12 50 M16 34

M20 23 M25 18

M32 10 M40 8

M50 4 M63 3

M75 2

Kabelové prichodky, prava strana

M12 55 M16 38

M20 24 M25 21

M32 11 M40 9

M50 M63 3

M75 3

Svisla montaz

WDU 10/ zDU 10 2x37 WDU 16 / ZDU 16 2x31
WDU 2,5 /2zDU 2,5 /IDU 2,5 3x73 WDU 35 / ZDU 35 1x23
WDU 4 / ZDU 4 2x62 WDU 6 / ZDU 6 2x46
WDU 10/ zDU 10 2x29 WDU 16 / ZDU 16 2x24
WDU 2,5 /2DU 2,5 /1DU 2,5 4x58 WDU 35 / ZzDU 35 1x18
WDU 4 / ZDU 4 3x48 WDU 6 / ZDU 6 3x36
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AF velikost 1

10 mm

Celkové rozméry

469x433x215

Max. uzite¢né zatizeni

70 kg

Mista vyuZziti

Zona rizika vybuchu,
Zpracovatelsky pramysl,
Ropny a plynarensky
pramysl, Chemicky
pramysl, Na mofi, Na sousi

Navod k instalaci

Nosna lista / montazni

Prichodkové desky

deska Dolni
Pristupové otevirani: vyska 405 mm Pristupové otevirani: Sirka 323 mm
Standardy DIN EN 62208 - Tloustka materialu

Standardni prazdna skfin,

DIN EN 61373 Class 1B**,

DIN EN 15085-2, EN

60079-0, EN 60079-7,

EN 60079-31, IEC

60079-0, IEC 60079-7,

IEC 60079-31 1,5 mm
Tloustka materialu krytu 1,5 mm Tloustka materialu pfiruby 3 mm
Umisténi zemnicich Sroubt Strana C Viko - Uhel otevreni 130°
Material Nerezavéjici ocel 1.4404 Material tésnéni

(316L) Silikon
Provedeni povrchu elektricky leSténo Provozni teplota, min. -60 °C

Provozni teplota, max.

Stupen kryti

135 °C

IP66, IP67

Odolnost proti narazu

Poznamka: tfida ochrany

Verze 7 J ATEX,
Standardni verze 10 J
Pokud je pouzito

v teplotnim rozsahu nad
105 °C, stupen kryti je
omezen na IP 66.

Pfipojeni krytu

4 pfipajené montazni
podstavce 11mm s otvory
(2 s jednoduchou drazkou
a 2 s kfizovou drazkou)

Pfipojeni vika

4 ¢epyx a Srouby M6 s
Sestihrannou hlavou SW10

Integralni upevnéni

4, 6 nebo 9 Sroubl M6
vniténi zavit (samice)

Zemnéni kryta

Zemé, skfin, vnitfni

Pfipajeny M6 nerezovy
zemnici kolik v téle i viku
krytu.

Cisla certifikatd, kryt

Cislo certifikatu, prazdny kryt (ATEX) IBExU14ATEX1028 U Cislo certifikatu, sestaveny kryt (ATEX) IBExU14ATEX1050
Cislo certifikatu, prazdny kryt (IECEx) IECEx IBE 14.0004U Cislo certifikatu, sestaveny kryt (IECEx) |ECEx IBE 14.0013
Cislo certifikatu, prazdny kryt (EAC) RU C-DE.'b08.B.00472 Cislo certifikatu, sestaveny kryt (EAC) RU C-DE.'b08.B.01328
Cislo certifikatu, prazdny kryt (INMETRO) Cislo certifikatu, sestaveny kryt

IEx 17.0020U (INMETRO) IEx 17.0021
Cislo certifikatu, sestaveny kryt (AEx) E223792 Cislo certifikatu, prazdny kryt (NEPSI) GYJ14.1308U
Cislo certifikatu, sestaveny kryt (NEPSI) GYJ14.1309 Cislo certifikatu, sestaveny kryt (KOSHA) 16-AV4B0-0245X
C. osvédéeni (MARITREG) 15.40073.250 C. osvédéeni (cULus) E243298
C. certifikace (CCOE) CCOEP267536/1
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002503 eClass 6.2 27-14-91-07
eClass 7.1 27-14-91-07 eClass 8.1 27-14-91-07
eClass 9,1 27-18-05-02 eClass 9.0 27-18-05-02
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Klippon TB VIH (Terminal Box - Multi Hinge) Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Informace o produktu

Informace o produktu

**A customised test is required to guarantee application compliance

Osvédceni
Schvéleni
ATEX - gjpa  JECEx - IBExU IECEx - KEMA
ATEX - KEMA [E " ‘
ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog

MB OVERV. PROCESS WD DE
MB KLIPPON ENCL.TECN EN
MB PROCESS EN

CAT 5 ENCL 17/18 EN

FL WIND 2012 EN

FL APPL PROCESS EN

FL SHIPBUILDING 2016 EN
FL RAILWAY 2014 EN

PI KLIPPON TB MH QL EN

Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 0011SS01

EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412
001ISS01

Specifikaci zakazky

Technické Udaje

Klippon TB MH 453820 S4E1_1195060000_DE
Klippon TB MH 453820 S4E1_1195060000_EN
Klippon TB MH 453820 S4E1_1195060000_NL

EPLAN, WSCAD

Technické udaje

STEP

Uzivatelska dokumentace

MB KLIPPON ENCL.TECN DE
Assembly guidelines - empty enclosures
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Weidmiiller 3t

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge) Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

KTB MH 453820 S4E1 e aerasate
Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
Nakresy www.weidmueller.com

Rozmérovy vykres

seal and screw

- T
208 ®
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