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Weidmiiller poskytuje ventilové konektory jako pfipojovaci
vedeni s konektorem M12 na jednom konci a s druhym
koncem bez konektoru. Stav ventilového konektoru se
zobrazuje pomoci LED diody. Kazdy ventilovy konektor ma
ochranny obvod. Produktova fada spole¢nosti Weidmdiller
zahrnuje ventilové konektory typl A, B a C podle DIN

a pramyslovych standardi. V pfipojeném stavu spliuji
stupen kryti IP 67. Smér vyvodu je také rozhodujicim
faktorem: Weidmiiller také poskytuje O° verze, i.e. vyvod
kabelu sméruje k zemnicimu kontaktu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ

SAIL-VSCD-M12W-3.0U

Objednaci cislo

1857730300

Verze

GTIN (EAN)
Mnz.

Zastrcka ventilu, 90° zastrcka - zastrcka ventilu,
CcD

4032248404162
1ks
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SAIL-VSCD-M12W-3.0U

Technické udaje

Rozméry a vahy

Cista hmotnost 177 g
Teploty
Provozni teplota, max. 80 °C Provozni teplota, min. -25°C
Rozsah provozni teploty, max. 80 °C Rozsah provozni teploty, min. -25°C
Shoda produktu s prostiedim
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Technické specifikace kabelu
Pocet polu 3 Prifez jadra 0,5 mm2
Vnéjsi pramér 46*0.2mm Délka kabelu 3m
Stinény Ne Izolace PP
Barevné kédovani hnéda, modra, zelena / Material plasté

Zluta PUR
Barva oplasténi Cerna Halogen Ne
Teplotni rozpéti, pohyblivé -25..80 °C Teplotni rozpéti, stacionarni -50...80 °C
Odolnost proti zkrutu 0°/m Vhodné pro nosice kabelQ Ano
Polomér ohybu, min., stacionarni 5x pramér kabelu Polomér ohybu, min., pohyblivy 10x pramér kabelu
Zrychleni 5 m/s? Rychlost 200 m/min
Cykly ohybu 2 mil. Odolné vidi perldm kovu ze svafovani  Ne

Vseobecné technické udaje

Verze 90° zastrcka - zastrcka Pfipojovaci zavit
ventilu Ruzné
Kédovani DIN design C (8 mm), M12  Stupen kryti
=A IP67, pfiSroubované

Povrch kontaktu pocinované LED Ano

Jmenovité napéti 24V Jmenovity proud 4 A

Rozsah teplot krytu Utahovaci moment M2,5 montazni Sroub:
0,3Nm, M12:0,8-1,2
-25..+80 °C Nm

VSechny zastréky ventilt jsou usazeny

ochrannymi obvody Zenerova dioda

Klasifikace

ETIM 3.0 EC001855 ETIM 4.0 EC001855
ETIM 5.0 EC001855 ETIM 6.0 EC001855
UNSPSC 30-21-18-10 eClass 5.1 27-26-07-01
eClass 6.2 27-27-92-18 eClass 7.1 27-06-91-90
eClass 8.1 27-06-91-90 eClass 9,1 27-06-03-11
eClass 9.0 27-06-03-12

Osvédceni

Schvéleni

ROHS Shoda
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Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog FL FIELDWIRING EN
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Rozmérovy vykres Rozmérovy vykres
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