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RockStar® soupravy se obvykle skladaji z viozky samce,
vlozky samice, krytu konektoru, pfepazkového krytu a
kabelové prachodky.

Spoleé¢nost Weidmiiller nabizi fadu kombinaci
standardnich zasuvnych konektort s metrickym nebo PG
zavitem, s pripojenim Srouby nebo systémem PUSH IN.

Vseobecné objednaci udaje

Typ

HDC-KIT-HA 16.120

Objednaci cislo

1884300000

Verze

GTIN (EAN)
Mnz.

RockStar® HDC soupravy-ZatéZzové kvonektory,
Souprava, HA, Velikost: 5, Pdly: 16, Sroubové
pfipojeni, 250 V, 16 A, tlakové lity hlinik, PG 16
4032248488582

1ks

Datum vytvoreni 23. ervence 2019 17:46:53 CEST

Stav katalogu 19.07.2019 / Vyhrazujeme si pravo na technické zmény.


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=1884300000

Datovy list

Weidmiiller 3%

HDC soupravy
HDC-KIT-HA 16.120

Technické udaje

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rozméry a vahy

Cista hmotnost 430¢g

Teploty

Mezni teplota -40°C ... 100 °C

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP

84-69-5

Obecné udaje

Hlavni material krytu

tlakové lity hlinik

Material zajistovaciho prvku

Nerezavéjici ocel

Provedeni povrchu Praskové lakovani Stupen kryti IP65
Rada HA
Verze
Material Max. utahovaci moment hlavniho

tlakoveé lity hlinik kontaktu 0,55 Nm
Min. utahovaci moment hlavniho Objemovy odpor
kontaktu 0,5 Nm <2mQ
Provedeni povrchu Praskové lakovani Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Prifez propojeni AWG, min. AWG 20 Prafez vodice, max. 2,5 mm?2
Prafez vodice, min. 0,5 mm?2 Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Velikost Velikost Cepele, plocha drazka (Sroubové

5 pfipojeni) SD 0,6 x 3,5
Vseobecné udaje
Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 250V Jmenovity proud (DIN EN 61984) 16 A
Kabelové vyvodky PG 16 Material tlakové lity hlinik
Pocet pola 16 Typ pfipojeni PE Sroubové pfipojeni
Velikost 5 Rada HA
Connection data
Prarez vodice, min. 0,5 mm?2 Prafez vodice, max. 2,5 mm?2
Prifez propojeni AWG, min. AWG 20 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Design
Skupina produktt HDC soupravy Typ produktu Souprava
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
General data
Pocet pola 16 Velikost kabelovych vstupl PG 16
Velikost Stupen kryti IP65
Material
Barevny Seda Material tlakoveé lity hlinik
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Klasifikace

ETIM 3.0 EC000437 ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC000437 ETIM 6.0 EC002943
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-34-19
eClass 6.2 27-26-07-03 eClass 7.1 27-44-05-15
eClass 8.1 27-44-05-15 eClass 9,1 27-44-01-90
eClass 9.0 27-44-02-92

Osvédceni

Schvéleni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog FL FIELDWIRING EN
Technické udaje EPLAN, WSCAD
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