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Polyesterové krabice. Krabice fady TBF jsou vyrobeny z

extrémné odolného polyesteru vyztuzeného skelnymi

vlakny. Tyto krabice jsou idealni pro aplikace vyZadujici

nizkou hmotnost spolu s vysokou odolnosti proti otfestim.

krabice TBF odolné proti povétrnostnim vliviim jsou

navrzeny pro

Sirokou Skalu aplikaci. Spolu s rozsahlou Skalou

prislusenstvi poskytuji univerzalni feSeni pro umisténi

vestavénych ¢lend, jako jsou regulatory, nastroje méfeni,

ventily a jiné vybaveni.

Vlastnosti:

* 9 velikosti ve 2 verzich

¢ viko s nylonovymi Srouby

¢ upevnovaci otvory mimo zabezpecenou oblast

e Zavit pro pripevnéni ke svorkovnicové listé a k
montaznim deskam

* Rozséahla fada pfislusenstvi. Spole¢nost Weidmdiller

Vseobecné objednaci udaje

oy .. . e L, . Typ MP TBF 30/19
mUiZe tuto krabici vyrobit podle specifikaci zakaznika, Objednaci &islo 3018950000
vybaveny vSemi potfebnymi svorkami a kabelovymi Verze TBF (prazdné polyesterova skfii), Montazni deska,

prﬂchodkami. Montazni deska, Vyska: 24&? mm, Sitka: 134
mm, Hloubka: 2 mm, Material: Ocelové plechy,
galvanizované, Stfibrna
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Rozméry a vahy

Sitka 134 mm Sitka (v palcich) 5,276 inch
Vyska 249 mm Vyska (v palcich) 9,803 inch
Hloubka 2 mm Hloubka (v palcich) 0,079 inch
Cista hmotnost 503 g

Vseobecné informace

Tloustka materialu
2 mm

Material

Ocelové plechy,
galvanizované

Vseobecné informace o pfislusenstvi

Material Ocelové plechy, Tloustka materialu

galvanizované 2 mm
Typ upevnéni PfiSroubovano
Klasifikace
ETIM 3.0 EC000318 ETIM 4.0 EC000213
ETIM 5.0 EC000213 ETIM 6.0 EC000213
UNSPSC 31-16-23-03 eClass 5.1 27-18-92-07
eClass 6.2 27-14-91-07 eClass 7.1 27-14-91-07
eClass 8.1 27-14-91-07 eClass 9,1 27-18-92-90
eClass 9.0 27-40-06-39
Osvédceni
ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog CAT 5 ENCL 17/18 EN

Technické udaje EPLAN, WSCAD
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