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Hlavni funkci zkouSecky napéti je zjistit, zda je napéti
pritomné. 2-pdlova zkousecka napéti je jediny schvaleny
testovaci nastroj, ktery splfiuje pozadavky nafizeni o
ochrané prace.

* s LED displejem

¢ podle normy VDE

¢ vysoka sila napétové Spicky

e ta prava zkousecka pro kazdou aplikaci

Vseobecné objednaci udaje

Typ VT MASTER

Objednaci cislo 9918880000

Verze 2polova zkousecka napéti, typ 1157, Ano - vizualni
+ akustické

GTIN (EAN) 4032248405763

Mnz. 1ks
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Datovy list

Testovaci nastroje

VT MASTER

Technické udaje

Rozméry a vahy
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Sitka 235 mm Sitka (v palcich) 9,252 inch

Vyska 28 mm Vyska (v palcich) 1,102 inch

Hloubka 60 mm Hloubka (v palcich) 2,362 inch

Vaha 181¢g Cista hmotnost 272 g

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Mérici a testovaci zaFizeni

Displej LED Frekvenéni rozsah, max. 65 Hz

Frekvenéni rozsah, min. 0 Hz Jmenovité napéti, max. 690V AC/DC

Jmenovité napéti, min. 12V Kategorie rozsahu méreni CAT 1l 600 V

Provozni teplota, max. 55 °C Provozni teplota, min. -15°C

Rozsah méreni AC napéti 12-690 V Rozsah méfeni DC napéti 690V

Stupen kryti Testovano a schvaleno dle IEC 61243-3:2014 (DIN
IP54 EN 61243-3:2015-08)

Typ baterie 1,5 V akumulator typu Zkouska izolace
AAA 6 kV
Zkouska propojeni Zobrazeni AC napéti 12, 24,50, 120, 230,
Ano - vizualni + akustické 400, 690V
Zobrazeni DC napéti 12, 24,50, 120, 230, Spickovy napé&tovy odpor
400, 690V 6 kV
Klasifikace
ETIM 3.0 EC000494 ETIM 4.0 EC000494
ETIM 5.0 EC000494 ETIM 6.0 EC000494
UNSPSC 41-11-36-37 eClass 5.1 27-20-03-08
eClass 6.2 27-20-03-08 eClass 7.1 27-20-03-08
eClass 8.1 27-20-03-08 eClass 9,1 27-20-03-08
eClass 9.0 27-20-03-08
Osvédceni
Schvéleni
ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog

CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Osvédceni/Certifikat/ProhldSeni o shodé9918880000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf

Oznameni 0 zméné produktu

PCN-PW641110-20180410-00-A EN
PCN-PW641110-20180410-00-A DE

Uzivatelska dokumentace

BANL_manual 2pol Tester
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