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Obrazek vyrobku

Roll/
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Klippon® Connect s technologii upinaciho tfmenu
Vysoka spolehlivost a riznorodost design(i svorkovnic

s pripojenim upinacim tfrmenem usnadnuje planovani

a optimalizuje provozni bezpec&nost. Klippon® Connect
poskytuje osvédcené feSeni pro fadu riznych poZadavka.

Vseobecné objednaci udaje

Typ STB 35 IH/SW
Objednaci cislo 0388500000
Verze SAK fada, Patice
GTIN (EAN) 4008190089726
Mnz. 50 ks
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Technické udaje

Rozméry a vahy
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Sitka 7,2 mm Sitka (v palcich) 0,283 inch
Hloubka 37.5 mm Hloubka (v palcich) 1,476 inch
Cista hmotnost 2,369

Teploty

Skladovaci teplota, max. 40 °C Skladovaci teplota, min. 10°C
Skladovaci teplota 10°C..40°C Trvala provozni teplota, min. -50 °C
Trvala provozni teplota, max. 100 °C

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specifikace systému

Verze Pro montazni listy

Udaje materialu

Material PA 66 Barevny Cerné
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Dalsi technicka data

Navod k instalaci

P¥ima montaz

Typ montaze

Pfisroubovano

Typ upevnéni PfiSroubovano Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne
Rozméry

Hloubka zasuvného pfipojeni 8 mm

Klasifikace

ETIM 3.0 EC001134 ETIM 4.0 EC001134
ETIM 5.0 EC001134 ETIM 6.0 EC002848
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-45
eClass 6.2 27-14-92-14 eClass 7.1 27-14-92-14
eClass 8.1 27-14-92-14 eClass 9,1 27-14-11-92
eClass 9.0 27-14-11-92

Osvédceni

Schvaleni

ROHS Shoda
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Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické udaje EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické udaje STEP

Uzivatelska dokumentace StorageConditionsTerminalBlocks
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