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Podobné ilustraci
TERMSERIES pfislusenstvi zahrnuje nasledujici:
¢ Nahradni relé
e Zakladna
* Predélové desky
* Propojky
* Napajeci moduly

Vseobecné objednaci udaje

Typ TRS 120VAC RC 2CO EMPTY
Objednaci cislo 1124040000
Verze TERMSERIES, Reléova zakladna, Poget kontaktd: 2

CO contact, Jmenovité fidici napéti: 120V AC £10
%, Trvaly proud: 10 A, Sroubové pfipojeni
GTIN (EAN) 4032248906178
Mnz. 10 ks
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Sitka 12,8 mm Sitka (v palcich) 0,504 inch
Vyska 89,6 mm Vyska (v palcich) 3,528 inch
Hloubka 87,8 mm Hloubka (v palcich) 3,457 inch
Cista hmotnost 42 g

Teploty

Provozni teplota, max. 60 °C Provozni teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 85 °C Skladovaci teplota, min. -40 °C
Provozni teplota -40 °C...60 °C Skladovaci teplota -40°C...85 °C
Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Jmenovité udaje UL

C. osvédé&eni (cURus) E223759 Okolni teplota (provozni), max. 60 °C
Odlehceni vystupniho proudu (ohmicky) 6 A @ 60 °C, 8 A@ 50 °C Prarez pripojeni AWG, min. AWG 26

Prarez pfipojeni AWG, max.

Typ vodice

pevny médény vodic,

AWG 14 flexibilni médény vodi¢
Utahovaci moment, max. 0.4 Nm Urovei zavaznosti zne&idténi 2
Vstup
Jmenovité fidici napéti 120VAC £ 10 % Ukazatel stavu Zelena LED
Ochranny obvod Usmeérnovac, RC prvek RC filtr 94 Q / 100 nF
Napéti civky ndhradniho relé se lisi Napéti civky ndhradniho relé
od jmenovitého fidiciho napéti Ano 110V DC
Vystup
Rated switching voltage 250V AC Trvaly proud 10 A
Kontaktni udaje
Typ kontaktu 2 CO contact
Obecné udaje
Lista TS 35 Barevny Cerna
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napéti 300V Kategorie rdzového napéti 1]
Zavaznost znecisténi 2 Stupen kryti IP20
Dielektrickd pevnost, vstup/vystup Povrchové a vzdu$né vzdalenosti vstup -

1.2kVei /58 vystup 255 mm
Dielektricka pevnost sousednich Dielektricka pevnost k montazni listé
kontakt(i 2,5 kVest 4 kVess / 1 min.

Impulse withstand voltage

6 kV (1,2/50 s)
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Dalsi detaily o certifikacich / normach

Standardy DIN EN 50178 C. osvédé&eni (cURus) E223759
Data pripojeni

Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm
Utahovaci moment, max. 0,4 Nm Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 1,5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0,14 mm?2 Upinaci rozsah, max. 2,5 mm?2
Prifez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Prirez vodiCe, pevny, min. 0,14 mm?2 Prafez vodice, pevny, max. 2,5 mm?2
Prarez pfipojeni vodicl, jemné stacené, Prarez pripojeni vodica, jemné stacené,

min. 0,14 mm?2 max. 2,5 mm?
Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, Pruafez pfipojeni vodicl, jemné stacené,

min. (AWG) AWG 26 max. (AWG) AWG 14
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany Prufez pfipojeni vodice, jemné splétany

s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,25 mm?2 s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm?2
Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN

46228-1), min. 0,25 mm?2 46228-1), max. 2,5 mm?2
Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné stacené, Prarez vodiCe, jemné staceny, dva

dva pfisvorkované vodic¢e, min. 0,5 mm?2 prisvorkované vodice, max. 1T mm?2
Dvojdutinka, max. 0,5 mm? Dvojdutinka, max. 1 mm?
Velikost noze velikost PHO Rozte¢ v mm (P) 5 mm
Meéfidlo podle IEC 60947-1 A1, B1

Klasifikace

ETIM 5.0 EC001456 ETIM 6.0 EC001456
eClass 6.2 27-37-16-01 eClass 7.1 27-37-16-03
eClass 8.1 27-37-16-03 eClass 9,1 27-37-16-03
eClass 9.0 27-37-16-03

Osvédceni

Schvéleni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé DE_PA5600_160414_006.pdf
Technické udaje EPLAN, WSCAD

Technické udaje STEP

Uzivatelska dokumentace Operating Instructions
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Schéma pFipojeni Dimensional drawing
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Miscellaneous
0 I | I |
Blank = contact material AgNi
T = TERMSERIES }J AGSNO = contact material AgSn0
16 A = 16 A version
R = Relay HC = High current {AgSnO)
0=SSR HCP = HC + Premaking contact (AgSn0 + W)
X = Supply terminal C1D2 = Class 1 Division 2
EMPTY = Empty sockets
S = Screw
Z = Tension |Blank = No plating
Control voltage / AU = Gold plated contact
color-marking Relay
EE5VDC [J120VUC 1C0 = 1 Change over / SPDT
12 VDC [J230VUC 2C0 = 2 Change over / DPDT
24 VDC {120 VAC RC (RC-Filter) TNO = 1 Normal open / SPST
[J24 VUC [ 230 VAC RC (RCFilter) ACT =1 Normal open / SPST
148 VUC []24 - 230 VUC Solid-State-Relay
(160 vuC 48 VDCO, 1A = 3..48 VDC/ 100 mA
UC=AC/oC 24 VDC2A = 3..33VDC/2 A
230 VAC1A = 24 VAC...250 VAC/1A
24VDC3,5A=3..33VDC/3,5A
24 VDC5A =3..33VDC/5A

Kédy typt
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