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Obrazek vyrobku

V priimyslovém prostredi je tfeba servisni praci provést
rychle, jednoduse a spolehlivé. Pfi vyméné komponentd
se §patné vyhledavaji chyby, které jsou Casto zplUsobeny
ohnutymi reléovymi kontakty.

Prakticka prace s komponenty hraje ¢im dal tim
zasuvné kontakty pro rychlou a bezpe¢nou montaz.
Testovaci tlacitko s aretaci v koncové pozici Ize ovladat
bez pouziti nastrojd. Jasné viditelny stavovy displej s LED
podsvicenim také umozZniuje jasné stanoveni stavu.

DRI relé jsou optimalni spojovaci prvky pro instalaci

ve stisnénych podminkach béhem instalace skfiné

i pfi nasledné udrzbé ve strojirenském pramyslu.

v:onpum

Vseobecné objednaci udaje

Typ SRC-1QV S

Objednaci cislo 1132070000

Verze RIDERSERIES RCI, Spojovaci konektor
GTIN (EAN) 4032248912087

Mnz. 10 ks
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http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=1132070000
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Technické udaje

Rozméry a vahy
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Cista hmotnost 6.6 g

Teploty

Provozni teplota, max. 85 °C Provozni teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 85 °C Skladovaci teplota, min. -40 °C
Provozni teplota -40 °C..85°C Skladovaci teplota -40°C...85°C
Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Udaje o propojeni

Rated current 12 A Izolace Ano
Dotykovéa ochrana Ano Barevny Bila

Pocet propojenych svorkovnic 8 Rozte¢ v mm (P) 15,2 mm
Verze Ize zkréatit na urcitou délku

Obecné udaje

Verze Ize zkratit na urcitou délku Barevny Bila

Data p¥ipojeni

Rozte¢ v mm (P) 15,2 mm

Klasifikace

ETIM 4.0 EC000489 ETIM 5.0 EC002586
ETIM 6.0 EC002586 eClass 6.2 27-14-11-40
eClass 7.1 27-37-92-08 eClass 8.1 27-37-92-08
eClass 9,1 27-37-16-92

Osvédceni

Schvaleni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog

CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN

Technické udaje
Technické udaje

EPLAN, WSCAD
STEP
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http://download.weidmueller.com/asset/download/file//55909
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//53735
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Priklad pouziti Priklad pouziti

How to install cross connection

ion: Sockets:
Plug the cross connection into wire-connection opening g’éﬁ g\),"gwmn' for example SRC1 20
and fix it with tighten the screw o PartNo. 1132070000 _ i PartNlo. 8869430000
Pripojte propojky ke kabelovym pfipojenim Propojovaci mulstky na stejna

pfipojeni na sousedni zakladny
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