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TERMSERIES pfislusenstvi zahrnuje nasledujici:
¢ Nahradni relé

e Zakladna

* Predélové desky

* Propojky

* Napajeci moduly

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZQV 1.5N/R6.4/19 GE
Objednaci cislo 1193690000

Verze TERMSERIES, Spojovaci konektor
GTIN (EAN) 4032248976645

Mnz. 10 ks

Datum vytvoreni 18. ¢ervence 2019 16:47:22 CEST
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http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=1193690000
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Technické udaje

Rozméry a vahy
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Sitka 119 mm Sitka (v palcich) 4,685 inch
Vyska 13,1 mm Vyska (v palcich) 0,516 inch
Hloubka 4,9 mm Hloubka (v palcich) 0,193 inch
Cista hmotnost 4,647 g

Teploty

Provozni teplota, max. 60 °C Provozni teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 85 °C Skladovaci teplota, min. -40 °C
Provozni teplota -40 °C...60 °C Skladovaci teplota -40°C...85 °C
Udaje o propojeni

Jmenovité napéti 250V Rated current 17,56 A
Izolace Ano Dotykovéa ochrana Ano
Barevny Zluta Pocet propojenych svorkovnic 19

Rozte¢ v mm (P) 6,4 mm Typ montaze Zapojeno
Verze Ize zkréatit na urcitou délku

Jmenovité adaje UL

Jmenovity proud (UL) 10 A

Obecné udaje

Verze Ize zkréatit na urcitou délku Barevny Zluta
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Koordinace izolace

Jmenovité napéti 260V

Data pFipojeni

Rozte¢ v mm (P) 6,4 mm

Klasifikace

ETIM 3.0 EC000489 ETIM 5.0 EC000489
ETIM 6.0 EC002586 eClass 6.2 27-14-11-40
eClass 7.1 27-37-92-08 eClass 8.1 27-37-92-08
eClass 9,1 27-37-16-92

Osvédceni

Schvaleni

ROHS Shoda
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Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Technické udaje EPLAN, WSCAD

Technické udaje STEP

Uzivatelska dokumentace Operating Instructions

Datum vytvoreni 18. ¢ervence 2019 16:47:22 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si pravo na technické zmény. 3


http://download.weidmueller.com/asset/download/file//55909
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//52176
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35383

Datovy list

Weidmiiller 3%

TERMSERIES
ZQV 1.5N/R6.4/19 GE

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dimensional drawing
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