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Servisni rozhrani FrontCom® Micro s USB s IP 65

Vseobecné objednaci udaje

Typ IE-FCM-USB-AB

Objednaci cislo 1222550000

Verze Spojka FrontCom Micro USB, USB 2,0, Typ A-B
GTIN (EAN) 4050118005806

Mnz. 10 ks
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Rozméry a vahy

Tloustka stény, max. 3 mm Tloustka stény, min. T mm

Cista hmotnost 24,08 g

Teploty

Provozni teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -40 °C

Provozni teplota -40°C..70°C Skladovaci teplota

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné informace

Utahovaci moment upeviovaci matice 2 Nm Pripojeni 1 USB A

Pf¥ipojeni 2 Popis vyrobku Spojka FrontCom Micro
USB B USB, USB 2,0

Propojeni Typ A-B Barevny Cerna

Hlavni material krytu PA UL 94 VO Typ montaze Skrinka, Rozvadéci skiinka

Stinéni

360° stinény kontakt

Stupen kryti

IP65, v zavieném stavu

Cykly zapojovani = 1500

Standardy

Standardni konektor IEC 61076-3-107 C. osvédé&eni (cULus) E316369
Klasifikace

ETIM 6.0 EC001121 eClass 6.2 27-25-05-04
eClass 7.1 27-25-05-04 eClass 8.1 19-17-01-25
eClass 9,1 27-18-90-90 eClass 9.0 27-44-03-90
Osvédceni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog

CAT 9 IETH 15/16 EN

FL FIELDWIRING EN
PI FRONTCOM EN

PI PROFINET CABLING EN

Osvédceni/Certifikat/ProhldSeni o shodé DUXR.E316369

Technické udaje

EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Uzivatelska dokumentace

MAN IE GUIDE DE
MAN IE GUIDE EN
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Rozmérovy vykres

Vyfez instalace
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