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Klippon® Connect s technologii upinaciho tfmenu
Vysoka spolehlivost a riznorodost design(i svorkovnic

s pripojenim upinacim tfrmenem usnadnuje planovani

a optimalizuje provozni bezpec&nost. Klippon® Connect
poskytuje osvédcené feSeni pro fadu riznych poZadavka.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WQB A/10

Objednaci cislo 1578990000

Verze W fada, Spojovaci konektor, Pro svorky, Pocet pola:
10

GTIN (EAN) 4008190182663

Mnz. 20 ks
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Datovy list

W Fada
WQB A/10

Technické udaje
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Sitka 48,26 mm Sitka (v palcich) 1,9 inch
Vyska 23,5 mm Vyska (v palcich) 0,925 inch
Hloubka 2,5 mm Hloubka (v palcich) 0,098 inch
Cista hmotnost 3.1g

Teploty

Skladovaci teplota, max. 40°C Skladovaci teplota, min. 10°C
Skladovaci teplota 10°C..40°C

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Udaje materialu

Material pocinovana méd’ Barevny Cerna

Dalsi technicka data

Navod k instalaci

Prichodka (pouzdro),

Pfima montaz

Typ upevnéni
PriSroubovano

Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne

Data hodnoceni

Jmenovité napéti 800V

Propojka

Jmenovity proud, vice poll 24 A Pocet propojenych svorkovnic 10

Typ Spojovaci konektor

Rozméry

Rozte¢ v mm (P) 5,1 mm

Klasifikace

ETIM 3.0 EC000489 ETIM 4.0 EC000489
ETIM 5.0 EC000489 ETIM 6.0 EC000489
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-11-40
eClass 6.2 27-14-11-40 eClass 7.1 27-14-11-40
eClass 8.1 27-14-11-40 eClass 9,1 27-14-11-40
eClass 9.0 27-14-11-40

Osvédceni

ROHS Shoda
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Soubory ke stazeni

Technické udaje EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické udaje STEP
Uzivatelska dokumentace StorageConditionsTerminalBlocks
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