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Obrazek vyrobku

v

\/cumpum

Podobné ilustraci

Konektory samci pro pajeni vinou s rozteci 3,50 mm

* Smér zapojeni je paralelni (90°), rovny (180°) nebo
zahnuty (135°) vaci DPS

¢ Varianty krytd: Sroubova pfiruba (F)

¢ Baleno v kartonové krabici (BX)

* Konektor samec lIze kédovat

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL 3.50/20/180F 3.2SN OR BX

Objednaci cislo 1622210000

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, fada kolik(, Pfiruba,
Pfipojeni pajenim pfetavenim priichozim otvorem,
3.50 mm, Poget pdla: 20, 180°, Pajeci kolik, délka
(I): 3.2 mm, pocinované, OranZova, Box

GTIN (EAN) 4008190188931

Mnz. 20 ks

Udaje vyrobku IEC:320V /17 A
UL:300V/ 10 A

Baleni Box
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Sitka 77 mm Sitka (v palcich) 3,031 inch
Vyska 14,3 mm Vyska (v palcich) 0,563 inch
NejvysSi nebo nejnizsi verze 11,1 mm Hloubka 7.5 mm
Hloubka (v palcich) 0,295 inch Cista hmotnost 5,389
Baleni

Baleni Box Délka VPE 39 mm
Sitka VPE 91 mm Vyska VPE 101 mm

Parametry systému

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - fada
BL/SL 3,50

Typ pfipojeni

Pripojeni desky

Montaz na PCB desku

Pfipojeni pajenim
pretavenim prichozim

Rozte¢ v mm (P)

otvorem 3,5 mm
Roztec v palcich (P) 0,138 inch Vystupni tvarovka 180°
Pocet polu 20 Pocet pajenych kolik(i na pdl 1
Pajeci kolik, délka (1) 3,2 mm Tolerance délky pajecich pinl +0,1/-0,3 mm
Tolerance rozmisténi pajecich pind +0,20 mm Rozméry pajecich pinl d = 1,2 mm, Osmidhly
Rozméry pajecich pint = d tolerance 0/-0,03 mm Pramér otvoru pajeciho ocka (D) 1,4 mm

Tolerance primeéru otvoru pajeciho ocka

LTvmm

(D) +0,1T mm 66,5 mm

L1 v palcich 2,618 inch Pocet fad 1

Mnozstvi fady kolik( Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem
1 normy DIN VDE 57 106 hibetu ruky

Ochrana bezpec¢na proti dotyku dle Objemovy odpor

normy DIN VDE 0470 IP 10 6,00 mQ

Muze byt kodovano Ano Cykly zapojovani 25

Zasuvna sila / pol, max. 10N Tazna sila / pol, max. 10N

Udaje o materialu

Izolaéni material PBT Barevny OranZova

Barevny graf (podobné) RAL 2000 Skupina izola¢niho materialu llla

CTI >200 Izolagni sila >10%Q

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 GWEFI 960 °C

Material kontaktu CuSn Povrch kontaktu pocinované

Struktura vrstev pajeného pfipojeni

5-7 pym Sn leskly povrch

Struktura vrstev kontaktu konektoru

5-7 undefined Sn leskly
povrch

Skladovaci teplota, min. -25°C Skladovaci teplota, max. 55 °C
Max. relativni vihkost béhem skladovani 80 % Provozni teplota, min. -50 °C
Provozni teplota, max. 100 °C Teplotni rozsah, instalace, min. -30°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C
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Jmenovité udaje podie IEC
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testovano podle normy

Jmenovity proud, min. pocet polu

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20 °C) 17 A
Jmenovity proud, max. pocet péli Jmenovity proud, min. pocet polu
(Tu=20 °C) 12A (Tu=40 °C) 14,5 A
Jmenovity proud, max. pocet polt Jmenovité napéti pro tfidu prepéti /
(Tu=40 °C) 10A stupen znecisténi ll/2 320V
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / Jmenovité napéti pro tfidu prepéti /
stuperi znecisténi lll/2 160V stupen znecisténi lll/3 160V
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu Jmenovité impulzni napéti pro tfidu
prepéti / stupen znedisténi Il/2 2,5 kv prepéti / stupen znedisténi lll/2 2,5 kV
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu Kratkodoby odpor proti zkratovému
prepéti / stupen znecisténi lll/3 2,5 kV proudu 3x1sse100A

Jmenovité udaje podle CSA

Institut (CSA)

Jmenovité napéti (aplikacni skupina B /

P

C. osvédéeni (CSA)

154685-1318353
Jmenovité napéti (aplikacni skupina D /

CSA) 300V CSA) 300V
Jmenovity proud (aplika¢ni skupina B / Jmenovity proud (aplika¢ni skupina D /
CSA) 10A CSA) 10 A
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Jmenovité udaje podle UL 1059
Institut (UR) o C. osvédgeni (UR)

E60693

Jmenovité napéti (aplikacni skupina B / Jmenovité napéti (aplikacni skupina D /
UL 1059) 300V UL 1059) 300V
Jmenovity proud (aplika¢ni skupina B / Jmenovity proud (aplika¢ni skupina D /
UL 1059) 10A UL 1059) 10 A
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Klasifikace
ETIM 3.0 EC001284 ETIM 4.0 EC002637
ETIM 5.0 EC002637 ETIM 6.0 EC002637
UNSPSC 30-21-18-10 eClass 5.1 27-26-07-04
eClass 6.2 27-26-07-04 eClass 7.1 27-44-04-02
eClass 8.1 27-44-04-02 eClass 9,1 27-44-04-02
eClass 9.0 27-44-04-02
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Poznamky
Poznamky ¢ Dalsi barvy na vyzadani
¢ Pozlacené povrchy kontakt( na vyzadani
* Jmenovity proud souvisejici se jmenovitym prafezem a min. po¢tem pdla.
¢ P na nékresu = rozte¢
¢ Jmenovité Gdaje se vztahuji pouze k samotné komponenté. Vzdalenosti odstupt a povrchovych svodu mezi
jednotlivymi komponentami musi byt navrzeny v souladu s normou pfislusné aplikace.

¢ Pro dalsi mechanickou podporu konektorti samct se §roubovaci pfirubou (...F) doporuéujeme dalsi kabelovou
prichodku s upeviiovacimi Srouby (§roub do plechu ISO 1481-ST 2,2x4,5 C nebo ISO 7049-ST 2,2x4,5 C -
viz Pfisluenstvi). Kabelova priichodka je dovolena pouze pfed pajenim.

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi standardy a
normami a spliuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji dekorativni vlastnosti v
souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2”. Dal$i naroky na produkty je mozné vyhodnotit na pozadani.

Osvédceni

Schvéleni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog FL DRIVES EN
MB DEVICE MANUF. EN
FL DRIVES DE

CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
FL BUILDING SAFETY EN
FL APPL LED LIGHTING EN
FL INDUSTR.CONTROLS EN
FL MACHINE SAFETY EN
FL HEATING ELECTR EN

FL APPL_INVERTER EN
FL_BASE_STATION_EN

FL ELEVATOR EN

FL POWER SUPPLY EN

FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

Osveédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodéDeclaration of the Manufacturer

Technické udaje

SL.zip
STEP
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Dimensional drawing

L1+3xP . 7.6

89 0 ' 0.091"
Li+2xP

Datum vytvoreni 18. ¢ervence 2019 18:50:21 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si pravo na technické zmény. 5
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Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmueller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.
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Single Wave:
Contact time appr. 3 sec.
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.



