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Podobné ilustraci

SlimFix jsou znacky na vodic¢e a kabely s prostorové

uspornym designem. Tyto znacky mohou byt pouzity i po

zapojeni vodi¢l. Jsou vyrobeny z materialu neobsahujici

halogeny a odpovidaji tfidé hoflavosti VO/V2. SlimFix

je uznavany a akreditovany typ znac¢ek pro dopravni

strojirenstvi. Nastroj SF umozniuje snadnou instalaci i v

pripadé malych znacek.

* Material neobsahuje halogeny

¢ Tfida horlavosti VO/V2

* Schvalené a akreditované znacky pro dopravni
strojirenstvi, atd.

¢ Pokud prifez vodice presahuje 16,0 mm?2, je potieba je
pripevnit vazacimi pasky

. étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na zna¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Rolf/

v:oupum

Vseobecné objednaci udaje

Typ VT SF 5/21 MC NE GE VO

Objednaci cislo 1689470004

Verze SlimFix, Ozna(':venl' vodich a kabel(, 4.8 - 7.4 mm,
21 x 7.4 mm, Zluta

GTIN (EAN) 4008190872601

Mnz. 160 ks

kompatibilni tiskarna 1324380000
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Rozméry a vahy

Sitka 7,4 mm Sitka (v palcich) 0,291 inch
Vyska 21 mm Vyska (v palcich) 0,827 inch
Hloubka 8 mm Hloubka (v palcich) 0,315 inch
Cista hmotnost 079

Obecné udaje

Barevny Zluta Doporuc¢ené odvétvi Doprava, Stroje
Halogen Ne Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Material Polyamid 66 Rozsah provozni teploty -50...120°C
Typ tisku prazdny Velikost pole na oznaceni 21x7.4mm
Sitka 7.4 mm

Oznaéeni vodiéu a kabeld

Halogen Ne Prafez vodice, max. 10 mm?2
Prafez vodice, min. 6 mm?2 Vnéjsi pram. vodice 4.8-7.4mm
Vnéjsi pram. vodice, max. 7.4 mm Vnéjsi pram. vodice, min. 4,8 mm
Klasifikace

ETIM 3.0 EC001530 ETIM 4.0 EC001530
ETIM 5.0 EC001530 ETIM 6.0 EC001530
UNSPSC 44-12-17-08 eClass 5.1 27-14-91-03
eClass 6.2 27-40-04-01 eClass 7.1 27-14-91-03
eClass 8.1 27-14-91-03 eClass 9,1 27-40-04-01
eClass 9.0 27-40-04-01

Osvédceni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Software M-Print PRO configuration file
Technické udaje EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické udaje STEP
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