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PruZinové p¥ipojeni s technologii tazné pruziny
Technologie tazné pruziny je univerzalni systém

pro kontakty pro vSechny bézné typy pfipojeni vodice.
Diky skvélé urovni flexibility je tazna pruzina vyhodnym
alternativnim pripojenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZP 2.5/1AN/QV/16

Objednaci cislo 1815340000

Verze Z fada, Zasuvny konektor, Tmavé bézova, Pfiméa
montaz

GTIN (EAN) 4032248370146

Mnz. 10 ks
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Rozméry a vahy

Sitka 81,6 mm Sitka (v palcich) 3,213 inch
Vyska 23 mm Vyska (v palcich) 0,906 inch
Hloubka 41 mm Hloubka (v palcich) 1,614 inch
Cista hmotnost 60,89
Teploty
Skladovaci teplota, max. 40 °C Skladovaci teplota, min. 10°C
Skladovaci teplota 10°C..40°C Trvala provozni teplota, min. -50 °C
Trvala provozni teplota, max. 120°C
Specifikace systému
Verze Sada konektoru, Spojovaci Nutna koncova deska

konektor, Ize zapojit,

Pfipojeni taznou pruzinou Ne
Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bodu na Groven 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Udaje materialu
Material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
CSA data hodnoceni
Prafez vodi¢e max. (cCSAusX) 12 AWG Prafez vodi¢e min. (cCSAusX) 26 AWG
Velikost napéti C (cCSAus) 300V Velikost napéti D (cCSAus) 600V
Velikost proudu C (cCSAus) 20A Velikost proudu D (cCSAus) 5A
Cislo osvéd&eni (cCSAus) 154685-1460993
Dalsi technicka data
Navod k instalaci P¥ima montaz Oteviené strany zareno
Pocet podobnych svorek 1 Typ montaze Zapojeno
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 2,5 mm?2 Jmenovité napéti 1000V
Jmenovité napéti k sousedni svorce Max. napéti opéry svodek &amp; systém

500V s moZnosti zapojeni 690V
Jmenovity proud 24 A Proud pfi maximu vodicu 24 A
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 21,28 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV
Jmenovité napéti k sousedni svorce pfi
impulzu 6 kV
Rozméry
TS 35 offset 42 mm
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UL data hodnoceni

Prarez vodiCe propojeni v terénu max.

Prafez vodiCe propojeni v terénu min.

(cURus) 12 AWG (cURus) 26 AWG
Prirez vodiCe propojeni z vyroby max. Prarez vodiCe propojeni z vyroby min.
(cURus) 12 AWG (cURus) 26 AWG
Velikost napéti C (cURus) 300V Velikost napéti D (cURus) 600V
Velikost proudu C (cURus) 20A Velikost proudu D (cURus) 5A
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
Délka odizolovani 18 mm Méfidlo podle IEC 60947-1 A2
Pocet pfipojeni 16 Prafez propojeni AWG, max. AWG 4
Prifez propojeni AWG, min. Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany

AWG 14 s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm?2
Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany
s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm?2 s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm?2
Prlrez pripojeni vodiCe, jemné splétany Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro,
s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm? max. 4 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, Pruafez pfipojeni vodicl, jemné stacené,
min. 0,5 mm? max. 4 mm?2
Prafez pfipojeni vodi¢a, jemné stacené, Smér pfipojeni
min. 0,5 mm?2 vrchol
Typ pfipojeni Pfipojeni s kotevni svorkou Upinaci rozsah, max. 4 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0,13 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,5 mm
Klasifikace
ETIM 5.0 EC000491 ETIM 6.0 EC002848
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 6.2 27-14-92-14
eClass 7.1 27-14-03-05 eClass 8.1 27-14-11-51
eClass 9,1 27-14-11-92 eClass 9.0 27-14-11-92
Osvédceni
Schvéleni
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EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
STEP

StorageConditionsTerminalBlocks
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