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Obrazek vyrobku

VI:OMPLIAHT

Pruzinové p¥ipojeni s technologii PUSH IN
Inovativni technologie PUSH IN zkracuje dobu kabelaze
na minimum. P¥imé vlozeni zarucuje vysokou ochranu
pred vytazenim vodi¢e a snadnou manipulaci se vSemi
typy vodica.

Vseobecné objednaci udaje

Stav objednéavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do 2021-12-31

Typ PDU 2.5/4/3AN BL

Objednaci ¢islo 1896240000

Verze Priichozi svorka, PUSH IN, 4 mm2, 800 V, 32 A,
Modra

GTIN (EAN) 4032248511365

Mnz. 100 ks

Alternativni vyrobek 1521780000
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Technické udaje

Rozméry a vahy
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Sitka 5,1 mm Sitka (v palcich) 0,201 inch
Vyska 67,5 mm Vyska (v palcich) 2,657 inch
Hloubka 38 mm Hloubka (v palcich) 1,496 inch
Hloubka véerné DIN listy 39 mm Cista hmotnost 4,99¢
Teploty
Rozsah provozni teploty Rozsah provozni teploty Skladovaci teplota, max.

viz EC Design, testovaci

certifikat / IEC Ex-

Osvédcéeni o shodé 40 °C
Skladovaci teplota, min. 10°C Skladovaci teplota 10°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Specifikace systému
Verze Zasuvné PUSH IN Nutna koncova deska

pfipojeni, 3 pfipojeni, pro

zasuvné propojeni, Jeden

konec bez konektoru Ano
Pocet potenciall 1 Pocet arovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 3 Pocet polu na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Lista TS 36 N-funkce Ano
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
l'ldaje hodnoceni IECEx/ATEX
C. osvédéeni (ATEX) KEMAOBATEX0177U C. osvédéeni (IECEX) IECEXKEMO06.0032U
Max. napéti (ATEX) 550 V Proud (ATEX) 29 A
Prafez vodi¢e max. (ATEX) 4 mm?2 Max. napéti (IECEX) 550V
Proud (IECEX) 29 A Prafez vodi¢e max. (IECEX) 4 mm?2
Rozsah provozni teploty Rozsah provozni teploty Znaceni EN 60079-7

viz EC Design, testovaci

certifikat / IEC Ex-

Osvédceni o shodé Ex eb Il C Gb
Ex 2014/34/EU znacka 12GD
Udaje materialu
Material Wemid Barevny Modra
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
CSA data hodnoceni
Prafez vodi¢e max. (CSA) 10 AWG Prafez vodic¢e min. (CSA) 26 AWG
Velikost napéti C (CSA) 600V Velikost proudu C (CSA) 30A
C. osvédéeni (CSA) 200039-1751332
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Typ montaze Prichytka
Verze testovana ve vybusném prostiedi Ano
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Data hodnoceni

Jmenovity prifez 4 mm? Jmenovité napéti 800V
Jmenovity proud 32A Standardy IEC 60947-7-1
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kv Zavaznost znecisténi 3

Rozméry

TS 35 offset 46 mm

UL data hodnoceni

Priifez vodi¢e max. (cURus) 10 AWG Priifez vodi¢e min. (cURus) 26 AWG
Prarez vodiCe propojeni v terénu max. Prarez vodiCe propojeni v terénu min.

(cURus) 10 AWG (cURus) 26 AWG
Prafez vodi¢e propojeni z vyroby max. Prafez vodice propojeni z vyroby min.

(cURus) 10 AWG (cURus) 26 AWG
Velikost napéti C (cURus) 600V Velikost proudu C (cURus) 30A

C. osvédé&eni (cURus) E60693

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Dvojdutinka, max. 1,5 mm? Dvojdutinka, max. 0,5 mm?2
Délka odizolovani 12 mm Méfidlo podle IEC 60947-1 A3
Pocet pfipojeni 3 Prifez propojeni AWG, max. AWG 10
Prifez propojeni AWG, min. Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany

AWG 26 s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm?2
Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany Prafez pripojeni vodice, jemné splétany
s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm2 s koncovkami DIN 46228/4, max. 4 mm?2
Prlrez pripojeni vodiCe, jemné splétany Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro,
s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm?2 max. 6 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, Prafez pfipojeni vodicl, jemné splétané,
min. 0,5 mm? max. 4 mm?2
Prafez pfipojeni vodicl, jemné splétané, Pruafez pfipojeni vodicl, jemné stacené,
min. 0,21 mm?2 max. 4 mm?2
Prirez pripojeni vodicl, jemné stacené, Smeér pripojeni
min. 0,5 mm?2 vrchol
Typ pripojeni PUSH IN Upinaci rozsah, max. 6 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0,13 mm?2 Velikost noze 3,0x0,5 mm
Klasifikace
ETIM 3.0 EC000897 ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897 ETIM 6.0 EC000897
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-20
eClass 6.2 27-14-11-20 eClass 7.1 27-14-11-20
eClass 8.1 27-14-11-20 eClass 9,1 27-14-11-20
eClass 9.0 27-14-11-20
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Osvédceni

T €@ M HEx
B & g

IECEx - KEMA ATEX - KEMA EUR

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog CAT 1 TERM 16/17 EN
Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé Attestation of Conformity
IECEx Certificate
ATEX Certificate
DE_PT1701_20160415_050_ISSUEO1.pdf

Technické udaje EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické udaje STEP
Uzivatelska dokumentace Beipackzettel_PDU.pdf

Cross Connection Guide
Usage of terminals in EXi atmospheres
StorageConditionsTerminalBlocks

Poznamka o bezpeénosti

Bezpecnostni upozornéni Safety Information
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