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Integrace, rozsiFeni a pFizptsobeni: dokonaly
doplnék kazdé aplikace.

Univerzalni systémové pfislusenstvi umozriuje
jednoduchou adaptaci rozhrani ke splnéni specifickych
pozadavk( dané aplikace.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DP WGK 25 GY BX

Objednaci cislo 1936710000

Verze OMNIMATE Power - fada WGK, Svorka s
prachodkou

GTIN (EAN) 4032248664788

Mnz. 50 ks

Udaje vyrobku uL:
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Technické udaje

Rozméry a vahy
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Délka 38,6 mm Délka (v palcich) 1,516 inch
Sitka 10,9 mm Sitka (v palcich) 0,429 inch
Vyska 48,5 mm Vyska (v palcich) 1,909 inch
Cista hmotnost 6,829
Baleni
Délka VPE 45 mm Sitka VPE 150 mm
Vyska VPE 170 mm
Parametry systému
Skupina produktt OMNIMATE Power - fada

WGK
Udaje o materialu
Izola¢ni material Wemid (PA) Barevny Seda
Barevny graf (podobné) RAL 7035 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Skladovaci teplota, min. -25°C Skladovaci teplota, max. 55 °C
Max. relativni vihkost béhem skladovani 80 % Provozni teplota, min. -50°C
Provozni teplota, max. 120°C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C
Jmenovité udaje podie IEC
testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984
Klasifikace
ETIM 3.0 EC001283 ETIM 4.0 EC001283
ETIM 5.0 EC001283 ETIM 6.0 EC000886
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-34
eClass 6.2 27-14-11-34 eClass 7.1 27-14-11-34
eClass 8.1 27-14-11-34 eClass 9,1 27-14-11-33
eClass 9.0 27-14-11-33
Poznamky
Poznamky
Osvédceni
ROHS Shoda
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Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog FL DRIVES EN

MB DEVICE MANUF. EN

FL DRIVES DE

CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN

FL_BASE_STATION_EN

FL ELEVATOR EN

FL POWER SUPPLY EN

FL 72H SAMPLE SER EN

PO OMNIMATE EN
Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodéDeclaration of the Manufacturer
Technické udaje EPLAN, WSCAD

Datum vytvoreni 18. ¢ervence 2019 23:42:23 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si pravo na technické zmény. 3


http://download.weidmueller.com/asset/download/file//40061
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38257
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//40062
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39473
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38194
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38203
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38213
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38294
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38132
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39474
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html

