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Obrazek vyrobku

Dotykové bezpeéné kryty WGK jsou vhodné zejména
jako priimyslové kryty elektroniky pro frekvenéni ménice,
zdroje napajeni nebo komponenty filtr(i nabizejici
pohodiné a spolehlivé pfipojeni z vnitini i vnéjsi strany. K
co nejlepSimu sparovani vodicu a instalacnich pozadavku
nabizi spole¢nost Weidmuiller dvé verze s vodorovnym
(WGK) a svislym (WGKV) smérem vyvodu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WGK 95F VP GY BX
Objednaci cislo 1937130000
Verze OMNIMATE Power - fada WGK, Svorka s

priichodkou, Jmenovity prafez: 95 mm2, Sroubové
pfipojeni, Wemid (PA), Seda, Pfima montaz,
Prichodka (pouzdro)

GTIN (EAN) 4032248664726
Mnz. 10 ks
Udaje vyrobku IEC: 1000V / 232 A/ 35-95 mm?
UL: 600V /230 A/ AWG 4 - AWG 4/0
Baleni Box
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Rozméry a vahy

Délka 49,5 mm Délka (v palcich) 1,949 inch
Sitka 25 mm Sitka (v palcich) 0,984 inch
Vyska 74 mm Vyska (v palcich) 2,913 inch
NejvysSi nebo nejnizsi verze 74 mm Cista hmotnost 187,39
Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Baleni

Baleni Box Délka VPE 100 mm
Sitka VPE 115 mm Vyska VPE 265 mm

Parametry systému

Skupina produktt

OMNIMATE Power - fada
WGK

Metoda pfipojeni vodice

Kabelové oko: kruhovy
kabel / plocha koncovka

Smér vystupu vodice 180° Vybavuje zakaznik Ne
Utahovaci moment, min. 15 Nm Utahovaci moment, max. 20 Nm
Svérny Sroub M8/Sestihran Délka odizolovani 27 mm
Ochrana bezpecna proti dotyku dle
normy DIN VDE 0470 IP 20
Udaje o materialu
Izolaéni material Wemid (PA) Barevny Seda
Barevny graf (podobné) RAL 7035 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Material kontaktu E-Cu Povrch kontaktu pocinované
Skladovaci teplota, min. -25 °C Skladovaci teplota, max. 55 °C
Max. relativni vihkost béhem skladovani 80 % Provozni teplota, min. -50°C
Provozni teplota, max. 120°C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C
Vodiée vhodné k pFipojeni
Upinaci rozsah, min. 35 mm?2 Upinaci rozsah, max. 95 mm?2
Prirez propojeni AWG, min. AWG 4 Prafez propojeni AWG, max. AWG 4/0
Pevné, min. HO5(07) V-U 35 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 95 mm?2
Stocené, min. HO7V-R 35 mm2 Stoc¢ené, max. HO7V-R 95 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 35 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 95 mm?2
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, s vodicem a dutinkou, DIN 46228 pt 1,
min. 35 mm? max. 95 mm?
Max. upinaci rozsah 95 mm?2
Jmenovité udaje podie IEC
testovano podle normy Jmenovity proud, min. pocet poli

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20 °C) 232 A
Jmenovity proud, max. pocet poli Jmenovité napéti pro tfidu prepéti /
(Tu=20 °C) 232 A stupen znecisténi lll/3 1000V
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu
prepéti / stupen znecisténi lll/3 8 kV
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Jmenovité adaje podle CSA

Institut (CSA)

P

C. osv&dé&eni (CSA)

200039-1830694

Jmenovité napéti (aplikacni skupina B /

Jmenovité napéti (aplikacni skupina C /

CSA) 600V CSA) 600V
Jmenovity proud (aplikac¢ni skupina B / Jmenovity proud (aplikac¢ni skupina C /
CSA) 230 A CSA) 230 A
Prifez vodiée AWG, min. AWG 4 Prafez vodie AWG, max. AWG 4/0
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Jmenovité udaje podie UL 1059
Institut (cURus) C. osvéd&eni (cURus)

n u s E60693
Jmenovité napéti (aplikacni skupina B / Jmenovité napéti (aplikacni skupina C /
UL 1059) 600V UL 1059) 600V
Jmenovity proud (aplika¢ni skupina B / Jmenovity proud (aplikac¢ni skupina C /
UL 1059) 230 A UL 1059) 230 A
Prifez vodice, AWG, min. AWG 4 Prafez vodic¢e, AWG, max. AWG 4/0
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Klasifikace
ETIM 3.0 EC001283 ETIM 4.0 EC001283
ETIM 5.0 EC001283 ETIM 6.0 EC001283
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-34
eClass 6.2 27-14-11-34 eClass 7.1 27-14-11-34
eClass 8.1 27-14-11-34 eClass 9,1 27-14-11-34
eClass 9.0 27-14-11-34
Poznamky
Poznamky ¢ Vzdalenosti odstupl a povrchovych svodi mezi jednotlivymi komponentami musi byt stanoveny v souladu

s normou prislusné aplikace. Toho Ize dosadhnout v zafizeni Uplnym zapouzdienim nebo pouzitim dalSich

rozpérnych desek.

¢ Jmenovité Gdaje se vztahuji pouze k samotné komponenté. Vzdalenosti odstupu a povrchovych svodt mezi
jednotlivymi komponentami musi byt navrZzeny v souladu s normou pfislusné aplikace.

¢ Barvy: SW = Cerna; GN/YL = zelenozluta; GY = Seda

¢ Dalsi barvy na vyzadani

¢ WGK: Jmenovité napéti, plastové stény: 1-6 mm = 1000 V; kovové stény: < 1 mm = 1000 V; kovové stény:
1-3,5 mm = 800 V; kovové stény: 3,5-5,5 mm =690V
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Osvédceni
Schvaéleni
ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

BroZzura/Katalog FL DRIVES EN
MB DEVICE MANUF. EN
FL DRIVES DE
CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
FL_BASE_STATION_EN
FL ELEVATOR EN
FL POWER SUPPLY EN
FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé Declaration of the Manufacturer

Technické udaje EPLAN, WSCAD
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