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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Stejné spolehlivy jako miliénkrat osvédcéeny original, ale
s inovativnimi drobnostmi:
BLF 5,00HC PUSH IN verze konektoru samice
BLZ 5,00HC predstavuje novy systém pfipojeni a
kompaktnéjsi design. Inovativni pruZinovy systém
pripojeni PUSH IN spole¢nosti Weidmiiller predstavuje
budoucnost snadného pfipojeni vodicl bez potieby
naradi. HC = Vysoky proud.

Co se vSestrannosti ty¢e, BLF 5,00HC ji poskytuje stejné,

jako starsi verze:

* 3 ozkouSené sméry vyvodu vodi¢e poskytuji obvyklou
flexibilitu pro feSeni zameérena na aplikaci

¢ 4 varianty priruby a patentovana uvolhovaci zapadka
umoznuji zaloZzeni konceptu zamykani na pozadavcich
uZivatele

ol
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Vseobecné objednaci udaje

Typ BLF 5.00HC/13/90LR SN OR BX
Objednaci cislo 1980980000
Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm,

Pocet pola: 13, 90°, PUSH IN, Pruzinové pfipojeni,
Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?, Box

GTIN (EAN) 4032248676095
Mnz. 24 ks
Udaje vyrobku IEC: 400V /24 A /0.2-2.5mm?2
UL: 300V / 18.5 A/ AWG 26 - AWG 12
Baleni Box
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Rozmeéry a vahy

Sitka 74,8 mm Sitka (v palcich) 2,945 inch
Vyska 20,8 mm Vyska (v palcich) 0,819 inch
Hloubka 29,6 mm Hloubka (v palcich) 1,165 inch
Cista hmotnost 24,219

Baleni

Baleni Box Délka VPE 0

Sitka VPE 0 Vyska VPE 0

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - fada
BL/SL 5,00

Typ pfipojeni

Pfipojeni v provozu

Metoda pfipojeni vodice

PUSH IN, Pruzinové

Rozte¢ v mm (P)

pripojeni 5 mm
Rozte¢ v palcich (P) 0,197 inch Smér vystupu vodice 90°
Pocet polu 13 L1 v mm 60 mm
L1 v palcich 2,364 inch Pocet fad 1
Mnozstvi fady kolika 1 Jmenovity prafez 2,5 mm?2
Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem Ochrana bezpecna proti dotyku dle
normy DIN VDE 57 106 prstl normy DIN VDE 0470 IP 20
Objemovy odpor 4,50 mQ Muze byt kodovano Ano
Délka odizolovani 10 mm Hrot Sroubovaku 0,6 x 3,6
Standard hrotu Sroubovaku DIN 5264 Cykly zapojovani 25
Zasuvna sila / pdél, max. 10N Tazna sila / pdl, max. 12N
l'ldaje o materialu
Izolaéni material PBT Barevny OranzZova
Barva provoznich prvka Cerna Material provoznich prvki PBT
Barevny graf (podobné) RAL 2000 Skupina izola¢niho materialu llla
CTI >200 Izolaéni sila >10%8Q
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 GWFI 960 °C
Material kontaktu CuSn Povrch kontaktu pocinované
Struktura vrstev kontaktu konektoru 4-8 uym Sn Zarové Skladovaci teplota, min.

pocinované -25°C
Skladovaci teplota, max. b5 °C Max. relativni vihkost béhem skladovani 80 %
Provozni teplota, min. -50 °C Provozni teplota, max. 100 °C
Teplotni rozsah, instalace, min. -30°C Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C
Vodiée vhodné k pFipojeni
Upinaci rozsah, min. 0,13 mm?2
Upinaci rozsah, max. 3,31 mm2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Prifez propojeni AWG, max. AWG 12
Pevné, min. HO5(07) V-U 0,2 mm?
Pevné, max. HO5(07) V-U 2,5 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0,2 mm?
Pruzné, max. HO5(07) V-K 2,5 mm?2
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0,25 mm?2
46228 pt 4, min.
dutinkou s plastovym limcem, DIN 2,5 mm?2

46228 pt 4, max.
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s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0,25 mm?
min.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2,5 mm?
max.

Zasunte méfi¢ v souladu s EN 60999 a 2,8 mm x 2,0 mm
xb; o

Upinatelny vodic¢

Prarez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 0,5 mm?2
AEH Délka odizolovani jmen. 12 mm
Délka odizolovani jmen. 10 mm

Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 0,75 mm?2
AEH Délka odizolovani jmen. 12 mm
Délka odizolovani jmen. 10 mm

Priifez pfipojeni vodite Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 1 mm?
AEH Délka odizolovani jmen. 12 mm
Délka odizolovani jmen. 10 mm

Prafez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen_ 1,5 mm?2
AEH Délka odizolovani jmen. 10 mm
Délka odizolovani jmen. 12 mm

Prafez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 2,5 mm?2
AEH Délka odizolovéni | jmen. 10 mm

Referencéni text

The outside diameter of the plastic collar should not be larger than the pitch (P).

Max. upinaci rozsah 3,31 mm?2

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy

Jmenovity proud, min. pocet polu

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20 °C) 24 A
Jmenovity proud, max. pocet poll Jmenovity proud, min. pocet poli
(Tu=20 °C) 19 A (Tu=40 °C) 21A
Jmenovity proud, max. pocet polt Jmenovité napéti pro tfidu prepéti /
(Tu=40 °C) 16,5 A stupen znecisténi Il/2 400V
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / Jmenovité napéti pro tfidu prepéti /
stuperi znecisténi lll/2 320V stupen znecisténi lll/3 250V
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu Jmenovité impulzni napéti pro tfidu
pfepéti / stupen znedisténi ll/2 4 kV prepéti / stupen znedisténi lll/2 4 kV
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu Kratkodoby odpor proti zkratovému
prepéti / stupen znecisténi lll/3 4 kV proudu 3x1sse120A
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Jmenovité adaje podle CSA

Institut (CSA) C. osvédgeni (CSA)
200039-1121690
Jmenovité napéti (aplikacni skupina B / Jmenovité napéti (aplikacni skupina D /
CSA) 300V CSA) 300V
Jmenovity proud (aplikac¢ni skupina B / Jmenovity proud (aplikac¢ni skupina D /
CSA) 10A CSA) 10 A
Prafez vodi¢e AWG, min. AWG 12 Prafez vodice AWG, max. AWG 26
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Jmenovité udaje podie UL 1059

C. osvéd&eni (cURus)

us E60693

Institut (cURus)

C

Jmenovité napéti (aplikacni skupina B / Jmenovité napéti (aplikacni skupina D /

UL 1059) 300V UL 1059) 300V
Jmenovity proud (aplika¢ni skupina B / Jmenovity proud (aplika¢ni skupina D /

UL 1059) 185 A UL 1059) 10 A
Priifez vodice, AWG, min. AWG 26 Priifez vodice, AWG, max. AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Klasifikace
ETIM 4.0 EC002637 ETIM 5.0 EC002637
ETIM 6.0 EC002638 UNSPSC 30-21-18-01
eClass 6.2 27-26-07-04 eClass 7.1 27-44-04-02
eClass 8.1 27-44-04-02 eClass 9,1 27-44-03-09
eClass 9.0 27-44-03-09
Poznamky
Poznamky ¢ Dalsi barvy na vyzadani

¢ Pozlacené povrchy kontakt( na vyzadani

* Jmenovity proud souvisejici se jmenovitym prifezem a min. po¢tem pola.

¢ Dutinka bez plastového limce podle normy DIN 46228/1

¢ Dutinka s plastovym limcem podle normy DIN 46228/4

¢ P na nékresu = rozte¢
IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi standardy a

normami a spliuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliiuji dekorativni vlastnosti v
souladu s IPC-A-610 ,T¥ida 2”. DalSi naroky na produkty je mozné vyhodnotit na pozadani.
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Osvédceni

Schvaéleni

ROHS Shoda
Soubory ke stazeni

BroZzura/Katalog FL DRIVES EN

MB DEVICE MANUF. EN

FL DRIVES DE

CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
FL BUILDING SAFETY EN

FL APPL LED LIGHTING EN
FL INDUSTR.CONTROLS EN
FL MACHINE SAFETY EN

FL HEATING ELECTR EN

FL APPL_INVERTER EN
FL_BASE_STATION_EN

FL ELEVATOR EN

FL POWER SUPPLY EN

FL 72H SAMPLE SER EN

PO OMNIMATE EN

Bily papir, pfipojeni vodice

Download Whitepaper

Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodéDeclaration of the Manufacturer

Technické udaje

EPLAN, WSCAD

Technické udaje

STEP
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Dimensional drawing

Vyhoda produktu
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MIN. FRONT PLATE CUT-OUT

Vyhoda produktu

Self-locking
Vyhoda p,od.jmmediately on plugging in

Gentle unlocking
Low mechanical stress
Vyhoda produktu

Uncompromising functionality
High vibration resistance
Vyhoda produktu

A

Solid PUSH IN contact
Safe and durable

ost-effective wiring
Quick and intuitive operation
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Vyhoda produktu

Wide clamping range
Tool-free wire connection
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