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PruZinové p¥ipojeni s technologii tazné pruziny
Technologie tazné pruziny je univerzalni systém

pro kontakty pro vSechny bézné typy pfipojeni vodice.
Diky skvélé urovni flexibility je tazna pruzina vyhodnym
alternativnim pripojenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ

ZDK 4-2/D forward

Objednaci cislo

8670520000

Verze Z fada, Komponentni svorka, Svorka se dvéma
vrstvami, Jmenovity prafez: 4 mm2, Pfipojeni s
kotevni svorkou, Tmavé bézova

GTIN (EAN) 4032248422050

Mnz. 50 ks
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Rozméry a vahy

Sitka 6,1 mm Sitka (v palcich) 0,24 inch
Vyska 77,6 mm Vyska (v palcich) 3,055 inch
Hloubka 60 mm Hloubka (v palcich) 2,362 inch
Hloubka véerné DIN listy 60,5 mm Cista hmotnost 17,62¢g
Teploty
Skladovaci teplota, max. 40 °C Skladovaci teplota, min. 10°C
Skladovaci teplota 10°C..40°C Trvala provozni teplota, min. -50 °C
Trvala provozni teplota, max. 120°C
Specifikace systému
Verze Pfipojeni taZznou pruZinou, Nutna koncova deska

S odporem, pro zasuvné

propojeni, Jeden konec

bez konektoru Ano
Pocet potenciall 1 Pocet arovni 2
Pocet svérnych bod( na Uroven 2 Pocet pola na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
CSA data hodnoceni
Priifez vodi¢e max. (CSA) 10 AWG Priifez vodic¢e min. (CSA) 26 AWG
Velikost napéti C (CSA) 600V Velikost proudu C (CSA) 1A
C. osvédgeni (CSA) 200039-1236167
Dalsi technicka data
Elektronicka soucastka Dioda Oteviené strany prava
Typ montaze Prichytka Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne
Data hodnoceni
Jmenovity prirez 4 mm? Jmenovité napéti 800V
Jmenovity proud TA Standardy IEC 60947-7-1
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 2mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV
Zavaznost znecisténi 3
UL data hodnoceni
Prirez vodiCe propojeni v terénu max. Prafez vodice propojeni v terénu min.
(UR) 10 AWG (UR) 26 AWG
Prafez vodi¢e propojeni z vyroby max. Prafez vodice propojeni z vyroby min.
(UR) 10 AWG (UR) 26 AWG
Velikost napéti C (UR) 600V Velikost proudu C (UR) 1A
C. osvédg&eni (UR) E60693
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Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Prarez vodice, pruzny plus plastova
manzeta DIN 46228/1, dalsi pfipojeni,
max. 4 mm?

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Délka odizolovani 10 mm Meéridlo podle IEC 60947-1 A3
Pocet pfipojeni Pruafez pfipojeni vodice, jemné splétany

4 s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm?2
Prifez pfipojeni vodice, jemné splétany Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro,
s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm2 max. 6 mm?2
Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené,
min. 0,5 mm?2 max. 4 mm?
Prarez pfipojeni vodicl, jemné stacené, Prarez pripojeni vodica, splétané, max.
min. 0,5 mm?2 4 mm?2
Prafez pfipojeni vodicd, splétané, min. 1,5 mm?2 Smér pripojeni vrchol
Typ pripojeni Pfipojeni s kotevni svorkou Upinaci rozsah, max. 6 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0,13 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,6 mm
Klasifikace
ETIM 3.0 EC000903 ETIM 4.0 EC000903
ETIM 5.0 EC000903 ETIM 6.0 EC000903
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-27
eClass 6.2 27-14-11-27 eClass 7.1 27-14-11-27
eClass 8.1 27-14-11-27 eClass 9,1 27-14-11-47
eClass 9.0 27-14-11-27
Osvédcéeni
Schvéleni o

3 |

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog CAT 1 TERM 16/17 EN
Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé DE_PT1181_20160418_1086_ISSUEOQ 1.pdf
Technické udaje EPLAN, WSCAD

Technické udaje STEP

Uzivatelska dokumentace StorageConditionsTerminalBlocks

Poznamka o bezpecnosti

Bezpecnostni upozornéni Safety Information
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