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Obrazek vyrobku

Zakladna pro relé RIDERSERIES RCL
* Sroubové pfipojeni a pfipojeni s taznou pruzinou

* Standardni a nizké
e Zasuvny ram pro pripojeni DPS

Vseobecné objednaci udaje

Typ SRC 2CON

Objednaci cislo 8693930000

Verze RIDERSERIES RCL, Reléovvé zékladna, Pocet
kontakt(i: 2 CO contact, Sroubové pfipojeni

GTIN (EAN) 4032248365418

Mnz. 10 ks
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Datovy list

Weidmiiller 3%
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Technické udaje

Rozméry a vahy
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Sitka 15,5 mm Sitka (v palcich) 0,61 inch
Vyska 77 mm Vyska (v palcich) 3,031 inch
Hloubka 50 mm Hloubka (v palcich) 1,969 inch
Cista hmotnost 41g
Teploty
Provozni teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Skladovaci teplota, min. -40 °C
Vlhkost Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, Provozni teplota

bez kondenzace -40°C..70°C
Skladovaci teplota -40°C..70°C
Shoda produktu s prostiedim
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Jmenovité adaje UL
C. osvédéeni (cURus) E223759
Kontaktni adaje
Typ kontaktu 2 CO contact
Obecné udaje
Verze plochy design Lista TS 35
Barevny Cerna
Koordinace izolace
Stupen kryti IP20 Dielektricka pevnost, vstup/vystup 2,5 kVets / 1 min.

Dielektricka pevnost sousednich

kontaktd

2,5 kVes / 1 min.

Dalsi detaily o certifikacich / normach

Standardy uL508 C. osvédé&eni (cURus) E223759
Data pFipojeni

Metoda pripojeni vodice Sroubové pfipojeni Utahovaci moment, min. 0,5 Nm
Utahovaci moment, max. 0,8 Nm Velikost noZe velikost PH1
Rozte€ v mm (P) 5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0 EC001456 ETIM 4.0 EC001456
ETIM 5.0 EC001456 ETIM 6.0 EC001456
UNSPSC 30-21-19-17 eClass 5.1 27-37-16-03
eClass 6.2 27-37-16-03 eClass 7.1 27-37-16-03
eClass 8.1 27-37-16-03 eClass 9,1 27-37-16-03
eClass 9.0 27-37-16-03
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Osvédceni
Schvaéleni
ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé DE_PA5600_160401_002.pdf
Technické udaje EPLAN, WSCAD
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