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Obrazek vyrobku

VGOMPLIANT

Podobné ilustraci
Modularni systém slozeny z néasledujicich:
¢ reléova zasuvka pro montaz na kolejnici
* LED kontrolka
* prichytka
* zasuvné relé
* znaceni

Vseobecné objednaci udaje

Typ RCLKITZ 24VDC 2CO LED
Objednaci cislo 8798630000
Verze RIDERSERIES RCL, Reléovy modul, Pocet kontaktu:

2 CO contact AgNi 90/10, Jmenovité fidici napéti:
24V DC, Trvaly proud: 8 A, Pfipojeni s kotevni

svorkou
GTIN (EAN) 4032248494255
Mnz. 10 ks
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Rozméry a vahy
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Sitka 16 mm Sitka (v palcich) 0,63 inch
Vyska 97 mm Vyska (v palcich) 3,819 inch
Hloubka 69 mm Hloubka (v palcich) 2,717 inch
Cista hmotnost 65,2 g
Teploty
Provozni teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Skladovaci teplota, min. -40 °C
Vlhkost Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, Provozni teplota

bez kondenzace -40°C..70°C
Skladovaci teplota -40°C..70°C
Shoda produktu s prostiedim
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Vstup
Jmenovité fidici napéti 24V DC Jmenovity proud DC 16.7 mA
Jmenovité vykonové udaje 500 mW Pritahové/vypinaci napéti, typ 16.8V/24VDC
Odpor civky 14400+ 10 % Ukazatel stavu Zelena LED
Ochranny obvod Nulova dioda
Vystup
Rated switching voltage 250V AC Max. spinaci napéti, AC 240V
Trvaly proud 8A Spickovy proud 15A/4s
AC spinaci vykon (odporovy), max. 4000 VA DC spinaci vykon (odporovy), max. 384 W @24V
OdloZeni zapnuti <10 ms OdlozZeni vypnuti <6 ms

Min. spinaci vykon

TmA@24V,10mA@ 12
V,100mA @5V

Kontaktni udaje

Typ kontaktu

2 CO contact (AgNi

Mechanicka Zivotnost

DC civka 30 x 108

90/10) spinacich cykld
Obecné udaje
Lista TS 35 Testovaci tlacitko No
Indikator pozice mechanického Barevny 5
prepinace Ne Cerna
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Koordinace izolace
Jmenovité napéti 250V Kategorie rdzového napéti 1]
Zavaznost znecisténi 2 Skupina izola¢niho materialu C
Stupen kryti IP20 Dielektricka pevnost, vstup/vystup 5 kVes / 1 min
Povrchové a vzdusné vzdalenosti vstup -
vystup 210 mm
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Dalsi detaily o certifikacich / normach

Standardy DIN EN 50178 C. certifikace (CSA), relé 249409-2426937
C. certifikace (cURus), relé E224238 C. certifikace (cURus), zakladna E223759
Data pripojeni

Metoda pfipojeni vodice Pfipojeni s kotevni svorkou Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 1,5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0,5 mm? Upinaci rozsah, max. 1,5 mm?2
Velikost noze 0.4 x2,5mm

Klasifikace

ETIM 3.0 EC001437 ETIM 4.0 EC001437
ETIM 5.0 EC001437 ETIM 6.0 EC001437
UNSPSC 30-21-19-17 eClass 5.1 27-37-16-01
eClass 6.2 27-37-16-01 eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8.1 27-37-16-01 eClass 9,1 27-37-16-01
eClass 9.0 27-37-16-01

Osvédceni

Schvéleni c €

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé DE_PA5600_160414_005.pdf
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EPLAN, WSCAD
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Schéma pFipojeni Graph
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