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Obrazek vyrobku

Kovova prichytka pro relé RIDERSERIES RCM

\%

'

Vseobecné objednaci udaje

Typ SCM-I CLIP M

Objednaci cislo 8869450000

Verze RIDERSERIES RCM, Prichytka
GTIN (EAN) 4032248614301

Mnz. 10 ks

Datum vytvoreni 19. ¢ervence 2019 1:38:22 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si pravo na technické zmény.


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=8869450000
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Rozméry a vahy

Cista hmotnost 0,559 ¢
Teploty
Provozni teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 85 °C Skladovaci teplota, min. -40 °C
Vihkost Rel. vihkost 40 °C / 93 %, Provozni teplota

bez kondenzace -40°C..70°C
Skladovaci teplota -40°C..85 °C
Obecné udaje
Material Kov Barevny Stiibrna
Klasifikace
ETIM 4.0 EC001456 ETIM 5.0 EC002586
ETIM 6.0 EC002586 UNSPSC 30-21-19-17
eClass 5.1 27-37-16-03 eClass 6.2 27-37-16-03
eClass 7.1 27-37-92-08 eClass 8.1 27-37-92-08
eClass 9,1 27-37-16-92
Osvédceni
Schvaleni
ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog

CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN

Technické udaje

EPLAN, WSCAD

Technické udaje

STEP
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