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¢ Barevné kédovani spolec¢nosti Weidmidiller

¢ ve svazkovém baleni (5 x 100 kust)

Vseobecné objednaci udaje

Typ

HO,14/10T BR SV

Objednaci cislo

9028250000

Verze

vodi¢ a dutinka, izolované, 8 mm, 6 mm, Hnéda

GTIN (EAN)

4008190902018

Mnz.

500 ks

Baleni

Velkoobjemové baleni
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http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=9028250000
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Rozméry a vahy

Sitka 10 mm Sitka (v palcich) 0,394 inch
Cista hmotnost 0,05¢g
Technické udaje
Verze izolované
Kabelové koncovky
Barevny kod Telemecanique Délka odizolovani 8 mm
Délka povrchu kontaktu (L2) 6 mm L1Tvmm 10 mm
Pramér objimky (D2) 1,5 mm Prdmér povrchu kontaktu (D 1) 0,6 mm
Prirez propojeni AWG, max. AWG 26 Prafez vodice 0,14 mm?2
Tloustka kovové objimky (S1) 0,175 mm Tloustka plastové objimky (S2) 0,25 mm
Klasifikace
ETIM 3.0 EC0O00005 ETIM 4.0 ECO00005
ETIM 5.0 ECO00005 ETIM 6.0 ECO00005
UNSPSC 31-16-31-02 eClass 5.1 27-40-02-01
eClass 6.2 27-40-02-01 eClass 7.1 27-40-02-01
eClass 8.1 27-40-02-01 eClass 9,1 27-40-02-01
eClass 9.0 27-40-02-01
Osvédcéeni
Schvaleni
3P

c us

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog

CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Technické udaje

EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Technické udaje

STEP
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http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39464
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//55449
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Podobné ilustraci
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