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EIC'BIENIX

Vytah z online katalogu

Souprava pouzdra elektroniky skladajici se z modulu elektroniky a
tiskovych svorkovych blokd, rastr 5

Udaje
EAN

Baleni
Celni tarif
Vaha brutto v kusech

Informace v katalogu

Technické udaje

Obecné
Druh pouzdra
Material pouzdra

Barva

Rozméry / poly
Délka

4 | 017918 079826

1 ks

85369010

0,087 kg
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Vestavné pouzdro

Poznamky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
06.08.2004

http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Vlakny vyztuzeny polykarbonat

zelena

75 mm
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Konstrukéni vyska
Sifka
Pocet poélu

Méritko rastru

Technicka data
Teplota prostiedi (provoz)
Trida hoflavosti podle UL 94

Ztratovy vykon pfi 20 °C v horizontalni montazni
poloze

Certifikaty/Osvédceni

ec
Aprobace

Vyzadané aprobace:

Aprobace z:

PrisluSenstvi

Informace Popis
Montaz

2941510 EMG-KA
Obecné

2947255 P 1-EMG 50
Znaceni

2947035 EMG-GKS 12
2941594 EMG-GKS 22

47,5 mm
50 mm
18

5mm

-40°C ... 125°C
VO
23W26W75mm

2,8W3,4W15 mm
47W 6 W52mm

GOST

Popis vyrobku

Kryt svorky/Sroubu, sada sestavajici z 50 paskl pro svorky a
Sroubové otvory, 1 pasek pokryje 12 svorek.

Deska plosnych spoju, pro montaz elektronickych soucastek

Popisovaci §titek pro pfistroje, Sitka 12 mm

Popisovaci stitek pro pfistroje, Sitka 22 mm
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Dalsi vyrobky

Informace Popis

Montaz

2947925 EMG 50-H 7,5MM KLAR
2947938 EMG 50-H 15MM KLAR
2947941 EMG 50-H 52MM GN

Sady produktt

Informace Popis
Allgemein

2947242 EMG 50-LG
1711026 MKDS 3/ 2
1711039 MKDS 3/ 3
1711042 MKDS 3/ 4

Popis vyrobku

Kryci €epicka k ochrané zapouzdrfeni konstrukénich dild pred
dotykem a prachem v ¢irém provedeni Vyska: 7,5 mm, Sitka: 50
mm

Kryci €epicka k ochrané zapouzdreni konstrukénich dild pred
dotykem a prachem v ¢irém provedeni VySka: 15 mm, Sitka: 50
mm

Kryci ¢epicka k ochrané zapouzdreni konstrukénich dilt pred
dotykem a prachem v zeleném provedeni VySka: 52 mm, Sitka: 50
mm

Popis vyrobku

Pouzdro elektroniky k nasazeni jedné desky plo$nych spojl bez
svorek se Sroubovym spojem a poklopu

Svorka pro plo$né spoje, Jmenovity proud: 24 A, Jmenovité
napéti: 400 V, Rozte¢: 5 mm, Pocet polu: 2, ZpUsob pfipojeni:
Sroubové pfipojeni, Montaz: Pajeni, Smér pripojeni vodi¢/deska:
0 °, Barva: zelend, Vyrobek muze byt pfifazen k riznym poctdm
pola!

Svorka pro plo$né spoje, Jmenovity proud: 24 A, Jmenovité
napéti: 400 V, Rozte¢: 5 mm, Pocet péld: 3, Zplsob pfipojeni:
Sroubové pripojeni, Montaz: Pajeni, Smér pripojeni vodi¢/deska:
0 °, Barva: zelena, Vyrobek muze byt pfifazen k riiznym poctdm
pola!

Svorka pro plo$né spoje, Jmenovity proud: 24 A, Jmenovité
napéti: 400 V, Rozte¢: 5 mm, Pocet pdlu: 4, Zplsob pfipojeni:
Sroubové pripojeni, Montaz: Pajeni, Smér pripojeni vodi¢/deska:
0 °, Barva: zelena, Vyrobek muze byt pfifazen k rliznym poétim
pola!
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Vykres/schéma

Vykres v méfitku

Horni hrana

Deska S

TYvyvyy
plosnych spoji
1 = horni hrana desky plo$nych spoju
B = Sifka pouzdra

71,8
le 65,4 &
6,4 25
L I PR S—

g |
S

. monuu__

ol |_ 38 mm v krytu -l
osaditelna plocha
45 mm v pouzdru

Rozte¢ 5 mm
a = osaditelna plocha 38 mm v krytu
b = osaditelna plocha 45 mm v pouzdre
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Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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