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FM vysila¢ FMT 893 RDS

Obj. &.: 48 76 15 _

Véazeni zakaznici,

dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup FM vysilate FMT 93 RDS.

Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!

Uvedeni do provozu

1. Vlozte FM vysila¢ do autozasuvky ve vozidle.

2. Naladte na radiu pozadovanou FM frekvenci a poté naladte pomoci tlacitek na vysilaéi,
nebo na dalkovém ovladani stejnou frekvenci i na FM vysilaci.

3. Do slotu pro SD kartu na FM vysilaci zasurite kompatibilni SD kartu (max. 32 GB,
neni soucasti dodavky), nebo k FM vysilaci pfipojte USB flash disk (max. 32 GB,
neni soucasti dodavky).

4. Pro pfipojeni jinych kompatibilnich hudebnich pfehravact, nebo pfehrava¢ti MP3/MP4
pouzijte pfiloZeny audio kabel a propojte jejich vystup “Line Out" se vstupem “Line In"
na FM vysilaci.

5. P¥i pouzivani externich zafizeni se vSechny funkce ovladaji na externim zatizeni
a ne na vysilaéi ani na jeho dalkovém ovladadi.

[@D Pokud pouzivéte tuto funkci, zastavte prehravani hudby z SD karty,
nebo z USB stisknutim tlacitka "Play/Pause”.

Rychly pravodce

1. Jak spustit a zastavit p Fehravani

EM vysilag: Pro pfehravani stisknete tlacitko "PLAY".
Opétovnym stisknutim "PLAY" pfehravani
zastavite.

Dalkové ovladdani:  Stisknete tlacitko "PLAY/PAUSE".

2. Jak nastavit hlasitost
EM vysilag: Pidrzenim stisknutého tlagitka ] hlasitost zvySujete.

Pidrzenim stisknutého tlagitka [#4 hlasitost shiZujete.
Dalkové ovlddani:  Pro zvySeni hlasitosti stisknéte "+". Pro sniZeni hlasitosti stisknéte "-".
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Jak zm énit frekvenci
EM vysilag: V rezimu pfehravani podrzte alespor 2 sekundy stisknuté "CH" a poté stisknéte ]
pro zvyseni frekvence, nebo (<] pro snizeni frekvence.

Pro uloZeni frekvence:
Tlagitkem "PLAY/PAUSE" nastavte pfehravac na rezim pauzy a poté stisknéte znovu nékteré
z tlagitek E, [#4] nebo "PLAY/PAUSE" pro uloZeni nastavené frekvence.

I@D FM vysila¢ uklada pfi kazdé nové skladbé nastaveni automaticky.

Dalkové ovladani: Stisknutim tlacitka "CH+" zvySujete frekvenci o 0,1 MHz a stisknutim "CH-"
se frekvence 0 0,1 MHz snizuje. PoZzadovanou frekvenci mGzete také zadat ¢isly a pro potvrzeni
stisknéte tlacitko "CH+".

Jak vybrat hudbu

EM vysilag: Stisknutim tlagitka (™ se zagne prehravat dalsi skladba.

Stisknutim tlagitka [ *4 se prehravé predchozi skladba.

Dalkové ovladanf: Stisknutim tiagitka (] se zagne prehravat dalsi skladba.

Po stisknuti tlagitka [ 44 se prehravé predchozi skladba. Nebo stisknéte pfimo &islo stopy.

Jak nastavit EQ
EM vysilag: Ekvalizér nelze ovladat FM vysilacem, ale pouze jen dalkovym ovladanim.
Dalkové ovladani: Stisknutim tlacitka "EQ" si vyberte oblibeny hudebni styl.

Jak zm énit rezim opakovaného p fehravani
EM vysilag: Funkci nelze ovladat FM vysilac¢em, ale pouze dalkovym ovladanim.
Dalkové ovladani: Stisknéte tlacitko \. /.

Jak zm énit jazyk

EM vysilag: V rezimu prehravani podrzte stisknuté tlacitko "CH" a tlacitky 3R] vyberte
moznost "Language". Vybér "Language" potvrdte stisknutim tlacitka "CH" a nasledné si tlacitky
CIPAET] vyberte pozadovany jazyk. Vybér opét potvrdte stisknutim "CH".

Dalkové ovladdani: Jazyk nelze nastavit na dalkovém ovladani.

Jak zm énit kontrast
EM vysilag: V rezimu pfehravani podrzte stisknuté tlacitko "CH" a tlacitky CIET] vyberte
moznost "Contrast". Vybér "Contrast” potvrdte stisknutim tlacitka "CH" a nasledné si tlacitky [»>]

a4 zvolte poZadovanou Uroveri kontrastu. Vybér opét potvrdte stisknutim "CH".
Dalkové ovladani: Kontrast nelze nastavit na dalkovém ovladani.

Jak prochazet slozky

EM vysilag: V rezimu pauzy podrzte stisknuté tlacitko "CH". Zvolte "USB-disk dir", nebo "card
folder" a pro potvrzeni stisknéte "CH". Vyberte si poZadovanou slozku a pro potvrzeni stisknéte
znovu "CH".

Dalkové ovladani: Stisknéte "folder +", nebo "folder -".

Obnoveni p fehravani (obnoveni p fehravani od stejného mista, nap . po p feruSeni napéajeni)
EM vysilag: U vozidel a automatickou funkci start/stop stisknéte pfed kazdym nastartovanim
motoru "PLAY/PAUSE".

Dalkové ovladani: Pred opusténim vozidla stisknéte "PLAY/PAUSE". : U vozidel a automatickou
funkci start/stop stisknéte pred kazdym nastartovanim motoru "PLAY/PAUSE".



V pripadé poruchy
Pokud FM vysila¢ nelze spustit, zkontrolujte pojistku pfistroje.

Otocte vrchni ¢asti zastréky proti sméru hodinovych rucicek, az budete moci vyjmout pojistku.
Pokud je pojistka pfepalena, musi se vyménit za rovnocennou novou pojistku.

Pokud neni mozné FM vysila¢ znovu zapnout, zkontrolujte funkénost autozasuvky.

Pokud vznikne problém béhem provozu, FM vysila¢ nejdfive vypnéte a poté jej znovu zapnéte.
Nelze-li timto zpusobem problém vyfesit, kontaktujte odborny servis.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu.
Likviduje odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych
zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp éjte k jeho ochran &!

Bezpe&nostni predpisy, udrzba acisténi

Z bezpecénostnich divodu a z divodu registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do FM vysilace.
PFipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek priliSné vihkosti, nenamacejte
jej do vody, nevystavuijte jej vibracim, otfesim a pfimému slune¢nimu zafeni. Tento vyrobek a jeho
pFisluSenstvi nejsou zadné détské hracky a nepatfi do rukou malych déti! Nenechavejte volné lezet
obalovy material. Félie z umélych hmot predstavuji veliké nebezpeci pro déti, nebot by je mohly
spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
[E%) nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

FM vysila¢ nevyzaduje Zadnou speciélni tdrzbu Gdrzbu. K ¢iSténi pouzdra pouZivejte pouze
mékky, mirné vodou navih¢eny hadfik. Nepouzivejte Zzadné prostiedky na drhnuti nebo chemicka
rozpoustédla (fedidla barev a laku), nebot by tyto prostfedky mohly poskodit displej a pouzdro
FM vysilace.

Technické udaje

Napajeni: 12-24VDC

PFipojeni na vstupech: 3,5 mm stereo konektor
SD karta, max. 32 GB
USB 2.0, max. 32 GB

Forméat hudebnich soubor: MP3, WMA
Frekvenéni rozsah: 87,6 MHz - 107,9 MHz
Dosah prenosu: ccabm

Rozméry: 51 x 45 x 80 mm
Hmotnost: 379

Certifikat: CE 1177

Zaruka

Na FM vysila¢ FMT 893 RDS poskytujeme zaruku 24 m ésic u.
Zaruka se nevztahuje na Skody, které vyplyvaji z neodborného zachazeni, nehody, opotfebent,
nedodrZeni navodu k obsluze nebo zmén na vyrobku, provedenych tfeti osobou.

Preklad tohoto navodu zajistila spole ~ énost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. 0.

VSechna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopif tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou predmétem souhlasu spole¢nosti
Conrad Electronic Ceské republika, s. r. 0. Navod k pouZiti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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