@ NAVOD K OBSLUZE

(>NRAD

Strida¢ 24 V DC /230 V AC (1000 W)
HPLS 1000-24

RUESIIUS

Uvod

Vazeni zakaznici!

Dékujeme Vam za Vasi davéru a za nakup naseho vykonného, kompaktniho a spolehlivého
stfidace v této pfistrojové tridé.

Vénujte prosim nékolik minut ¢asu a prectéte si pozorné tento navod k obsluze, dfive nez uvedete
tento pristroj do provozu. Tento navod k obsluze je souc¢asti vyrobku. Obsahuje dllezité pokyny k
uvedeni stfidace do provozu a k jeho obsluze. Ponechte si proto tento navod k obsluze, abyste si
jej mohli znovu kdykoliv precist! Jestlize tento vyrobek pfedate nebo prodéate jinym osobam, dbejte
na to, abyste jim odevzdali i tento navod k obsluze.

Uc€el pouZiti st Fidace

Tento méni¢ napéti (stfidaC) transformuje stejnosmérné napéti 24 V (napfiklad z autobaterie
s jmenovitym napétim 24 V po pFipojeni krokosvorek nebo kabelu se dvéma kabelovymi oky
pfimo ke kontaktim autobaterie) na sitové stfidavé napéti 230 V/ 50 Hz (= 10 %) se sinusovou
charakteristikou. Tento stfida¢ je vybaven jednou sitovou zasuvkou s ochrannym kontaktem
némeckého provedeni.

Toto stfidavé napéti muzete pouzit k napajeni ruznych sitovych elektrickych spotfebict véetné
elektrickych motort (lednicek, elektrickych vrtacek atd.).

Sinusovy pr tbéh vystupniho st Fidavého nap éti 230 V

Elektrické spotfebice, které k tomuto stfidaci pfipojite do jeho sitové zasuvky, nesméji mit trvaly
pfikon vysSi nez 1000 W. Kratkodobé po dobu 0,3 az 0,5 sekundy lIze tento stfida¢ zatizit
pfikonem az 2000 W. Tento kratkodoby zvySeny vykon stfidace slouzi k zajisténi zapnuti
nékterych spotfebicd s vy§Simi rozbéhovymi proudy.

Abyste odhadli odpovidajici rezervy odbéru elektrického proudu, je dulezité, abyste znali typické
vlastnosti rlznych elektrickych spotfebi¢li na stfidavy proud. VétSina elektrickych spotiebict je
koncipovana na napajeni z verejné sité.

Dulezitym bodem je v tomto pfipadé jejich zapinaci neboli rozb&éhovy proud, ktery u normalni sité
nehraje témér zadnou roli, nebot ve verejné siti je vzdy dostateéna rezerva pfi kratkodobém
zvySeném prikonu (odbéru proudu) pfi zapinani elektrickych spotfebicl. Tento po¢ate¢ni zapinaci
neboli rozbéhovy proud mize byt az nékolikanasobné vyssi, nez hodnota uvedena na typovém
Stitku pFisluSného elektrického spotfebice — viz nasledujici prehled:

* Obycejné zarovky: Po dobu cca 1 sekundy az osminasobny odbér proudu

» Televizory: Po dobu cca 1 sekundy az desetindsobné zvySeny odbér proudu

Konstrukce tohoto vyrobku odpovida platnym evropskym a narodnim smérnicim jakoz i normam

(smérnici o elektromagnetické slucitelnosti). U tohoto vyrobku byla dolozena shoda s pfislusnymi
normami (CE), odpovidajici prohlaSeni a doklady o této shodé jsou uloZzeny u vyrobce.

Vybaveni a sou ¢asti st fFidace
Zadni strana stfidace: Sroubové svorky k pfipojeni vodié kabelu (pfipojeni k autobaterii).

Predni strana stfidace: Sitova zasuvka (vystup stfidavého napéti 230 V / 50 Hz) némeckého
provedeni s ochrannym kontaktem (uzemnénim).

Predni strana stfidace: Zelenda kontrolka (svitiva dioda, LED) ,power “ — zapnuti stfidace.

Predni strana stfidace: Cervena kontrolka (svitivd dioda, LED) ,protect “ — signalizace podpéti
(prilis§ nizké napéti akumulatorové baterie, niz§i nez 22 V), signalizace prepéti (pfilis vysoké napéti
akumulatorové baterie, vySSi nez 30 V), signalizace pfipojeni elektrického spotfebice s vy$Sim
jmenovitym pfikonem nez 100 W.

Predni strana stfidage: Cerveny pfepina& zapnuti (poloha ,I*) a vypnuti (poloha ,0") stfidage.
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Bezpe €énostni p Fedpisy

* Neodpoviddame za vécné Skody, Urazy osob, které byly zplsobeny neodbornym zachazenim
s timto stfidacem a s pfistroji (elektrickymi spotfebici), které k tomuto stfidaci pfipojite, nebo
nedodrzovanim bezpecénostnich predpist. V téchto pfipadech zanikaji jakékoliv naroky, které
by jinak vyplyvaly ze zaruky vyrobku.

« Knapgjeni tohoto stfidace lze pouzivat pouze stejnosmérné napéti 24 V (po pfipojeni
krokosvorek pfimo ke kontaktim autobaterie). VySSi napajeci napéti nez 30 V by zpUsobilo
zni¢eni vnitfni elektroniky tohoto stfidace. Nepfipojujte k tomuto stfidaci v Zadném pfipadé
elektrické spotfebice, které maji vyssi trvaly pfikon nez 1000 W.

« Tento pfistroj ma na svém vystupu (v sitovych zasuvkach) stfidavé napéti 230 V a nepatfi
z tohoto duvodu do rukou malych déti! Pozor, nebezpeci ohroZeni Zzivota elektrickym
proudem!!! | po vypnuti pfistroje, nasledkem jesté nevybitych kondenzator(i, se mize na jeho
vystupu kratkodobé objevit stfidavé napéti 230 V. Budte zvlasté opatrni pfi pouzivani pfistroje
za pfitomnosti malych déti.

* NezatéZujte tento pfistroj silnymi vibracemi, nevystavujte jej otfesim a narazam, spadnuti
pfistroje na tvrdou podlahu by mohlo zpUsobit jeho poSkozeni.

* Bezpodmine¢né zabrarite pouZzivani pfistroje v nepfiznivych okolnich podminkach. Mezi
nepfiznivé podminky patfi: Okolni teploty vzduchu pfesahujici 50 °C (pfimy dopad sluneéniho
zareni), vyskyt hoflavych plynd a vypar( chemickych rozpoustédel (fedidel barev a laku),
zvifeny prach, relativni vihkost vzduchu vysSi nez 80 % a mokro (stfikajici voda, dést, snih).
Nepokladejte z tohoto divodu na pfistroj nebo vedle pfistroje Zadné nadoby s vodou nebo
s jinymi kapalinami (napfiklad vazy s kvétinami, napoje atd.).

e Zajistéte v okoli pristroje z duvodl jeho chlazeni dostate¢nou cirkulaci okolniho vzduchu
a nezakryvejte jeho vétraci otvory zadnymi pfedméty (novinami, textiliemi atd.). Od ostatnich
predmeétu (stén) dodrzte minimalni vzdalenost pfistroje 10 cm ode vSech jeho stran.

e Ovlivnéni spravné funkce stfidace mohou zplsobit také silnd elektromagnetickd nebo
magneticka pole (magnety reproduktord, elektrické motory atd.),

«  Pristroj smi byt pouzivan pouze v suchych a v uzavfenych prostorach.

¢ Nebude-li mozné zajistit bezpe¢né pouzivani tohoto pfistroje, musi byt pfistroj neprodlené
vyfazen z provozu a zajistén proti nahodnému zapnuti.

* Bezpecny provoz pfistroje nelze zajistit v téchto pfipadech: Jestlize pfistroj vykazuje viditelna
poskozeni, pfestane-li pfistroj fungovat, nebo jestlize do3lo k poSkozeni pfistroje pfi pfepravé
nebo pfi skladovani za nevhodnych podminek.

Servis a opravy st Fidace

e Z bezpec¢nostnich davodu a z divodu registrace (CE) neni dovoleno provadét vlastni Gpravy
nebo zmény ve vnitfnim zapojeni pfistroje! Servisni prace a opravy mize provadét pouze
autorizovany odborny persondl. V pfipadé nutnosti opravy tohoto pfistroje se spojte se svym
prodejcem, ktery Vam zajisti opravu tohoto pfistroje v autorizovaném servisu.

¢ Pfi vyméné pojistek (4 ploché automobilové pojistky 20 A) Ize pouZit pouze pojistky stejné
jmenovité hodnoty a stejného provedeni. Tyto pojistky se nachazeji pfimo u vstupu
stejnosmérného napéti na stfidaci. Nepfipustné je pouZiti opravovanych pojistek nebo
premosténi pojistek (jejich kontaktll) dratem.

Pripojeni st fidac¢e k napajeni a jeho pouziti (zapnuti a vypnuti st  Fidace)

PFipojeni st fidace k napéjeni (k autobaterii)
Drive nez pfipojite tento stfida¢ k napéajeni (k autobaterii), nesmite do jeho sitové zasuvky zapojit
zadné elektrické spotfebice.

Polozte stfida¢ na rovnou plochu. V okoli stfidace zajistéte dostate¢né vétrani (dostate¢nou
cirkulaci okolniho vzduchu). Vétraci otvory stfidace nikdy nezakryvejte Zadnymi predméty
a nezapinejte stfidac v blizkosti snadno vznétlivych nebo hoflavych materialu.

Ponechte stfida¢ vypnuty (pfepnéte cerveny spina¢ na jeho pfedni strané do dolni polohy ,0%).

K propojeni s autobaterii pouzijte ke stfidaci prilozené kabely (Cerveny a ¢erny), které pripojite ke
svorkam stfida¢e spravnou polaritou (plus ,+* znamena Cerveny kabel a minus ,—* znamena
pFipojeni &erného kabelu). Cervenou krokosvorku poté pripojte k plus ,+* kontaktu autobaterie a
¢ernou krokosvorku pfipojte k minus ,— kontaktu autobaterie. Pokud pfipojite tyto kabely
k autobaterii nespravnou polaritou, dojde nasledkem zkratu k pfepaleni pojistek uvnitf stfidace.

Upozorn éni:

Tento stfida¢ (méni¢ napéti) odebird naprazdno (bez pfipojeného nebo nezapnutého elektrického
spotfebi¢e) z autobaterie velmi nizky proud (nizsi nez 1,5 A). Pokud pfipojite napéjeni stfidace
pfimo k plus (+) kontaktu a k minus (-) kontaktu autobaterie a stfidaé zapomenete vypnout
(nebudete-li dale pouzivat zadny spotfebi¢ nebo jestlize ke stfidaci pfipojeny spotfebi¢ pouze
vypnete), mdze dojit po uréitém ¢ase (po uplynuti nékolika dnl) k vybiti autobaterie.

Z bezpecnostnich duvodl opatiete takto provedené pfipojeni radéji zvlastnim vypinacem.

Pripojeni elektrického spot Febice ke stFidaéi a zapnuti st Fidace

Zapojte do sitové zasuvky stfidace na jeho predni strané zastr¢ku kabelu elektrického spotfebice
a elektricky spotfebi¢ ponechte vypnuty. Zapnéte stfida¢ (pfepnéte ¢erveny spina¢ na jeho predni
strané do horni polohy ,I“). Na pfedni strané stfidace, pokud bude vSe v pofadku, se musi rozsvitit
zelena kontrolka ,power “. Nyni mizete zapnout ke stfidaci pfipojeny elektricky spotfebic.

Dulezité upozorn éni: PrerusSite-li pfivod napajeni stfidace (odpojite-li krokosvorky od kontakt(
autobaterie), budete moci stfida¢ opét zapnout po obnoveni pfipojeni jeho napéjeni po uplynuti
minimalni doby 6 sekund. Totéz plati i pro vypnuti a opétovné zapnuti stfidace. Dejte rovnéz pozor
na to, Ze budete muset stfidaé v nékterych prfipadech opét znovu zapnout po spusténi
(nastartovani) motoru z divodl poklesu napéti autobaterie.

Nékdy se mlze stat, ze po zapnuti stfidace se na ném rozsviti kromé zelené kontrolky ,power “ na
kratkou dobu také cervena kontrolka ,protect “ (na dobu 1 az 3 sekundy). V tomto pfipadé se
nejednd o Zadnou zavadu stfidate. Po zapnuti stfidace nebo k nému pfipojeného elektrického
spotfebice se ze stfidace ozve rovnéz kratky akusticky signal.

Odpojeni elektrického spot  Febi€e od st Fidace a vypnuti st Fidace
Vypnéte elektricky spotfebi¢ a vytahnéte zastréku jeho kabelu ze sitové zasuvky stfidace. Vypnéte
stfida¢. Odpojte krokosvorky napéajecich kabel( od kontaktt autobaterie.



Signalizace zavad ¢€ervenou kontrolkou ,protect*

Ochrana proti podvybiti autobaterie

Rozsviti-li se na predni strané stfidace Cervena kontrolka ,protect “, pak to znamena, Ze je
autobaterie, kterou pouZzivate k napéjeni stfidace, jiz zcela vybitd (mé& nizSi napéti nez 22 V). Tato
signalizace slouzi k ochrané autobaterie proti jejimu podvybiti, které by mohlo zplsobit jeji
poSkozeni (pfipadné i zniceni). Poklesne-li napéti autobaterie pod hodnotu 22 V (21 V), dojde
z ddvodu ochrany autobaterie proti jejimu podvybiti k automatickému vypnuti stfidace. Vypnéte
vtomto pfipadé elektricky spotfebi¢ a odpojte napdjeni stfidace (odpojte jej od sutobaterie).
Provedte opétovné pfipojeni krokosvorek ke kontaktim autobaterie az po opétovném nabiti
autobaterie. Teprve poté budete moci stfida¢ znovu zapnout.

Priklad: Z autobaterie 24 V, kter& mé& jmenovitou kapacitu 60 Ah, budete napdjet elektricky
spotrebic, ktery mé pfikon 70 W, po dobu 2 hodin. Z toho plyne nasleduijici:

Odebrana kapacita z autobaterie = (70 W : 24 V) x 1 hodina = 2,92 A za hodinu (2,92 Ah)

Maximalni doba pouziti autobaterie =

(jmenovité kapacita autobaterie : odebrana kapacita z autobaterie) x Ucinnost stfidace
Po dosazeni vySe uvedenych hodnot do rovnice

(60 :2,92) x 0,85 = 17,47 hodin

Po uplynuti 17,47 hodin dojde tedy v normalnim pfipadé k vybyti autobaterie. Poklesne-li napéti
autobaterie pod hodnotu 22 V, dojde k automatickému vypnuti stfidace. Z bezpe¢nostnich divodu,
aby autobaterie zustala dale provozuschopna, vydélte maximalni dobu pouZiti autobaterie tfemi.
V tomto pfipadé budete moci pouZivat autobaterii po dobu 5,82 hodin (17,47 : 3 = 5,82).

PFiliS vysoké nap éti (pfepéti) na vstupu st Fidace

Cervena kontrolka ,protect “ se na predni strané stfidace rozsviti také v pfipadé, bude-li napéti
autobaterie vy3si nez 30 V (31,2 V). Aby nedoslo k poSkozeni stfidace, vypnéte v tomto pfipadé
okamzité stfida¢ a znovu jej zapnéte po zkontrolovani vstupniho napéti (napéti autobaterie).

Ochrana proti p fetizeni stfidace

Pripojite-li ke stfidaci elektricky spotfebi¢, ktery bude mit dlouhodobé vyssi pfikon nez 1000 W (po
dobu delSi nez 0,3 sekundy), dojde k automatickému vypnuti stfidace a na jeho pfedni strané se
rozsviti ¢ervena kontrolka ,protect “. V tomto pfipadé nebudete moci tento elektricky spotfebi¢
napajet timto stfidacem.

Ostatni ochranné funkce st Fidace
Ochrana st fidac€e proti jeho p Fehfati

Zméfi-li senzory uvnitt stfidace vySSi teplotu nez 70 °C, dojde k automatickému vypnuti stfidace
z davodl jeho ochrany proti pfehfati a naslednému poskozeni. Pokud se toto stane, odpojte
stfida¢ od napajeni (od autobaterie), nechte jej vychladnout (asi 15 minut) a poté stfida¢ znovu

zapnéte (pfipojte jej k autobaterii).

Ochrana st Fidace proti p fep6lovani a zkratu (vysokému proudu na vstupu)

Pokud pfipojite kabely k autobaterii nespravnou polaritou, dojde nésledkem zkratu k prepéaleni
pojistky (nebo pojistek) uvnitf stfidac¢e. Tento pfipad nastane také v pfipadé, zacne-li napéjeci
zdroj (autobaterie) dodavat do stfidace pfilis vysoky proud nebo v pfipadé zkratu v pfipojeném
elektrickém spotfebici (v sitové zasuvce stfidace). Pokud dojde k prepaleni této pojistky (téchto
pojistek), vymeérite tuto pojistku (tyto pojistky) za novou pojistku (nové pojistky) stejné proudové
hodnoty. Z bezpec¢nostnich ddvodl nechte provést vyménu pojistky kvalifikovanému elektrikéafi. Po
vymeéné pojistky (pojistek) zkontrolujte nejprve funkci stfidace bez zatizeni. Dojde-li k opétovnému
prepaleni pojistky (pojistek), je stfida¢ vadny. V tomto pfipadé jej nechte opravit v autorizovaném
servisu (spojte se svym prodejcem).

Technické udaje

Jmenovité vstupni napéti: 24V DC
Autobaterie s minimalni kapacitou 40 Ah.
Minimalni — maximalni vstupni napéti: 22-30VvDC
Maximalni odebirany proud z autobaterie: 49 A
Klidovy odbér proudu: NizSinez 1,5 A
Vstup: Sroubové svorky (kabely s krokosvorkami)

Vystupni stfidavé napéti: 230 V AC /50 Hz (+ 10 %)

Max. vystupni proud (jmenovity): 4,35 A

Trvaly vystupni vykon: 1000 W
Maximalni vystupni vykon: 2000 W (0,3 s)
Uginnost stfidade: 85 %

Ochrana autobaterie pfed jejim podvybitim: |22V (21+ V)
Poklesne-li napéti autobaterie na tuto hodnotu,
dojde k automatickému vypnuti stfidace.

Varovani pred vybitim autobaterie: 22 V (Cervena kontrolka)

Ochrana stfidace proti prepéti: 30 V (Cervena kontrolka)

Pojistky: 4 ploché automobilové pojistky 20 A
Rozméry stfidace (D x S x V): 335x 152 x 72 mm
Hmotnost stfidace: 3,1kg

Peklad tohoto navodu zajistila spole ~ énost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. . o.
V3echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu, jako napr. fotokopie, jsou predmétem souhlasu

spolegnosti Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pi tisku!
Zmény vyhrazeny!
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