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Znacka Klippon® jiz dlouho znamena kompetenci a

kvalitu mezi kryty - zejména kdyz se jedna o feSeni na

miru pro standardni priimyslové aplikace a aplikace v

z6nach s nebezpedim vybuchu.

Vylepsené produkty, které vyhovuji vSem aplikaénim

pozadavkam: to byl zameér spolec¢nosti Weidmiiller

pfi modernizaci a aktualizaci fady kryt( Klippon®

K. Spolec¢nost Weidmiiller poskytuje Sirokou rfadu

hlinikovych kryt( pfesné odpovidajicich poZzadavkim

zakaznika nezavisle na planované aplikaci.

¢ K dispozici ve dvou povrchovych Upravach: pfirodni a
praskové lakované (RAL 7001)

¢ K dispozici standardné s lisovanym silikonovym nebo
chloroprenovym tésnénim

¢ Jednotny Torx Sroub pro 19 riznych velikosti

* MontaZni otvory mino utésnény prostor

* Vysoky stupen kryti: IP 66, IP 67 aIP 68

Vseobecné objednaci udaje

o . Typ KLIPPON K51 RAL7001

¢ Odolnost proti narazu az 7 (10) J Objednaci &islo 9529220000

* Kryty maiji certifikaci ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, Verze Klippon K (prazdn4 hlinikova sk¥ifi), Prazdny plast,
cULus, Rusky moftsky lodni registr, Germanischer Lloyd Hlinikovy kryt, Vyska: 120 mm, Sitka: 220 mm,

, . ., , , Hloubka: 81 mm, Material: Hlinik AlSi12, Praskové

a také spliuji standard prazdného krytu. lakované, s texturou, Stiibfité Seda

* Slitina je odolna proti slané vodé GTIN (EAN) 4008190918118

¢ Standardizované rozvadéde se zavitovymi otvory a fadou  Mnz 1ks

konfiguraci svorek
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Sitka 220 mm Sitka (v palcich) 8,661 inch
Vyska 120 mm Vyska (v palcich) 4,724 inch
Hloubka 81 mm Hloubka (v palcich) 3,189 inch
Rozmér pfi montazi - Sirka 204 mm Rozmér pfi montazi — vyska 82 mm
Vaha 1280¢g Cista hmotnost 1399¢g
Shoda produktu s prostiedim
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Kabelové priuchodky, leva strana
M12 6 M16 3
M20 2 M25 1
M32 1
Kabelové priuchodky, nahofe/dole
M12 23 M16 14
M20 8 M25 5
M32 3 M40 3
Kabelové prichodky, prava strana
M12 6 M16 3
M20 2 M25 1
M32 1
Svisla montaz
WDU 2,5 /27ZDU 2,5 /IDU 2,5 * WDU 4 / ZDU 4 *
WDU 10/ ZDU 10 1x15 WDU 2,5 /27DU 2,5 /IDU 2,5 1x31
WDU 4 / ZDU 4 1x26 WDU 6 / ZDU 6 1x19
Vseobecné informace
Mista vyuziti Zpracovatelsky pramysl, Tloustka materialu

Doprava, Lodni

strojirenstvi, Balici primysl,

Pristavni zafizeni, Vyroba

stroja 4,5 mm
Tloustka materialu krytu 4 mm Tloustka materialu skfiné 4,5 mm
Material Hlinik AISi12 Material tésnéni Chloropren
Provedeni povrchu Praskoveé lakované, s Provozni teplota, min.

texturou -40 °C
Provozni teplota, max. 80 °C Odolnost proti nadrazu 10,00 J
Stupen kryti IP66, IP67, IP68 Poznamka: tfida ochrany IP68 (t=72 h, h=1 m)

Pfipojeni krytu

Otvory 6 mm

Pfipojeni vika

Srouby M6 torx z nerezové
oceli s draZzkou

Integralni upevnéni

Zavitové otvory Mb

Cisla certifikata, kryt

. osvédceni (GERMLLOYD)

TAEO0002SM

C. osvédéeni (MARITREG)

14.40040.250

o< (@]

osvédceni (cULus)

E197061
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Klasifikace
ETIM 3.0 EC000058 ETIM 4.0 EC000058
ETIM 5.0 EC000058 ETIM 6.0 EC000261
UNSPSC 31-26-15-02 eClass 5.1 27-14-91-07
eClass 6.2 27-14-91-07 eClass 7.1 27-14-91-07
eClass 8.1 27-14-91-07 eClass 9,1 27-18-92-90
eClass 9.0 27-18-01-01
Osvédceni
Schvéleni
.-Ill - .\-.
€ C US m—
—
usten &/
ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog

MB KLIPPON ENCL.TECN EN
CAT 5 ENCL 17/18 EN
FL RAILWAY 2014 EN

Osvéddceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001I1SS0O1

Specifikaci zakazky

Technické udaje

Klippon K51 RAL7001_9529220000_DE
Klippon K51 RAL7001_9529220000_EN

EPLAN, WSCAD

Technické udaje

STEP

Uzivatelska dokumentace

MB KLIPPON ENCL.TECN DE
Assembly guidelines - empty enclosures
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http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39477
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http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//66851
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//40064
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//40378
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Klippon K (prézdné hlinikova sk‘r'iﬁ) Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Nakresy www.weidmueller.com

Rozmérovy vykres

XX e fir 8626840000
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