vetracil tecnnika
Objednaci cislo: 53 87 10

Navod k montazi pro dobéhové relé
ES-TAIR S 15

Pripojeni funkce

Dobéhovy pfepina¢ je termicky Casovy pfepinaC.
Pracuje pfi zpozdéni vypnuti a je-li to poZadovano
pfi  zpozdéni zapnuti. Obvod je realizovan
zvla$tnim prepinatem, kde je mozna vazba dvou
pfipoju ( napf. svétlo a ventilator v koupelné/WC
bez okna ). Princip funkce je jasny
ze schématu pouzitého obvodu; zvolte ze ffi nize
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uvedenych provedenych moZnosti feSeni, které
Vam bude nejvice vyhovovat.

Schéma pfripojeni 1

Svétlo a ventilator jsou ovladany pfes prepinac 1.
Po zapnuti nab&hne prvni spotfebi¢ ( svétio )
ihned, druhy spotfebi¢ ( ventilator ) nabé&hne
s urCitym zpozdénim ( viz diagram ). Po vypnuti
dobéhne druhy spotfebi¢ v zavislosti na délce
zapnuti ( viz diagram ).
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Schéma pfripojeni 2

Prvni i druhy spotfebi¢ ( svétlo a ventilator )

nabéhnou ihned, jsou fizeny  spole¢né
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dvoupolovym pfepinatem zap/ivyp. Po vypnuti
dobéhne druhy spotfebi¢ ( ventilator ) v zavislosti

na délce zapnuti ( viz diagram ).
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Zde musime uveést do Cinnosti obvod pies dvojity
stfidavy pfepinaC. Prvni spotfebiC ( svétlo )
nabéhne ihned, druhy spotfebi¢ ( ventilator ) bude
v nabéhu zpozdén. Po spole¢ném vypnuti dobéhne
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ventilator v zavislosti na dobé zapnuti. Po spusténi
sklopného spinate mize byt ventilator fizen
samostatné (v koupelné/WC napf. béhem
rozdilného vypnuti doby sprchy a koupele).
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Zpozdéni nabéhu

Moznost, Zze se ventilator zapoji ¢asové opozdéné
oproti svétlu ma v soukromych nebo i hotelovych
koupelnach/WC velkou vyhodu. V mistnosti bez
oken je idealni  vétrani spou$téné zéroven se
svétlem. Vopatném prfipadé se mize stat,
Ze do téchto prostor bude vstoupeno aniz by
toaleta byla pouZita resp. odpada zatiZeni
zapachem. Zde zplisobuje zpozdéni nabehu, Ze pfi
kratké dobé pohybu se ventilator viibec nespusti
nebo se spusti jen na minimalni dobu.

Doba dobéhu

Je ve svém frvani zavisla na €asu zapnuti tzn. je
zavisla na dobé pouziti a tim je tedy variabilni.
To je vyznamné pfednost. Vétrani bézi kratce nebo

dlouze - coz odpovida zhordeni vzduchu. Tepelna
hospodarnost a dobry vzduch zde jsou optimalné
vyvazeny.

Montaz

Diky minimalnim rozmérim ma relé za kazdym
pfepinaem ( vdech vyrobki ) navic misto
v béZnych UP krabicich pfepinaCe. Upeviiovaci
vrtani  navic umoZiuje libovolné  pfipojeni
jakéhokoliv druhu.

Elektrické pfipojeni

Podle pozadavkii bude pripojeni provedeno podle
nakresleného obvodového schématu. Pfipojovaci
napéti : 220/240 Volt, 50-60 Hz.
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