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Plovouci solarni ostfivek s fontanou

I esotec....

Obj. &.: 55 12 62

Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za Vasi duvéru a za nakup plovouciho solarniho ostrivku s fontanou.

Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek pfedate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento ndvod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv pFecist!

Rozsah dodavky

* Solarni ostrivek
e 3 nastavce pro riizné druhy fontan
* Navod k pouziti

el pouziti a provoz solarni sady

« Tato solarni sada je uréena pro venkovni pouZziti v zahradnich jezirkach. Plovouci solarni
sada se skladéa ze solarniho modulu, vodniho €erpadla, a 3 rznych trysek.

e Pro spravnou funkci je vyzadovano p  ¥imé slune éni zareni.

« Jakmile na solarni ¢lanek dopadnou sluneéni paprsky, vestavéné cerpadlo
je pfipraveno k pouZziti.

e Solarni ¢lanek béhem dne zajistuje energii pro ¢erpadlo a sou¢asné dobiji vestavény
akumulator, ktery slouzi pro no¢ni osvétlenti.

Sestaveni a uvedeni do provozu

1. Opatrné vyndejte veSkeré soucasti z krabice.
2. Odstrarite ze solarniho ¢lanku ochrannou f6lii.

3. Pripojte jeden z pozadovanych nastavcl pro tryskani k trubicovému vystupku umisténému
uprostfed ostravku.

4. Polozte ostrivek na hladinu a ponofte jej alespori 10 cm pod vodu. Nyni otoéte ostrivkem
0 360° aby z pod n ého, z €erpadla a filtru unikl vSechen vzduch.

Nyni je ostr Gvekp Fipraven k provozu.

Poznamka: Cerpadlo nikdy nesmi b&Zet naprazdno (nasucho). Vzdy se ujistéte, Ze je v jezirku
nebo bazénu dostatek vody. B&h naprazdno mize ¢erpadlo poskodit.

5. Ostravek mlzete v jezirku zafixovat pomoci Siidry, kterou pfivaZete na spodni strané.
Timto zpisobem muZete zajistit, aby ostrivek neodplul do téch ¢asti jezirka, kde je stin
a tak docilit co nejdel$i mozné doby provozu.

Zimni mésice
V pfipadé zamrznuti musi byt ¢erpadlo pfemisténo na teplé misto. Pfed uskladnénim proplachnéte
¢erpadlo vlaznou vodou. Pfepnéte systém do rezimu “Vypnuto“.

Bezpdnostni predpisy, Udrzba a¢isténi

V zévislosti na stupni znecisténi vody, kterou ¢erpadlo pfecerpava, je potfeba dostate¢né asto
provadét proplachovani ¢erpadla a jeho ¢asti teplou vodou. Abyste mohli ostrivek proplachnout,
je potieba otevfit jeho kryt.

Ptilezitostné otirejte solarni panel do &ista jemnym a lehce namo¢enym hadrem.

Poznamka

Pfi rozebirani ostrivku nepouzivejte nepfiméfenou silu, veSkeré ¢asti jsou velmi kiehké
a nachylné na poskozeni.



Uchopte horni ¢ast a vySroubuijte filtr (pootoc¢eni do polohy ,,open*).

Odpojte ¢erpadlo od trubicky (obr. 2). Odpojte pfivodni hadicku (obr. 3).

Odstrarite kryt z predni strany ¢erpadla (obr. 4).

Odklopte kryt prostoru s turbinkou ¢erpadla (obr. 5) za pomoci vhodného Sroubovéaku.
Vytédhnéte turbinku ven za pomoci jemnych klesti (obr. 6).

Opatrné omyjte vSechny ¢asti teplou vodou. Rovnéz se ujistéte, Ze odvod ¢erpadla
neobsahuje Zadné necistoty.

7. Poté vSe v opaéném poradi smontujte zpét.
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Cerpadlo je op &t pFipraveno k provozu

Z bezpec¢nostnich divodud a z divodu registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do vyrobku. Pfipadné
opravy sveérte odbornému servisu. Nevystavujte tento vyrobek vibracim a otfestim. Tento vyrobek a jeho
pfisluSenstvi nejsou zadné détské hracky a nepatfi k do rukou malych déti! Nenechavejte volné lezet
obalovy material. Félie z umeélych hmot pfedstavuji veliké nebezpeci pro déti, nebot by je mohly déti
spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
ﬂ%) nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

Plovouci ostravek nevyzaduje kromé pravidelného proplachovani ¢istou vliaznou vodou Zadnou Gdrzbu.

K ¢isténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou navlhéeny hadfik. NepouZivejte Zadné prostfedky
na drhnuti nebo chemickéa rozpoustédla (fedidla barev a lak), nebot by tyto prostfedky mohly poskodit
povrch a pouzdro vyrobku.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu. Likviduje
odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych zakonnych ustanoveni.

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp éjte k jeho ochran &!

Technické udaje

Napéjeni: Akupack 6,7 V DC
Max. vytlaéna vyska: cca40cm

Max. pratok: 160 I/h

Ochrana: IP 68

Cerpadlo je vhodné pouze pro  éerpani vody.
Chrante €erpadlo p fed mrazem!
V prubéhu chladnych mésicu je tfeba ¢erpadlo vyjmout z vody a uskladnit na teplém misté.

Solarni panel Ize pfes zimu ponechat venku.

Zaruka

Na plovouci solarni ostrivek poskytujeme zaruku 24 m ésic u.

Zéaruka se nevztahuje na Skody, které vyplyvaji z neodborného zachazeni, nehody, opotfebent,
nedodrZeni navodu k obsluze nebo zmén na vyrobku, provedenych tfeti osobou.

Peklad tohoto navodu zajistila spole ~ &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. . o.

V&echna prava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopif tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou pfedmétem souhlasu spoleénosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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