
                       
 
 
 

Halogenové topení  400 / 800 W                                               

 
 
 

Obj. č.: 55 13 10 
 

 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup halogenového topení 400 / 800 W.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení topení do provozu            
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

Použití 
Toto halogenové topení je vhodné k cílenému vytápění Vašeho posezení, teras nebo balkónů. 
K dispozici máte dva výkonnostní stupně (1 = 400W a 2 = 800W). Produkt je dále vybaven 
kolébkovým spínačem na spodní straně krytu, který topné těleso vypne, pokud se převrátí. 
 
Topné těleso je určeno pouze pro připojení ke napětí 230 V AC/50Hz. Používejte jej pouze v suchých 
uzavřených místnostech, nevystavujte jej vlhkosti nebo vodě. 

Atributy 
• 2 přepínatelné výkonnostní stupně (400 W/ 800 W) 
• Umístění na podlaze 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do halogenového 
topení. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.              
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí             
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 
 

Halogenové topení nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně 
vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch výrobku.  

 
Vzniknou-li nedodržením tohoto návodu k obsluze škody, zanikne nárok na záruku! 
V těchto případech neneseme žádnou zodpovědnost! 
 
 
Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním 
bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s výrobkem. V těchto 
případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. 
 

Při nesprávném použití výrobku vzniká nebezpe čí popálení, požáru, výbuchu a zásahu 
elektrickým proudem. Z tohoto d ůvodu bezpodmíne čně dodržujte bezpe čnostní pokyny. 

• Topení je vyrobeno v souladu se zásadami třídy ochrany I. Smí být připojen pouze k zásuvce 
vybavené svorkou ochranného uzemnění. 

Umístění 
 
Dbejte všech bezpe čnostních pokyn ů a dalších informací uvedených                    
v tomto návodu . 
 

• Vyberte stanoviště, které je pevné, dostatečně veliké, rovné, stabilní a dostatečně vzdálené                    
od vznětlivých materiálů a předmětů. Dodržujte vzdálenost 1,5 m! 

 

• Halogenové topení smíte umístit pouze na vodorovnou, rovnou, hladkou a dostatečně velkou 
plochu (podlahu). Nesmí být namontováno na stěnu! 

 

• Dbejte na to, aby průvan nepřivál do blízkosti výrobku žádné předměty (jako např. závěs).           
Hrozí nebezpečí vzniku požáru! 

 

• Topení používejte pouze v suchých uzavřených prostorách. 
 

• Sami dodržujte bezpečnou vzdálenost od zapnutého topení, hrozí nebezpečí popálení. 
 

• Výrobek je třeba umístit mimo dosah dětí. 
 

• Osobám se sníženou reakční schopností nebo citlivostí na horko nedoporučujeme výrobek 
používat. 

 

• Při umístění topení na nábytek pamatujte na vhodnou ochranu povrchu, topení by jej mohlo 
poškodit (škrábance, zabarvení působením tepla). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 



Uvedení do provozu 
 
• Podle pokynů uvedených výše vyberte vhodné stanoviště.                                                   

Nenechávejte topení v provozu bez dozoru. 
 
• Topné těleso vypněte a otočte spínač na předním panelu do pozice „0“ (označeno na spínači). 
 
• Zapojte zástrčku do 230 V~/50Hz zásuvky s ochrannými kontakty. 

 
Při prvotním uvedení do provozu mohou zah řáté části krytu zp ůsobit nep říjemný 
zápach. V tomto p řípadě místnost vyv ětrejte. 
 

• Otočte spínačem na přední straně do požadované polohy: 
• Poloha 0  = Vypnuto 
• Poloha 2 = Stupeň vytápění 400 W 
• Poloha 3 = Stupeň vytápění 800 W 

 
Vypnutí topení 
 
• Otočte spínač na čelní straně do polohy „0“ 

 
Nedotýkejte se krytu, hrozí nebezpe čí popálení! Než budete s topením manipulovat, 
nechte jej zcela vychladnout! 
 

• Nemáte-li v plánu topení používat, vytáhněte jej ze zásuvky. 
 
 

Recyklace 
 

 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likviduje odpad na konci  doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných 
ustanovení. 
Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

Technické údaje 
 
Provozní napětí   230 V AC 50 Hz 

Příkon    Teplotní stupeň 1 – 400 W 

    Teplotní stupeň 2 – 800 W 

Rozměry   cca 265 x 395 x 185 mm 

Hmotnost   cca 950 g 

Provozní teplota  -30° až +25°C 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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