INRAD (C2) NAVOD K OBSLUZE

Plny napadi

Programovatelna terostaticka et
hlavice Sparmatic-Comet

Obj. &.: 56 16 01

Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup programovatelné termostatické hlavice Sparmatic-Comet.

Tento navod k obsluze je sou¢asti vyrobku. Obsahuje dlleZité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
navod k obsluze.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv precist!
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Ucel pouziti

S energeticky uspornou termostatickou hlavici SPARmatic comet jste si koupili programovatelné
regula¢ni zafizeni topnych téles, které mize byt pouZito k regulaci teploty v uzavfenych mistnostech,
a tim mGze prispivat ke snizeni spotfeby tepelné energie. SPARmatic comet pouZivejte pouze

k tomuto Ucelu. Programovaci port EUROtronic je uréen vyluéné pro USB programovaci adaptér
PROGmatic. V zadném piipadé nepfipojujte jina zafizeni.

Rozsah dodavky

Termostatick& hlavice SPARmatic comet
Prevodovy prstenec
3 adaptéry

Ovladaci prvky a zobrazeni na displeji

‘ h 1 Intervaly vytapéni

2 Détska pojistka aktivni

1 3 Slaba baterie u
4.a Funkce ,dovolena“ aktivni

4.b Funkce ,komfortni teplota“ aktivni @

4.d Funkce ,oteviené okno/ochrana proti

mrazu“aktivni ¥
5 Rezim automatické nebo manudlni aktivni

1
2
—3 o ¢
4 4.c Funkce ,Usporna teplota“ aktivni
5
6

iMENU] [ oK ][ © }

6.a Tlagitko — vede do hlavniho menu
00 [0 [0)

(ze standardniho zobrazeni); v ramci menu

l 7 zpusobi stisknuti tlacitka navrat o jednu Groven
|| I| menu

| 6.b Tlagitko (<] potvrzeni nastaveni

l\ 6.c Tlagitko (2] — funkce &asovace

7. Nastavovaci kolec¢ko

Nastavovaci menu

Stisknutim tlagitka se dostanete do nastavovaciho menu. Jednotlivé body menu muaZete vybrat
pomoci nastavovaciho kole¢ka. Stiskem tlacitka vyberete uréity bod menu, pomoci
nastavovaciho kole¢ka Ize zménit hodnoty. Stisknutim tlagitka dochazi k potvrzeni zadani,

po stisknuti se dostanete opét o jednu Urover menu zpét.
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VloZeni/vymeéna baterii

Tlakem na vyznacenych mistech ]
odstrarite vicko bateriového prostoru . I F [

Baterie potom vloZte zobrazenym

zpusobem.

Volba rezimu
AUTO = automaticky rezim
MANU = manudlni rezim

Vytvoreni ¢asového programu

Nastaveni komfortni a isporné teploty

Nastaveni data a ¢asu
Funkce otevieného okna

Resetovani zafizeni
na tovarni nastaveni

Spusténi nové adaptace
pro pfizpusobeni ventilu

Funkce ,dovolena“
Funkce ,instalace"

Pfizplsobeni teploty mistnim podminkam

Manipulace s bateriemi a akumulatory

Nenechavejte baterie (akumulatory) volné leZet. Hrozi nebezpedi,

Ze by je mohly spolknout déti nebo domaci zvifata! V pfipadé spolknuti
baterii vyhledejte okamZité |ékare! Baterie (akumulatory) nepatii do rukou
malych déti! Vyteklé nebo jinak poskozené baterie mohou zplsobit poleptani
pokozky. V takovémto piipadé pouZijte vhodné ochranné rukavice! Dejte
pozor nato, Ze baterie nesméji byt zkratovany, odhazovany do ohné nebo
nabijeny! V takovychto pfipadech hrozi nebezpeci exploze! Nabijet muzete
pouze akumulatory.

Vybité baterie (jiz nepouzitelné akumulatory) jsou zvlastnim odpadem
a nepatii do domovniho odpadu a musi byt s nimi zachazeno tak,
aby nedochazelo k poskozeni Zivotniho prostredi!

K témto uceldm (k jejich likvidaci) slouzi specialni sbérné nadoby

v prodejnéch s elektrospotiebici nebo ve sbérnych surovinach!

Setrete Zivotni prost Fedi!

Nastaveniéasu a data

PFi prvnim uvedeni do provozu blika po vloZeni baterii letopocet. Nyni Ize nastavit datum a ¢as.
Nastavovacim kole¢kem nastavte letopocet. Potvrdte stiskem tlacitka (o], Nastavovacim koledkem
nastavte mésic. Potvrdte stiskem tlacitka (2% ). Nastavovacim kole¢kem nastavte den. Potvrdte
stiskem tlagitka (<. Nastavovacim koleckem nastavte hodinu. Potvrdte stiskem tlagitka (2<J.
Nastavovacim kole¢kem nastavte minutu.Potvrdte stiskem tlagitka — nastaveni je ukonéeno.
Na displeji se objevi PREP. Motor nyni pIné vyjede, aby se usnadnila montaz. Jakmile je zafizeni
pfipraveno k montazi, na displeji se objevi INST . Datum a das miZete nastavit i pozdéji pomoci
ZEIT o L -
bodu menu £E1 i . Hlavice vSak poté pfejde do polohy pro montaz.

> Pfi vyméné baterii zdstava zachovano uloZené nastaveni ¢asovych udajd.
Pripadné prekontrolujte ¢as

Montéz
Montaz hlavice na vSechny bézné ventily je bezproblémova. Bez znecisténi a skvrn od vody, protoze
nedochazi k pferuseni okruhu topné vody.
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1. Zcela vyto¢te manualni termostatickou hlavici, uvolnéte uchyceni a hlavici sejméte z ventilu.

2. Pfip. zvolte vhodny adaptér a namontujte jej na ventil.

3. Pfevodovy prstenec namontujte na ventil, pfip. na adaptér.

4. Nyni nasadte programovatelnou termostatickou hlavici na prevodovy dil tak, az slysitelné zacvakne.

= Pro usnadnéni montaze nastavte v menu rezim {NGT,

Demontaz -

1=
Pro demontaz programovatelné
termostatické hlavice stisknéte
odblokovani, ¢imz se uvolni uzaveér.
Hlavici potom stahnéte z ventilu.
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Prizpasobeni

Instalace nového zafizeni: Stisknéte tlacitko , az se zobrazi HDHP, aby hlavice mohla zagit
s pfizpusobenim. Zafizeni se nyni pfizpusobi zdvihu Vaseho spodniho dilu ventilu. Za timto u¢elem
se ventil vicekrat otevira a zavira, aby se zafizeni naucilo znat dané koncové body. Tento proces
muizZe podle okolnosti zabrat nékolik minut. Po Uspésné adaptaci prejde hlavice do norméalniho
provozu.

- Vpfipadg, Ze je nutné opakované pfizpGsobeni, napf. jestlize topné téleso v poloze Au
(vypnuto) nevychladne, nastavte se v menu na ACAP azse opét zahéji adaptace.

- ’ . P [ . - ) s .
3 Jestlize se na displeji zobrazi chyba & E , hasadte hlavici na ventil topného télesa, a pak kratce
vyjméte baterie, aby doslo k resetovani zafizeni.

Zakladni druhy provozu

Manualni rezim
V manudlnim rezimu hlavice kontroluje manualné nastavenou teplotu.

Automaticky rezim
Hlavice pfechazi v automatickém rezimu, dle nastaveného ¢asového programu, mezi 2 teplotami:

@ komfortni teplota  (tovarni nastaveni 21C)

C Usporna teplota (tovarni nastaveni 16<C)

Intervaly vytapéni a isporného provozu Ize stanovit pomoci volné nastavitelného ¢asového programu.
Nastavit Ize maximalné 8 spinacich bod( za den (4 intervaly vytapéni a 4 intervaly Usporného
provozu). Hlavice disponuje nasledujicim pfednastavenim ze zavodu:

Interval vytap éni
Vytapéni na komfortni teplotu (nastaveni ze zavodu: 1. interval vytapéni v 7:00 hodin)

Interval Gsporného provozu
Pokles na Uspornou teplotu (nastaveni ze zavodu: 1. 1. interval isporného provozu v 22:00 hodin)

Nastaveni intervali vytapéni a asporného provozu

Pomoci programovatelné hlavice mtzete pro jeden den nastavit 4 intervaly vytapéni a 4 intervaly
Usporného provozu — samostatné pro kazdy den nebo v bloku pro vice dni. TAG1 (den 1) az TAG7
(den 7) zde zastupuji dané dny v tydnu od pondéli do nedéle. Navic se zkratky pfislusnych dni zobrazi
na displeji pod prouzkem.

Vytva feni blok :

T1-5 = stejny program pondéli az patek
T 1-6 = stejny program pondéli az sobota
T 1-7 = stejny program pondéli az nedéle

- U nenaprogramovanych dnd zdstava aktivni tovarni nastaveni.
Nastaveni individualniho programu:

Stisknéte tlagitko M. pomoci nastavovaciho kolegka vyberte bod menu .

stisknéte tlagitko (2], Na displeji se zobrazi THGH pro pondéli.

Pomoci nastavovaciho kole¢ka vyberte den/blok. Potvrdte stiskem tlacitka (o],

Pomoci nastavovaciho kole¢ka nastavte zacatek 1. intervalu vytapéni (symbol ﬁ).

Potvrdte stiskem tlagitka (<.

Pomoci nastavovaciho kolecka nastavte zacatek 1. intervalu Gsporného provozu (symbol ().
Potvrdte stiskem tlagitka (<.

Nyni mizete zadat pfip. 2., 3. a 4. interval vytapéni/isporného provozu.

— Pokud nechcete nastavit zadny dalSi interval vytapéni/isporného provozu,
potvrdte zobrazeni , ---- “ stiskem tlacitka .

Na displeji se objevi dalsi den, ktery méa byt naprogramovan.

=» Pokud nechcete nastavit dal$i den, opustte menu stiskem tlagitka (meny]
Jakmile se na displeji objevi teplota, je programovani ukonéeno.

= | vramci blokd miZzete prepisovat jednotlivé dny s riznymi fasovymi intervaly.

Nastaveni komfortni a isporné teploty

Stisknéte tlagitko ™. Pomoci nastavovaciho kolegka vyberte bod menu TEF:P.
Potvrdte stiskem tlagitka (2], Pomoci nastavovaciho koledka nastavte komfortni teplotu.
Potvrdte stiskem tlacitka L%<J. Pomoci nastavovaciho koletka nastavte Gspornou teplotu.
Potvrdte stiskem tlagitka (<.

[ [
Rozsah F=Ll—l 8T, ochrana proti mrazu aktivni

CiN L L
Rozsah =111 ventil piné otevieny

Tip: Maximalni Uspory energie dosahnete pfi nastaveni Usporné teploty leZici cca 5 T
pod komfortni teplotou.

Manuélni obsluha

Teplotu v mistnosti Ize kdykoli zménit pomoci nastavovaciho kole¢ka. V automatickém rezimu
pak tato teplota zGstane zachovana az k dalSimu spinacimu bodu. Poté piejde hlavice opét
do nastaveného programu.

Funkce ¢asovase

Funkci ¢asovace vyvolate pomoci tladitka L@ . pomoci této funkce Ize nastavit libovolnou
teplotu pro urcity nastavitelny ¢asovy interval. To muze byt uZite¢né napf. pii néjakém vedirku.
stisknéte tlagitko (2], Nejprve se objevi ¢asovy interval, pro ktery ma ¢asovy program pozbyt
platnost. Potvrdte stiskem tlacitka (o), Nyni Ize nastavit poZadovanou teplotu. Potvrdte stiskem

tlagitka (oK),



Offset

Pokud se vnimana teplota liSi od nastavené teploty, miiZzete provést Gpravu teploty.
Stisknéte tlagitko M. pomoci nastavovaciho kolegka vyberte bod menu OFFS.

. . . AT . L. nor . .
Potvrdte stisknutim tlagitka (<], Na displeji blika nastaveni stupnt Y. . Nyni nastavte pomoci
nastavovaciho kole¢ka poZadovanou korekci teploty (- 5 az + 5 C). Své zadani potvrdte stiskem

tlagitka (o< Zobrazovana teplota na displeji se nezméni!

Funkce oteweného okna

Otevrete-li okno a v dusledku toho dojde k silnému poklesu teploty, hlavice automaticky zavfe ventil
topeni za U€elem Uspory energie. Na displeji se objevi % . Nasledné hlavice opét zahji normalni
provoz. Pro nastaveni vyberte v menu FEHS. Potvrdte stiskem tlagitka (2] Nejprve se pomoci
nastavovaciho kole¢ka vybere citlivost (H iGH = vysoka citlivost, M1 D = stredni citlivost (standardni
nastavenf), LOW - nizka citlivost). Potvrdte stiskem tlagitka (o], Nyni zvolte ¢as (10 minut ~

tovarni nastaveni) - 60 minut), po ktery ma ventil zGstat zavieny. Potvrdte stiskem tlacitka (o],

Funkce ,dovolena*“
Pro dobu Vasi nepfitomnosti muZzete pro zafizeni urcit libovolnou teplotu. Nasledné potom
automaticky opét pobézi Vami nastaveny program. Stisknéte tlacitko (=) pomaci nastavovaciho

kolecka vyberte bod menu UELH Potvrdte stiskem tlacitka . (Na displeji se objevi symbol
kufru [E[] ). Pomoci nastavovaciho kolecka zvolte konec funkce (=datum navratu k regulérnim
intervaldm vytapéni). Potvrdte stiskem tlacitka (o], pote zadejte ¢as a potvrdte stiskem tlacitka
(o). Na displeji blika HUS . Nyni nastavte teplotu a potvrdte stiskem tla¢itka (o< Na displeji

se objevi [ED . Stiskem tlagitka muZzete funkci deaktivovat.

Détska pojistka
Pro ochranu pifed neopravnénou manipulaci muZete hlavici zablokovat. Za tim G¢elem podrzte

po dobu cca 2 sekund soucasné stisknuta tlacitka +(®Jazsena displeji objevi symbol 0 .
Opétovnym stisknutim a podrZenim této kombinace tlagitek symbol zmizi a zablokovani je zruSeno.

Preruseni vytagni / zaweni ventilu

Stisknéte tlagitko M. pomoci nastavovaciho kolegka vyberte bod menu MODE . potvrdte
stisknutim tlagitka (2%, Pomoci nastavovaciho koletka vyberte lﬁ‘F‘HU . Potvrdte stisknutim
tlagitka (9% ). Pomoci nastavovaciho kole¢ka nastavte teplotu na displeji na AUS . Ventil je nyni
zavfeny a pracuje bez ¢asového programu. Funkce ochrany proti vodnimu kameni provadéna jednou
tydné zustane aktivni. Po prestavce ve vytapéni prejdéte v menu do automatického rezimu. Vami

nastaveny program pak opét pobézi.

Navrat k tovarnimu nastaveni/All reset

Stisknéte tlacitko MENU . Pomoci nastavovaciho kole¢ka vyberte bod menu RES.
Potvrdte stisknutim tladitka . Blika BH, potvrdte stisknutim tlacitka .

Hlavice se nyni opét nachazi ve stavu, v jakém byl dodan. Postupujte jako u prvniho uvedeni
do provozu.

Funkce ochrany proti zamrznuti

Funkce ochrany proti zamrznuti a ochrany proti vodnimu kameni jsou aktivni automaticky

Poklesne-li teplota na hodnotu niz§i nez 6, hlavi ce otevie ventil do té doby, nez teplota opét
prekro¢i 8C. Tim se zabrani zamrznuti topnych téles.

Funkce ochrany proti vodnimu kameni

Aby se zabréanilo usazeni vodniho kamene ve ventilech topnych téles, provadi hlavice 1x tydné
(patek dopoledne) postup proti usazeni vodniho kamene.

Adaptéry

Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG,
Honeywell, Braukmann
rozmer zavitu M 30x1,5

Adaptér neni nutnj.

Danfoss RAV (na zdvihatko wventilu
musi byt nasazen pfiloZeny kolik)
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+ philaeny kolik
jen pro RAVI

Danfoss RA

Danfoss RAVL
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Reseni problénk
Problém

Topné téleso nechladne.

Topné téleso se nezahfiva.
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P fiéina

Velmi slaba baterie.

Ventil se zcela neuzavre.

Eventudlné se presunul
bod uzavfeni ventilu.

Je v pofadku teplota
vody v kotli?

Ventil se neotevira po letni
pfestavce v topném provozu -
ucpan usazeninami vodniho
kamene?

PFizpusobeni neni mozné.

Hlavice neni namontovana
Na topné téleso.

PFili$ kratky zdvih ventilu

nebo prili§ slaby vykon baterii.

Pohyb ventilu neni mozny.

Reseni
Baterii vymérnite.

Provedte novou adaptaci
(viz Pfizpusobeni). Vicekrat
ruéné pohnéte zdvihatkem
ventilu — pfipadné neni
mozna adaptace, protoze
je ventil snad ucpan
usazeninami vodniho
kamene, nebo tésnéni

jiz neplni svou funkci.
Zmeérite teplotu vody v kotli.

Demontujte hlavici. Vicekrat
ruéné nebo nafadim pohnéte
zdvihatkem ventilu.

Je zafizeni spravné
na-montovano na topné
téleso?

Namontujte hlavici.

Vicekrat ru¢né otevrete
a zavrete zdvihatko
ventilu nebo vloZte nové
baterie.

Je zdvihatko ventilu
volné pohyblivé?



Bezpe&nostni predpisy, udrzba a¢isténi

Z bezpecénostnich divodu a z divodu registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do programovatelné
termostatické hlavice. Pfipadné opravy svéfte odbornému servisu. Tento vyrobek a jeho pfisluSenstvi
nejsou zadné détské hracky a nepatii k do rukou malych déti! Nenechavejte volné leZet obalovy
materidl. Félie z umélych hmot predstavuji veliké nebezpedi pro déti, nebot by je mohly déti spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouZzivat a v navodu
I:[%> nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

Termostaticka hlavice nevyzaduje zadnou udrzbu. K &iSténi pouzdra pouzivejte pouze mekky,
mirné vodou navlhéeny hadfik. NepouZivejte Zadné prostfedky na drhnuti nebo chemicka
rozpoustédla (fedidla barev a laku), nebot by tyto prostfedky mohly poskodit displej a pouzdro hlavice.

Manipulace s bateriemi a akumulatory

Nenechéavejte baterie (akumulatory) volné lezet. Hrozi nebezpedi,

Ze by je mohly spolknout déti nebo domaci zvifata! V pfipadé spolknuti
baterii vyhledejte okamzité |ékafe! Baterie (akumulatory) nepatfi do rukou
malych déti! Vyteklé nebo jinak poskozené baterie mohou zplsobit poleptani
pokozky. V takovémto piipadé pouZijte vhodné ochranné rukavice! Dejte
pozor nato, Ze baterie nesméji byt zkratovany, odhazovany do ohné nebo
nabijeny! V takovychto pfipadech hrozi nebezpeci exploze! Nabijet muzete
pouze akumulatory.

Vybité baterie (jiz nepouzitelné akumulatory) jsou zvlastnim odpadem
a nepatii do domovniho odpadu a musi byt s nimi zachazeno tak,
aby nedochazelo k poskozeni Zivotniho prostredi!

K témto uceldm (k jejich likvidaci) slouzi specialni sbérné nadoby

v prodejnéch s elektrospotiebi¢i nebo ve sbérnych surovinach!

Setrete Zivotni prost Fedi!

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu. Likviduje
odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych zakonnych ustanoveni.

Setiete Zivotni prost Fedi! PFisp &jte k jeho ochran é&!

Technické udaje

Napajeni: 3 V/DC (2 baterie AA 1,5 V/DC)
Teplotni rozsah: +8 az +28 T
Rozméry: (D xS xV)76,5x53,5x63mm

Peklad tohoto navodu zajistila spole  &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. o.

Vsechna préava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopif tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou predmétem souhlasu spolecnosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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