EEHGNIX

Vytah z online katalogu

UPBV 2,5/ 5

Obj.€.:: 3045431

Obrazek zobrazuje 6-polovou variantu 1
L}

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3045431

Zastréka, Zptisob pripojeni: Sroubové pfipojeni, Pocet polu: 5,
Prirez:0,14 mm? - 4 mm?2, AWG: 26 - 12, Sitka: 26 mm, Vyska: 47
mm, Barva: Seda

Poznamky k produktu
. WEEE/RoHS-compliant since:
Udaje 03.11.2004
[N 0
4 7 046356 055642
Baleni 1ks
Celni tarif 85366990

Vaha brutto v kusech

Informace v katalogu

Technické udaje

Rozméry
Sitka
Délka
Vyska

0,02628 kg
Strana 408 (CAT-3-2013)

26 mm
20,5 mm

47 mm

http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
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Use apply to Internet downloads.
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Technicka data

Zatézovaci proud maximalni 24 A (pfi prafezu vodic¢e 4 mm?)
Zatézovaci rdzové napéti 6 kV
Stupen znedisténi 3

Kategorie prepéti 11

skupina izola¢niho materialu I

PFipojka podle normy IEC 61984
Jmenovity proud Iy 24 A
Jmenovité napéti Uy 500V
Pocet polu 5

Teplotni index izolaéni material (EN 60216-1 120 °C

(VDE 0304-21))

Data pfipojeni

Min. prlifez vodice, tuhy 0,14 mm?
Max. priifez vodice, tuhy 4 mm?
Prafez vodice AWG/kemil min. 26
Prafez vodice AWG/kecmil max. 12

Min. prifez vodice, ohebny 0,14 mm?
Max. priifez vodice, ohebny 4 mm?2
Min. priifez vodi¢e ohebny AWG 26
Priifez vodi¢e, ohebny, AWG max 12
Prirez vodice flexibilni m. koncovka vodice bez 0,14 mm?

plastikového pouzdra min

Prarez vodice flexibilni m. koncovka vodice bez 2,5 mm?
plastikového pouzdra max.

Prarez vodice flexibilni m. koncovka vodic¢e m. 0,14 mm?2
plastikové pouzdro max.

2,5 mm?2
2 vodice se stejnym prafezem pevny min 0,14 mm?
2 vodice se stejnym prirezem pevny max 1,5 mm?
2 vodice se stejnym prirezem flexibilni min 0,14 mm?
2 vodice se stejnym prirezem flexibilni max 1,5 mm?

2 vodice se stejnym prarezem flexibilni m. TWIN- 0,5 mm?
AEH s plastikovym pouzdrem max

1 mm?
2 vodice se stejnym priifezem flexibilni m. AEH 0,14 mm?
bez plastikového pouzdra min
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2 vodice se stejnym priifezem flexibilni m. AEH

bez plastikového pouzdra max
Zpusob pfipojeni

Délka odstranéni izolace
valeckovy kalibr

Zavit Sroubu

Utahovaci moment min.

Utahovaci moment max

Certifikaty/Osvédceni

AN RN S

Aprobace

Vyzadané aprobace:

Aprobace z:

PrisluSenstvi

Informace Popis
Kryt

3060432 DF-UPBV 2,5/ 4
3036725 DP PS-5
Montaz

3040591 PSH 3-6
3040601 PSH 5-10
3045567 UPR/ 2
3045570 UPRZ
3045554 UPZ/ 2
Mustky

3030161 FBS 2-5
3030174 FBS 3-5

1,5 mm?

Sroubové pripojeni
9 mm

A3

M3

0,5 Nm

0,6 Nm

cULus Recognized, GOST

Popis vyrobku

Viko pfiruby, Délka: 45,7 mm, Sitka: 4,5 mm, Vyska: 32 mm,

Barva: Seda

Distan¢ni deska, Barva: ¢ervena

Spona pfipojky stinéni, Barva: ¢erna
Spona pfipojky stinéni, Barva: ¢erna
Pojistka, Pocet polG: 2, Barva: oranzova
Pojistka, Pocet polG: 2, Barva: oranzova

Odlehcéovac tahu, Pocet poll: 2, Barva: ¢erna

Zastrény mustek, Pocet poll: 2, Barva: ¢ervena

Zastrény mastek, Pocet pola: 3, Barva: ¢ervena
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3030187 FBS 4-5
3030190 FBS 5-5
3030213 FBS 10-5
3030226 FBS 20-5
3038930 FBS 50-5
Naradi

1205053 S§7S 0,6X3,5

Zastrcka / adaptér

Zastrény mustek, Pocet pélu
Zastrény mustek, Pocet polu
Zastrény mustek, Pocet poll
Zastrény mustek, Pocet poll

Zastrény mastek, Pocet polu

1 4, Barva: ¢ervena
1 5, Barva: ¢ervena
: 10, Barva: Cervena
: 20, Barva: Cervena

: 50, Barva: ¢ervena

Ovladaci nastroj, pro svorky ST, izolovany, vhodny také jako
Sroubovak s drazkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentni
rukojet’, s ochranou proti odvinuti

0201731 MPS-IH BK |zola¢ni dutinka, Barva: ¢erna
0201689 MPS-IH BU |zolaéni dutinka, Barva: modra
0201702 MPS-IH GN |zolaéni dutinka, Barva: zelena
0201728 MPS-IH GY Izolaéni dutinka, Barva: Seda
0201676 MPS-IH RD Izolaéni dutinka, Barva: Cervena
0201663 MPS-IH WH Izola¢ni dutinka, Barva: bila
0201692 MPS-IH YE Izolaéni dutinka, Barva: Zluta
0201744 MPS-MT ZkuSebni zastrcka
3032871 PAI-4-N GY Zkusebni adaptér, Barva: Seda
3030983 PS-5 Zkusebni adaptér, Barva: ¢ervena
3038723 PS-5/2,3MM RD ZkuSebni zastréka, Barva: ¢ervena
Vykres/schéma
Diagram
i Obrazek ukazuje zatézovou kfivku svorky UT 2,5/1P... ve
“g‘ l spojeni se zastrékou UPVB 2,5
E
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5|
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Teplota okelniho prostiedi [°C]
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Schéma zapojeni

) . O
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Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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