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Vytah z online katalogu

Zastrcka, Jmenovity proud: 10 A, Jmenovité napéti (111/2): 630 V,

Pocet pol: 9, Méfitko rastru: 5,08 mm, Typ pfipojeni: Zafezova svorka

QUICKON, Barva: zelena, Povrch kontaktd: Cin

Udaje
EAN

Poznamka

Baleni

Celni tarif

Vaha brutto v kusech

Informace v katalogu

Technické udaje

Rozméry / poly
Méritko rastru
Rozmér a

Pocet polu

Ay
4" 017918 " 157784
Na zakazku

1ks

85366990

0,01576 kg
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5,08 mm
40,64 mm
9

Poznamky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003

http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.
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Technicka data

Rodina vyrobki

skupina izola¢niho materialu
zatézovaci razoveé napéti (l11/3)
zatézovaci razové napéti (111/2)
zatézovaci razove napéti (11/2)
jmenovité napéti (111/2)

jmenovité napéti (11/2)

Pfipojka podle normy

Jmenovity proud Iy

Jmenovité napéti Uy

jmenovity priifez

Zatézovaci proud maximalni

Izola¢ni material

Trida hoflavosti podle UL 94
Jmenovité napéti UL/CUL Usegroup B
Jmenovity proud UL/CUL Usegroup B
Jmenovité napéti UL/CUL Usegroup D
Jmenovity proud UL/CUL Usegroup D

Data pfipojeni

Min. priifez vodiCe, ohebny
Max. priifez vodice, ohebny
Prafez vodice AWG/kcmil min.
Prafez vodice AWG/kcmil max.
AWG podle UL/CUL min

AWG podle UL/CUL max

Certifikaty/Osvédceni

QC 1/..-ST
I

6 kV

6 kV

6 kV

630 V
1000 V
EN-VDE
10 A

500 V

1 mm?

10 A (pfi prafezu vodic¢e 1 mm?)
PA

VO

300V

10 A
300V

10 A

0,5 mm?
1 mm?
20

18

22

18

b\ WZANEE | RE e

Aprobace

Vyzadané aprobace:

Aprobace z:

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsiiberwachung, CCA, IECEE CB Scheme
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PrisluSenstvi

Informace

Naradi

1204504

Znaceni

0804293

Popis

SZF 0-0,4X2,5

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN

Zastrcka / adaptér

1734634

DalSi vyrobky

Informace

Obecné

1873427

1823914

1762444

1762570

CP-MSTB

Popis

FKIC 2,5/ 9-ST-5,08

ICC 2,5/ 9-STZ-5,08

MDSTB 2,5/ 9-G1-5,08

MDSTBV 2,5/ 9-G1-5,08

Popis vyrobku

Ovladaci nastroj, pro svorky ST, vhodny také jako Sroubovak
s drazkou, velikost: 0,4x2,5x75mm, 2komponentni rukojet’, s
ochranou proti odvinuti

Oznacovaci karty, Karta, bila, popsané, podélné: pofadova Cisla
1-10, 11-20 atd. az 91-(99)100, ZplUsob montaze: Lepeni, pro
Sirku svorek: 5,08 mm

Kodovaci profil, zasunuje se do drazky na zastréce, resp. na
invertované zasuvce konektoru, z ¢erveného izolaéniho materialu

Popis vyrobku

Zastrcka, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti (111/2): 320 V,
Pocet polu: 9, Méfitko rastru: 5,08 mm, Typ pfipojeni: Pruzinovy
spoj, Barva: zelena, Povrch kontakt(: Cin

Zastréka, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti (111/2): 320 V,
Pocet poélu: 9, Méfitko rastru: 5,08 mm, Typ pfipojeni: Lisovany
spoj, Barva: zelena, PFislusné lisovaci dutinkové kontakty s udaji
o proudu [A] a rozsahu prafezu vodi¢e [mm?]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0
(3190577); 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603); 12A/ICC-MT
1,5-2,5 (3190580); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA =
pasové kontakty

Zakladni pouzdro, Jmenovity proud: 10 A, Jmenovité napéti (111/2):
320V, Pocet pola: 9, Méfitko rastru: 5,08 mm, Barva: zelena,
Povrch kontaktd: Cin, Montaz: Pajeni, U kombinace se zastrékami
MVSTB nebo FKCV je vzdy nutné pouzit zastréku MVSTBW (pfip.
FKCVW) a zastrécku MVSTBR (pfip. FKCVR-). Kombinace se
zastrékami TMSTBP neni mozna!

Z&kladni pouzdro, Jmenovity proud: 10 A, Jmenovité napéti (I11/2):
320V, Podet pola: 9, Méfitko rastru: 5,08 mm, Barva: zelena,
Povrch kontaktd: Cin, Montaz: Pajeni, U kombinace se zastrékami
MVSTB nebo FKCV je vzdy nutné pouzit zastrcku MVSTBW (pfip.
FKCVW) a zastréku MVSTBR (pfip. FKCVR-). Kombinace se
zastrékami TMSTBP neni mozna!
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1770782

1757310

1768011

1788790

1788606

1769531

1767449

3002034

3002076

3002102

3002063

3002131

3002144

3002173

MSTB 2,5/ 9-G-5,08-LA

MSTBA 2,5/ 9-G-5,08

MSTBA 2,5/ 9-G-5,08-LA

MSTBVK 2,5/ 9-G-5,08

MVSTBU 2,5/ 9-GB-5,08

SMSTB 2,5/ 9-G-5,08

SMSTBA 2,5/ 9-G-5,08

UK 3-MSTB-5,08

UK 3-MVSTB-5,08

UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD

UK 3-MVSTB-5,08/EK

UK 3D-MSTBV-5,08

UK 3D-MSTBV-5,08-LA 24RD

UK 3D-MSTBV-5,08/EK

Z&kladni pouzdro, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti (I11/2):
320V, Podet pola: 9, Méfitko rastru: 5,08 mm, Barva: zelena,
Povrch kontaktd: Cin, Montaz: Pajeni

Z&kladni pouzdro, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti (I11/2):
320V, Pocet poll: 9, Méfitko rastru: 5,08 mm, Barva: zelena,
Povrch kontaktd: Cin, Montaz: Pajeni

Z&kladni pouzdro, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti (I11/2):
320V, Pocet poll: 9, Méfitko rastru: 5,08 mm, Barva: zelena,
Povrch kontaktl: Cin, Montaz: Pajeni

Zastreka, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti (111/2): 320 V,
Poget poll: 9, M&fitko rastru: 5,08 mm, Typ pfipojeni: Sroubové
pfipojeni, Barva: zelend, Povrch kontaktd: Cin, Montaz: Nosna
lista

Zastrcka, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti (111/2): 320 V,
Poget poll: 9, M&fitko rastru: 5,08 mm, Typ pfipojeni: Sroubové
pfipojeni, Barva: zelena, Povrch kontaktd: Cin, Montaz: Pfima
montaz

Zakladni pouzdro, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti (111/2):
320V, Pocet poll: 9, Méfitko rastru: 5,08 mm, Barva: zelena,
Povrch kontaktl: Cin, Montaz: Pajeni

Zakladni pouzdro, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti (111/2):
320V, Pocet poll: 9, Méfitko rastru: 5,08 mm, Barva: zelena,
Povrch kontaktl: Cin, Montaz: Pajeni

Prichozi svornice, Zpusob pfipojeni: Specialni a kombinované
pfipojeni, Prarez:0,2 mm? - 4 mm2, AWG: 24 - 12, Sitka: 5,08 mm,
Barva: Seda, ZplGsob montaze: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

Prlchozi svornice, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti: 250
V, Prifez: 0,2 mm?2 - 4 mm?2, AWG: 24 - 12, ZpUlsob montaze: NS
32, NS 35/15, NS 35/7,5, Mé&fitko rastru: 5,08 mm, Sitka: 5,1,
Barva: seda

Prachozi svornice, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti: 250
V, Prifez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, ZpUsob montaze: NS
32, NS 35/15, NS 35/7,5, Mé&fitko rastru: 5,08 mm, Sitka: 5,08,
Barva: seda

Pribézna fadova svorka, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité
napéti: 250 V, Prifez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, ZpUsob
montaze: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Méfitko rastru: 5,08 mm,
Sitka: 5,1, Barva: modra

Prichozi svornice, Zpusob pfipojeni: Specialni a kgmbinované
pfipojeni, Prafez:0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, Sitka: 5,08 mm,
Barva: $eda, Zpusob montaze: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

Priib&zna Fadova svorka, Zpisob pFipojeni: Sroubové pvfipojenl',
Pocet polu: 1, Priifez:0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, Sitka: 5,1
mm, Barva: $§edd, Zplsob montaze: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

Priibézna fadova svorka, Zplisob pripojen: Sroubové pfipojent,
Prarez:0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, Sitka: 5,1 mm,
Barva: modra, ZplGsob montaze: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5
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2770888 UKK 3-MSTB-5,08
1876615 UKK 3-MSTB-5,08-PE
2770846 UKK 3-MSTBVH-5,08
1788185 UMSTBVK 2,5/ 9-G-5,08
1873016 ZFKK 1,5-MSTBV-5,08
Vykres/schéma

Vykres v méfitku

a4+5,9 | 83

- - - g

| 5,08

— -

!-—a -

Dvoupatrova fadova svornice se zastrékovou zonou COMBICON,
jmenovity proud: 12 A, jmenovité napéti: 250 V, prdfez: 0,2 mm? -
4 mm?, AWG: 24 - 12, zplsob montaze: NS 35/7,5, NS 35/15, NS
32, rozted: 5,08 mm, Sirka: 5,08, barva: Seda

Prichozi svornice, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti: 320
V, Prifez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, Zpusob montaze: NS
35/7,5, NS 35/15, NS 32, Méitko rastru: 5,08 mm, Sitka: 5,08,
Barva: zeleno-zluta

Prachozi svornice, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti: 250
V, Prdfez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, Zpusob montaze: NS
35/7,5, NS 35/15, NS 32, Méfitko rastru: 5,08 mm, Sitka: 5,08,
Barva: Seda

Zastreka, Jmenovity proud: 12 A, Jmenovité napéti (111/2): 320 V,
Poget poll: 9, M&fitko rastru: 5,08 mm, Typ pfipojeni: Sroubové
pfipojeni, Barva: zelend, Povrch kontaktd: Cin, Montaz: Nosna
lista

Prachozi svornice, Typ pfipojeni: Specialni a kombinované
pfipojeni, Odbocka pro konektor MSTB, Priifez: 0,2 mm?- 2,5
mm2, Sitka: 5,08 mm, Barva: $eda, Montaz: NS 35/7,5, NS
35/15 / Ex-data nova/ /
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Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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