‘INRAD (C2) NAVOD K OBSLUZE

Plny napadi

Solarni systém do jezirka ,RIMINI S* s csotec...

Obj. &.: 57 75 62

Véazeni zakaznici,
dékujeme Vam za Vasi davéru a za nakup systému solarniho jezirka RIMINI' S .

Tento navod k obsluze je souc¢asti vyrobku. Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento navod.

Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv predist!

Rozsah dodéavky

* Solarni panel

« Ponorné ¢erpadlo

* 5 m napéjeci kabel

* 4 propojovaci trubi¢ky a 4 trysky pro rizné typy fontan

» Navod k pouziti

Ucel pouZiti solarni sady

e Tato solarni sada je uréena pro venkovni pouZiti v zahradnich jezirkach. Vykon ¢erpadla
je zavisly na intenzité slune¢niho zafeni dopadajiciho na solarni panel.

*  Pro spravnou funkci je vyzadovano p  ¥imé slune €éni zafeni.

* Sada je charakteristickd svou jednoduchou montézi. Pro zkompletovani neni potfeba zadného
néarfadi. Sada potfebuje pro svou funkci, aby na cely povrch solarniho panelu dopadalo slune¢ni
zareni, teprve poté dojde ke spusténi ¢erpadla.

« Cerpadlo nesmi byt pouZito pro &erpani pitné vody.

«  Zafizeni neméa zadny ON / OFF prepinaé pro zapnuti nebo vypnuti. Cerpadlo zagne &erpat
vodu, jakmile je pfipojeno k solarnimu panelu. (pfedpokladem je dostate¢né sluneéni zafeni).

* Vystup mGze byt upraven pfipojenim reguléatoru k ¢erpadiu.

e Zkracenim trubky muZete docilit snizeni hlasitosti rusivého zurceni.

*  Pro spravné preruseni Cerpani je tfeba rozpoijit kabelové propojeni mezi solarnim panelem
a Cerpadlem.

Bezpe&nostni predpisy, udrzba adisténi

Z bezpec¢nostnich divodud a z divodu registrace (CE) neprovadéjte zadné zasahy do solarniho
systému. Pfipadné opravy svéfte odbornému servisu. Nevystavuijte tento vyrobek vibracim a otfestim.
Tento vyrobek a jeho pfislusenstvi nejsou zadné détské hracky a nepatfi k do rukou malych déti!
Nenechavejte volné leZet obalovy material. Félie z umélych hmot predstavuji veliké nebezpedi pro déti,
nebot by je mohly déti spolknout.

Pokud si nebudete védét rady, jak tento vyrobek pouzivat a v navodu
[@ nenajdete potfebné informace, spojte se s nasi technickou poradnou
nebo pozadejte o radu kvalifikovaného odbornika.

Solarni systém nevyzaduje Zadnou Udrzbu. K ¢isténi pouzdra a solarniho panelu pouZivejte pouze mékky,
mirné vodou navlhéeny hadfik. NepouZivejte zadné prostfedky na drhnuti nebo chemickéa rozpoustédla
(fedidla barev a lakud), nebot by tyto prostfedky mohly poskodit soucasti a solarni panel.




Cistani gerpadia Sestaveni a uvedeni do provozu

Pro zaji§'Féni stélého vykonu éerpgdla jg tfeba ¢as od ¢asu ¢erpadlo proplachnout v teplé vodé, 1. Rozmotejte kompletn pripojovaci kabel k &erpadiu.
samoziejmeé v zavislosti na stupni znecisténi pfe¢erpavané vody. Pro tento Ucel oteviete pouzdro
filtru. 2. Pripojte teleskopickou trubku k ¢erpadlu a poté pfipojte jeden z pozadovanych nastavcU.

3. Cerpadlo na dné jezirka upevnéte nékolika kameny. Vyberte takové umisténi, aby bylo
poloZeno pfimo na dné jezirka a nedochazelo tak k nasavani okolnich necistot, které
mohou ¢erpadlo rychle zanést.

Pfi rozebirani nepouzivejte vice sily nez je nezbytné nutné, jeho ¢asti jsou velmi jemné
a néachylné na poskozeni.

1. Vytahnéte konektor Cerpadla. 4. Nyni pfipojte zastréku od ¢erpadla do zasuvky na solarnim panelu a zasroubujte krytku.
2. Opatrné sejméte predni vicko Cerpadla, tahem vpfed (obrazek 1). Umistéte solarni panel na sluneéné misto beze stinu a nasmérujte na jih.
3. Pootocte vicko kryt Cerpadla cca o 45°proti sm éru hodinovych rucicek (obrazky 2 a 3)

5. Pokud je mnozstvi tryskajici vody pfilis velké/siiné, mdzete snizit vykon ¢erpadla.
To provedete otocenim regulatoru umisténého na pfedni strané ¢erpadla po sméru
hodinovych rugicek. (viz obrazky 1 a 2 nize). NepouZzivejte pfilisné sily pfi otaceni
regulatorem, rozsah jeho otoceni je pouze 45 °

a opatrné tahem smérem vpred kryt sundejte (obrazek 4). Dejte pozor na plastovy startér.
Opatrné vytahnéte vrtulku ¢erpadla spolu s plastovym startérem (obrazek 5).

Nyni mtzete vSechny ¢asti omyt v teplé vodé.

Poté zasurite opatrné vrtulku i se startérem do otvoru v pfednim krytu (obrazek 6).

Nyni opatrné zasurite komplet zpét do cerpadla, ujistéte se, Ze kryt spravné sedi a otvor
je kompletné zakryty.

Ted pootocte vickem zpét do vychozi pozice.

9. Nakonec spojte dohromady spodni ¢ast ¢erpadla s krytem Cerpadla.
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Cerpadlo je op &tovn & pfipraveno k provozu.

large pumping
performance

l@) Zastrcka je zabezpecena proti samovolnému odpojeni. Pfi zasunovani zastréky nepouZzivejte
pfilis velkou silu. Sklo solarniho panelu je nachylné na poskozeni.

Rozbity panel nelze opravit a musi byt zlikvidovan.

Recyklace
- — N Elektronické a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich odpadu. Likviduje odpad
| na konci doby Zivotnosti vyrobku pfimérené podle platnych zakonnych ustanoveni.

Sealing gasket

Setfete Zivotni prost Fedi! PFisp éjte k jeho ochran &!

Zaruka

Na solarni sadu pro zahradni jezirka RIMINI S poskytujeme zaruku 24 m ésicu.

Zaruka se nevztahuje na Skody, které vyplyvaji z neodborného zachazeni, nehody, opotiebenf, nedodrzeni
navodu k obsluze nebo zmén na vyrobku, provedenych tfeti osobou.



Technické udaje

Solarni modul:

Jmenovity vykon: 5Wp
Jmenovité napéti: 6V
Jmenovity proud: 340 mA
Napéti naprazdno: 72V

Proud nakréatko: 400 mA
Tfida ochrany: IP 65
Teplotni rozsah: -30C az 75C
Ponorné ¢éerpadlo:

Napajeni: 6az9VvDC
Max. €erpaci vyska: Max. 0,7 m
Prutok: ccal75l/h
Tfida ochrany: IP 68
Teplotni rozsah: +4 az 40C
Béh na sucho: NE

=

Chrante €erpadlo p fed mrazem!

V prubéhu chladnych mésicu je tfeba ¢erpadlo vyjmout z vody a uskladnit.

Solarni panel Ize pfes zimu ponechat venku.

Pokud nastavujete solarni panel bez drzaku, dbejte zvySené opatrnosti pfi hledani
stabilni polohy. Solarni panel muze byt poskozen v pfipadé prevraceni nebo narazem

jiného predmétu.

Pozor na nebezpeci zakopnuti, nenechavejte pfipojovaci kabel leZet tak,

aby o néj mohl kdokoliv zakopnout.

Preklad tohoto navodu zajistila spole  &nost Conrad Electronic ~ Ceska republika, s. r. 0.

V&echna préava vyhrazena. Jakékoliv druhy kopif tohoto navodu, jako napf. fotokopie, jsou predmétem souhlasu spolegnosti
Conrad Electronic Ceska republika, s. r. 0. Navod k pouziti odpovida technickému stavu pfi tisku! Zmény vyhrazeny!
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