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Vytah z online katalogu

Zastrckova vlozka HEAVYCON, fada D7, 7pdlova, lisovany spoj, s IP

65 tésnicim Sroubem

Udaje
EAN

Baleni
Celni tarif
Vaha brutto v kusech

Informace v katalogu

Technické udaje

Obecna data

Poznamka

Technika pfipojeni
Teplota prostiedi (provoz)
Stupen znedisténi

Kategorie prepéti

4 | 046356 142595

1 ks

85366990

0,01179 kg

Strana 407 (CAT-4-2013)

Poznamky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
19.03.2009

http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

pro kontaktni vlozky HC-D7, D8, A3, A4, B5, HS2-D7

Lisovany spoj

-40 °C ... 125 °C (vCetné zahrati kontaktu)
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Konstrukéni a zkudebni predpisy

Pocet polu

Cykly zapojeni

Typ konstrukce
Pfipojka podle normy
Prarez ptipoje
Prifez pfipoje AWG

Délka odizolovani dil¢i Zily

Pokyn pro montaz

Udaje o materialu

Trida hoflavosti podle UL 94
Materiél tésnéni

Materiél kontakt

Material povrch kontaktu

Material drzak kontaktu

Elektrické parametry
Zatézovaci napéti (111/3)
Zatézovaci razové napéti

Jmenovity proud
Certifikaty/Osvédceni

Aprobace
Vyzadané aprobace:

Aprobace z:

DIN VDE 0627/86

DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352

7+PE

> 500

D7

IEC/EN

0,14 mm? ... 2,5 mm?
26 ... 14

8 mm

6 mm (2,5 mm?)

Konektory mohou byt uvedeny do provozu jen ve stavu bez
zatizeni/napéti.

PFi napétich > 42 V se mohou vlozky pouzit jen v plastovém
pouzdfe, protoze mezi ochrannym vodi¢em a pouzdrem nelze
vytvofit zadné spojeni. Produkt jiz obsahuje tésnici Sroub IP65.

VO

NBR

Slitina médi

Ag (alternativné Au)

PA

250V
4 kV
10A
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PrisluSenstvi
Informace Popis
Naradi
1687419 CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0
Obecné
1645888 CK1,6-ED-BB
1884869 VC-EW 1,6
Vykres/schéma
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Vykres v méfitku

-
Teplota okolniho prostredi [°C]

Popis vyrobku

Lisovaci klesté pro svinuté kontakty CK 1,6 ED... a CK 2,5 ED...

Slepa zdér pro drzak kontaktu se svinutymi CK 1,6-
ED..dutinkovymi kontakty

Uvolnovaci nastroj, pro svinuté a sto¢ené CK- 1,6-...kontakty

Zatézovy diagram: Konstrukéni fada HC-D 7-I-CT..

Kolikova viozka

Obsazeni poll strany pfipojeni: vlevo kolik; vpravo zasuvka

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
http://www.phoenixcontact.cz

Strana 3/4
5.6.2013


http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584334
http://www.phoenixcontact.cz

HC-D 7-1-CT-M Obj.¢.:: 1584334
http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584334

Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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