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HC-M-EMV-BU/3-9,5

Obj.€.:: 1636091
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Konektor EMC HEAVYCON, varianta zasuvky, 4pélovy, pro pfipojeni
stinénych vodi¢l o vnéjSim priiméru 3-9,5 mm. K pouziti v plastovém
modulu HC-M-EMV-MOD-BU

Poznamky k produktu

. WEEE/RoHS-compliant since:
Udaje 27.03.2006
I

4 7 017918 962913
Baleni 1 ks
Celni tarif 85369010
Vaha brutto v kusech 0,02881 kg http://

Informace v katalogu

Technické udaje

Elektrické parametry

Poznamka
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Potencial pouzdra konektoru EMC je oddéleny od potencialu

pouzdra tézkého konektoru

pro lisovaci dutinkové kontakty CK 1,6...ED... (nejsou soucasti

dodavky)

Tfmeny svorek pro rozsah svorek 4 mm -6 mma 6 mm -9 mm
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Zatézovaci napéti (111/3)
Jmenovity proud
Zatézovaci rdzové napéti
Teplota prostredi (provoz)

Pocet polu

Mechanické parametry
Prafez pfipoje

Prlifez pfipoje AWG

Délka odizolovani dil¢i zily
Vnéjsi pramér vedeni
Prameér zily, v¢. izolace

Cykly zapojeni

Obecné parametry

Rada

Pocet mist pro modul
Technika pfipojeni

Trida hoflavosti podle UL 94
Stupen znedisténi

Kategorie prepéti

Pokyn pro montaz

Udaje o materialu
Material kontakt
Material povrch kontaktu

Material drzak kontaktu

Certifikaty/Osvédceni

A RN S

Aprobace

Vyzadané aprobace:

Aprobace z:

50V

10A

0,8 kV
-40°C...85°C
4

0,14 mm?... 2,5 mm?

26 ... 14

8 mm (6 mm (pfi 2,5 mm?))
4mm...9mm

2,4 mm

> 500

HC-M-EMV

2

Lisovany spoj
VO

3

1

VySka pouzdra > 72 mm.Zasuvkova spojeni mohou byt uvedena
do provozu jen ve stavu bez zatizeni / napéti.

K pouziti v plastovém modulu HC-M-EMV-MOD-BU

Slitina médi
Ag (alternativné Au)

PC

cULus Recognized, GOST
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PrisluSenstvi

Informace Popis

Drzak kontaktl

1678570 HC-M-EMV-MOD-BU
Obecné

1884869 VC-EW 1,6
Vykres/schéma

Funkéni vykres

45,9 -

Zdifkova vlozka

Popis vyrobku

Modul kontaktni viozky HEAVYCON série M EMV, k pouziti dvou
konektort elektromagnetické slucitelnosti HC-M-EMV-BU/3-9,5
(varianty zasuvky, kazda 4pdlova)

Uvolfiovaci nastroj, pro svinuté a sto¢ené CK- 1,6-...kontakty

Pokyn pro montaz:

Odizolujte kabel podle vyobrazeni. Stinici opfedeni prelozte

na plast kabelu a upevnéte smrst'ovaci navleCkou. Namontujte
drzak kontaktu EMC a nasadte kovové poloskofepiny. Slisujte
zily s lisovacimi dutinkovymi kontakty a kontakty vsadte do
drzaku kontaktu (dbejte na spravné pfifrazeni poll). Namontujte
tfmen a vsurite konektor EMC do modulu EMC. Nakonec viozte
modul do kloubového osazovaciho ramu.

Udaje o odstranéni izolace
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Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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